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Symaro™

Tryckanslutningsror FK-PZ..

Anvandningsomrade

Tryckanslutningsror for anslutning av tryckvakter och tryckgivare i luftkanaler.
¢ Mekaniskt robust

o Lufttat,

¢ Enkel och snabb montering

e For hoga krav pa tryckmétningar (FK-PZ2)

Typoversikt

Anslutningsrér FK-PZ.. for optimal anslutning a tryckvakter och tryckgivare i luftkanaler
med hdga krav pa tryckmatningar.

Anslutningsror FK-PZ2 innehaller en strypflans for exakta matningar. Fastringen gor
att strypflansen kan placeras korrekt i luftkanalen. Med hjalp av fastskruven pa
fastringen kan roret placeras korrekt pa den valda matpunkten.
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Typbeteckning | Bestallnings- Benamning / beskrivning

nummer
FK-PZ1 BPZ:FK-PZz1 Tryckanslutningsrér med installbar instickslangd
(for enkel, snabb och lufttdt montering)
FK-PZ2 BPZ:FK-PZ2 Tryckanslutningsrér med instéllbar instickslangd
och matéppning (med strypflansen for hdga krav
pa tryckmatningar)
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Bestillning och leverans

Kombinationsméjligheter

Tryckanslutningsroret levereras endast i en sats om 2 st ror.

Vid bestallning anges antal, bendmning, typbenamning och bestaliningsnummer.

Exempel:

1 sats Tryckanslutningsror FK-PZ2, BPZ:FK-PZ2 (2 st ror)

Montering

Tryckanslutningsror FK-PZ ... kan anvandas tillsammans med manga tryckmat-
ningsapparater. De tilldter snabba, exakta och enkla tryckanslutningar till luftkana-
ler for slangar med 5 eller 6 mm innerdiameter.

Tekniska data

For att forhindra ansamling av kondens, maste tryckgivaren eller tryckvakten monteras
hogre an kanalanslutningarna. Slanganslutningen ska forldggas sa att den gradvis sti-
ger mot tryckgivaren eller tryckvakten (utan loopar).

Monteringsinstruktioner medfdljer tryckanslutningsrér FK-PZ1 och FK-PZ2:
FK-PZ1 = Nr. 604.11211, FK-PZ2 = Nr. 35665.

Tilladtna medier
Monteringslage
Tryckslanganslutning
Material:

Matrér / anslutningsror

Fastring / nippel

Slanganslutning

Slang

Forpackning (pase)
Vikt inkl. férpackning

FK-PZ1 FK-PZ2
Luft, icke aggressiva gaser Luft, icke aggressiva gaser
Valfritt Valfritt

Innerdiameter < 6 mm

Innerdiameter < 5 mm

Fornicklat stal Aluminium
Gummi Aluminium
- - - Harts
Polyeten Polyeten
0,04 kg 0,06 kg

Leveransomfang 1x Sats, bestédende av: 1x Sats, bestadende av:
2x Matror 2x Matror
2x Fastringar av gummi 1x Slanganslutning
1x Monteringsinstruktion 2x Cylindriska skruvar: M 3 x 6
1x Monteringsinstruktion
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Installationsexempel

FK-PZ1 Borrmall Installationsexempel
1F6_rpm . ( (
a 1 ﬁ ;% é
~ e
«@’ 2
3
FK-PZ2 Borrmall Installationsexempel
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Mattuppgifter (matt i mm)
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