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Puesta en servicio y arranque
rapido

1. Separar el controlador de su base y abrir la tapa
del compartimento de las pilas.

2. Retirar la banda negra protectora de las pilas. El
controlador comienza a funcionar.

3. Cerrar el compartimento de las pilas y colocar el
controlador.

4. Encender la caldera.

Seleccién del modo de operacién

Autoll I C IO A

El selector del modo de operacion permite
elegir entre 5 modos de operacion diferen-
tes

. Funcionamiento en modo automatico con un
maximo de 3 periodos de calefaccion

. Modo confort continuo

. Modo econémico continuo

. Modo proteccién antihielo continuo

. Modo 24-horas con consigna confort continuo

Cambio temporal de la temperatu-
ra de consigna actual

iEl cambio se man-

tiene hasta que se
_____ 1 Produce la siguiente
° €| conmutacién pro-
_____ I gramada!

1. Al pulsar el botén Ko p por primera vez,
se visualiza la temperatura de consigna actual
valida. Esta se puede reajustar en incrementos
de 0.2 °C (max. +/-4 °C).

2. Al cabo de 3 segundos, la pantalla inicial aparece
de nuevo de forma automatica.

Cambio temporal de la temperatura
de consigna (consejos para el ahorro)

En los modos de operacion m y ,

puede pulsarse este boton para hacer un

cambio manual desde modo confort a

modo econdmico o viceversa. El cambio

\ se cancelara automaticamente cuando

se alcance el siguiente punto de conmu-
tacion o cuando se seleccione otro modo
de operacion.

Simbolos

Menu “Hora”

Menu*“
Temperatura”

Menu “Periodos
de calefaccion”

Menu
“Vacaciones”

Cambiar pilas

Mando remoto

Quemador
W .ctivo
\. # Mensaje de
# % error

Modo automa-
tico

Modo confort
continuo

Modo econémi-
co continuo

Proteccion
antihielo

Modo 24-horas

Consigna

T« Consigna 1 periodo
economia calefaccion
1 Consigna prot- 2 periodos
TO eccion antihielo nn calefaccion
Consigna 3 periodos
T® mando remoto nnn calefaccion
Ti Consigna de = :1 = =
vacaciones Dia actual
T t 1 2 34 5 u
emperatura rvYwYY

)
T
Té

ambiente actual

Temperatura
exterior actual
(*)

Consigna temp.
agua caliente(*)

Temp. actual

Grupo dias laborables
1 2 3 4 5 u

F VY
Grupo fin de semana
12345 67
AAAAA AA

Semana completa
R TTTTTITTTTTTTT T TAr

By (B3 -6
e NCRAR:E

V ion
acaciones confort

Tw agua caldera (*) programa horario

(*) La visualizacion sélo es posible si estos valores los envia la caldera.

Funciones del selector de giro

Pulsar:
* Se entra al nivel menu
« Se activa el menu

» Se salvan las entradas
* Se pasa al siguiente

elemento del menu

« Se acepta este elemento

Boton Escape

Pulsar el botdn Esc para volver al nivel de menu previamente activado o salir
del nivel de menu en una serie de pasos hasta que se llegue a la pantalla

inicial
(se acentaran lns ainstes actualmente visualizados)

i e s e s s

Girar:

Se pasa de un menu al siguiente

Se cambian las variables de ajuste

(temperatura en incrementos de 0.2

°C, tiempo en incrementos de horas

y minutos)

« Se seleccionan funciones predefini-
das

A Fac

Ajuste de la hora y del dia de la semana

iy, 19D E =
2{:38n= 2 138,

=
1 2 3145 '3
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Si no se pulsa ningun botdn durante 20 segundos,
se aceptan los ajustes visualizados y aparece de
nuevo la pantalla inicial.

Cambio de las temperaturas fijas
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Si no se pulsa ningun botén durante 10 segundos,
se aceptan los ajustes visualizados y aparece de
nuevo la pantalla inicial.
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1. Pulsar: Se entra al nivel menu;
el reloj parpadea.
Se acepta el menu;

las horas parpadean.

2. Pulsar:

3. Girar:  Ajustar la hora actual
4. Pulsar: Se salva la entrada;
los minutos parpadean.
5. Girar:  Ajustar el minuto actual.
6. Pulsar: Se salva la entrada;
el dia de la semana parpadea.
7. Girar:  Seleccionar el dia de la semana actual.

8. Pulsar el botén Esc para volver al nivel de menu:
el menud T parpadea

(el cambio puede no ser necesario; pulsar el boton

Esc de nuevo para volver a la pantalla inicial).

1 Pulsar:
2. Girar:

3. Pulsar:

Se entra al nivel mend; el reloj parpadea.
Hacia arriba hasta el menu T.

Se acepta el menu; el simbolo Tﬁ
parpadea.

Se acepta Tﬁ ; la consigna parpadea.
Ajustar la temperatura de confort

Se salva la entrada; el simbolo T«
parpadea.

Se acepta T@ ; la consigna parpadea.
Se ajusta la temperatura econémica.
Se salva la entrada; el simbolo T
parpadea.

Se acepta TO;1a consigna parpadea.
Se ajusta la temperatura de proteccion
antihielo.

Se salva la entrada; el simbolo T ‘@&
parpadea.

Se acepta T ; la consigna
parpadea.

Se ajusta la consigna de temperatura
mientras esta activo el mando remoto.
15. Pulsar el boton Esc para volver al nivel de menu:
El menu periodos de calefaccion nn
parpadea (El cambio puede no ser nece-
sario; pulsar el botén Esc de nuevo para
volver a la pantalla inicial).

4. Pulsar:
5. Girar:

6. Pulsar:

7. Pulsar:
8. Girar:
9. Pulsar:

10. Pulsar:
11. Girar:

12. Pulsar:
13. Pulsar:

14. Girar:
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Ajustes para funcionamiento en modo automatico con 2 periodos de

calefaccion
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Si no se pulsa ningun botén durante 20 segundos,
se aceptan los ajustes visualizados y aparece de
nuevo la pantalla inicial.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

17.

18.

19.

20.

. Pulsar: Se entra en el nivel menu;

el reloj parpadea.

. Girar:  Dos veces hacia arriba;
el menu parpadea.
. Pulsar: Se acepta ‘elzn;eptg; gl;sl’mbolo selec-
cion dia Aaaaa aa parpadea.
Girar:  Se seleccionan los dias, los dias labo-
rables , el fin de semana o la semana.
. Pulsar: Se salva la seleccion hecha; el periodo
de calefaccion IUL parpadea.
. Pulsar: Se acepta JI'1; el periodo de cale-
faccion 1 parpadea.
. Pulsar: Se acepta el periodo de calefaccion 1;
el arranque del periodo de calefaccion
1 parpadea.
. Girar:  Se ajusta el arranque del periodo de
calefaccion 1.
. Pulsar: Se salva la entrada; el paro del periodo
de calefaccién 1 parpadea.
Girar:  Se ajusta el paro del periodo de cale-
faccién 1.
Pulsar: Se salva la entrada; la consigna del
periodo de calefaccion 1 parpadea.
Girar:  Se ajusta la consigna del periodo de
calefaccion 1.
Pulsar: Se salva la entrada; el periodo de cale-
faccion 2 parpadea..
Pulsar: Se acepta el periodo de calefaccion 2;
el arranque del periodo de calefaccion
2 parpadea.
Girar:  Se ajusta el arranque del periodo de
calefaccion 2.
. Pulsar: Se salva la entrada; el paro del periodo
de calefaccién 2 parpadea.
Girar:  Se ajusta el paro del periodo de cale-
faccion 2.
Pulsar: Se salva la entrada; la consigna del
periodo de calefaccion 2 parpadea.
Girar:  Se ajusta la consigna del periodo de
calefaccion 2.
Pulsar El boton ESC para volver al menu perio-

dos de calefaccion: periodos de cale-
faccion Tl parpadea.

. Girar:  Hacia arriba o hacia abajo hasta el

elemento del menu 4 L o periodos

de calefaccion nnn (El cambio puede
no ser necesario, pulsar el botén Esc
varias veces para salir del nivel menu
en varias etapas, volviendo a la pantalla
inicial).

Ajustes para funcionamiento en modo automatico con 1 6 3 periodos

de calefaccion

El procedimiento a seguir es el mismo que para el funcionamiento automatico con 2 periodos de calefac-
cién, con la Unica diferencia de que hay que introducir una consigna para el periodo de calefaccién 3

(ajuste de fabrica 21 °C).

Vacaciones i
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Si no se pulsa ningun botén durante 20 segundos,

se aceptan los ajustes visualizados y aparece de
nuevo la pantalla inicial.

Siemens SBT / HVAC Products

. Pulsar:

Se accede al nivel menu;
el reloj parpadea.

Hacia abajo,el menu i parpadea.

. Girar:
. Pulsar: Se acepta ﬂ ;
1 234 5 !
el simbolo Fy parpadea.
. Girar: Se ajusta el dia de comienzo de sus
vacaciones.
5. Pulsar: Se salva la entrada;
el nimero de dias parpadea.
. Girar: Se ajusta la duracién del periodo de
vacaciones;numero de dias (max. 99)
. Pulsar: Se salva la entrada;
la consigna TH parpadea.
. Girar: Se ajusta la temperatura.

. Pulsar el botén Esc para volver al nivel menu;

el reloj parpadea.
(El cambio puede no ser necesario; pul-
sar de nuevo el botén Esc para volver a
la pantalla inicial.)
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Funcionamiento 24-horas

Funcionamiento 24-horas con un periodo de cale-
faccion. El periodo de calefaccion se genera a partir
del programa actual 24-horas).

Arranque segun el primer periodo de calefaccion,
parada segun el ultimo periodo de calefaccion, mas
la consigna de temperatura de confort actualmente
ajustada.

Recuperacion de los valores por de-
fecto

Pulsar el botdn de reset que hay en la abertura
trasera del controlador durante al menos un segun-
do: esto resetea los ajustes de usuario y el "Modo
de operacion de Auto-aprendizaje-permanente” asi
como la temperatura de impulsion, temperatura
exterior y la consigna del A.C.S. (los ajustes intro-
ducidos durante la instalacién no se cambian).

El reloj arranca a las 12:00.

Al hacer este reajuste (reset) se iluminan todos los
segmentos de la pantalla, permitiendo su compro-
bacion.

Precauciéon: Si se separa el controlador de su
base durante mas de 30 segundos,
aparecera un mensaje de error en la

pantalla.

Al retornar el controlador a su base,
el mensaje de error debe desapare-
cer al cabo de 2 minutos.

Sin insertar las baterias, resetear
las funciones correctamente por un
maximo de 15 segundos solo des-
pués de haver quitado el REV23M
de su base.

Valores por defecto
Ajustes de fabrica para calefaccion

E Q@

Modo de operacion

Arranque del modo continuo ~ 00:00 00:00 00:00
Paro del modo continuo 24:00 24:00 24:00
Consigna del modo confort 19 °C
Consigna modo econémico 16 °C
Consigna proteccion antihielo 5°C
Consigna TR o
10 °C

mando remoto
Consigna Tl o

. . 12°C
periodo de vacaciones

Modo de operacion
Periodos seleccionados . nn nnn
Arranque periodo 1 07:00 06:00 06:00
Paro periodo 1 23:00 08:00 08:00
Arranque periodo 2 17:00 11:00
Paro periodo 2 22:00 13:00
Arranque periodo 3 17:00
Paro periodo 3 22:00
Consigna periodo 1 19°C 19°C 19°C
Consigna periodo 2 20°C 20°C
Consigna periodo 3 21 °C

Consignas e y Tl Ver mas arriba
Cambio de pilas D

2 pilas alcalinas tipo AA1.5V
Cuando aparece este simbolo, deben sustituirse
las pilas en un plazo de 3 meses.

1. Separar el controlador de su base.

2. Abrir el compartimento de las pilas en la parte
posterior y sutituirlas.

3. Cerrar el compartimento de las pilas y devolver
el controlador a su base.

Precaucién: Al cambiar las pilas, los datos
actuales se mantienen durante un
maximo de un minuto.
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