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HFC-227ea Feuerloschsystem
HFC-227ea fire extinguishing system
“Sinorix 227"

Verwendung / Use

in ortsfesten HFC-227ea-Feuerloschanlagen /

in fixed HFC-227ea fire extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2454:2023-05

Koln, den 16.10.2023

N

Dr. Reinermann i. V. Hesels

Geschaftsfihrer /
Managing Director

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Vd

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prifung eingereichten
Ausfuhrung

B mit den Bestandteilen nach
Anlage 1,

B dokumentiert in den technischen
Unterlagen nach Anlage 2,

H zur Verwendung in den angege-
benen Einrichtungen der Brand-
schutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-
standes der Anerkennung sind
die Hinweise nach Anlage 3 zu
beachten.

Das Zertifikat darf nur unveran-
dert und mit samtlichen Anlagen
vervielfaltigt werden. Alle Ande-
rungen der Voraussetzungen fir
die Anerkennung sind der VdS-Zer-
tifizierungsstelle - mitsamt den
erforderlichen Unterlagen - unver-
ziiglich zu dbermitteln.

This Approval is valid only for the
specified component/system as
submitted for testing

u together with the parts listed in
enclosure 1

& documented in the technical
documents according to enclo-
sure 2

m for the use in the specified fire
protection and security instal-
lations.

When using the subject of the
approval the notes of enclosure 3
shall be observed.

This certificate may only be repro-
duced in its present form without
any modifications including all
enclosures. All changes of the un-
derlying conditions of this approval
shall be reported at once to the
VdS certification body including the
required documentation.

VdS Schadenverhiitung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Koln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GDV],
durch die DAkkS akkreditiert als
Zertifizierungsstelle fur Produkte
in den Bereichen Brandschutz
und Sicherungstechnik

A company of the German
Insurance Association (GDV)
accredited by DAKKS as certifi-
cation body for fire protection
and security products

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11145-01-01
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Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. des Inhabers Anerkennungsnr
Holder’s Registration No. Approval No.

Description of Subject Type

Bereichsventil und
Ausloseeinrichtung
Selector valve and actuator

Bereichsventil und
Ausloseeinrichtung
Selector valve and actuator

Dise
Nozzle

Dise
Nozzle

Elektrische Steuereinrichtung
Electrical control device

Elektrische Steuereinrichtung
Electrical control device

Hochdruck-Behalterventil und
Ausldseeinrichtung

High-pressure container valve and
actuator

Hochdruck-Behalterventil und
Ausldseeinrichtung

High-pressure container valve and
actuator

Manometer mit Grenzsignalgeber
Pressure gauge with switch

Nichtelektrische
Blockiereinrichtung
Non-electrical disable device

'PN140 SKH DN80 /
SELVAL-140 80';
'PN140 SKH DN100 /
SELVAL-140 100

'PN140 SKH DN25 /
SELVAL-140 25';
'PN140 SKH DN32 /
SELVAL-140 32';
'PN140 SKH DN50 /
SELVAL-140 DN50'

'‘BFFP x'; '‘BFFP 1/2""
mit Vorfilter / with pre-
filter "FIT-BUFIL’

'‘BUCEFA’
X 100 1LB Compact
X 100 - Wand- und

Standschrank
VS 12F" 'VS 12F-KVP'

'VSB 33

‘PGS 11.040°,
‘PGS 21.040°

‘Proball / PLB-63 G1-4'

G308004

G308001

398006

6398007

G208188

201077

303010

6303009

6309002

G304016




VdS

Anlage / Enclosure 1 Seite / Sheet 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Typ Kenn-Nr. de§ Inhabers Anerkennungsnr
Description of Subject Type Holder’s Registration No. Approval No.
Nichtelektrische 'PN360 BKH DNO06 / G305004
Blockiereinrichtung PLB-BKH 360 06°

Non-electrical disable device

Ruckflussverhinderer ‘CARF 33 G303017
Check valve

Schlauch 'FRF 33’ G303013
Hose

Schlauch 'FRF 16 6308014
Hose

Schlauch 'FLEJIC 3"; 'FLEJIC 4'; G303012
Hose 'FLEJIC &'

Hochdruck-Behalterventil und 'B0480xxxx’ 6302023

Ausloseeinrichtung
High-pressure container valve and

actuator

Manometer mit Grenzsignalgeber | ‘PGS 21.050°, ‘PGS G309005
Pressure gauge with switch 21B.050°

Schlauch 'MTD2040N-P 1006KP’ G303014
Hose

Bereichsventil und ‘F300xxxx’ 6321007

Ausloseeinrichtung
Selector valve and actuator

Schlauch 'FT104XXXX G316009
Hose Steuerleitung DN5'

Handausloseeinrichtung FDM223 204002
Manual actuator

Handausloseeinrichtung DM 1103-L 6206029
Manual actuator

Handausloseeinrichtung C31/dC31 G207079

Manual actuator
Stopptaster / Stop device DM 1103-S (206030




Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 3

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes
Description of Subject

Typ
Type

Kenn-Nr. des Inhabers
Holder’s Registration No.

Anerkennungsnr
Approval No.

Akustischer Signalgeber / Sounder
Akustischer Signalgeber / Sounder
Akustischer Signalgeber / Sounder
Akustischer Signalgeber / Sounder
Akustischer Signalgeber / Sounder
Akustischer Signalgeber / Sounder
Akustischer Signalgeber / Sounder
Akustischer Signalgeber / Sounder
Optisch-Akustischer Signalgeber
Visual / acoustical alarm device
Optisch-Akustischer Signalgeber
Visual / acoustical alarm device

Optisch-Akustischer Signalgeber
Visual / acoustical alarm device

Optisch-Akustischer Signalgeber
Visual / acoustical alarm device

Optisch-Akustischer Signalgeber
Visual / acoustical alarm device

Optisch-Akustischer Signalgeber
Visual / acoustical alarm device

Optisch-Akustischer Signalgeber
Visual / acoustical alarm device

Optischer Signalgeber
Visual alarm device

Optischer Signalgeber
Visual alarm device

Optischer Signalgeber
Visual alarm device

Optischer Signalgeber
Visual alarm device

B/SE 128

Symphoni HO
Roshni LP

BE-Serie

PA1; PAS

PA10; PA 20

PA10; PA 20
DS5/DS 10

PA X 1-05, PAX 1-05-

SSM

FDSB228

DBS728

FDS226

FDS227

FDSB226
FDSB227

PY X-5-05

PY X-S-05-SSM
Roshni LX Wall Base
Symphoni LX Wall

Base
Solista LX Wall

G200117
G206027
G206019
G209081
G212115
G212116
G212191
28609

G212188

216030

G216064

G219003

G219004

G219017

G219018

G212186

G214070

G214071

G214067




Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 4

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes

Typ

Kenn-Nr. des Inhabers

Anerkennungsnr

Visual alarm device

Interface-Anschlusskasten
Interface connection box

Interface-Anschlusskasten
Interface connection box

Druckschalter / Pressure switch

Druckschalter / Pressure switch

Druckschalter ext. freigegeben
Pressure switch ext. Released

Druckminderer / pressure reducer

Gruppen und Bereichs-
steuerventil; nicht selbsthaltend /
Group and selector control valve,
not self-retaining

Priifanschluss / Test connection

Schleichgasventil / Bleed valve
Schleichgasventil / Vent valve

M-10-SSM
BORA

BORA2

PSWITCH-300 5

CX 509080
PRESSBOX

PRED-200-10
Vulkan L10/200 Labline

SOLVAL-10
8010754 NORGREN

FIT-Yd
PAV1 G1/4 1S07241-1A

B0442
F0150018

A6V10756233_en-
-_d, 2020-05-26

A6V10770388_en-
- d, 2020-05-26

A6V11218596_de_
b,2019-06-14

0170-458031042E

A6V10757897_en-
-_c, 2020-04-21

13-01-950
18.11.2019

A6V13859066_en-
-_a, 2023-05-12

A6V11387243_en-
- b,2023-07-20
029730040
VEVA-360

Description of Subject Type Holder's Registration No. Approval No.
Optischer Signalgeber Solista LX Ceiling G214069
Visual alarm device

Optischer Signalgeber PY X-M-05-SSM, PY X- 6216036




Anlage / Enclosure 2

vdS

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

VdS-Prifbericht
VdS test report

Liste der Systembestandteile / List
of components

VdS System information
HFC 227ea

Systemgrenzen / System limits

VdS System information APPLI
2350

HFC-227ea - Systemdarstellung
Einbereichsanlage / HFC-227ea
system description single zone
system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Einbereichsanlage / HFC-227ea
system description single zone
system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Einbereichsanlage / HFC-227ea
system description single zone
system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Einbereichsanlage / HFC-227ea
system description single zone
system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Einbereichsanlage / HFC-227ea
system description single zone
system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Einbereichsanlage / HFC-227ea
system description single zone
system

231107-AU01+GLAO1T-PBO1

227, pos part list, APPLI
2350_2023-06-30

227, system information_2023-
06-30

SCHO041

SCH0042

SCHO0043

SCHO044

SCHO0045

SCHO046

15.08.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Seite / Sheet 2

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

HFC-227ea - Systemdarstellung
Mehrbereichsanlage /
HFC-227ea system description
multi zone system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Mehrbereichsanlage /
HFC-227ea system description
multi zone system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Mehrbereichsanlage /
HFC-227ea system description
multi zone system

HFC-227ea - Systemdarstellung
Einbereichsanlage mit Reserve /
HFC-227ea system description

single zone system with reserve

HFC-227ea - Systemdarstellung
Mehrbereichsanlage mit Reserve /
HFC-227ea system description
multi zone system with reserve

HFC-227ea - Systemdarstellung
Mehrbereichsanlage mit Reserve /
HFC-227ea system description
multi zone system with reserve

HFC-227ea - Systemdarstellung
Mehrbereichsanlage mit Reserve /
HFC-227ea system description
multi zone system with reserve

SCH0047

SCH0048

SCHO049

SCHO0051

SCH0053

SCHO054

SCHO0055

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023

30.06.2023




Anlage / Enclosure 2

vdS

Seite / Sheet 3

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum
Date

Seiten
Pages

Ansteuerbedingungen Feuer-
l6schsystem Sinorix 227 mit
Siemens Loschsteuerung X100
Triggering conditions fire
extinguishing system Sinorix 227
with Siemens extinguishing control
device X100

Ansteuerbedingungen Feuer-
loschsystem Sinorix 227 mit
Siemens Loschsteuerung X100 1
LB Compact

Triggering conditions fire
extinguishing system Sinorix 227
with Siemens extinguishing control
device X1001 LB Compact

Ansteuerbedingungen Feuer-
loschsystem Sinorix 227 mit
Siemens Loschsteuerung FC2080 /
FC2040/ FC2020 / FC724 / FC722
Triggering conditions fire
extinguishing system Sinorix 227
with Siemens extinguishing control
device FC2080 / FC2040 / FC2020/
FC724 | FC722

Ansteuerbedingungen 227, X100

Ansteuerbedingungen 227, X100

Ansteuerbedingungen 227,
FCxxxx

01.02.2019

01.02.2019

01.02.2019




vdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. S 398009 vom/ dated 16.10.2023

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

zu Anerkennung/ as to approval G308004:

Die Hochdruck-Bereichsventile diirfen nur in CO2-, Argon-, Stickstoff-, IG-55-, IG-541-, HFC-
227ea- und FK-5-1-12-Hochdruck-Feuerloschanlagen eingesetzt werden.

Der maximale Betriebsdruck der Bereichsventile Typ 'PN140 SKH DN80 / SELVAL-140 80" und Typ
'PN140 SKH DN100 / SELVAL-140 100" betragt 140 bar.

Die pneumatische Ausléseeinrichtung muss im Bereich von (8 bis 10] bar angesteuert werden.
The high pressure selector valves may be used only in CO2, Argon, Nitrogen, IG-55, 1G-541, HFC-
227ea and FK-5-1-12 high pressure fire extinguishing systems.

The maximum working pressure of the selector valves type type ‘PN140 SKH DN80 / SELVAL-140
80" und type 'PN140 SKH DN100 / SELVAL-140 100'is 140 bar.

The pneumatic actuator has to be triggered in the range of (8 to10) bar.

zu Anerkennung/ as to approval G308001:

Die Hochdruck-Bereichsventile diirfen nur in CO2-Hochdruck-, 1G-01, IG-55, 1G-100, IG-541, HFC-
227ea- und FK-5-1-12-Feuerloschanlagen eingesetzt werden.

Der maximale Betriebsdruck der Bereichsventile Typ 'SKH DN25/ SELVAL-140 25", Typ 'SKH DN32
/ SELVAL-140 32" und Typ 'SKH DN50 / SELVAL-140 DN50' betragt 140 bar.

Die pneumatische Ausléseeinrichtung muss im Bereich von (8 bis 10) bar angesteuert werden.

The high pressure selector valves may be used only in CO2 high pressure, 1G-01, 1G-55, 1G-100, G-
541, HFC-227ea and FK-5-1-12 fire extinguishing systems.

The maximum working pressure of the selector valves type 'SKH DN25 / SELVAL-140 25', type
'SKH DN32 / SELVAL-140 32" and type 'SKH DN50 / SELVAL-140 DN50" is 140 bar.

The pneumatic actuator shall be triggered in the range of (8 to 10) bar.
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