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7402

Bedieneinheit für
Climatix-Regler mit
Touch-Funktionalität

POL8T0…

Touch-Bedieneinheit für SIEMENS Climatix-Regler zur Überwachung und
Parametrierung.

POL8T0 und dieses Datenblatt sind für Erstausrüster (OEM) bestimmt, die
POL8T0 in oder an ihren Produkten einsetzen.

Hinweise

Achtung!
Für dieses Dokument gelten unverändert alle in der Benutzerdokumentation
der Climatix (A6V13507493) gemachten Sicherheitshinweise, Warnhinweise
und technische Hinweise! Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr der
Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen sowie Gefahr durch elektrischen
Schlag!

Anwendung / Merkmale

Nachfolgend aufgeführt ist die Funktionalität der POL8T0:
 Touch-Bedieneinheit zur frontseitigen oder rückseitigen Montage

- IP54 an der Frontseite für die POL8T0 als Einzelgerät
- IP40 im eingebauten Zustand, muss durch den Hersteller gewährleistet
  werden

 Gehäuse in modernem Design mit wieder verwendbarem Kunststoff
 Anzeige von Betriebszuständen, Programmphasen und Störcodes
 Einstellung von Parametern
 2 verschiedene Displaygrößen (4,3" / 7")
 Touch-Funktionalität
 LCD mit Hintergrundbeleuchtung
 LED-Bar zur Indikation bei ausgeschaltetem Display
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Ergänzende Dokumentationen

Produkttyp Bezeichnung Dokumentationsart Dokumentationsnummer

POL8T0 Bedieneinheit Umweltdeklaration CC1E7402 *)

POS455 Climatix-Regler Basisdokumentation A6V13507493

POS466 Climatix-Regler Basisdokumentation A6V13507493

POS466 STD Climatix-Regler Datenblatt A6V14168073
*) Nur auf Anfrage


Hinweis!
Im nachfolgenden Text wird auf die Produktbezeichnung verzichtet und nur der Name
des Produkttyps erwähnt, siehe folgende Tabelle!

Produkttyp Produktbezeichnung

POL8T0 Bedieneinheit

Climatix Regler

Warnhinweise

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie in den entsprechenden Dokumentationen
der Climatix-Regler!

Folgende Warnhinweise müssen beachtet werden um Personenschäden,
Sachschäden und Umweltschäden zu vermeiden!

Nicht zulässig sind: Öffnen der POL8T0, Eingriffe oder Veränderungen!

 Alle Tätigkeiten (Montage, Installation, Service usw.) müssen durch dafür
qualifizierte Fachkräfte erfolgen

 Schalten Sie vor sämtlichen Arbeiten an der POL8T0 die Spannungsversorgung
allpolig ab, kontrollieren Sie die Spannungsversorgung der Anlage durch eine
entsprechende Spannungsprüfung und sichern Sie die Anlage gegen
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr durch
elektrischen Schlag

 Sorgen Sie durch geeignete Maßnahmen für den Berührungsschutz an den
elektrischen Anschlüssen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr durch
elektrischen Schlag

 Überprüfen Sie nach jeder Tätigkeit (Montage, Installation, Service,
Außerbetriebsetzung usw.) die Verdrahtung und Verrastung der Stecker im
Gehäuse der POL8T0 sowie die Parametrierung auf ihren ordnungsgemäßen
Zustand. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr der Beeinträchtigung der
Sicherheitsfunktionen, sowie die Gefahr durch elektrischen Schlag

 Nach einem Sturz oder Schlag dürfen diese POL8T0 nicht mehr in Betrieb
genommen werden, da Sicherheitsfunktionen auch ohne äußerlich erkennbare
Beschädigungen beeinträchtigt sein können. Bei Nichtbeachtung besteht die
Gefahr durch Verlust der Sicherheitsfunktionen sowie durch elektrischen Schlag
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Hinweise zur Produkthaftpflicht

 Die POL8T0 dürfen nur für die beschriebenen Anwendungen eingesetzt werden
 Zur Verwendung der POL8T0 müssen alle Anforderungen, die in den folgenden

Kapiteln beschrieben sind, eingehalten werden
 Die örtlichen Vorschriften (Installation etc.) sind einzuhalten
 Ein Öffnen der POL8T0 ist nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung entfällt die

Gewährleistungspflicht

Siemens übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von unerlaubten
Eingriffen!

Elektromagnetische Emissionen müssen applikationsspezifisch überprüft
werden!



Hinweis!
Folgender Hinweis muss beachtet werden um Personenschäden, Sachschäden,
Umweltschäden und den Verlust der Anlagenzulassung zu vermeiden!
Inbetriebsetzung und Betrieb dieser POL8T0 dürfen nur von qualifiziertem Personal
vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen
Hinweise dieses Datenblatts sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte,
Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu
nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Beachten Sie folgendes:

Die POL8T0 darf nur für die in der technischen Beschreibung vorgesehenen
Einsatzfälle und nur in Verbindung mit Siemens HVAC-Geräte verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der POL8T0 setzt sachgemäßen Transport,
sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und
Instandhaltung voraus.

Die zulässigen Leitungslängen zum Anschluss der POL8T0, können dem Datenblatt
des verwendeten Siemens Climatix-Reglers entnommen werden.

Qualifiziertes Personal

Bestimmungsgemäßer
Gebrauch
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Montagehinweise
 Beachten Sie die jeweils geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften und

Normenhinweise
 Achten Sie bei der Verwendung der POL8T0 auf eine trockene und saubere

Umgebung

Für die frontseitige Montage einer POL8T0 benötigen Sie keine weiteren Werkzeuge.

Die POL8T0 für frontseitige Montage verfügt über 4 an den Gehäuseseiten
angebrachte Schnapper.

1. Setzen Sie das Gehäuse auf den vorbereiteten Ausschnitt auf.
2. Drücken Sie die POL8T0 in den vorbereiteten Ausschnitt ein, bis es hörbar einrastet.

POL8T0.40/STD POL8T0.70/STD

Rückansicht

Legende
 Gehäuseöffnung für Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker
 Entriegelungsknopf (Reset-Knopf) „HMI“
 Nicht benutzt
 USB-C-Schnittstelle
 Löcher zur Kabelfixierung
 Löcher zur Kabelfixierung

Ausschnittsmontage,
Panel-Montage,
frontseitiger Einbau

Befestigungsprinzip

Gehäuse einrasten
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Montagehinweise (Fortsetzung)

Ausschnittmaße für
den Fronteinbau der
POL8T0
Displaygrößen 4,3"

Displaygrößen 7"
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Montagehinweise (Fortsetzung)

Voraussetzungen für die rückseitige Montage einer POL8T0:
 Sie benötigen 4 Schrauben M5 (maximaler Durchmesser 4,2 mm) mit

Unterlegscheiben (z.B. ähnlich 10-UNF)
 Sie benötigen 4 Gewindebolzen als Verbindungselemente
 Beachten Sie das Anzugsdrehmoment von 0,4 Nm, um die Einhaltung von IP54 zu

gewährleisten
 Beachten Sie, dass die Anschraubfläche eben sein muss

Die POL8T0 für rückseitige Montage verfügen über 4 an den Gehäuseecken
vorbereitete Halterungen, die an den Gewindebolzen des Erzeugergehäuses
festgeschraubt werden.


Hinweis!
Die Dichtungen zwischen der POL8T0 und dem Erzeugergehäuse sind kundenseitig
vorzusehen. Die Dichtungen müssen die POL8T0 seitlich abdichten.

POL8T0.41/STD POL8T0.71/STD

Anschraubmontage,
Panel-Montage,
rückseitiger Einbau

Befestigungsprinzip

Bohrplan
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Montagehinweise (Fortsetzung)

Schritt 1:
Setzen Sie die POL8T0 von hinten auf den
Gehäuseausschnitt auf.

Schritt 2:
Befestigen Sie die POL8T0 mittel den 4 Schrauben
am Erzeugergehäuse.

Rückansicht POL8T0.41/STD POL8T0.71/STD

Legende
 Gehäuseöffnung für Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker
 Entriegelungsknopf (Reset-Knopf) „HMI“
 Nicht benutzt
 USB-C-Schnittstelle
 Löcher zur Kabelfixierung
 Löcher zur Kabelfixierung

Anschraubmontage,
Panel-Montage,
rückseitiger Einbau
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Installationshinweise

 Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker vom Climatix-Regler zur POL8T0:
Das aufgeführte Kabel ist für die Anwendung unter der Haube spezifiziert. Bei
Verwendung anderer Signalkabel außerhalb der Spezifikation ist nicht
sichergestellt, dass die erforderlichen Kabeleigenschaften gegeben sind

 Verlegen Sie das Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker nicht mit anderen Leitern
 Das Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker und die POL8T0 müssen so transportiert und

gelagert werden, dass keine schädliche Wirkung durch Staub und Wasser im
nachträglichen Gebrauch auftreten kann

 Achten Sie darauf, dass vor Einschalten der Netzspannung das Netzwerkkabel mit
RJ45-Stecker mit der POL8T0 korrekt verbunden wurde

 Achten Sie bei Verwendung der POL8T0 auf eine trockene und saubere
Umgebung

 Die elektrische Spannungsversorgung muss vor der Installation unterbrochen
werden

 Statische Aufladungen müssen vermieden werden, da sie die elektronischen
Bauteile der POL8T0 bei Berührung zerstören können.
Eine ESD-Ausrüstung ist zwingend erforderlich!

Gefahr
 Die Elektroverdrahtung innerhalb der Anlage des Herstellers hat nach den

landesüblichen und ortsüblichen Vorschriften zu erfolgen
 Die Schutzart IP40 nach EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 für den

Climatix-Regler und die POL8T0, ist durch den Hersteller von HVAC-
Geräten sicherzustellen. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr der
Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen, sowie die Gefahr durch
elektrischen Schlag

Inbetriebnahmehinweise

Der OEM ist für die richtige Parametrierung der Climatix-Regler verantwortlich, die im
Einklang mit den entsprechenden Normen und Richtlinien stehen muss.

Richtlinien, Normen und Zertifikate

Hinweis!
Nur in Verbindung mit dem Climatix-Regler!

Angewandte Richtlinien:
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

(Störfestigkeit) *)
2014/30/EU

*) Die Erfüllung von EMV-Emissionsanforderungen muss nach dem Einbau der
    Bedieneinheit in das Betriebsmittel geprüft werden

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften der angewandten Richtlinien wird
nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen/Vorschriften:
 Automatische elektr. Regel- und Steuergeräte für

den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen
EN 60730-1

Die jeweils gültige Ausgabe der Normen können der Konformitätserklärung
entnommen werden!

China RoHS
Gefahrenstofftabelle:
http://www.siemens.com/download?A6V10883536

Voraussetzungen
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Entsorgungshinweise

Die POL8T0 enthält elektrische und elektronische Bauteile und darf nicht als
Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist
unbedingt zu beachten.

Open Source Software (OSS) Erklärung

Aufgrund von Lizenzbedingungen der von uns verwendeten Software, weist die
Siemens AG darauf hin, dass der OEM verpflichtet ist, folgenden Lizenztext dem
Endanwender in seiner Dokumentation anzugeben:

Open Source Software (OSS) Erklärung

In der POL8T0 sind Open Source Software (OSS)-Komponenten und andere unten
angegebene Komponenten von Drittanbietern eingebettet oder mit POL8T0 gebündelt.
Den spezifischen Produkttyp und die gültige Version finden Sie im OSS-Dokument.
Titel: Readme_OSS System POL8T0.

Sie können eine Kopie von Open Source-Codes des Geräts für die OSS-Komponente
unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Lizenzen erhalten, verteilen und/oder ändern.
Dies können eine GNU General Public License, die GNU Lesser General Public
License, eine modifizierte BSD-Lizenz oder eine MIT-Lizenz sein. Im Falle von
Konflikten zwischen den Siemens-Lizenzbedingungen und den Open Source Software-
Lizenzbedingungen haben die Open Source Software-Bedingungen Vorrang vor den
Open Source Software-Teilen der Software.

Es ist Ihnen gestattet, proprietäre Komponenten von Siemens zu ändern und im
Reverse Engineering zum Zwecke des Debuggens Änderungen durchzuführen, sofern
diese Komponenten mit Bibliotheken verknüpft sind, die unter der GNU Lesser General
Public License lizenziert sind.

Es ist Ihnen nicht gestattet, Informationen, die sich aus einem solchen Reverse
Engineering ergeben, oder die sich aus modifizierten proprietären Komponenten
ergeben, zu verbreiten. Ihre Rechte zur Änderung von proprietären Komponenten, die
von anderen Parteien als Siemens stammen, unterliegen den jeweiligen
Lizenzbedingungen Dritter.

Auf schriftliche Anfrage innerhalb von 3 Jahren ab dem Datum des Produktkaufs und
gegen Zahlung unserer Kosten liefert Siemens den Quellcode für alle unten
angegebenen OSS-Komponenten gemäß den Bestimmungen der geltenden Lizenz.

Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter:

Siemens AG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Deutschland
Schlüsselwort: Open Source Request

Im Allgemeinen werden die identifizierten OSS-Komponenten in der Hoffnung verteilt,
dass sie nützlich sind. Dies erfolgt jedoch OHNE JEGLICHE GARANTIE und ohne
gesetzliche Gewährleistung, wie zum Beispiel auf die GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT
oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, und ohne Haftung für ein
anderes als ausdrücklich in Ihrem Kaufvertrag angegebenes Siemens-Unternehmen.

Alle im Produkt verwendeten Open-Source-Softwarekomponenten (einschließlich ihrer
Urheberrechtsinhaber und der Lizenzbedingungen) sind auf dem Webserver unter
folgendem Pfad enthalten:
http://www.siemens.com/download?A6V15433943
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Typenübersicht

Artikel-Nr. Typ (ASN) Beschreibung
S55629-H801-A100 POL8T0.40/STD  4,3" TouchHMI via FT1.2 auf RS-485

 Fronteinbau
 Mehrfachverpackung (24 Stück)

S55629-H802-A100 POL8T0.70/STD  7" TouchHMI via FT1.2 auf RS-485
 Fronteinbau
 Mehrfachverpackung (10 Stück)

S55629-H804-A100 POL8T0.41/STD  4,3" TouchHMI via FT1.2 auf RS-485
 Rückeinbau
 Mehrfachverpackung (24 Stück)

S55629-H805-A100 POL8T0.71/STD  7" TouchHMI via FT1.2 auf RS-485
 Rückeinbau
 Mehrfachverpackung (10 Stück)

Zubehör (muss separat bestellt werden)

Beispieldarstellung Beschreibung
 Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker vom Climatix-Regler zur POL8T0
 Bauseits zu beschaffen
 Ist nicht im Lieferumfang der POL8T0 enthalten
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Technische Daten

Speisung Geräte ohne Batterien (Draht)
 4.3" 180 mA
 7" 260 mA
Display
 Größe 4,3" / 7"
 Auflösung 480 x 272 / 1024 x 600
 Mögliche Blickwinkel Alle
 Multitouch Nein
 Spannungsversorgung DC 24 V
Schnittstellen
 POL8T0 → Climatix-Regler RJ45

Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker
Schutzgrad und Schutzklasse
 Geräteschutzklasse Schutzklasse III nach DIN EN 60730-1
 Gehäuse POL8T0 IP00

IP40/IP54 (nach EN 60529:1991 +
A1:2000 + A2:2013), muss nach Einbau
in der Anlage gewährleistet sein

 Verschmutzungsgrad 2 nach DIN EN 60730-1
Geeignet für Wohnumgebung,
Gewerbeumgebung

Gewicht (ohne Verpackung)
 4.3" 175 g
 7" 363 g
Pufferzeit der Echtzeituhr 72 h
Bemessungskategorie /
Stoßspannungskategorie

II (nach EN 60664-1:2007)

Gehäuse
 Material ABS
 Farbe RAL9005
Leistungsaufnahme
 4.3" 2 W
 7" 3 W
Flammschutzklasse
Ausschnittsmaße
 4.3" 138 x 92 mm
 7" 172,75 x 115 mm

Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker Siehe Kapitel „Zubehör“

Lagerung und Transport
Temperaturbereich -20...+65 °C
Betrieb
Temperaturbereich 0...+60 °C (ohne Betauung)
Aufstellhöhe Max. 2000 m über Normalnull

Warnung!
Betauung, Vereisung und Wassereinwirkung sind nicht zulässig!
Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr der Beeinträchtigung der
Sicherheitsfunktionen sowie die Gefahr durch elektrischen Schlag.

Allgemeine Gerätedaten
POL8T0

Verbindungskabel

Klimatische
Bedingungen
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Anschlussschema

Anschlussbelegung POL8T0

Die POL8T0 wird mit dem Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker an die Klemme T50 des
Climatix-Reglers angeschlossen.

Anschluss der POL8T0 an
die Climatix-Regler
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Menüstruktur

Einstiegsbildschirm zur Anmeldung für den Benutzer: Die Anmeldedaten für das Projekt
sind im Climatix-Tool „Scope“ hinterlegt.

Nach dem erfolgreichen Einloggen, lädt die POL8T0 die Informationen aus dem Regler.
Der Anwender wird hierbei mit einem Balken über den Fortschritt informiert.

Vom Hauptmenü aus sind alle weiteren Bereiche der POL8T0 erreichbar.

Übersichtsseite zur Visualisierung der Anlage: Das Aussehen der Seite kann sich je
nach Applikation und Programmierung unterschiedlich sein.

Bedienfeld
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Menüstruktur (Fortsetzung)

In den Einstellungen können Zeit, Datum und Sprache verändert werden. Ebenso kann
in diesem Bereich ein Software-Update und/oder ein Zurücksetzen der POL8T0
angestoßen werden.

Maßbilder

Maße in mm

POL8T0.40/STD
4,3" Touch HMI
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Maßbilder (Fortsetzung)

Maße in mm

POL8T0.41/STD
4,3" Touch HM
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Maßbilder (Fortsetzung)

Maße in mm

POL8T0.70/STD
7" Touch HM
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Maßbilder (Fortsetzung)

Maße in mm

POL8T0.71/STD
7" Touch HM

2026 Siemens AG Smart Infrastructure, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt
Änderungen sind vorbehalten!


