SIEMENS

Sinorix™

VEVA-360
IG-01, 1G-55, 1G-100, 1G-541, CO2, H20 Gas

Vanne de vidange
e Vidange manuelle du circuit de pilotage ou de la partie fermée haute pression
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Application

Ce produit doit étre exclusivement utilisé dans les systéemes automatiques fixes d'extinction a
gaz Sinorix™,

Fonctions

La vanne de vidange permet de purger manuellement le circuit de pilotage ou la partie fermée
sous haute pression d’'un systéme d’extinction directionnel. Aprés actionnement du bouton de
déclenchement, le gaz s’échappe par les orifices de vidange situés a la base de la vanne.

Vue d'ensemble

Rep. Description Rep. Description
1 Bouton de déclenchement 3 Raccord fileté M12x1,5 L6

2 Orifice de vidange (sortie) - -

Informations produit

Désignation Description Code produit
VEVA-360 Vanne de vidange S54476-B812-A1
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Documentation produit

Type Titre Réf. document

Montage Sinorix™ NXN SDT-1G-x-200, IG-x-300 A6Y101065532

Montage Sinorix™ NXN CDT-IG-x-300 A6V 101065426
Sinorix™ CDT 1G-100-200 NXN FR ABV12019059
Sinorix™ CDT IG-100-300 NXN FR

Montage Sinorix™ NXN CO2 A6Y101065538
Sinorix™ CO2 NXN FR ABV12019064

Ingénierie, Installation, Sinorix™ NXN CDT-IG-x-200, CDT-IG-x-300 A6V 12758454

Exploitation, Maintenance

Ingénierie, Installation, Sinorix™ NXN CO2 A6V12758456
Exploitation, Maintenance

Les documents connexes tels que les déclarations de compatibilité environnementale, les
déclarations de conformité, etc., sont accessibles sur Internet a I'adresse suivante :

www.siemens.com/bt/download

Remarques

Sécurité
Ce produit doit étre exclusivement installé par du personnel spécialisé habilité Siemens,

possédant de I'expérience dans la conception, I'installation et la maintenance de systémes
d’extinction automatique. Lors de l'installation, il convient de s'assurer :

e que le produit est installé en conformité avec les réglements de prévention des accidents et
les réglements nationaux en vigueur,

e que ce produit est utilisé conformément a sa destination,
e que tout danger est évité,

e que les prescriptions Siemens sont respectées (instructions de montage, notices techniques,
mise en service, notices d'utilisation),

e que les utilisateurs ont regu et compris les informations relatives a ce produit.

Lors de la mise en service, s'assurer de respecter les législations en vigueur, les
réglementations techniques, les directives de sécurité.

Le non-respect des prescriptions Siemens peut entrainer des blessures graves ou des
dommages matériels importants, pour lesquels Siemens ne peut étre tenu responsable.

Siemens se réserve a tout moment le droit de modification et/ou d'améliorations techniques.

Montage
° Se reporter aux instructions d’installation pour obtenir les procédures de
1 montage détaillées.
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http://www.siemens.com/bt/download

Utilisation

Condition préalable

e Veérifier que toutes les vannes de bouteilles sont en position fermée.

Pour extraire le gaz :

1. Appuyer sur le bouton de déclenchement de la vanne jusqu’a la butée.

2. Le gaz s’échappe par les orifices de vidange tant que le bouton reste enfoncé.

A AVERTISSEMENT

Gaz sous pression : risque de blessure

Aprés actionnement du bouton, le gaz qui s’échappe par les orifices peut
provoquer des blessures.

Maintenance

Inspection
e Vérifier le bon état du produit.

° La fréquence d’inspection du produit est soumise a la réglementation
1 locale en vigueur. Pour plus d’informations, se reporter a la documentation
de maintenance.
Stockage

e Conserver dans I'emballage d'origine, a I'abri des chocs.
e Stocker dans un lieu propre et sec, a I'abri des intempéries.
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Caractéristiques techniques

Données techniques
Pression de service maximale
Orifice de vidange (sortie)
Agent extincteur

Matériaux

Poids

Température d'utilisation

Température de transport et de stockage

Référence du fabricant d'origine

Marquage

Normes, directives et autorisations
VdS
RoHS

uL/uLC

FM

360 bar
%5 mm

1G-01, IG-55, IG-100, I1G-541, CO2

Laiton, acier inoxydable, aluminium, joints en élastomére

0,59 kg
-20 °C a +50 °C, sans condensation

-20 °C a +65 °C, sans condensation

F0150018

F0150018
AAAA/SS

Logo

P max. 360 bar

GLA 180427-01
Conforme

Unité de systéme d'extinction a agent propre
homologuée, couverte par le certificat d'homologation
EX28263

Unité de systéme d'extinction a dioxyde de carbone
homologuée, couverte par le certificat d'homologation
EX29687

Inclus dans I'homologation du systeme d'extinction a
agent propre

Inclus dans I'homologation du systéme d'extinction a
dioxyde de carbone
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Plans cotés

Cotation en mm
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