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Anlage / Enclosure 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12j vom/ dated [15.01.2026‘

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Seite / Sheet 1

VdS

Bezeichnung des Gegenstandes Typ
Description of Subject Type

Kenn-Nr. des Inhabers
Holder's Registration No.

Anerkennungsnr
Approval No.

Mehrfachsensormelder / FDOOT241-A3
Multi Sensor Detector

Mehrfachsensormelder / FDOOT241-A3, farbig /
Multi Sensor Detector coloured
Meldersockel / FDB221
Detector Base

Meldersockel / FDB222
Detector Base

Meldersockel farbig / FDB222
Detector Base coloured

Meldersockel / FDB241
Detector Base

Meldersockel farbig / FDB241
Detector Base coloured

Sockelzusatz farbig / FDB291
Base Addition coloured

Sockelzusatz / FDB293
Base Addition

Sockelzusatz / FDB295
Base Addition

Meldersockel / DB1131A

Detector Base

554310-F10-A1
554310-F10-A2
A5Q00001664
S54319-F1-A1
A5Q00016447
S554319-F13-A1
S554319-F13-A2
A5Q00016448
A5Q00003945
S54319-F21-A1)

4789750001




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12@ vom/ dated [15.01.2026‘

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Seite / Sheet 1

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum/ Revision
Date/ Revision

Seiten
Pages

Prifberichte /
Test Reports

Genehmigungszeichnung /
Approval Drawing
Stickliste Gerat /

Parts List, Device
Stiickliste Gerat farbig /
Parts List, coloured Device
Stromlaufplan /

Circuit Diagram

Stiickliste LP /

Parts List, PCB
Bestiickungsplan /
Component Mounting Diagram
Leiterplatten Dokumente /
Documents of PCB
Typenschild /

Label

Typenschild farbig /

Label, Coloured Device
Katalogblatt /

Catalog Sheet

210761-AU01+MMF02-PBO01
170287-AU0T+MMF02-PBO01
170287-AU01+SWO01-PBO1
170287-AU01+UCEQ1-PBO1
152034-AU0T+SWO01-PBO1
130116-AU0T+MMF02-PBO01
130116-AU0T-MMF01-PBO1
130116-AU0T+SW02-PBO1
130116-AU0T+UCEQ1-PBO1
BMA 11098
100288-AU05-UCEO3
100288-AU05-SWO01

A5Q00004663E AK-009
554310-F10-A1_BOM 023
554310-F10-A2_BOM 018
A5Q00039140B 06
A5Q00039140D 09
A5Q00039140C 04
A5Q00039136B 04
A5Q00072257A AF-006
A5Q00059053A AK-009

008141 ah

05.01.2022
25.11.2019
12.10.2018
30.08.2018
21.07.2016
07.08.2015
22.06.2015
31.03.2015
29.09.2014
21.12.2011
19.12.2011
21.07.2011

04.07.2025

08.07.2025

08.07.2025

30.05.2012

26.09.2014

07.06.2011

02.12.2010

19.04.2024

19.04.2024

28.01.2021

10




Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12j vom/ dated [15.01.2026‘

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Seite / Sheet 2

Art der Unterlage
Type of Document

Kennzeichnung der Unterlage
Identification of document

Datum/ Revision
Date/ Revision

Seiten
Pages

Technisches Handbuch /

Technical Manual

Uberwachung von
Liftungskanalen: Projektierung /
Ventilation Duct Monitoring: Project
Planning

Meldermontagesatz /

Detector Installation Kit
Staubschutzfilter Sinteso /

Dust Protection Filter Sinteso
Unterlagen zum Verhalten des
Melders bei langsam
fortschreitenden Branden /
Documents of the Behaviour at
Slowly Developing Fires
Genehmigungszeichnung FDB201,
FDB221/

Approval Drawing FDB201, FDB221
Genehmigungszeichnung FDB222 /
Approval Drawing FDB222
Genehmigungszeichnung FDB241,
FDB299 /

Approval Drawing FDB241, FDB299
Genehmigungszeichnung FDB291 /
Approval Drawing FDB291
Genehmigungszeichnung FDB293 /
Approval Drawing FDB293
Genehmigungszeichnung FDB295 /
Approval Drawing FDB295
Genehmigungszeichnung DB1131A
/
Approval Drawing DB1131A
Montageanleitung FDB2xx /
Installation Instructions FDB2xx
Montageanleitung FDB241/
Installation Instructions FDB241

007004 ae

A6V10446712 e

A6V10427924 e

A6V10419554 b

Rev. 7

A5Q00066872A 002

A5Q00066874A 002

A5Q00038869G 003

A5Q00066876A 01

A5Q00066878A 01

A5Q00057876F 01

X2-478975 B

A6V10208546 h

A6V10301452 a

12.06.2022

31.01.2019

30.01.2019

31.01.2019

28.08.2025

10.04.2025

10.04.20215

17.08.2021

13.04.2015

13.04.2015

09.01.2014

10.10.1995

17.02.2023

01.05.2011

146
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Anlage / Enclosure 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12j vom/ dated [15.01.2026‘

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

The subject of the approval is described by the following documents.

VdS

Seite / Sheet 3

Art der Unterlage

Installation Instructions DB1131A

Kennzeichnung der Unterlage Datum/ Revision Seiten
Type of Document Identification of document Date/ Revision Pages
Montageanleitung FDB293 / A6V10208550 c 28.11.2019 4
Installation Instructions FDB293

Montageanleitung FDB295 / A6V10331076 b 10.01.2019 4
Installation Instructions FDB295

Montageanleitung DB1131A / x1243 d 20.04.2016 4




VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 1
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12j vom/ dated [15.01.2026‘

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der adressierbare Mehrfachsensormelder Typ FDOOT241-A3 kann an Brandmelderzentralen mit
FDnet-Kommunikationsprotokoll und AnalogPLUS-Kommunikationsprotokoll verwendet werden.
Er besteht aus einer Kombination aus Rauch- und Warmesensorteil. Der Melder verfiigt Uber eine
Linientrennfunktion.

Der adressierbare Mehrfachsensormelder Typ FDOOT241-A3, betrieben an Brandmelderzentralen
mit FDnet-Kommunikationsprotokoll, montiert mit dem Meldermontagesatz fir Sinteso Melder in
Luftungskanalen, ist auch vorgesehen zur Verwendung in Liftungskanalen mit
Windgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 20 m/s.

Der adressierbare Mehrfachsensormelder Typ FDOOT241-A3, betrieben an Brandmelderzentralen
mit FDnet-Kommunikationsprotokoll, ist auch vorgesehen zur Verwendung in begehbaren

Liftungskandlen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 20 m/s.

Fir den Betrieb in begehbaren Liftungskanalen muss ein externer Alarmindikator Typ FDAI91
oder Typ FDAI92 an den FDOOT241-A3 angeschlossen und auflerhalb des Kanals montiert werden.

Fur die Verwendung in Liftungskanalen muss der Mehrfachsensormelder Typ FDOOT241-A3 mit

dem Sinteso Staubschutzfilter ausgeriistet werden und es muss der Sensormodus ,,2" mit dem
Parametersatz ,Super Sensitive” konfiguriert sein.

Folgende Parametersatze konnen eingestellt werden:

Ubersicht Parametersiatze zur Branddetektion fiir FDnet-Kommunikationsprotokoll

Sensormodus 0 ,Neuronaler Brandmelder”

Parametersatz Nr.
Robust

Balanced
Suppression

Fast Response
High Compensation
High Sensitive Fast
Super Sensitive

—_ OO0~ 0O BN



Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 2
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12j vom/ dated [15.01.2026‘

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Sensormodus 1 ,Warmemelder”

Parametersatz Nr.
ATR 0
ATR 1
BR 2
A1S 3
BS 4

Sensormodus 2 ,Rauchmelder”

Parametersatz Nr.
Universal 1
Robust 2
Sensitive 3
Super Sensitive 5

Ubersicht Parametersiatze zur Branddetektion fiir AnalogPLUS-Melderlinie

Parametersatz bei Verwendung als DO1131A

Parametersatz Nr.
Sensitive 3
Universal Fast 4

Parametersatz bei Verwendung als DOT1131A

Parametersatz Nr.
Fast Response 6
Universal Fast 12

Parametersatz bei Verwendung als DT1131A

Parametersatz Nr.
ATR 1

VdS
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 3
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12j vom/ dated [15.01.2026‘

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Parametersatz bei Verwendung als DT1132A

Parametersatz Nr.
BS 4

Die Meldersockel FDB221 und FDB222 sind fir Brandmelder mit adressierbarer Signalaus-
wertung vorgesehen und besitzen orangefarbene Anschlussklemmen.

Der Sockeladapter FDB241 ist fir die Verwendung in bestehenden AnalogPLUS-Brandmelde-
systemen vorgesehen und besitzt orangefarbene Anschlussklemmen.

Der Sockelzusatz FDB291 ist fur die Zufihrung von Aufputzleitungen mit einem Durchmesser
> 6 mm vorgesehen. Die Meldersockel FDB221 und FDB222 werden mit einem Schnappverschluss
befestigt.

Der Sockelzusatz FDB293 ist fuir die Montage in spezieller Umgebung vorgesehen. Die
Meldersockel FDB221 und FDB222 werden mit einem Schnappverschluss und zwei zusatzlichen
Schrauben befestigt.

Der Sockelzusatz FDB295 ist fuir die Montage in spezieller Umgebung vorgesehen. Die
Meldersockel FDB221 und FDB222 werden mit einem Schnappverschluss und zwei zusatzlichen
Schrauben befestigt.

Technische Daten des Mehrfachsensormelders FDOOT241-A3 (nach Herstellerangaben])
FDnet-Melderlinie

Betriebsspannung (DCJ: 12 V bis 33 V [moduliert)
Betriebsstrom (Ruhe): Typ. 190 pA bis 230 pA
Externer Alarmstrom: 9 mA bis 15 mA
Externe Alarmspannung (DC): 10V bis 17V

Anschlusskennzahl (FDnet MK): 1



VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 4
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. ’G 211 12j vom/ dated [15.01.2026‘

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Daten fiir den Kurzschlussisolator (Linientrenner) bei FDnet-Melderlinie

Betriebsspannung (DCJ: 12V bis 33V
Spannung, bei welcher der Trenner 6ffnet (DC):  min. 7,5 V (= Vso min)
max. 10,5V (= Vso max)
Dauerstrom bei geschlossenen Schaltern: max. 1,5 A (= | max
Schaltstrom (z.B. bei Kurzschluss): max. 2 A (= ls max)
Leckstrom bei gedffneten Schaltern: max. T mA (= I max
Serienimpedanz bei geschlossenen Schaltern: max. 0,4 Q (= Zc max)

Der Kurzschlussisolator kann ausschlieBlich durch einen Befehl von der Uberwachungseinheit
vom getrennten in den geschlossenen Zustand geschaltet werden

Hierzu erforderliche Linienspannung [DCI: 12V bis 33V

AnalogPLUS-Melderlinie

Betriebsspannung (DCJ: 16 V bis 28 V
Betriebsstrom (Ruhe): Typ. 190 pA
Externer Alarmstrom: 9 mA bis 15 mA
Externe Alarmspannung (DC): 10V bis 17V
Maximalstrom-Kennzahl: 1

Daten fiir den Kurzschlussisolator (Linientrenner) bei AnalogPlus-Melderlinie:

Betriebsspannung (DCJ: min. 16 V

nom. 27V

max. 28 V
Spannung, bei welcher der Trenner 6ffnet (DC]: min. 3V (= Vso min)

max. 10V (= Vso max)
Spannung, bei welcher der Trenner schlief3t (DC): min. 11,5V (= Vsc min)

max. 14,5V (= Vsc max)
Dauerstrom bei geschlossenen Schaltern: max. 0,05 A (= I¢ max)
Schaltstrom (z.B. bei Kurzschluss): max. 0,1 A (= ls max)
Leckstrom bei gedffneten Schaltern: max. T mA (= I{ ma

Serienimpedanz bei geschlossenen Schaltern: max. 1,3 Q (= Zc max



VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 5
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211125 vom/ dated 15.01.2026

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Addressable multi sensor detector type FDOOT241-A3 can be operated with control and indicating
equipment with FDnet-communication protocol and AnalogPLUS-communication protocol. It
consists of a combination of smoke and heat sensor element. The detector provides a line isolating
function.

The addressable multi sensor detector type FDOOT241-A3, operated with control and indicating
equipment with FDnet-communication protocol, mounted with the detector installation kit for
Sinteso detectors in ventilation ducts, is also intended for the use in air ducts with wind velocities
between 1 m/s and 20 m/s.

The addressable multi sensor detector type FDOOT241-A3, operated with control and indicating
equipment with FDnet-communication protocol, is also intended for the use in walk-in air ducts

with wind velocities between 1 m/s and 20 m/s.

For the use in walk-in air ducts an external alarm indicator type FDAI91 or type FDAI92 must be
connected to the FDOOT241-A3 and mounted outside the air duct.

For the use in air ducts the multi sensor detector type FDOOT241-A3 must be equipped with the

Sinteso dust protection filter and the sensor mode “2” with the parameter set “Super Sensitive”
must be configured.

The following parameter sets can be adjusted:

Overview parameter sets for fire detection for addressable detector line

Sensor mode 0, Neuronal fire detector”
Parameter set No.

Robust 2
Balanced
Suppression

Fast Response
High Compensation
High Sensitive Fast
Super Sensitive

— 0 J O~ U1 &~
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Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 6
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211125 vom/ dated 15.01.2026

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Sensor mode 1, Heat detector”

Parameter set No.
ATR 0
ATR 1
BR 2
A1S 3
BS 4

Sensor mode 2 ,Smoke detector”

Parameter set No.
Universal 1
Robust 2
Sensitive 3
Super Sensitive 5

Overview parameter sets for fire detection for AnalogPLUS-communication protocol

Parameter sets when used as DO1131A

Parameter set
Sensitive

No.
3
Universal Fast 4

Parameter sets when used as DOT1131A

Parameter set No.
Fast Response 6
Universal Fast 12

Parameter sets when used as DT1131A

Parameter set No.
ATR 1



VdS

Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 7
zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211125 vom/ dated 15.01.2026

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Parameter sets when used as DT1132A

Parameter set No.
BS 4

Detector base FDB221 and FDB222 are intended for fire detectors with addressable signal
evaluation and include orange coloured screw connections as wiring terminals.

Detector base interface FDB241 with orange coloured wiring terminal is intended for the use in
existing AnalogPLUS-fire detection systems

Base addition FDB291 is intended for the feeding of surface-mounted lines with a diameter of
more than 6 mm. The detector bases FDB221 and FDB222 are fixed with a snap lock.

Base addition FDB293 is intended for the use in special environments. The detector bases FDB221
and FDB222 are fixed with a snap lock and two additional screws.

Base addition FDB295 is intended for the use in special environments. The detector bases FDB221
and FDB222 are fixed with a snap lock and two additional screws.

Technical data of multi sensor detector FDOOT241-A3 (manufacturer 's specifications):

FDnet

Operating voltage (DC): 12V to 33 V (modulated)
Operating current (quiesc.): typ. 190 pA to 230 pA
External alarm current: 9mAto 15 mA

External alarm voltage (DC): 10Vto 17V

Connection index (FDnet MK): 1

Technical data of short-circuit isolator (line isolator) at FDNet-detector line:

Operating voltage (DC): 12Vto 33V

Voltage at which isolator opens: min. 7.5V (= Vso min)
max. 10.5 V (= Vso max)

Constant current with closed switches: max. 1.5 A (= l¢ may)

Switching current (e.qg. at short circuit): max. 2 A (= ls max)



Anlage / Enclosure 3 Seite / Sheet 8

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 211125 vom/ dated 15.01.2026

Hinweise fiir die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Leakage current with open switches: max. T mA (= I max
Serial impedance with closed switches: max. 0.4 Q (= Zc max

The short-circuit isolator can be switched from the isolated into the closed

condition exclusively by an order from the control unit.

Required line voltage for this (DC]: 12Vto 33V

AnalogPLUS

Operating voltage (DC): 16 Vto 28V
Operating current (quiesc.): typ. 190 pA
External alarm current: 9mAto 15 mA
External alarm voltage (DC): 10Vto 17V
Maximum current index: 1

Technical data of short-circuit isolator (line isolator] at AnalogPlus-detector line:

Operating voltage (DC): min. 16V
nom. 27 V
max. 28 V
Voltage at which isolator opens: min. 3 V (= Vsg min)
max. 10V (= Vso max)
Voltage at which isolator closes: min. 11.5 V (= Vsc min)
max. 14.5V (= Vsc max)
Constant current with closed switches: max. 0.05 A (= I¢ max
Switching current (e.qg. at short circuit): max. 0.1 A (= Is may)
Leakage current with open switches: max. 1 MA (= I max)

Serial impedance with closed switches: max. 1.3 O (= Zc max

VdS



