SIEMENS

Cl1145 AlgoRex
Kompakte Brandmeldezentrale C€

Serie CS1140 / EP7F-Z1

e Vorkonfektionierte Brandmeldezentrale fiir kleine bis mittlere Brandmeldeanla-
gen bis zu 512 Brandmeldern

e Hohe Funktionssicherheit durch dezentralisierte Signalverarbeitung im Melder
und in der Zentrale

e Verarbeitet Signale von verschiedenen Meldersystemen, wie:
— FD20 Gerate der Serie Sinteso™

interaktive und drahtlose Brandmelder der Serie DS1150

adressierbare Brandmelder AnalogPLUS der Serie DS1130

kollektive Brandmelder der Serie DS1100
— altere adressierbare und kollektive Brandmelder der Serie MS9, MS7, MS6

e Eingebaute Bedienung, bis zu 15 zusatzliche abgesetzte (Komfort-) Bedienun-
gen moglich

e Zusatzliche Parallelanzeigen, synoptische Anzeigen, Stockwerk-
Anzeigeterminals, Feuerwehrbedienterminals

e Optionen fiir weitere Anwendungen wie Brandfallsteuerungen, Alarmhorner,
Gebaudeleitsystem, VdS, Loschung, Personensuchanlage usw.

e Rationelle Installation und Inbetriebsetzung

e Flexible Programmierung verschiedenster Anwendungen

e Fernbedienung/-wartung moglich
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Systemiibersicht
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Funktionsweise

Funktionsmerkmale

Uber die angeschlossenen Meldelinien erfasst die Brandmeldezentrale die Signale von
automatischen Brandmeldern, Handfeuermeldern und Eingabebausteinen und fihrt
Uber Steuerlinien, Steuerausgange und Ausgabebausteine dezentrale Steuerfunktionen
aus.

Brandmelder-Serien
Die Zentrale verarbeitet die Signale von interaktiven, adressierbaren, kollektiven
Brandmelder-Serien und FD20 Sinteso™ Gerate.

Altere Brandmelder-Serien
Aufschaltung von Brandmeldern der Serien MS6, 7, 9, 24, 716 mdoglich.

Steuerein-/Ausginge
Fir komplexe Steuerungen sind in der Zentrale frei programmierbare Steuerein-
/Ausgange verfligbar.

Organisationslogik
Freies Anpassen der Zentralenorganisation an Kundenbedirfnisse (Individuelle An-
/Abwesend-Umschaltung).

Notstromversorgung
Notstrombetriebszeit von 24h bis 72h (je nach Konfiguration)

Ereignisspeicher
Bis zu 1000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar.

Loschsteuerung

Uber optionale Steuereinschiibe 'Léschung' mit integrierter Notlauffunktion kénnen
Léschabschnitte gesteuert werden. Die Steuereinschibe 'Loschung' sind autonom
funktionsfahig. Eine Handauslésung ist auch bei Ausfall der Zentrale voll funktionsfahig.

Erdschlussiiberwachung
Alle von der Zentrale abgehenden Leitungen sind auf Erdschluss tiberwacht.

Echtzeit-Uhr
Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung durch integrierte Echtzeit-Uhr mit ei-
gener Stromversorgung.
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Melderserien

Anwendungsbereiche

Serie FD20 Sinteso™

Brandmelder mit Auswertealgorithmen der neuesten Generation, Signalverarbeitung
mit ASAtechnology™. Zeit- und Prozessabhangiges Detektionsverhalten. Hochste De-
tektionssicherheit dank einzigartiger Meldereigenschaften. Hochste Immunitat gegen
Tauschungsphanomene, resistent gegen Umwelt und Stéreinfliisse. Melder sind stan-
dardmassig mit Feuchtschutz ausgestattet.

Serie DS1150

Interaktive Brandmelder mit einer einzigartigen, auf Algorithmen basierenden Auswer-
te- und Entscheidungslogik. Sie verfligen Uber hochste Detektionssicherheit und unter-
scheiden klar zwischen echten Brandphdnomenen und Tauschungsgrossen.

Serie DS1130

Adressierbare Brandmelder des AnalogPLUS Meldersystems mit zentral wahlbarer
Melderempfindlichkeit und intelligenter Signalauswertung (Alarmverifikation, Vergleich
und Auswertung der Signale von mehreren Meldern).

Serie DS1110

Kollektive Brandmelder mit herkdmmlicher Technologie der Kommunikation und der
Signalauswertung (ein Alarmsignal pro Meldelinie). Die Melder haben dasselbe hoch-
wertige Sensorsystem wie die anderen AlgoRex Melder.
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— Industrieunternehmen
— Handwerksbetriebe
— Verkaufsladen

— Hotels

— Regionalbanken

— Poststellen

— Bahnstationen

— Altersheime

— Museen

— Einfamilienhauser
— usw.
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Ausfiihrungen

Breite = 436mm
Cl1145-1 Hohe = 740mm Standard-Gehause
Tiefe = 140mm

Anschluss direkt an den elektroni-
schen Baugruppen

Breite = 436mm  Standard-Gehause mit Feu-
Cl1145-2 Hohe = 740mm erwehrbedienung und Plan-
Tiefe = 140mm fach 'CH'

Anschluss an separates Anschluss-
feld.

Ausfiihrung mit Ausschnitt fir Zusatz-
gerate 1).

Anschluss direkt an den elektroni-
schen Einheiten.

Breite = 436mm
Cl1145-3 Hohe = 740mm Standard-Gehause
Tiefe = 140mm

Breite = 436mm Ausfiihrung mit Ausschnitt fir Zusatz-

Cl145-4  Hohe =740mm  Standard-Gehéiuse T 1)
e Anschluss an separates Anschluss-
Tiefe = 140mm
feld.
Cl1145-5 Standard-Gehause, mit er-
L héhter Stromversorgung Ausfiihrung mit Ausschnitt fiir Zusatz-
Breite = 436mm ..
Héhe = 740mm GleELs
Cl1145-DE Tiefe = 140mm Deutschland Anschluss an separates Anschluss-
Cl1145-NL Niederlande feld.
Cl1145-UK Grossbritannien

Breite = 436mm  Standard-Gehause fiir Frank- AU TR (SRl T A e

Cl1145-6 Hohe = 740mm  reich mit spezieller Bedienfo-  9°7te 1)-
e . Anschluss an separates Anschluss-
Tiefe = 140mm lie feld

1) Abdeckplatte (Platzhalter fir spatere Erweiterungen), Informationsmodul (Bedienungsanleitung fiir
Bedienterminal), Parallelanzeige oder Bedienung fiir einen Loschabschnitt.
Fir die Standard-Gehause steht ein Unterputzrahmenset zur Verfigung.

Breite = 510mm
Cl1145-SK1 Hohe = 740mm
Tiefe = 200mm

Design-Gehause mit flacher ~ Anschluss an separates Anschluss-
Tar feld.

Breite = 510mm
Cl1145-SK2  Hohe = 740mm
Tiefe = 200mm

Design-Gehause mit speziell Anschluss an separates Anschluss-
gestalteter Tir feld.

Die nordischen Gehause haben eine schwenkbare Front und in der Gehausetir ein Ablagefach fiir Anla-
geplane im Format A3.
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Bedienterminal

Einfache meniigesteuerte Bedienung

Beleuchtete Klartextanzeige mit 8 Zeilen zu 40 Zeichen
Kundenspezifische Texte

Massnahmentexte

Bedienungszugang mit Passwort oder Schliisselschalter (Option)
Verschiedene Bedienungsebenen je nach Beniitzerprofil

SIEMENS
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Einschiebbare Beschriftungsstreifen in verschiedenen Sprachen

Beleuchtetes Textanzeigefeld mit 8 x 40 Zeichen

Taste zum Weiterschalten der Alarmmeldungen

Alarmanzeigefeld mit Schriftzug "ALARM" und Leuchtbalken

Anzeigefelder, teilweise mit Bedienungstasten

Taste "Meldung quittieren”

Taste "Meldung riickstellen”

Funktionstastenblock fiir meniiorientiertes Bedienen und Passworteingabe (Frei-
geben der Bedienung)

Schlisselschalter zum Freigeben der Bedienung (Option)

O ~NOoO Ok WN -

©
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Technische Daten

Cl1145-1 Cl1145-2 Cl1145-3 Cl1145-4 CI1145-DE  CI1145-5

Cl1145-6 Cl1145-NL
CI1145-SKx Cl1145-UK
Verarbeitungskapazitat max. 512 Melder (Linienelemente)
Anschliessbare Melderserien ...4 FD20 Sinteso™ Ringleitungen mit je max. 126 Geraten oder

...4 interaktive Ringleitungen mit je max. 128 Meldern oder
...4 AnalogPLUS Ringleitungen mit je max. 128 Meldern 1) oder
...48 kollektive Meldelinien mit je max. 25 Meldern 2)

Systembedienung Gehausefront mit eingebauter Bedienung
...15 externe Bedienterminals anschliessbar Gber C-Bus

Stockwerkanzeigen (Option) ...32 Einheiten anschliessbar tber LON-Bus-Modul
Anzeigeeinheiten (Option)
- intern 1 Parallelanzeige anschliessbar Gber Datenbus
— extern ....8 Parallelanzeigen anschliessbar tber Datenbus
Loéschsteuerung (Option) ..2 Léschab- ..2 Léschab- .2 Léschab- ..2 Ldschab- ..2 Ldschab-

schnitte B schnitte schnitte schnitte schnitte

Steuerein-/Ausgange
- Zentralkarte ...16 programmierbare Steuerein-/Ausgange max. 40 mA/24 V
2 Uberwachte Steuerlinien fir Alarmgerate max. 0,5 A/24 V
2 Kontakte fiir Fernibermittlungsgerat max. 1 A/30 V

Relais fur . . . . 3
Brandfallsteuerungen optional ..14 10 optional ..14 optional ..12 optional ..12 optional ..7

RS232-Schnittstelle
— Zentralkarte Schnittstellen fur Drucker, Wartungs-PC

RS232-Karte (Option) 2 serielle Schnittstellen RS232 (galvanisch getrennt)
1 Schnittstelle mit erweiterter Funktion z.B. fiir Telefon-Modem

Schnittstelle zur Kommunika-
tion mit Personensuchanla- unterstiitzt das Standard-Ubertragungsprotokoll ESPA4.4.4
gen (Option)

Datenbus zu Parallelanzeige

oder Synoptiken/Relais
- vgn Zent.ralkarte oder Be- zu externen Einheiten (nicht Gberwacht)
dienterminal
- von LON/Synoptik- zu externen Einheiten (Uberwacht)
Konverter
VdS-Schnittstelle (Option) 1 - 1 1 1 1

C-Bus-Gateway zu

1 - 1 1 1 1
DMS/LMS (Option)
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Technische Daten

Cl1145-1 Cl1145-2 Cl1145-3 Cl1145-4 Cl1145-DE  CI1145-5

Cl1145-6 CI1145-NL
Cl1145-SKx Cl1145-UK
Notstromversorgung
- mit 15 Ah-Batterien .30 h .24 h .30 h .30 h .30 h .30 h
— mit 27 Ah-Batterien ..72h 3) - .72h 3) ..72h 3) .72h 3) .72h 3)
Stromversorgung
- Netzspannung 115/230 VAC +14 % /-20 % (+10 % /-15 %)
- Kleinspannungsseite 29,6 VDC +/-2 %
— Verfligbarer Strom 3,5A 3,5A 3,5A 3,5A 3,5A 6 A
Farbe
- Gehause lichtgrau, RAL 7035
— Bedienung silber, RAL 9006, Pantone 431C
Gewicht 13... 29 kg abhéangig von Typ und Konfiguration (ohne Batterien)
Schutzart EN 60529/IEC 529 IP40
— Betriebstemperaturbereich 0°C...+50 °C
— Lagertemperaturbereich —20°C...+ 60 °C
Feuchte
- beiT=25%3°C 295 % rel.
- beiT=4042°C 93% rel.
Zulassungen
- Vds G294042
- LPCB 126h/01
- weitere auf Anfrage

1) bis zu 8 AnalogPLUS Ringleitungen sind méglich, jedoch nur max. 512 Melder erlaubt
2) bis zu max. 48 kollektive Meldelinien sind méglich, jedoch nur max. 512 Melder erlaubt
3) 72 h mit max. 200 interaktiven, AnalogPLUS oder Sinteso™ Meldern méglich
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