SIEMENS V Ak

PC icin optik arabirim OCI400
(ACS410 yazilimi)

Uygulama

Briilor kontrollerinden RS-232 arabirimli cihazlara veri aktarimi igin optik
arabirim.

0OCI400 ve ilgili bu veri foyii, liriinlerinde OCI400’e yer veren OEM firmalarina
yoneliktir.
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OCIl400, brilor kontrollerinden veya brilor yonetim sistemlerinden PC’ler veya baca
gazi analiz cihaz gibi cihazlara bilgi ve veri aktarmak icin kullanilan baglanti
elemanidir. OCI400, brulér kontrolleri veya brildr yonetim sistemleri tarafindan
gonderilen isik sinyallerini elektrik sinyallerine dénuUsturir, bu sinyaller daha sonra
cihazlarda uygun yazilim tarafindan islenebilir.

Brilor kontrollerinden veya brilor yonetim sistemlerinden veri aktarimi, kilit agma
digmesindeki mevcut kirmizi gésterge LED'i araciligiyla gerceklesir. Gorundr isik
spektrumunda iletilen veri akigi, OCI400’deki bir foto alici tarafindan alinir, guglendirilir
ve islenir. Bu amagcla OCI400 arabirimi, brilér kontrollerinin veya briilér yonetim
sistemlerinin kilit agma digmesine takilir.

OCI400’Un gerilim beslemesi, 9 kutuplu Sub-D soketi lizerinden saglanir.
OCIl400, asagidaki brilor kontrolleriyle birlikte kullanilir:
LMO

Adaptoér halkali LMG
LME1, LME2, LMES3, LME4, LME6
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Uyarilar

Kisi, mal ve ¢gevreye gelebilecek zararlari 6nlemek i¢cin agsagidaki uyarilar dikkate

A alinmalidir!

Yapilmamasi gerekenler: Cihazin agilmasi, cihaza miidahale edilmesi veya
cihazda degisiklik yapilmasi

e Tum iglemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu is igin kalifiye, uzman kisiler
tarafindan yapiimalidir

e Yalnizca OCI400 kullanimi onaylanmig olan brilér kontrolleri i¢in kullaniimalidir

e llgili kazan kontroltiniin ilgili belgelerine uyun

e Ddstikten veya darbe aldiktan sonra cihazlar tekrar ¢alistirmayin, disaridan
g6rinmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonlari dogru ¢alismayabilir

Montaj bilgileri

Gegcerli ulusal emniyet talimatlarini dikkate alin.

Standartlar ve sertifikalar

Not!
Sadece brilor kontrolleri ile birlikte!

EAC uygunlugu (Avrasya uygunlugu)

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Tasfiye uyarilari

Cihaz elektrikli ve elektronik komponentlerden olugsmaktadir ve ev ¢épline
atilmamalidir. Yerel ve guincel yasalar mutlaka dikkate alinmalidir.

Model

OCI400, alicih optik kafa, yikselteg, sinyal isleme ve figli baglanti kablosundan olusur.
Baglanti kablosu ve kafa, birbirine sabit olarak baglhdir. Kafa, brilér kontrolliindeki
kilitteme reset dugmesine tam oturacak sekilde tasarlanmistir. Bu sayede OCI400,
brilér kontroll bir kaputun altina monte edildiginde ve sadece kilitleme reset digmesi
acikta kaldiginda da kullanilabilir. LMG igin OCI400 ile birlikte OCI400’e oturan bir
adaptor halkasi verilir. Bu adaptor ile OC1400, LMG'nin kilitteme reset digmesine
takilabilir.
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Uriin numarasi tablosu

Uriin numarasi  Tip
BPZ:0Cl1400 OCl400

Brilor kontrolleri ve PC arasindaki optik arabirim. ACS410 yazilimi kullanilarak brilér
kontroliinden gdnderilen verilerin gérintilenmesini ve kaydedilmesini saglar.

Aksesuarlar (ayrica siparis edilmelidir)

Teknik veriler

ACS410

Brilor kontrolleri igin parametrelendirme ve gorsellestirme PC

yazilimi.

J7352 kurulum ve kullanim talimatina bakin.

Genel cihaz verileri

Ortam kosullari

A

Baglanti semasi

Kablo uzunlugu Yakl. 1,5 m

Soket SUB-D 9 disi

Koruma derecesi IP40

Adaptér ve ambalaj dahil agirlik Yakl. 80 g

Depolama DIN EN 60 721-3-1

Hava kosullari Sinif 1K3

Mekanik kosullar Sinif 1M2

Sicaklik araligi -20...+40 °C

Nem <%95 bagil nem

Nakliye DIN EN 60 721-3-2

Hava kosullari Sinif 2K2

Mekanik kosullar Sinif 2M2

Sicaklik araligi -40...470 °C

Nem <%95 bagil nem

isletim DIN EN 60 721-3-3

Hava kosullari Sinif 3K5

Mekanik kosullar Sinif 2M2

Sicaklik araligi -20...+60 °C

Nem <%95 bagil nem
Uyari!

Yogusma, buzlanma ve su girisine izin veriimemektedir!

Brilér kontrolleri
N OCIl400

LMG igin
adaptdr halkasi

PC yazilimi o

b -8 —HE——
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Boyutlu gizimler

Ebatlar mm olarak

Soketli ve adaptér halkali OCI400
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Toplam kablo uzunlugu = 1500 * 20
Cok esnek kablo
Renk: Siyah
9 kutuplu SUB-D soket
Renk: Siyah
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