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Especificacoes de arquitetura e
engenharia
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O

elo FTO02023-U3

Fornece 24 switches de LED
24 diodos emissores de luz

multicoloridos (LEDs) para indicacao
clara de status do sistema

Os LEDs podem ser programados para
uma das oito (8) cores

LED sinalizador programavel

Até quatro (4) médulos de switch podem
ser instalados na janela de um Gabinete
Cerberus PRO

Confirmacdo sonora fornecida com o
pressionar de um botao

Espaco protegido para etiquetas

Classificacao UL 864 10° Edicao,
Classificagao ULC

Em conformidade com ROHS

COMPLIANT

Visao geral do produto

O Modelo FT02023-U3 é um Médulo de controle de switch programavel com 24
switches com LEDs. Os Médulos de switch FTO2023-U3 podem ser usados para
indicacdo de status, bem como para funcdes de controle, desvios, testes de
caminhada, funcionalidade de voz, controle de fumaca e muito mais. O médulo de
Controle de switch pode ser instalado em um Painel de controle de alarme de
incéndio Cerberus PRO (Modelo FC922/FC924), em um Sistema de comunicacao
por voz inteligente Cerberus PRO (Modelo FV922/FV924) e em uma Estacdo de
microfone remoto de voz Cerberus PRO (Modelo VR2005-U3) para ativacdo de
funcdes de incéndiolvoz.

O Modulo de controle de switch FTO2023-U3 possui 24 botdes de LED frontais,
iluminados e programaveis, montados principalmente na porta interna de um
Painel de controle de alarme de incéndio. Até quatro (4) médulos podem ser
suportados em um Unico gabinete de painel de incéndio.

O Modelo FTO2023-U3 pode ser configurado para até 24 elementos contendo um
(1) LED multicolorido, um (1) e um (1) botdo de LED. Normalmente, o
indicador de LED é usado para controle de zona e indicacao de status.

Todos os LEDs e botdes podem ser configurados individualmente para
funcionalidades especificas. Qualquer evento pode ser designado a um LED, que

Piscando", "Lento/Rdpido" ou "Aceso" em

pode ser programado como "Apagado”,
qualquer uma das oito (8) cores.

O médulo de switch FTO2023-U3 pode ser conectado ao barramento de dados
periférico para ter uma conexao direta ao painel Cerberus PRO ou pode ser
conectado ao barramento CAN no painel de controle de voz e na estacdo de
microfone remota. A conexao ao peribarramento ativara todas as funcionalidades
de incéndio. A conexdo ao barramento CAN permitira todas as funcionalidades de
incéndio e voz.

O Modelo FT02023-U3 tem Classificacdo UL864 102 Edicdo e ULC. E protegido por
"EMC" (Compatibilidade eletromagnética) e compativel com ROHS.

Figura 1: Modelo FTO2023-U3
Vistas frontal e traseira
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Aplicacées

O médulo de switch FTO2023-U3 versatil permite controle e monitoramento precisos de elementos criticos dentro de um sistema
de incéndio, conforme ilustrado nestas trés (3) aplicacdes:

1. Componente do switch de zona de incéndio:

a. O LED de status multicolorido transmite informacdes de status, como Zona em modo de alarme, teste ou
desativado. Varias cores e varios modos de ativacdo fornecem insights detalhados, diferenciando entre alarmes
manuais/automaticos ou modos de teste.

b. OLED sozinho geralmente informa problemas na zona.
O botao do switch pode ser usado para ignorar e ativar a zona ou para iniciar e encerrar um teste de caminhada ou
um teste de instalacao.
2. Componente do switch de controle de liberacdo de agente:
a. O status do LED multicolorido pode mostrar o estagio do processo de liberacdo:
i. Piscando lento entre o alarme inicial e o estadgio de pré-descarga
ii. Piscando rdpido durante o estagio de pré-descarga
iii. Aceso durante o estagio de liberacao

b. O botdo do switch fornece a funcao de anulacgdo.

3. Componente do switch de controle de fumaca:

a. Um componente do switch pode ser atribuido diretamente ao controle do dispositivo de fumaca ou ao controle da
zona de fumaca.

b. Os modelos de configuracao padrao simplificam a configuracao e permitem configuracdes rapidas e faceis do
sistema em "uma etapa". Por exemplo, com uma atribuicdo a um controle de dispositivo de fumaca e o modelo
“Ativar”, um componente do switch podera ser semelhante a Figura 3.

C. As Figuras 4-7 ilustram uma abordagem mista, usando o PMI FCM2043 em conjunto com o FT02023-U3 para
oferecer funcionalidades mais abrangentes.
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Figura 5: ilustraco de zona de incéndio
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Indicadores de status (na parte de tras do dispositivo)

COR CONDIGAO DESCRICAO
"Apagado” Status da comunicag&o: operagéo normal.
HEHRELD Constantemente || Status da comunicagao: Erro.
"aceso" A comunicagéo foi interrompida.
COT:;Z’;:QL?,M O microprocessador nao esta funcionando.
Piscando O microprocessador esta funcionando.

Faixa de temperatura e umidade

O Médulo de switch de LED tem classificacao UL 864 102 Edicdo para locais internos secos com uma faixa de temperatura
de 120+/-3 °F (49+/-2 °C) a 32+/-3 °F (0+/-2 °C) e uma umidade relativa de 93+/-2% a uma temperatura de 90+/-3 °F

(32+/-2 °Q).
Dados técnicos Detalhes para pedidos
Classificagdes elétricas J
; OORLO |NERODA|  pronuro
Tenséo 24\VCC
Standby: 17 mA (nenhum LED aceso) J L ) .
Corrente de entrada Afivo: 17 mA + 2,6 mA por LED FT02023-U3 | S54400-A71-A1 Médulo de switch de LED
e (méx. 143 mA) ,
Kit de pegas sobressalentes
Tenséo 24VCC
Corrente de saida Kit de cabo de fita FTO-CABLES para o médulo
1A ircuito. max. ’ ATA de switch FT02023. Inclui cabos de fita curtos e
Consumo em eireutto, max FUBHEREILES| st ] longos para conecta-lo ao PMI ou a outros
modulos via barramento CAN ou |12C.
Propriedades fisicas

(L %A -x- P) (10,1 cm % 203 om -x- 25 o) Documentacao relacionada

Peso 151b. (6803 g)

5 e
Produto N° das teéi[::glaf;cagoes
Unidades de interface operacional 9801
Gabinete de porta interna 9807
Porta interna [para Canada] 9807C

AVISO-  As informagdes contidas neste especificagdes técnicas servem apenas
como um resumo, e estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
Os produtos aqui descritos possuem folhas de instrugdes especificas
que abrangem varias informagdes técnicas, de limitagéo e de responsabilidade.

Copias destas fichas de instrugdes de tipo de instalagdo e também do
documento Aviso geral do produto e limitagdes, que também contém dados
importantes, estdo inclusas com o dispositivo e disponiveis mediante contato
com o fabricante.

Os dados contidos no tipo de documentagdo acima referido devem ser
consultados com um profissional de seguranca contra incéndios antes de
especificar ou utilizar o produto.

Quaisquer outras perguntas ou assisténcia sobre Cerberus® PRO
problemas especificos que possam surgir, em relagéo ao

Siemens Industry, Inc.

bom funcionamento do equipamento, por favor entre Infraestrutura inteligente - Produtos de construcao
em contato com o fabricante. 2 Gatehall Drive * Parsippany, NJ 07054
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