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Per un riscaldamento
ottimale !

Come sfruttare appieno tutte
le potenzialita del regolatore

Per accendere il riscaldamento

1. Accendere l'interruttore di rete.

2. Impostare I'ora esatta del giorno e data della settimana. ON
3. Selezionare il modo automatico tramite il tasto Auto@)

Per impostare I'ora

Selezionare | Visualiz- | Effettuare la regolazione
lariga zare tramite i tasti @
% ," =g ora del giorno
% E' -+ giorno della
= el scttimana
P 3] | PP giorno e mese
P | O |y e

Per utilizzare il modo automatico

Nel modo automatico la temperatura del locale € regolata
in base ai periodi di riscaldamento selezionati.

1. Premere il tasto Auto@.

auto(@)

Nota: selezionare i periodi di riscaldamento a seconda delle
proprie esigenze quotidiane; in questo modo sara
possibile ottenere un notevole risparmio energetico.

Per attivare il riscaldamento continuo

I modo riscaldamento continuo mantiene la temperatura
del locale al livello impostato mediante la manopola @
di regolazione.

1. Premere il tasto "Funzionamento continuo"

2. Regolare la temperatura del locale mediante la
manopola di regolazione.

Per predisporre il modo attesa (qualora I'utente sia
assente per un piu lungo periodo di tempo)

I modo attesa mantiene la temperatura del locale al livello

di protezione antigelo. | |
1. Premere il tasto "Modo attesa" Q . Q

Volete riscaldare solo con ernergia rinnovabile ?

Premendo questo tasto riscaldate solo con energia
rinnovabile. Altre sorgenti di calore (olio / gas / pompa
calore) saranno bloccate. Naturalmente occorre accettare
un minore conforto.

1. Premere il tasto Eco C

O

Significato dei simboli
Sopra il display alcuni simboli indicano lo stato di
funzionamento attuale. La comparsa di una barra sotto uno ?
di questi simboli segnalera che il corrispondente stato di
funzionamento & “attivo”.
@c Riscaldamento alla temperatura nominale
(manopola di regolazione).
@ Riscaldamento alla temperatura ridotta (riga [Z1])-
| simboli seguenti vengono visualizzati sul display per tutta
la durata in cui le funzioni che rappresentano sono “attive”.
:¢I¢'; Riscaldamento alla temperatura di protezione antigelo
(riga[28]).
ECO Riscaldamento temporaneamente spento.
i Attivare il tasto Info
Nota: per ulteriori informazioni sui simboli e gli stati di funzionamento
si rinvia alla documentazione dettagliata dell'impianto di
riscaldamento.

Se i locali sono troppo caldi o troppo freddi

1. Verificare l'attuale stato di funzionamento sul display.
2. a) Incaso di temperatura nominale{@c' .

Aumentare o ridurre la temperatura
del locale utilizzando la manopola di regolazione.

b) In caso di temperatura ridotta@ .

Selezionare| Visualiz- | Correggere la temperatura
la linea zare mediante i tasti

2 | 2 B °C
Nota: dopo ogni nuova regolazione attendere almeno due ore
affinché la nuova temperatura si diffonda nel locale.

Se l'acqua sanitaria é troppo calda o troppa fredda

Selezionare | Visualiz- | Impostare la temperatura
la riga zare desiderata ] g

2 | g8 BB °C

Per variare la produzione di acqua calda sanitaria

La produzione di acqua calda sanitaria puo essere abilitata
o disabilitata premendo un tasto. :I )

1. Premere il tasto o
"Acqua calda sanitaria" 17 .



RVAG5.642

RVA65.643 : : FRTRrTa 11 = Temperatura superiore dellaccumulatore tampone
RVP540 Revanisopeliodidilsealdamelto 12 = Temperatura media dellaccumulatore tampone
RVP550 1. Per attivare il programma di accensione temporizzata 13 = Temperatura inferiore dellaccumulatore tampone
B2392it preselezionare sempre il blocco settimanale o il T 14 = Temperatura della caldaia riscaldamento a legna
74 31902210 a singolo giorno. Impostare poi I'orario di accensione 15 = Temperatura ritorno caldaia a legna

Serie A + B dei periodi di riscaldamento per i giorni prescelti. 16 = Temperatura fumi (prodotti di combustione)

17 = Temperatura mandata pompa riscaldamento
18 = Temperatura ritorno pompa riscaldamento
19 = Temperatura acqua / salamoia pompa riscaldamento.

prog 1-7 = settimana 20 = Temperatura piscina
\V A :I E> 1=Lu/7=Do P - FT —
Volete cambiare i periodi di riscaldamento dellacqua

3. Con riferimento al giorno selezionato impostare le variazioni come sanitaria?
segue: | periodi riscaldamento e acqua calda sanitaria hanno le stesse

Periodo Premere Visualiz- | Impostare impostazioni:
richiesto il tasto zare !

2. Selezionare | Visualiz- | Preselezionare il blocco set-
la riga zare timanale o il singolo giorno

L

i . . 1-7 = Settimana
Blocco settimanale o singolo giorno: :“3' 1=Lu/7=Do

Punti di commutazione "Inizio" =

an
(al setpoint nominale [2&] ): D: u D:‘E :IEL’
Punti di commutazione "Fine" I T T I
(al setpoint ridotto): D EI EI

Se il riscaldamento non funziona correttamente e
si vuole impostare il modo manuale

Inizio

Fine

Inizio

Fine

ol b L e

dell'impianto di riscaldamento, seguendo le istruzioni
per la soluzione dei problemi.

Se il funzionamento & ancora anomalo,

premere il tasto “Funzionamento manuale” O\

1. Fare riferimento alla documentazione dettagliata LI

Inizio

NN NN NN
LR L

= [:
A &

Fine

/\ In questo caso il riscaldamento dovra essere

e L . regolato manualmente tramite la valvola miscelatrice!
- Nota < | periodi di riscaldamento si ripetono automaticamente su

base settimanale. A questo scopo selezionare il modo Regdazione dei periodi di ferie?
automatico.

« E possibile ripristinare il programma standard sulla riga 39
premendo contemporaneamente i tasti + e - per 3 secondi.

Si possono stabilire nell'anno 8 periodi di ferie. Trascorso
il periodo di ferie inpostato i dafi vengono cancellati.

Selezionare | Visualiz- | Modificare i valori con i tasti
lariga zare

Volete interrogare i valori correnti dellimpianto ? un RN numero del periodo

Premere il tasto "Info" tante volte, finché viene
visualizzato il valore desiderato;

1 = Temperatura esterna
2 = Temperatura ambiente Info
3 = Temperatura di mandata

o data del primo giorno di ferie

T

k= data del ultimo giorno di ferie

4 = Tempertura caldaia riscaldamento olio/gas Per misurare i gas di combustione

5 = Teperatura superiore dellaccumulatore acqua sanitaria Sulla linea funzionamento 60, selezionare impostazione 1. g
6 = Teperatura inferiore dellaccumulatore acqua sanitaria Questo commutera automaticamente il riscaldamento al

7 = Temperatura del collettore solare 1 valore richiesto. Quando si seleziona limpostazione 0, il

8 = Temperatura del collettore solare 2 termoregolatore riprendera il modo operativo inizialmente

9 = Energia solare resa nelle 24 ore selezionato.

10= Energia solare totale resa B2392it 7431902210a 14. Febbraio 2002



