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 DESIGO™  PX OPEN  
 PX RS-Bus  
  

Die Lösung PX RS-Bus ermöglicht die direkte Integration von INTEGRAL 
AS1000 Automationsstationen in die DESIGO PX Automationsebene. 
 

Funktion 

Die Lösung PX RS-Bus unterstützt folgende INTEGRAL AS1000 Datenpunkte: 
 
• Alle physikalischen Standard-Datenpunktregister: UI, DI, UO, DO. 
• Alle Datenpunkte für Sollwert, berechnete Punkte und Parameter:  

UZ, DZ, UP, DP, US, DS. 
• InterRS Datenpunktregister: UA, DA, UE, UE. 
• Schaltuhrregister: DU. 
• Alarmregister: DX, DY, DR. 
• Betriebsart- und Modusregister: OM und DW. 
• Betriebsstundenzählung: RTT. 
• Modulstatus: RSS. 
• Zeitsynchronisation: TS 
 
• Unterstützte Anzahl Datenpunkte:  

− INTEGRAL max. 1000 DP 
− DESIGO  max. 2000 DP  

(gewisse INTEGRAL-DP werden auf mehr als einen DESIGO-DP abgebildet). 
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Typen-Übersicht 

Typ Beschreibung 
PX RS-Bus Integrationslösung 
 
Die Lösung PX RS-Bus unterstützt  
− bis zu 1000 Datenpunkte eines INTEGRAL-Systems  
− bis zu 2000 DESIGO-Datenpunkte (Grund: gewisse INTEGRAL-DP werden auf 

mehr als einen DESIGO-DP abgebildet). 
 
Die Firmware läuft auf einer modularen Automationsstation PXC00-U mit dem 
Erweiterungsmodul PXA30-RS (Siehe Datenblätter N9221 und N9281). 
Es können auch PXC64-U oder PXC128-U, sowie PXA30-RS1 oder PXA30-RS2 
verwendet werden. 
 

Engineering und Inbetriebnahme 

Siehe Dokument CM2Y9762. 
 

Bestellung, Lizenzierung und Download 

Für Bestellung, Lizenzierung und Download wenden Sie sich an Ihre lokale 
Verkaufsgesellschaft. 
 

Die Lizenzschlüssel, die Sie erhalten, müssen für jede Automationsstation im CFC 
im Baustein Communication Block eingetragen werden. 
 

Systemgrenzen 

Hardware 

Freischaltung 

© 2008 Siemens Schweiz AG Änderungen vorbehalten

BACnet/IP 

BACnet/LonTalk 
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