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•	 Prend en charge les systèmes en réseau et/
ou autonomes

•	 Mode graphique et réinitialisation 
simultanés

•	 Niveaux de zoom illimités sur les schémas 
sur le périphérique

•	 Génération de commandes temporelles

•	 Éditeur de schémas intégré

•	 Affichage du type d’événement à l’aide de 
couleurs et d’icônes

•	 Éditeur d’icônes

•	 Commande de périphérique individuel 
(armer/désarmer)

•	 Système hypertexte d’aide contextuelle

•	 Macro-commandes définissables par 
l’utilisateur

•	 Imprimantes de journaux et de schémas 
supervisées

•	 Messages personnalisés de périphérique

•	 Protection par mot de passe multiniveau

•	 Indicateur de capacité de sauvegarde du 
système

•	 Interface Web

•	 Éléments sonores affectés à l’état du 
système

•	 Impression automatique des schémas selon 
le type d’événement

•	 Écran plat pour réduire l’espace sur le bureau

•	 Police plus grande pour des messages 
d’événement sur plusieurs lignes

•	 Filtres multiples pour une génération de 
rapports historiques concis

•	 Données historiques en format ASCII 
pouvant être utilisées dans des bases de 
données externes

•	 Fonctionne sur ordinateur industriel

•	  Homologué selon la norme UL 864, 
9e édition

SPÉCIFICATIONS POUR INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

Network Command Center (Centre de commande de réseau)
Logiciel NCCXP
Modèles NCCXP-G, NCCXP-GL et NCCXP-WAN
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Présentation du produit
Network Command Center (NCC) est un progiciel de 
commande à affichage couleur fonctionnant sur WindowsMD 

à utiliser conjointement avec le système MXL de la Division 
Protection Incendie ou le système de sécurité des personnes 
FireFinder XLS de Siemens Industrie, inc. NCC offre un 
point central de surveillance et de commande pour chaque 
système FireFinder ou MXL autonome.

Le progiciel NCC offre (3) options distinctes :

•	 Le modèle NCCXP-G constitue un centre de 
commande graphique pour les armoires de séries 
MXL et FireFinder installées en réseau.

•	 Le modèle NCCXP-GL fait office de centre de 
commande graphique pour un système MXL ou 
FireFinder XLS autonome.

•	 Le modèle NCCXP-WAN (avec la carte de 
communication HUB-4) permet de communiquer 
avec une armoire XL3 à l’aide d’un modem MMX ou 
avec une armoire MXL par l’entremise d’un modem 
CMI-300, ou avec une armoire conventionnelle 
grâce à WAIO.

En outre, le progiciel de modèle NCCXP-WAN se connecte 
aux systèmes FireFinder XLS et MXL.

Le modèle NCCXP-WAN peut également être utilisé pour 
surveiller et commander des « Entrées/Sorties », comme des 
systèmes d’alarme d’incendie de tierces parties, à l’aide des 
modules WAIO de la carte HUB-4.

NCC utilise une conception conviviale intuitive qui aide 
l’opérateur à prendre les mesures appropriées en réponse 
aux événements du système NCC (par ex. – Alarme, 
Problème ou Surveillance).

Lorsqu’un périphérique NCC est activé, les avertisseurs 
internes d’un ordinateur personnel sur le réseau NCC sont 
déclenchés, tandis que le type d’événement, l’emplacement 
graphique du dispositif et un message texte s’affichent 
instantanément. Les boutons de réponse clignotent et 
indiquent à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires 
sans tarder et selon la séquence appropriée. Un crochet 
s’affiche en regard du message d’événement pour aviser 
l’opérateur que la mesure appropriée a été prise.

La barre d’état du nœud affichée à l’écran principal permet 
de commander les nœuds individuellement. En cliquant 
sur l’icône du nœud, on peut déconnecter, reconnecter, 
réinitialiser et/ou connaître l’état actuel d’un système MXL ou 
FireFinder XLS distinct sans interrompre le réseau en entier.

NCC garde en mémoire un nombre illimité de macro-
commandes. Une macro-commande permet de rassembler 
plusieurs commandes répétitives en une seule touche ou 
commande. Les macro-commandes peuvent être activées à 
l’aide d’une commande manuelle ou à partir de l’ordinateur 
portatif de l’utilisateur qui peut comporter un maximum de 
40 commandes.

Configuration NFPA 72 Local – Campus

La console NCC est en mode surveillance seulement. Les 
nœuds distants sont configurés en tant qu’armoires NFPA 72 
Local – Campus autonomes. La commande locale s’effectue 
par l’entremise du module MKB (répétiteur d’alarme/
clavier) du système MXL ou du module PMI du système 
FireFinder XLS. NCC affiche tous les renseignements du 
système mais ne peut pas commander un nœud distant.

Configuration NFPA 72 Local – High-Rise 
(gratte-ciel)

NCC constitue le principal point de commande pour 
un ensemble de nœuds MXL ou FireFinder XLS. Cette 
application peut cumuler plusieurs commandes d’accusé de 
réception, d’interrogation et de contrôle du système. 

Les nœuds distants sont configurés en tant qu’unités 
NFPA 72 Local – High-Rise et peuvent comporter leur propre 
répétiteur d’alarme/clavier. La commande locale est possible 
à partir d’un emplacement distant, à l’aide d’un répétiteur 
d’alarme/clavier contenu dans une zone verrouillée.

Interface Web

NCC offre également une interface Web par l’entremise d’une 
connexion Ethernet. Cette interface Web permet seulement 
de surveiller le réseau de sécurité des personnes sur un 
réseau Internet/intranet grâce à un navigateur Web standard.

Caractéristiques
Les communications entre l’application NCC et le réseau 
de sécurité des personnes sont exécutées par l’entremise 
d’une carte d’interface intégrée au PC (modèle NCCF-2F). Le 
programme emploie le système d’exploitation Windows XP 
ProfessionalMD. Les interactions avec l’application NCC sont 
effectuées à l’aide d’une souris, d’un clavier et/ou d’un écran 
tactile facultatif. 

L’application NCC annonce et affiche clairement et 
instantanément tout événement de système. Ce système 
intuitif indique à l’opérateur les mesures appropriées à 
prendre en situation d’urgence. Le centre de commande 
exécute ses fonctions conformément au système NFPA, à 
la configuration Campus/High-rise définie ou au système 
exclusif.

L’écran principal indique clairement le type d’événement, 
l’emplacement graphique de l’événement, le message texte 
qui lui est attribué et l’état de la réponse de l’opérateur. La 
commande de nœud individuel peut être exécutée à l’aide 
de la barre d’état du nœud de l’écran principal. On peut ainsi 
déconnecter, reconnecter et réinitialiser un nœud individuel 
sans interrompre tout le réseau de sécurité des personnes.

NCC est compatible avec une gamme étendue de sources 
d’images à afficher, notamment : .pcx, bitmap, les fichiers 
AutoCAD, etc. De plus, un nombre illimité de niveaux de 
zoom peuvent être appliqués à n’importe quelle adresse 
de périphérique spécifique. L’application NCC offre des 
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fonctions d’édition graphique en ligne et en temps réel. Un 
éditeur d’icônes est également accessible pour créer des 
icônes personnalisées.

L’option d’affichage donne des renseignements en 
temps réel sur le système de sécurité des personnes. Ces 
renseignements comprennent notamment les paramètres 
suivants : Alarme, Problème, Surveillance, Tensions 
analogiques, Valeurs de seuil, Valeurs de sensibilité, etc.

NCC peut stocker son historique sur le disque dur de 
l’ordinateur personnel. La quantité de données stockées est 
limitée seulement par l’espace disponible sur le disque dur.

Un programme de gestion des macro-commandes permet 

d’activer une séquence de commandes répétitives à l’aide 
d’une seule touche de l’ordinateur portatif de l’utilisateur ou 
d’une commande manuelle.

Un mot de passe multiniveau empêche les utilisateurs non 
autorisés de commander le réseau de sécurité des personnes 
en tout temps. L’affectation de mot de passe peut s’effectuer 
par l’entremise du journal individuel ou au niveau du mot de 
passe.

L’application NCC peut intégrer directement des systèmes 
d’alarme d’incendie et/ou des « Entrées/Sorties » de 
tierce partie à l’aide de contacts secs supervisés dans une 
configuration en étoile.

Caractéristiques (suite)

Renseignements pour les commandes

Gamme de produits graphiques NCC

Numéro de modèle Numéro de pièce Description

NCCXPGL-19L 500-650181  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à un seul nœud

NCCXPGL-19TL 500-650182  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à un seul nœud

NCCXP1G-19L 500-650183  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 16 nœuds

NCCXP1G-19TL 500-650184  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 16 nœuds

NCCXP2G-19L 500-650185  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 32 nœuds

NCCXP2G-19TL 500-650186  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 32 nœuds

NCCXP3G-19L 500-650187  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 48 nœuds

NCCXP3G-19TL 500-650188  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 48 nœuds

NCCXP4G-19L 500-650189  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 64 nœuds

NCCXP4G-19TL 500-650190  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 64 nœuds

Remarque : �Le programme NCCXP n’est pas vendu séparément. 

Gamme de produits graphiques NCCXP pour réseau étendu

Numéro de modèle Numéro de pièce Description

NCCXPWAN1G-19L 500-650193  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à un seul nœud

NCCXPWAN1G-19TL 500-650194  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à un seul nœud

NCCXPWAN2G-19L 500-650195  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 16 nœuds

NCCXPWAN2G-19TL 500-650196  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 16 nœuds

NCCXPWAN3G-19L 500-650197  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 32 nœuds

NCCXPWAN3G-19TL 500-650198  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 32 nœuds

NCCXPWAN4G-19L 500-650199  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 48 nœuds

NCCXPWAN4G-19TL 500-650200  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 48 nœuds

NCCXPWAN5G-19L 500-650201  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po, logiciel à 64 nœuds

NCCXPWAN5G-19TL 500-650202  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po, logiciel à 64 nœuds

NCCXPWAN6G-19L 500-650203  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran ACL de 19 po et programme de conversion du 
texte NCCXP OS/2

NCCXPWAN6G-19TL 500-650204  PC homologué UL 864, 9e édition avec XP : écran tactile ACL de 19 po et programme de conversion 
du texte NCCXP OS/2



Avis : �La présente feuille de catalogue ne doit pas être utilisée à des fins d’installation ou de conception de système. Pour les 
renseignements les plus récents, consultez la notice d’installation de chaque produit.
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Renseignements pour les commandes (suite)

Ensembles de mise à jour NCC

Numéro de 
modèle

Numéro de 
pièce

Description

NCC-G16 500-696098 Améliore un système graphique NCC 
existant afin qu’il puisse prendre en 
charge 16 nœuds supplémentaires

Remarque : NCC est considéré comme un nœud.

Équipement NCC à installer sur un bâti

Numéro de 
modèle

Numéro de 
pièce

Description

RM-ENCL 500-699416 Coffrets pour systèmes sur bâti

RM-KYBD 500-699417 Clavier sur bâti

RM-DISPLAY 500-699418 Écran sur bâti (19 po uniquement)

Équipement de remplacement NCC

Numéro de 
modèle

Numéro de 
pièce

Description

NCCXPGUK-19 500-650191  PC homologué UL 864, 9e édition 
avec XP, écran ACL de 19 po et 
programme de conversion du texte 
NCCXP OS/2

NCCXPGUK-19TL 500-650192  PC homologué UL 864, 9e édition 
avec XP, écran tactile ACL de 19 po 
et programme de conversion du 
texte NCCXP OS/2

SCDXP-B 500-650234  PC homologué UL 864, 9e édition, 
avec une version préinstallée de 
NCC – une (1) carte NCC-2F pour 
XNET. (Écran ACL plat non inclus)

SCDXP-BT 500-650235  PC homologué UL 864, 9e édition 
avec XP, pour écran tactile, utilisez 
la version NCCXP; inclut une (1) 
carte NCC-2F

SCDXPWAN-B 500-650236  PC homologué UL 864, 9e édition, 
avec une version préinstallée de 
NCC – deux (2) cartes NCC-2F pour 
XNET. (Écran ACL plat non inclus)

SCDXPWAN-BT 500-650237  PC homologué UL 864, 9e édition 
avec XP, pour écran tactile, utilisez 
la version NCCXPWAN; inclut une (1) 
carte NCC-2F

SCD-19L-2 500-650238 Écran plat ACL de 19 po

SCD-19LT-2 500-650239 Écran plat ACL de 19 po/ 	
écran tactile

Remarque : �Tous les ensembles ci-dessus comprennent une carte 
modèle NCC-2F installée dans le  PC homologué UL 864, 
9e édition avec XP
Le programme NCC n’est pas vendu séparément.

Accessoires NCC

Numéro de 
modèle

Numéro de 
pièce

Description

PAL-1 500-692407  Imprimante parallèle homologuée 
UL 864 9e édition (texte monochrome 
uniquement)

NCC-2F 500-849430  Homologué UL 864 9e édition (carte 
d’interface PC)

Remarque : �Le modèle NCC-2F est préinstallé dans l’ordinateur 
homologué UL 864 9e édition pour tous les ensembles 
NCCXP.

Documentation connexe

Produit Numéro de fiche technique

Bureau 5070

NCC-2F 5081

HUB, WAIO 5075

 Homologué UL 864 9e édition
Exigences pour l’ordinateur industriel

Modèle Série NCCXP

UC Pentium 4 2,8 GHz

Système 
d’exploitation

Windows XP ® Professionnel

Mémoire vive 1 Go

Disque dur 80 Go

Lecteur de disquettes 1.44 Mo

Écran ACL SVGA 19”

Écran tactile 19”

Ports série 2

Ports parallèles 2

Imprimante
PAL-1	
(  Imprimante parallèle homologuée 
UL 864 9e édition)

Lecteur de CD-ROM R/W, DVD-ROM

Ports USB 4 ports

Ethernet (10/100BT et Gigabit LAN)

Remarque : �Pour obtenir quatre (4) heures d’alimentation de secours, 
il est recommandé d’utiliser le ICS LifeLine modèle 
9300057 UPS


