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Desigo® CC 
Montagem de Solução Somente de  
Monitoramento XNET 

Modelo MOSA 
Especificações de arquitetura e 

engenharia 

 Interface XNET econômica e somente de 
monitoramento projetada para conectar 
uma estação de gerenciamento Designo 
CC a uma rede XNET FIRE 

 Permite que o Desigo CC se conecte a 
uma rede de incêndio XNET a partir de 
qualquer computador listado não UL 
864/ ULC-S527-11 como um anunciador 
auxiliar 

 Transporta o protocolo XNET através de 
uma conexão Ethernet entre a 
Montagem de Solução Somente de 
Monitoramento XNET (MOSA) e a 
estação de gerenciamento Designo CC 

 Converte a conexão XNET baseada em 
série para uma conexão Ethernet entre 
a Montagem de Solução Somente de 
Monitoramento XNET (MOSA) e a 
estação de gerenciamento Designo CC 

 Até quatro (4) modelos MOSA podem se 
conectar a cada servidor Desigo CC ou 
Processador Front-End (FEP)  

 A Montagem de Solução Somente de 
Monitoramento XNET é reconhecida 
pela UL e ULC como um anunciador 
auxiliar quando usado com um PC 
listado não UL 864/ ULC-S527-11 

 

 

  Visão geral do produto 

A Montagem de Solução Somente de Monitoramento XNET é uma interface XNET 
econômica e apenas de monitoramento projetada para conectar uma estação de 
gerenciamento Designo CC (DCC) a uma rede XNET FIRE usando um computador 
listado não UL 864/não-ULC-S527-11 como um anunciador auxiliar.   

A MOSA transporta o protocolo XNET através de uma ligação Ethernet entre uma 
MOSA e uma estação de gestão DCC. 

A MOSA é reconhecida pela UL /ULC como um anunciador auxiliar quando usado 
com um computador não listado UL 864/não-ULC-S527-11.  A MOSA pode se 
conectar a redes XNET FIRE, compostas pelo seguinte: Desigo Fire Safety Modular, 
FireFinder XLS, MXL, Network Command Center (NCC) ou redes XNET híbridas que 
seguem as regras XNET para redes híbridas. 

Além disso, a combinação do Modelo MOSA e um PC listado não UL 864/ ULC-
S527-11 pode substituir uma placa de interface Modelo NCC-2F LifeLink ou SNC, 
bem como um PC listado UL 864/ ULC-S527-11 para conectar a estação de 
gerenciamento Designo CC a uma rede XNET para conexões apenas de 
monitoramento.  

Consulte:  Detalhes para a seção Pedidos na página 4 para a lista de componentes do 
kit para o modelo MOSA.  

Especificações 

O modelo MOSA conecta-se à rede XNET 
FIRE através da porta de monitoramento do 
Modelo NIC-C localizado em um painel 
Designo Fire Safety Modular ou FireFinder 
XLS. Conexões com anéis de rede NRC 
também são suportadas onde o MOSA se 
conecta ao anel de rede NRC através da 
ponte NRC/NIC-C. Um modelo MOSA 
montado deve ser instalado a 20 pés (6,1 
metros) — fios em conduíte — do painel 
FireFinder XLS/V, fornecendo a interface 
NIC-C e a fonte de alimentação de 24 volts 
CC ao MOSA. 

A distância real é limitada a 10 pés (3 
metros) devido ao comprimento do cabo 
de interface NIC-C a XND-M. Além disso, o 
modelo MOSA montado deve ser instalado 
a 20 pés (6,1 metros) — fios em conduíte 
— do comutador Ethernet, conectando um 
MOSA à intranet. 

 

 

Configuração de montagem 
de um XNET MOSA 
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 Especificações (continuação) 

O Modelo MOSA requer um endereço de IP fixo.  Um total de quatro (4) MOSAs XNET podem se conectar a cada 
servidor Desigo CC ou Processador Front-End (FEP).  Um gabinete MOSA (modelo ENCL-01) contém uma fechadura 
de chave que é colocada no centro, no lado direito, e a dobradiça da porta está localizada no lado esquerdo do 
compartimento.  Existem três (3) extratores NPT de 1/2” (2,54 cm) - 3/4” (1,91 cm), dois (2) do lado direito e um (1) 
extrator NPT do lado esquerdo. 

 

 

Diagramas de Conexão 

Os diagramas de conexão conceituais a seguir ilustram diferentes opções para conectar uma estação de 
gerenciamento Desigo CC com uma rede XNET FIRE, através de um Modelo MOSA.  

Existem três (3) conexões Ethernet possíveis: 

1. Uma conexão Ethernet direta entre o Model MOSA e o Servidor CC Desigo. 
2. Uma conexão Ethernet usando um switch Ethernet para conectar o MOSA com o Servidor CC Desigo. 
3. Uma conexão Ethernet usando um switch Ethernet para conectar o MOSA com o Servidor CC Designo e um 

cliente exclusivo de monitoramento Desigo CC adicional na rede intranet. 

Configurações de rede adicionais são possíveis. 

 

Conexão Direta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexão Intranet 
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Conexão intranet + Cliente(s) adicional(is)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desenho Dimensional 

O diagrama a seguir ilustra as dimensões de um gabinete de montagem de solução somente de 
monitoramento, modelo ENCL-01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dados técnicos
 

Classificações elétricas 

 

 

           Propriedades físicas 

 

 

 

 

 

CORRENTE 24V DO PLANO TRASEIRO 0 

TERMINAL ROSCADO, CORRENTE DE 24V 26mA 

CORRENTE DO PLANO TRASEIRO DE 6.2V: 0 

CORRENTE STANDBY DE 24V: 26mA 

DIMENSÕES 

( W –x– H –x– D ) 

  8.5’’ –x– 13.3’’ –x– 2.75’’         
 (21.6 cm –x– 33.8 cm –x– 7 cm) 

PESO 8 Libras. (3,629 g) 

 

 

(Todas as dimensões em polegadas) 
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Documentação relacionada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELO  

OU TIPO 
NÚMERO DA  

PEÇA 
PRODUTO 

MOSA S54465-C62-A1 
 

Cada ordem do Modelo MOSA consiste dos seguintes componentes: 

▪ Um (1) gabinete modelo ENCL-01 
com porta de chave 

▪ Um (1) Modelo S2E:  Módulo serial 
para Ethernet 

▪ Um (1) Modelo XND-M:   
Módulo XND-M (interface XNET) 
para MOSA 

▪ Um (1) Modelo PS-5A:  
Módulo auxiliar de fonte de 
alimentação 5V 

▪ Um (1) Modelo BRKT-M:   
Suporte para montagem de um 
módulo XND-M em um gabinete 
modelo ENCL-01 

▪ Um (1) Modelo CBL-M: Cabos MOSA 

- Dois (2) cabos de alimentação 
S2E (1 vermelho, 1 preto) 

- Um (1) cabo de alimentação 
XND-M 

- Um (1) cabo de interface NIC-
C para XND-M, 10 pés (3 m)                                   

 
                           Peças sobressalentes 

ENCL-01 S54465-C63-A1 
Gabinete Exterior com porta de chave  

(com suporte para montagem de um módulo XND-M em um gabinete modelo ENCL-01) 

XND-M S54431-B5-A1 Módulo XND-M (interface XNET) para MOSA 

S2E S54465-C65-A1 Módulo serial para Ethernet 

PS-5A 500-492369 Módulo auxiliar de fonte de alimentação 5V 

CBL-M S54465-C64-A1 

Cabos MOSA incluídos em cada remessa: 
▪ Dois (2) cabos de alimentação S2E (1 vermelho, 1 preto)  
▪ Um (1) cabo de alimentação XND-M 
▪ Um (1) cabo de interface NIC-C para XND-M, 10 pés (3 m) 

MODELO OU TIPO 
ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 
PRODUTO 

(VÁRIOS) 
5000 

Visão geral do sistema MXL®, INCÊNDIO 

PS-5A Fonte de energia 5V 

(VÁRIOS) 5035 Visão geral do sistema MXLV, VOZ 

(VÁRIOS) 5082 Estação de gerenciamento Desigo CC 

(VÁRIOS) 6300 Visão geral do sistema FireFinder®, INCÊNDIO 

(VÁRIOS) 6340 Visão geral do sistema de voz FireFinder® XLS 

(VÁRIOS) 7300 
Visão geral do sistema modular de segurança contra incêndio Desigo (INCÊNDIO e 

VOZ) 

NIC-C 

6338 
Placa de interface de rede 

(para uso com FireFinder XLS) 

7338 
Placa de interface de rede 

(para uso com o sistema Desigo Modular) 

Detalhes para pedidos 



 

 

  AVISO  As informações contidas neste documento da folha de dados servem apenas como 
um resumo e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os produtos descritos 
aqui têm folha(s) de instruções específicas que abrangem várias informações 
técnicas, de limitação e de responsabilidade. 

 Cópias do tipo de instalação, folhas de instruções — bem como o documento  
Aviso geral do produto e limitações, que também contém dados importantes, são 
fornecidas com o produto.  Todos estão disponíveis no Fabricante. 

 Os dados contidos no tipo de documentação acima referido devem ser consultados 
com um profissional de segurança contra incêndios antes de especificar ou utilizar o 
produto. 

Quaisquer outras perguntas ou assistência 
relativas a problemas específicos que possam 
surgir quanto ao bom funcionamento do 
equipamento, entre em contato com o fabricante. 
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