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Automationsstationen

Dokumentation

Kompakte Baureihe

PXC12.D Automationsstation mit 12 Ein/Ausgéngen, Kommunikation BACnet/LonTalk, mit PPS2-Anschluss CM1N9215
PXC22.D dito, mit 22 Ein/Ausgéngen CM1N9215
PXC22.1.D dito, mit 22 Ein/Ausgéangen und Inselbus CM1N9215
PXC36.1.D dito, mit 36 Ein/Ausgéangen und Inselbus CM1N9215
PXC12-E.D Automationsstation mit 12 Ein- und Ausgangen, Kommunikation BACnet/IP, mit PPS2-Anschluss CM1N9215
PXC22-E.D dito, mit 22 Ein/Ausgéngen CM1N9215
PXC22.1-E.D dito, mit 22 Ein/Ausgéangen und Inselbus CM1N9215
PXC36.1-E.D dito, mit 36 Ein/Ausgéangen und Inselbus CM1N9215
Modulare Baureihe
PXC50.D Automationsstation fiir bis zu 80 Datenpunkte, Inselbus, Kommunikation BACnet/LonTalk CM1N9222
PXC100.D Automationsstation fiir bis zu 200 Datenpunkte, Inselbus, Kommunikation BACnet/LonTalk CM1N9222
PXC200.D Automationsstation fiir bis zu 350 Datenpunkte, Inselbus, Kommunikation BACnet/LonTalk CM1N9222
PXC00.D Systemcontroller, Kommunikation BACnet/LonTalk CM1N9222
PXC50-E.D Automationsstation fir bis zu 80 Datenpunkte, Inselbus, Kommunikation BACnet/IP CM1N9222
PXC100-E.D Automationsstation fiir bis zu 200 Datenpunkte, Inselbus, Kommunikation BACnet/IP CM1N9222
PXC200-E.D Automationsstation fiir bis zu 350 Datenpunkte, Inselbus, Kommunikation BACnet/IP CM1N9222
PXCO00-E.D Systemcontroller, Kommunikation BACnet/LonTalk CM1N9222
PXA40-W1 Optionsmodul fur Web-Funktion (generisch) CM1N9222
PXX-L11/-L12 Erweiterungsmodul fur Integration von bis zu 60 /120 LonWorks-Geraten oder RXC CM1N9282
PXX-PBUS Erweiterungsmodul fur Integration von PTM-I/O-Modulen CM1N9283
TX-I/O-Module
TXM1.8D, TXM1.16D Digital-Eingangsmodul, 8 oder 16 I/O-Punkte CM2N8172
TXM1.8U, TXM1.8U-ML Universalmodul ohne / mit lokaler Bedieung und LCD CM2N8173
TXM1.8X, TXM1.8X-ML Super-Universalmodul ohne / mit lokaler Bedieung und LCD CM2N8174
TXM1.6R, TXM1.6R-M Relaismodul ohne / mit lokaler Bedieung CM2N8175
TXM1.8P Widerstands-Messmodul fur Pt 100 4-Leiter CM2N8176
TXM1.6RL Relaismodul bistabil CM2N8177
TXM1.8T Triac-Modul CM2N8179
TXS1.12F10 Speisungsmodul 1.2 A, Absicherung 10A CM2N8183
TXS1.EF10 Busansschlussmodul, Absicherung 10A CM2N8183
TXB1.P-BUS P-Bus Interface-Modul mit Speisung 1.2A, Absicherung 10A CM2N8180
TXAL.IBE Inselbus-Erweiterungsmodul fiir abgesetzte TX-10 und TX Open Inseln CM2N8184
Weiteres Zubehér: siehe TX-I/O Sortimentsibersicht CM2N8170
TX Open -Geréte
TXI2-S.OPEN TX Open-Modul bis 40 Datenpunkte, RS232/485 Schnittstelle CM1N8187
TXI2.0PEN TX Open-Modul bis 160 Datenpunkte, RS232/485 Schnittstelle CM1N8187
Zubehor
RXZ01.1, RXZ02.1 LoNWORKs-Busabschluss 52,3 , 105 Q CA2N3861

PXA-C2

Firmware Download Adapter (Adapter RJ45 < 9-Pol-D)

System-Controller;-Reuter

Dokumentation

PXC001.D / PXC001-E.D System-Controller zur Integration von Drittsystemen, bis 250 Datenpunkte (aber KNX: 2000 DP) CM1N9223
PXCO001.D / PXC001-E.D System-Controller zur Integration von Drittsystemen, bis 800 Datenpunkte (aber KNX: 2000 DP)
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+ PXA40-RS1

PXC001.D / PXC001-E.D System-Controller zur Integration von Drittsystemen, bis 2000 Datenpunkte (aber SCL: 1000 DP)

+ PXA40-RS2

PXC....D modular + PXX-L11 Fir Integration von 60 RXC-Geraten
PXC....D modular + PXX-L12 Fur Integration von 120 RXC-Geraten

PXC....D modular + PXX-PBUS fir Integration von bestehenden P-Bus-Modulen in Desigo

CM1N9222 + CM1N9282
CM1N9222 + CM1N9282
CM1N9222 + CM1N9283

BACnet-Router

PXG3.L BACnet-Router fur Ethernet/IP / LonTalk / MS/TP CM1N9270
PXG3.M BACnet-Router fur Ethernet/IP / MS/TP CM1N9270
Desigo Control Point
BACnet Touch Panels mit eigener Datenhaltung und integrierter Web-Server Funktionalitat:
PXM30.E, 70", A6V10933111
PXM40.E, PXM50.E  10.1",15.6" A6V10933114
PXG3.W100-1 BACnet/IP Web-Server mit Standardfunktionalitét ABV10808336
PXG3.W200-2 BACnet/IP Web-Server mit erweiterter Funktionalitat
Client-Touch Panels mit Datenhaltung im Web-Server PXG3.Wx00-1:
PXM30-1, 7.0", A6V10933111
PXM40-1,PXM50-1 10.1" 156" A6V10933114
Bediengeréte
PXM10 Lokales Bediengerat mit einfacher Bedienung uber Dreh- / Driickknopf CM1N9230
PXM20 Bediengerat mit Display und 13 Bedientasten, Kommunikation BACnet/LonTalk CA1N9231
PXM20-E Bediengerat mit Display und 13 Bedientasten, Kommunikation BACnet/IP CM1N9234
PXA-C1 Kabel (3 m) zu Bediengeraten PXM10, PXM20 -
PXA-C4 Kabel fur Firmware-Download in PCM20 -
PXA-H1 Montagerahmen fur Bediengerate PXM... CM1N9269
Raumgerate mit PPS2-Schnittstelle (fiir PXC12/22/36....D)
QAX30.1, QAX31.1 Raumgeréat mit Temperaturfiihler / und Sollwertverstellung CA2N1741
QAX32.1 Raumgeréat mit Temperaturfuhler, Sollwertverstellung und Wipptaste fiir Betriebsartsteuerung CA2N1641
QAX33.1 Raumgeréat mit Temperaturfuhler, Sollwertverstellung und Wipptaste fir Betriebsart- CA2N1642
und Ventilatorsteuerung
QAX34.3 Raumgeréat mit Temperaturfiihler, Wipptasten fur Sollwertverstellung, Betriebsart- CA2N1640
und Ventilatorsteuerung und LCD-Anzeige fiir Raumtemperatur und Betriebsart
QAX39.1 Sollwertversteller universal CA2N1646
QAX84.1 Unterputz-Raumgerat mit Temperaturfiihler, Wipptasten fur Sollwertverstellung, Betriebsart- CA2N1649
und Ventilatorsteuerung und LCD-Anzeige fiir Raumtemperatur und Betriebsart
QAX90.1, QAX91.1 Drahtloses Raumgeréat mit Temperaturfihler / und Sollwertverstellung CA2N1643
RXZ90.1 Empfanger fur drahtlose Raumgeréate CA2N1644

Desigo PX, weitere Dokumentation

Desigo PX Systemibersicht Version 6.1
Desigo PX Projektierungs- und Installationshandbuch Version 6.1

CM110756_12
CM110760_08
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