SI EM ENS Protection Incendie

Ensembles d’Accumulateurs de Systéme 3"

Modeéles BK-33/BT-33 6.0 AH
Modéles BK-33/BT-34 10.0 AH

DEVIS DE L'INGENIEUR ET DE L'ARCHITECTE

» Acumulateurs Acide-Plomb Scellé,
Rechargeable et Anti-Coulage

« Haute Densité d’Energie

» Sans Vapeurs Corrosives

» S’Installe a I'Intérieur des Boitiers du
Systeme 3

» Longue Durée de Vie

» Homologué UL, Approuvé FM, NYMEA et
CSFM

NUMERO DE CATALOGUE 3351




Description

Les ensembles d’accumulateurs d’alimentation de Sie-
mens Technologies du Batiment, Division Protection In-
cendie sont congus pour fournir une alimentation de se-
cours de 24 volts pour I'opération d’un systéme de Com-
mande Universelle Systeme 3 lors d’une panne I'alimen-
tation normale du secteur.

Protection Incendie offre deux ensembles de modules d’ac-
cumulateur. La premiéere option contient deux (2) accu-
mulateurs acide-plomb scellés et rechargeables (12 volts
chacun) de modele BT-34, d’une capacité de 5.0 ampeé-
res-heures et le chassis et support d’accumulateurs de
modéle BK-33.

La deuxieme option contient quatre (4) accumulateurs
acide-plomb scellés et rechargeables (6 volts chacun) de
modéele BT-34 d’'une capacité de 10.0 ampéres-heures et
le chassis et support d’accumulateurs de modéle BK-33.

Les deux accumulateurs sont particulierement adaptés
pour des courants élevés de décharge. lls conviennent
aussi pour permettre une alimentation de longue durée
lorsqu'’utilisés avec les modules chargeurs appropriés. Des
borniers de raccordement sont aussi fournis pour le bran-
chement des deux ensembles d’accumulateurs sur le char-
geur d’accumulateurs de modéle BC-35.

La combinaison des modules BT-33/BK-33 et du BT-34/
BK-33 occupe 3 espaces de modules standards et doit
occuper trois des quatres espaces au centre sur la plus
basse rangée de I'armoire du systéme. La combinaison
des modules d’accumulateur BT-33/BK-33 et du BT-34/
BK-33 sont homologués ULC.

Information pour Commander

Devis de I’Architecte et de I'lngénieur

L’alimentation de secours du systéme devra étre assurée a
'aide d’'un module d’accumulateur de marque Protection
Incendie. Ce module consistera en un ensemble d’accu-
mulateurs acide-plomb scellé de 24 volts ou de type a gel
ou mélange électrolytique d’'une capacité de

(insérer 5 ou 10) ampéres-heures a un taux de décharge
de 20 heures.

Le module devra étre pourvu des éléments de support et
de bornes a vis et doit pouvoir étre installé a I'intérieur de
la méme armoire standard qui abrite le panneau de con-
tréle et les modules du systéme.

Le module d’accumulateurs doit étre un ensemble d’accu-
mulateurs de modéle BT-33 avec support BK-33 de Pro-
tection Incendie d’une capacité de 6 ampéres-heure ou de
modéle BT-34 de Protection Incendie et avec support BK-
33 d’'une capacité de 10 ampéres-heure.

Caractéristiques Electriques

BT-33 BT-34
Tension Normale 24V 24V
*Capacité Nominale 6.0 AH 10.0 AH

*Taux de 20/Heure

Modéle Description Poids d’Expéd.
BT-33 Ensemble d’Accumulateurs 24 volts, 6.0 ampéres-heures 10 livres (4.5 kg)
BT-34 Ensemble d’Accumulateurs 24 volts, 10.0 ampeéres-heures 15 livres (6.8 kg)
BK-33 Support d’Accumulateurs pour les ensembles ci-dessus 2 livres (.9 kg)

AVIS: L'utilisation de détecteurs et de bases de marque autre que Protection Incendie avec un panneau de commande Protection Incendie sera considéré comme un
mauvais usage de I'équipement de Protection Incendie et, a ce titre, annulera toutes garanties, explicites ou implicites, en cas de perte, de domages et/ou de problémes

d’entretien ou de dépannage.
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