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EFFEKTREGULATOR TYP EFS

C€E B

TEKNISKA DATA

Ingangar:

Matningsspanning 230/400Vac +10% 50-60Hz
Spéanningssignal 0-10/ 2-10vdc
Impedans (spanningssignal) 10kW

Strémsignal 0-20/ 4-20mA
Spanningsfall (stromsignal) 2V (20mA)

Utgangar:

Typ EFS-9252 3x25A RMS

- max sékring 25A

Typ EFS-9253 3x25A RMS

- max sakring 25A

Typ EFS-9402 3x40A RMS

- max sékring 40A

Typ EFS-9632 3x63A RMS

- max sékring 63A

Ovriga data:

Utgangsspanning Pulserande AC (PWM)
Effektswitch Tyristor 1200V

Skydd mot transienter Inbyggd varistor

Filter Inbyggt filter 150kHz-30MHz
Temperatursékring 90°C

Temperatur begransningsgivare 80-85°C
- begransar pulsbredden pa utgdngsspanningen

Periodtid 1-40 sek.

Matningsutgang +14V / 25mA

- fér matning av extern regulator

Relautgang Potentialfri slutande kontakt

- for stegkoppling

Regulator P-regulator med installbart
P-band,1-6°C

Givaringang NTC-givare

Potentiometeringang

Belastningsform Stjarna / delta, resistiv

Min. effektbelastning 400W

Egenfdérbrukning 5VA

Cus (PHI) 0,98

Varmeavgivning

- EFR-9xx2 ca2W/A

- EFR-9xx3 ca3w/A

Isolationsspanning 2500V RMS

Omgivningstemperatur -10 till +40°C

Kapsling IP20

®
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- 3-fas effektreglering

- Upp till 44kW (88kW) belastning

- Matningsspanning 230 eller 400Vac

- Noligenomgangsreglering

- Inbyggd signalomvandlare

- Instéllbar periodtid

- Inbyggt rela fér effektférdubbling

- Inbyggd P-regulator

- Glidande effektreduktion vid 6vertemperatur
- Kylprofilen kan byggas in i ventilationskanal
- Lang livstid

ANVANDNING

EFS anvands dar en noggrann och elektriskt storningsfri
reglering av elvdrme onskas, t.ex. varmebatterier i ventila-
tions- och industrianlaggningar, golvvarme och radiatorer.
EFS finns i 2 varianter: EFS-9xx2 (2st tyristorer) for symmet-
risk belastning och EFS-9xx3 (3st tyristorer) for osymmetrisk
belastning.

Puls- pausperioden &r stéllbar mellan 1-40 sekunder vilket
aven gor EFS lamplig for styrningar av t.ex. infravarmare.

EFS har en inbyggd P-regulator med stéllbart P-band, 1-6°C.
EFS har &ven inbyggd signalomvandlare och kan styras av
extern regulator med spannings- eller stromutgang.

EFS har ett inbyggt reld som mgjliggor effektférdubbling vid
anvandning av 2 lika stora varmeelement.

FUNKTION

EFS &r en tidsproportionell effektregulator med 2 eller 3 krafti-
ga tyristorutgdngar med nollgenomgangsutgang for 3-fas
spanning.

EFS omsatter en signal till ett paus / pulsférhallande mellan in-
och urkopplad effekt. Nar styrsignalen t.ex. & 5V kommer
effekten vara inkopplad i 50% av den instéllbara periodtiden.
Aven andra typer av signaler kan anvéandas. Effekten kopplas
endast in och ur i sinuskurvans nollpunkt fér att undvika elekt-
riska storningar pa t.ex. radio och TV.

| EFS anviands ny teknologi som sakrar en lag termisk belast-
ning vilket ger en lang livstid (5 x livstiden for ett traditionellt
solid state reld).

Sikerhet:
EFS ar galvaniskt avskiljd mellan effektdel och styrsignal.

Begransningstermostat:

EFS har en inbyggd begransningstermostat som glidande
reducerar utgangseffekten vid 6vertemperatur i effektregula-
torn, d.v.s. att vid mindre dvertemperatur fungerar regulatorn
om &n med nedsatt effekt. Aktivt temperaturomrade ar 80-
85°C.

Temperaturvakt:
Vid 90°C bryts utgangseffekten for att automatiskt &terin-
kopplas vid normal temperatur i effektregulatorn.
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EFFEKTREGULATOR TYP EFS
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Reglering:

regulator.

tionell reglering.

tion.

MONTERING

en ventilationskanal.

SKOTSEL
EFS &r underhallsfri.

BESTALLNINGSEXEMPEL

Onskad temperatur stalls i pa fronten pa EFS eller pa extern

Varmeregulator EFRP-31 for DIN-skena och EFRP-91 for
vaggmontage reglerar den dnskade temperaturen via propor-

Klimatregulator ERZ anvands da hogre krav stalls pa reglering-
en. ERZ reglerar via proportionell reglering med adaptiv funk-

EFS kan monteras pa vagg i skap eller med kylflansarna inne i

Produkt Artikelkod
Effektregulator
- 25A, 230V/10kW 400V/17kW EFS-9252
- 40A, 230V/16kW 400V/28kW EFS-9402
- 63A, 230V/25kW 400V/44kW EFS-9632
- 25A, 230V/10kW 400V/17kW EFS-9253
Matt BxHXxD mm
EFS-9252/3 125x130x125
EFS-9402 125x130x173
EFS-9632 125x210x173
Inkoppling av styrsignaler
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Inkoppling EFS-9xx3, stjarna




