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AMA 8 Styr- och övervakningssystem 

UBA  Givare med sammansatt funktion 

 

1644

  

   

 Desigo™  RX  

 Mottagare med 
gränssnitt PPS2 RXZ90.1

 för användning tillsammans med trådlösa rumsenheter QAX90.1 / QAX91.1, med: 
–  enheter i sortimentet Desigo RXC, RXB, RXL och RXA (PPS2)  
–  Desigo PX automationsstationer 
–  enheter med PPS2- eller PPS-gränssnitt 

  

 
• Trådlös mätning av rumstemperaturen och justering av börvärden 

• Endast för användning tillsammans med de trådlösa rumsenheterna 
QAX90.1/QAX91.1 (datablad CA2N1643) 

• Beräknar genomsnittstemperatur från flera rumsenheter 

• Gränssnitt PPS2 till regulator, kan bytas mot PPS 

• Anslutningskontakt för service- och idrifttagningsverktyg, diagnoskontakt eller 
serviceterminal 

Användningsområde 

RXZ90.1 används för trådlös mottagning av rumstemperatur (från QAX90.1) och 
rumstemperaturbörvärde (från QAX91.1) samt för överföring av denna information till 
en rumsregulator. Trådlös räckvidd inomhus: ca 30m 
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Typöversikt 

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning 

RXZ90.1 BPZ:RXZ90.1 Mottagare med gränssnitt PPS2 

Beställning 

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer 

20 st Mottagare med gränssnitt PPS2, RXZ90.1, BPZ:RXZ90.1 

Kompatibilitet 

Mottagare RXZ90.1 tillsammans med trådlösa rumsenheter lämpar sig för användning 
med alla regulatorer som har ett PPS2-gränssnitt för rumsenhet (t.ex. Desigo RX, 
Desigo PX). 
Gränssnittet kan bytas ut mot PPS med hjälp av adresspluggar. 

Systemutbyggnad 

Maximalt kan 5 rumsenheter allokeras till en mottagare (se Idrifttagning och 
upprättande av kommunikation). Om flera rumsenheter används, beräknar mottagaren 
medelvärdet för mottagna temperaturvärden. Genomsnittstemperaturen skickas sedan 
till rumsregulatorn. 

För rumsenheter med börvärdesjusterare (QAX91.1) gäller att endast en sådan kan 
tilldelas till varje mottagare. Andra rumsenheter med börvärdesjusterare behandlas som 
QAX90.1-enheter (endast rumstemperatur).  

 

QAX91.1

QAX90.1

QAX90.1

RXZ90.1

QAX90.1

QAX90.1

00481

868 MHz

 
 

..............
...........Exempel: 
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Mekaniskt utförande 

Mottagaren är konstruerad för montering på väggar eller innertak eller för installation i 
en infälld monteringsdosa. Kablarna kan anslutas bakifrån, uppifrån eller underifrån när 
den perforerade kabelgenomföringen brutits upp. 

Enheten består av kapsling och monteringsplatta. Dessa kan snäppas ihop och isär. 

Kapslingen innehåller ett kretskort och en servicekontakt (RJ45). 

Kapsling och monteringsplatta är av plast. 

 
 
 
 
 
 

Monterings-
platta 

 
 
 

Kapsling 

00477

 

  
 
 

RJ45-kontakt på enhetens botten för:
• RXT10 service- och 

idrifttagningsverktyg 
• RXT20.1 serviceterminal 
• Diagnoskontakt med knapp för 

LON-registrering 
 

80084
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Adresspluggar inuti kapslingen. 
De tillåter inställning av protokollet 
(PPS eller PPS2) samt adressen, i 
de fall då flera rumsenheter är 
kopplade till en regulator. 
 
* Fabriksinställning: PPS2 med adress 1. 

 

Avfallshantering 

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk utrustning enligt EU-riktlinje 
2012/19/EU (WEEE) och får inte avfallshanteras som osorterade hushållssopor.  

• Relevanta nationella lagstadgade föreskrifter skall beaktas. Detta görs med hjälp av 
ordnade kanaler för avfallshantering. 

• Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. 

 

Projektering 

• Mottagaren får sin strömförsörjning via PPS2-gränssnittet 
• Mottagarens räckvidd: cirka 30 m, upp till 100 m vid öppen planlösning. Räckvidden 

kan variera stort. Rumstopologier och byggnadsmaterial (metall, betong etc.) kan 
signifikant reducera eller förlänga räckvidden. 

• För att god trådlös kommunikation med rumsenheterna skall säkras får inga 
metallföremål blockera det trådlösa fältet.  
 Undvik att montera enheten på eller bakom ett metallhölje! 

• Enheten måste monteras minst 1 meter från sändaren. 

Adresspluggar 

................. 
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En felsignal ("givarkortslutning" sänds efter 3 års oavbruten drift 
(batteriövervakningsfunktion). Samtliga rumsenheters batterier måste då bytas.  
OBS! Detta måste finnas angivet i anläggningsdokumentation! 

 

Montering 

• Mottagaren är avsedd för montering på väggar eller innertak och för installation i en 
infälld monteringsdosa. 

• Montering på upphöjd plats eller montering på samma våning som rumsenheter kan 
öka den trådlösa räckvidden. 

• Beroende på vilket material som använts i taket kan mottagaren ev. döljas i 
hålrummet ovanför innertaket (notera att metall måste undvikas). 

• Tillåtna omgivningsförhållanden måste beaktas. 
• Monteringsanvisningar och borrmall finns tryckta på emballaget. 
• En uppsättning fästattiraljer bifogas rumsenheten. 

 
 
• Montera inte på metallytor. 
• Installera inte bakom lucka eller metallgaller eftersom en sådan montering försämrar 

den trådlösa kommunikationen. 
• Enheten måste monteras minst 1 meter från sändaren. 

Reaktion vid start (PPS2) 

Efter ett avbrott i gränssnitt PPS2 återupprättas kommunikationen först när ansluten 
regulator avfrågar PPS2-adresserna. Tiden för denna cykel är: 
RXA: 10 sek, RXB, RXL och RXC: 3 min, PX: 30 sek. 

Idrifttagning och upprättande av kommunikation 

Gör inga justeringar utan att först noggrant läsa dessa idrifttagningsanvisningar. 
 
• Rumsenheten/-erna måste monteras minst 1 meter från mottagaren. 
• När det finns mer än en mottagare i samma byggnad måste kommunikation 

upprättas med varje mottagare för sig, efter en tidsfördröjning. Orsaken till detta är 
att det under idrifttagningsproceduren kan hända att idrifttagningssignaler tas emot 
från närbelägna rum eller t.o.m. närbelägna byggnader.  

 
Kommunikation mellan trådlös rumsenhet och mottagare upprättas antingen före eller 
efter installationen. Kontroll av den trådlösa kommunikationen (se nedan) är 
meningsfull först när all utrustning har monterats. 
 

FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH I EXAKT DENNA ORDNING: 

1. Snäppmontera mottagare RXZ90.1 på monteringsplattan (matning TILL: 
mottagaren försätts i installationsberedskap). 

2. Installera batterier i samtliga allokerade trådlösa rumsenheter (max. 5) eller ta bort 
isolertejpen från redan installerade batterier (matning TILL: rumsenheten sänder 
sin unika ID till mottagaren). 

3. Man kan sedan upprätta kommunikation med nästa mottagare så snart det 4 
minuter långa installationsläget (“installationsberedskap") har avslutats i samtliga 
rumsenheter. 

 

STOP

 
Varning 

 

STOP

 
 

Varning 

 

Upprättande av 
kommunikation för 
första gången 
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Genom en snabb intryckning (<1 s) av knappen intill batterifacket på rumsenheten kan 
man kontrollera den trådlösa länken till mottagaren. Efter mottagande av denna signal 
stänger mottagaren PPS2-gränssnittet under 1,5 s. Då släcks en kort stund visningen 
på ansluten serviceterminal RXT20.1 (eller den gröna lysdioden på diagnoskontakten, 
se Diagnostik nedan). Om det inte finns någon trådlös länk till mottagaren, slocknar inte 
visningen på serviceterminalen (eller den gröna lysdioden). 

Genom att trycka på knappen på rumsenheten förmår man regulatorn att sända sin 
Neuron-ID på samma sätt som för registrering på LONWORKS®-bussen. Vid kontroll av 
trådlös kommunikation är det dock inte Neuron-ID man är intresserad av, utan bara av 
att se om regulatorn reagerar på den trådlösa signalen. 

Ytterligare funktioner för att upprätta kommunikation 

Lång nedtryckning (>5s) av knappen på den rumsenhet som skall tas bort.  
Mottagaren raderar enbart denna rumsenhet från sin lista över ansluten utrustning 
(enhetslistan).  

Varning: Vänta 4 minuter innan ni ändrar eventuella ytterligare länkar. 
 
Lång nedtryckning (>5s) av knappen på den rumsenhet som skall bytas ut.  
Mottagaren tar bort denna enhet från sin enhetslista och går sedan till installationsläge. 

Sätt i batterier i tillämplig(a) ersättningsenhet(er), som då går över till installationsläge.  

Mottagaren känner igen nya anslutna rumsenheter och lägger till dem i sin enhetslista. 

Varning: Vänta 4 minuter innan ni ändrar eventuella ytterligare länkar. 
 

Lång nedtryckning (>5s) av knappen på någon befintlig rumsenhet.  
Mottagaren tar bort denna enhet från sin enhetslista och går sedan till installationsläge. 

Sätt i batterier i alla ytterligare enheter som skall installeras (eller ta bort isolertejpen): 
enheterna går nu över i installationsläge.  

Mottagaren känner igen nya anslutna rumsenheter och lägger till dem i sin enhetslista. 

Den rumsenhet vars knapp man först tryckte på tas bort från enhetslistan och måste 
därför anslutas igen. För att koppla från den och försätta den i installationsläge tar man 
ur dess batterier under minst 30 sek. 

Varning: Vänta 4 minuter innan ni ändrar eventuella ytterligare länkar. 
 

För detta ändamål behöver man en speciell diagnoskontakt (se Diagnostik nedan). 
Plugga i den och tryck på diagnoskontaktens knapp >5s. Därmed raderas hela 
enhetslistan ur mottagaren, som sedan försätts i "normal läge” med tom lista. 

För att ta mottagaren i drift igen kopplar man tillfälligt bort spänningen. 
Följ sedan proceduren som beskrivs under Upprättande av kommunikation för första 
gången.  
 

Kontroll av den 
trådlösa 
kommunikationen 

Anmärkning för RXC 

Avbryta länken till en 
rumsenhet 

Byte av rumsenheter 
(ersättningsenheter) 

Ansluta ytterligare 
rumsenheter till en 
befintlig mottagare 

Ta bort alla länkar till en 
mottagare 
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Ytterligare information 

• Rumsenheten startar i installationsläge varje gång som batterier sätts i (efter minst 
30 sek. utan spänning). 

• När det inte finns några rumsenheter i mottagarens enhetslista, startar mottagaren i 
installationsläge när strömförsörjningen ansluts. Den söker efter installationssignaler 
i 3 ½ minut och identifierar alla rumsenheter i installationsläge inom sin räckvidd. 

• De första 5 rumsenheter som identifieras läggs in i mottagarens enhetslista. 
• För varje mottagare måste upprättandet av kommunikation föregås av en fördröjning, 

eftersom mottagaren också kan tänkas plocka upp signaler från andra rumsenheter i 
närheten. 
 Vänta minst 4 minuter mellan varje ny installationssekvens. 

• En mottagare med minst en rumsenhet i sin enhetslista går inte till installationsläge 
efter ett strömavbrott, utan fortsätter normal drift med aktuella rumsenheter. 

 
• Anslut mottagaren till matningsspänningen (matning TILL) när enhetslistan är 

tom (snäppmontera mottagare RXZ90.1 på monteringsplattan). 
• Anslut rumsregulatorn till matningsspänningen när mottagaren är ansluten till 

regulatorn och dess enhetslista är tom. 
• Med färre än 5 rumsenheter registrerade, anslut diagnoskontakten till mottagaren 

och tryck hastigt (< 1s) på knappen.  
• Anslut RXT20.1 serviceterminal till mottagaren med tom enhetslista och tryck på 

serviceknappen på RXT20.1 (>4s).  
• Lång nedtryckning (>5s) av knappen på någon befintlig rumsenhet. Mottagaren 

tar bort denna enhet från sin enhetslista och går sedan till installationsläge. 
 

Diagnostik och diagnoskontakten 

Processen med att upprätta kommunikation (mottagarstatus) kan övervakas genom att 
man ansluter diagnoskontakten till mottagaren.  

Kontakten kan monteras ihop i egen regi eller beställas från ert nationella 
Siemenskontor. Den är ett hjälpmedel för servicepersonal och kan inte köpas på 
normalt sätt. 

• Anslutning 3 och 4 kortsluts av en tryckknapp 
• Anslutning 5 (+) och 6 (–) används för att påverka en röd lysdiod 
• Anslutning 7 och 8 används för att påverka de gröna lysdioderna 

(En av de två gröna dioderna tänds, beroende på bussmatningens polaritet) 
 

 
Servicekontakt 

 
 
 

Seriemotstånd 
R = 11.2k 

 

 

4 3 2 178 6 5

00495

 
 
Lysdioder (2mA)   Knapp 
2x grön    1x röd 

 
RJ45-uttag av telefontyp 
 

Kabel (8-ledare) 
 

Grön lysdiod (<2mA) 
 

Grön lysdiod (Valfri,  
 tänds vid felaktig polaritet) 
 

Röd lysdiod 

 
Tryckknapp 
 

 

 
 

Installationsläge 

Olika sätt att försätta 
mottagaren i  
installationsläge 
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Status Signaler Röd lysdiod 

Installationsläge Fast sken 

Normalläge 
Mottagarens enhetslista är tom 

Blinkar snabbt 
(ca 5 gånger per sek.) 

Normalläge 
Mottagarens enhetslista är inte tom 

1 rumsenhet:        1 blinkning / 5 s paus 
2 rumsenheter:     2 blinkningar / 5 s paus 
3 rumsenheter:     3 blinkningar / 5 s paus 
4 rumsenheter:     4 blinkningar / 5 s paus 
5 rumsenheter:     5 blinkningar / 5 s paus 

Normalläge 
Mottagarens enhetslista är inte tom och 
PPS2-kommunikationen fungerar ej 

Blinkar långsamt (ca 1 gång/sek) 
(t.ex. vid initialisering av regulatorn efter 
strömtillslag) 

 

Status Signaler Gröna lysdioder 
PPS2 matningsspänning TILL Fast sken 

PPS2 kortsluten Släckt 

 

Tryckknapp Resultat 

Snabb intryckning <1s Sätter mottagaren i installationsläge om det 
finns färre än 5 rumsenheter i enhetslistan. 

Lång intryckning >5s Raderar hela enhetslistan ur mottagaren och 
försätter den i "normal läge” med tom lista. 
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Tekniska data 

Matnig Matningsspänning SELV / PELV DC 12...15 V 
 Enheten får sin strömförsörjning från 

ansluten regulator via gränssnitt PPS2 
 

 Effektförbrukning (från regulator) Max. 0,12 VA 

Gränssnitt Givare – Regulator PPS2 (punkt-till-punkt, version 2)
 Överföringshastighet 4,8 kBit/s 

Protokollet kan bytas ut mot PPS.
 Trådlös rumsenhet – Mottagare 1-vägs 
 Frekvensband 868 MHz Faktisk frekvens 868,95 MHz 
 Överföringshastighet 19,2 kBit/s 
 Modulering BFSK
 Kanalkodning NRZ / BCH
 Sändareffekt (ERP) 1 mW (0 dBm) 
 Räckvidd inomhus Cirka 30 m (beroende på byggnadens 

genomtränglighet) 
 Upprättande av anslutning (konfig.) Tryckknappsmetoden 
 Test av anslutning (registrering på 

LONWORKS®)
Serviceknapp (hastig intryckning av 
knappen på QAX9x.1) 

Ledningsanslutningar Anslutningsplintar (skruvplintar) En- eller flertrådig ledare 
0,8 x 2,5 mm2 

 Kabellängd (regulator – rumsenhet) Se installationsanvisningar: 
Desigo RXC: CA110334,  
Desigo RXB & RXL: CM110891 
Desigo RXA: CA2Z3884 
Desigo PX: CA110396 

  2-ledare eller 4-ledare, partvinnad,  
oskärmad 

 Kabel för service- och igångkörningsverktyg Egen montering, max. 3 m 

Skyddsdata Kapslingsklass IP30 enligt EN 60529 

 Isoleringsskyddsklass III

Omgivningsförhållanden Enligt IEC721 Drift Transport 
 Omgivningsförhållanden Klass 3K5 Klass 2K3 
 Temperatur 0...50 °C – 25...70 °C 
 Fuktighet < 85 % RF < 95 % RF 
 Mekanisk hållfasthet Klass 3M2 Klass 2M2 
Normer och standarder -märkning 
 Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC 
 Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC 
 Radioutrustning och teleterminal-utrustning 1999/5/EC 
 Elektromagnetisk kompatibilitet

 Störstrålning (bostadsområde) EN 61000-6-3 
 Produktsäkerhet EN 60950-1 
 Produktsäkerhet (EMF) EN 50371 
 ERM (korthållsutrustning) EN 300 220-2 

EN 301 489-3 
  C-Tick överensstämmelse (EMC) AS/NZS 61000-6-3 

Mått Se “Måttuppgifter”  

Färg Kapsling NCS S 0502-G ≈ RAL 9003 signalvit 
 Bottenplatta och monteringsplatta RAL 7035 ljusgrå 

Vikt Exkl. emballage 0,13 kg 



9/10 

Siemens Mottagare med gränssnitt PPS2, RXZ90.1 CA2N1644sv 
Building Technologies  2017-06-26 

Anslutningsplintar 

Genom att ansluta ett service- och idrifttagningsverktyg till servicekontakten på 
mottagaren får man tillgång till anslutna rumsregulatorer.  

Busskabeln (plint 3 och 4) är därför överkopplad till servicekontakten (stift 1 och 2). 
Busskabeln påverkas inte av mottagaren. 
PPS2-gränssnittet leds också till servicekontakten för att en serviceterminal skall kunna 
anslutas. 

 

8 7 6 5 4 3 2 1

C
–

C
+

C
P

–

C
P

+

80085

 

PPS2-gränssnitt, spänningsmatning 
CP+ 1 Spänningsmatning enhet, PPS2-data (positiv) 
CP– 2 Spänningsmatning enhet, PPS2-data (negativ) 

Bussanslutning (överkopplad till servicekontakt) 
C+ 3 med LONWORKS®-buss (DESIGO RXC): CLA 
C– 4 med LONWORKS®-buss (DESIGO RXC): CLB 
   5...8 Används ej 

 

Servicekontakt 

Standard RJ45 anslutningskontakt. 
 
 Kommunikation Diagnoskontakt 

1

32
06

Z
0
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2 3 45 67 8

 

1 med LONWORKS®-buss (DESIGO RXC): CLA 
2 med LONWORKS®-buss (DESIGO RXC): CLB 
3  
4  
5  
6  
7 CP+  PPS2 data 
8 CP–  PPS2 data 

 
 
Knapp för installation 
Knapp för installation 
Röd lysdiod + 
Röd lysdiod – 
Grön lysdiod + 
Grön lysdiod – 

 

Kopplingsscheman (exempel: RXC) 

Exemplet nedan visar hur mottagaren ansluts till en regulator DESIGO RXC: 
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44

A
01

PPS2
Tool

A

R1

B

4 3 2 1

4 3 2 1

C
–

C
+

C
P

–

C
P
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N1C
P

+

C
P

–

C
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C
LB

PPS2

78 6 5

C

LonWorks® Bus

partvinnad 
R1 RXZ90.1 mottagare 
N1 RXC.. rumsregulator 
A Anslutning för service- och idrifttagningsverktyg RXT10.1 
B Anslutning för serviceterminal RXT20.1 med gränssnitt PPS2 
C Anslutning för diagnoskontakt 
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Måttuppgifter (mått i mm) 
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5
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