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Bedienungsanleitung RDU…
RDU... - der Temperaturregler mit dem Sie auf einfache Art und Weise Ihrem Raum die ideale Temperatur geben können.
Dabei stehen Ihnen zwei Betriebsarten zur Verfügung. Sie können entweder auf die Werkseinstellungen vertrauen oder auch
gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen Anpassungen vornehmen.

Anzeigen Einstellen und Bedienen

Normalbetrieb
Energiesparbetrieb

Anzeige der aktuellen 
Raumtemperatur 
oder neuer Sollwert 

Wärmer / kälter
Einstellung der
Temperatursollwerte

3061Z01de

Heizventil offen
Kühlventil offen

Symbol bei Anzeige der 
aktuellen Raumtemperatur

Tasten für die Einstellung 
der Sollwerte 

Heizbetrieb, Aus, Kühlbetrieb

Betriebsarten-
Schalter
(RDU50.2) 

Ist es Ihnen zu warm / zu kalt?
Normalbetrieb
Mit den Plus/Minustasten können Sie den aktuellen Raumtemperatursollwert erhöhen oder senken in Schritten von 0.5 °C.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:
• Drücken Sie  oder  einmal

die Sollwertanzeige beginnt zu blinken.
• Drücken Sie die Tasten erneut, um den Raumtemperatursollwert zu verändern.

10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird der neue Temperatursollwert automatisch gespeichert. Die Anzeige hört auf
zu blinken.

Umschalten von Heiz- auf Kühlbetrieb
 / 

 
 

Wird automatisch umgeschaltet
Beim Typ RDU50.2 wird manuell mit dem Betriebs-
artenschalter Heizbetrieb, Aus oder auf Kühlbetrieb
umgeschaltet. Dieser Typ ist in der Stellung OFF
ausgeschaltet.

Anzeige auf Display wenn Heizausgang aktiv.
Anzeige auf Display wenn Kühlausgang aktiv.

Umschalten von Normalbetrieb auf
Energiesparbetrieb

 / Von Normalbetrieb auf Energiesparbetrieb wird
automatisch über einen externen Kontakt um-
geschaltet (Fensterkontakt/Fernbedienkontakt etc.).
(Mit der Ausnahme vom Typ RDU50.2 in der Stellung
OFF.)
Anzeige auf Display bei Normalbetrieb,
Anzeige auf Display bei Energiesparbetrieb.

Energiesparbetrieb
Wollen Sie die ab Werk eingestellten Tempe-
ratursollwerte (16 °C für Heizen, respektive 28 °C für
Kühlen) verstellen, ist das Vorgehen im folgendem
Abschnitt „Ändern der Regelparameter“ beschrieben.
Wichtig: Der Sollwert im Energiesparbetrieb kann
auch auf Aus eingestellt werden, d.h. das Gerät ist im
Energiesparbetrieb nicht aktiv, in der
Parameteranzeige erscheint Off.

     Frostgefahr!
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Inbetriebnahme (HLK-Fachpersonal)
Para-
meter Dem Regler sind folgende Werte ab Werk eingegeben: Einstellbereich

(alle Temperatur-Einstellungen in Schritten von 0,5 K) RDU20 RDU50 RDU50.2

P01 Sollwert Heizen im Energiesparbetrieb (Betriebsartenumschaltkontakt aktiviert ) 16 °C 0: Entspricht AUS (Anzeige Off) 5…18 °C

P02 Sollwert Kühlen im Energiesparbetrieb (Betriebsartenumschaltkontakt aktiviert ) 28 °C 0: Entspricht AUS (Anzeige Off) 24…35 °C

P03 Minimalbegrenzung des Sollwerts im Normalbetrieb 5 °C 5… 20 °C

P04 Maximalbegrenzung des Sollwerts im Normalbetrieb 35 °C 21…35 °C

P05 Umschaltpunkt Heizen / Kühlen für Kühlen 16 °C 10…25 °C X

P06 Umschaltpunkt Heizen / Kühlen für Heizen 28 °C 27…40 °C X

P07 Fühlerabgleich 0 K -3…+3 K

P08 P-Band Heizbetrieb 2 K 0.5…+4 K

P09 P-Band Kühlbetrieb 1 K 0.5…+4 K

Nachstellzeit X
P10

Nachstellzeit (nur mit modulierender PI Regelung / DIP-Schalter Nr. 2 auf ON)
5 Min. 1…10 Min. (1 Min. Schritte)

X X

Minimalbegrenzung des Kühlsignals im Normalbetrieb 0 % 0...100 % (10 % Schritte) X
P11

Antriebslaufzeit (nur mit modulierender PI Regelung / DIP-Schalter Nr. 2 auf ON) 150 s 50...150 s (10 s Schritte) X X

P12 Aktiver Temperaturfühler (keine Einstellung, nur Anzeige) -
1: Raumtemperaturfühler aktiv
2: Rücklufttemperaturfühler aktiv

P13 Aktueller Raumtemperaturwert (keine Einstellung, nur Anzeige) - 0…49 °C

P14
Aktuelle Umschalttemperatur Heizen / Kühlen mit Anzeige der aktuellen
Betriebsart  /  (keine Einstellung, nur Anzeige)

-
100 = offener Eingang kein Fühler angeschlossen
Heizbetrieb; 0…49 °C = aktueller Temperaturwert;
00 = Eingang überbrückt, Kühlbetrieb

P15
Testmodus zum Überprüfen der Drehrichtung des Antriebs (beachten Sie, dass dieser Parameter nur verlassen werden
kann, wenn die Einstellung zurück auf “---“ gestellt wird und die Tasten + und – gleichzeitig gedrückt werden) ---

“---“ = kein Signal bei den Ausgängen Y1 und Y2
OPE = Zwangsöffnung Ausgang Y1
CLO = Zwangsöffnung Ausgang Y2

X X

Ändern der Regelparameter
Zur Optimierung des Regelverhaltens können einige Regelparameter
eingestellt werden. Dies ist auch nachträglich möglich, ohne Öffnen des
Geräts, während des Betriebs.

Wollen Sie die Regelparameter der Sollwerte für Heizen und/oder Kühlen
im Normal- oder Energiesparbetrieb verändern? Die Schaltdifferenz im
Heiz- und Kühlbetrieb verkleinern / vergrössern?

Dann gehen Sie wie folgt vor:
(Grundeinstellungen siehe oben Inbetriebnahme)

1. Normalbetrieb
2. Drücken Sie die Tasten + und – gleichzeitig während min. 

3 und max. 5 Sekunden. Innerhalb von 2 Sekunden nach 
Loslassen nochmaliges Drücken der Taste + während
3 Sekunden. „P01“ erscheint in der Anzeige

3. Wählen Sie den gewünschten Parameter durch 
wiederholtes Drücken der Tasten + oder -:

      
P01 P02 P14 P15

+- +-+- -+

4. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und – , es erscheint 
der aktuelle Wert des angewählten Parameters und kann 
durch wiederholtes Drücken der Tasten + oder – verändert 
werden

5. Durch nochmaliges gleichzeitiges Drücken der Taste
+ und - oder 5 Sekunden nach dem letzten Tastendruck 
wird der letzte Parameter wieder angezeigt

6. Durch Wiederholen der Schritte 3 bis 5 können weitere 
Parameter angezeigt und verändert werden

7. 10 Sekunden nach der letzten Anzeige oder Einstellung 
werden alle Änderungen gespeichert

Sollte die angezeigte Temperatur nicht mit der effektiv gemessenen
Raumtemperatur übereinstimmen, kann der Temperaturfühler neu
abgeglichen werden. Dazu muss der Parameter P07 verändert werden.

Gehen Sie wie im Abschnitt „Ändern der Regelparameter“ vor und
wählen mit Schritt 1 bis 3 den Parameter P07 aus. Mit Schritt 4
kann nun die vom Fühler angegebene Temperatur mit + oder -
0.5 °C pro Tastendruck auf max +/- 3 °C der effektiven Raumtem-
peratur angeglichen werden. Schritt 7 speichert den Abgleich auto-
matisch 10 Sekunden nach der letzten Eingabe.

Legende zur Inbetriebnahmetabelle

Einstellbar: Bitte alle veränderten Einstellungen dokumentieren!

nicht einstellbar / nur Anzeige

x nicht einstellbar / ohne Anzeige


