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Instrukcja obstugi zawiera opis wszystkich wtasciwosci technicznych centrali obiektowej. Nalezy jednak pamigetac, Ze nie
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sie z naszym specjalistg instalacji HVAC.
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Elementy operatorskie
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Stacyjka operatorska na ztgczu wtykowym
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Stacyjka operatorska oddzielnie podtgczana

Wyswietlacz

Przycisk INFO

Funkcja 1: Wyswietlenie kluczowych danych instalac;ji
Funkcja 2:  Wyswietlenie informacji o poszczegdinych
punktach danych z biezgcego menu

Pokretto-przycisk OK

Obrot: Wybor opcji menu lub ustawienie wartosci
Nacisniecie: Zatwierdzenie opcji menu lub ustawienia

Przycisk ESC
Powrét do poprzedniego menu

Przycisk alarmowy 1 z dioda sygnalizacyjna

Dioda $wieci / miga: Wskazanie btedu
Nacisniecie: Potwierdzenie btedu lub reset
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Wyswietlacz

Poziom: W okienku wskazany jest aktu-
alny poziom menu (info lub ustawiania)

Na wyswietlaczu wyswietlane sg
informacje réznego typu.
Jednym z nich jest menu,
przedstawione w podanym tu

Nazwa menu: Na najwyzszej pozycji

znajduje sie nazwa aktualnego menu przyktadzie. i
Menu gtéwne Do innych rodzajéw naleza:
TaNGrupa pomieszczen 1... Potozenie kursora: Kursor znajduje sie * Obraz startowy

e Obrazy Pomocy
o Okno pojawiajace sie na
pierwszym planie (dla ustawien)

Godzina / data w wierszu z odwréconymi kolorami
Alarmy... (biatymi literami na czarnym tle)

X Rejestracja...

Wielokropek: .... Wskazuje istnienie
dalszych podmenu

Strzalki przewijania: Strzatki wskazujg
istnienie dalszych opcji menu
(rozwijanego w gore lub w dot)
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Symbole prezentowane na wyswietlaczu

Symbol | Znaczenie Symbol | Znaczenie
Grupa pomieszczeh z numerem aru Rejestracja wartosci pomiarowych z podaniem numeru
pap grupy .1 | kanatu rejestracji.

W tym przypadku: Grupa pomieszczen 1

W tym przypadku: Kanat rejestracji 1

S Auto Sterowanie automatyczne zgodnie z programem

przetgczania

Wakacje

Tryb pracy pomieszczenia “Komfort”

Dzien specjalny

Tryb pracy pomieszczenia “PreKomfort”

Tryb pracy pomieszczenia "Ekonomiczny"

Wyswietlenie Pomocy — informacje o wybranym
punkcie danych

Tryb Ochrona

Poziom Info— wys$wietlenie kluczowych danych o
instalacji

Tryb przygotowania c.w.u. "Normalne"

Poziom ustawiania — wys$wietlanie i ustawianie

Tryb przygotowania c.w.u. "Zredukowany"

Prosze czeka¢ — urzadzenie pracuje

T e @ & |F O

Tryb przygotowania c.w.u. "Ochrona"

Dol = | 3Y =0

Alarm

Podczas uruchamiania instalacji inzynier serwisowy mogt zastapi¢ nazwy podmenu “Grupa pomieszczen 1...10" oraz
"Kanat rejestracji 1...4" uzywane w tej Instrukcji obstugi na nazwy specyficzne dla instalacji!
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Nawigacja w menu

Obraz startowy:

03.01.05
Witamy
{1} « Informacje

Menu gtéwne »
S E—

v
Menu gtéwne

14:52

Wtorek

[ | Menu gtéwne
Grupa pomieszczen 1...

Godzina / data...
Alarmy...
Y Rejestracja...

6

Wprowadzenie

Zadaniem Instrukcji obstugi jest pomoc operatorowi w obstudze regulatora we
wszelkiego rodzaju sytuacjach standardowych (Czy chcesz .... etc.,
poczawszy od strony 9).

Instrukcja obstugi zawsze wskazuje Sciezke, ktdrg nalezy przej$é w menu,
zeby dotrze¢ do odpowiedniej funkcji — od obrazu startowego do ustawianej
wielko$ci.

Poczatek
W czasie, kiedy regulator nie jest obstugiwany, na wyswietlaczu zawsze
wyswietlany jest obraz startowy — chyba ze wystapit bfad .
1. Nacisnij pokretto OK:
Pojawi sie lista dostepnych menu.

Menu gtéwne

2. Obracaj pokretto OK: kursor przemieszcza sie kolejno od wiersza do
wiersza.

3. W wybranym wierszu kolory sg odwrécone (biate litery na czarnym tle).

4. Wybierz zgdang opcje.

5. Nacisnij pokretto OK., zeby zatwierdzi¢ wybor.
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Podmenu:

I Wakacje/dni specjalne
Kalendarz...

£ Ekon
=1 0chr

Tryb reg pom wak:
Tryb cwu wakacje:

v

Ustawienie wartosci liczbowej:

Warto$¢ wprowadz 1

Przyczyna:
Anuluj...

Wakacje

Podmenu

Teraz znajdujesz sie w podmenu.

Trzy kropki (....) za tekstem wskazujg istnienie dalszych podmenu.
Podazaj wskazang $ciezka, obracajac pokretto OK, az do znalezienia
zadanej opcji, po czym zatwierdz wybor, naciskajac pokretto.

Na koncu $ciezki uzyskasz dostep do ustawianej wielkosci.

Ustawienie wartosci liczbowej

10.
1.
12.
13.
14.

15.

Wartos¢ liczbowa wyswietlana jest w oknie pojawiajacym sie na
pierwszym planie.

Ustaw warto$¢, obracajac pokretto OK.

Nacisnij pokretto, zeby zatwierdzi¢ ustawiong wartosc.

Kursor przemiesci sie do nastepnej wartosci, ktéra ma by¢ ustawiana, a
jezeli nie ma takiej wartosci, powréci do punktu danych.

Nacisniecie przycisku ESC spowoduje powrét do pola wprowadzania
danych lub opcji menu, ktérg ostatnio opuscites.

Kilkakrotne nacisniecie przycisku ESC spowoduje powrét do obrazu
startowego.

W wigkszos$ci dostepnych menu istnieje mozliwo$¢ wyswietlenia informacji o aktualnie wybranej opcji.
Aby je wyswietlic, nalezy nacisnagé przycisk INFO.
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Wybér trybéw pracy dla grup pomieszczen

Rozruch instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

wykonuje specjalista instalacji HVAC.

W podmenu Grupa pomieszczen 1...10 > Tryb sterowania

pomiesz... wybiera on tryb &ifuta, odnoszacy sie do

okreslonej grupy pomieszczen.

Odnosna grupa pomieszczen bedzie sterowana

automatycznie.

Uktad sterowania wtagcza sie automatycznie. Jego

wigczenie moze by¢ wynikiem:

e Dziatania rocznego lub 7. dniowego programu
przetaczania

¢ Interwencji z zadajnika

e Trybu chiodzenie nocne

* Wylgczenia alarmu pozarowego

e Trybu odprowadzenie dymu

e Zewnetrznych polecen z wej$¢ sygnatowych

Sciezka: Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Tryb sterowania pomiesz... > Wybér poczatkowy trybu: > ...
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Czy chcesz, zeby instalacja pracowata zgodnie z programem przetaczania?

W trybie pracy pomieszczenia JiAuta, centrala Przyktad programu przetaczania
obiektowa steruje zgodnie z programem przetgczania.

B Wtorek

= 0d 12:30 & Komf

Program przetaczania

Program przetaczania okresla tryb pracy pomieszczenia
(warto$¢ zadana) oraz czas poczatku danego trybu
sterowania pomieszczeniem dla wszystkich faz 24.
godzinnego sterowania ogrzewaniem / chtodzeniem.
Program przetaczania jest wprowadzony do centrali
obiektowej.

Wprowadzone wartosci mozna zmieni¢ i dostosowac je
do indywidualnych wymagan (&= strona 16).

Od 06:00: Tryb Komfort

Od 11:30:  Tryb PreKomfort
Od 12:30:  Tryb Komfort

Od 17:00:  Tryb PreKomfort
Od 19:00: Tryb Ekonomiczny

9
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Nie chcesz, zeby instalacja pracowata zgodnie z programem przetaczania

Inne tryby pracy pomieszczenia Wartosci zadane

Jezeli nie chcesz, zeby ogrzewanie lub chtodzenie Dla wartosci zadanych przypisanych do trybéw pracy

odbywato sie zgodnie z programem przetaczania (tzn. uzywane sg takie same symbole i oznaczenia.

nie odbywato sie automatycznie), wybierz jeden z Ustawienia: & strona 11.

nastepujacych trybdw pracy pomieszczania

Wyhér poczatkowy trybu:
2 | Komfort Instalacja Wk, ogrzewanie / chfodzenie do

wartosci zadanej trybu Komfort

F: | PreKomfort Instalacja Wk, ogrzewanie / chfodzenie do

wartosci zadanej trybu PreKomfort

£ | Ekonomiczny Instalacja WYL, Tryb podtrzymania ogrze-

wania / chtodzenia do wartosci zadanej trybu

Ekonomiczny; funkcje Chtodzenie nocne i

ochrona przed zamarzaniem aktywne

ifH | Ochrona Instalacja WYL, funkcja ochrony przed

zamarzaniem aktywna

|Scieika: Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Tryb sterowania pomiesz... > Wybér poczatkowy trybu: > ... |

Jezeli chcesz, zeby ogrzewanie lub chifodzenie tylko przez jaki$ czas odbywato sie w « Trybie sterowania ciggtego»,
nie zapomnij powrdci¢ do trybu AUTO we wtasciwym czasie!
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Jaka temperature pomieszczenia mozna ustawia¢?

Centrala obiektowa daje mozliwo$¢ ustawiania czterech W przedstawionej nizej tabeli znajduje sie wykaz
trybdw pracy pomieszczenia. Kazdy tryb ma przypisane dostepnych wartosci zadanych dla réznych trybéw pracy
dwie wartosci zadane temperatury (jedna dla oraz wartosci domysine, ktére sg wartosciami
ogrzewania i jedna dla chtodzenia). zalecanymi.
Centrala obiektowa zmienia wartosci zadane zgodnie z Wartosci zadane mozna zmieniaé, dostosowujac je do
programem przetgczania w zaleznosci od wybranego indywidualnych wymagan.
trybu pracy (& strona 9).
Symbol | Tryb pracy Wptyw na warunki w pomieszczeniu? Warto$¢ zalecana*
Ogrzewanie | Chtodzenie
Fa Komfort Tryb pracy dla pomieszczen zajetych, zapewniajacy komfortowe 21°C 24 °C
warunki
iz PreKomfort Energooszczedny tryb pracy, zapewniajacy szybkie osiggniecie 19°C 28 °C
warunkéw komfortu po przetgczeniu na tryb Komfort
4 Ekonomiczny | Instalacja WYL. Tryb Ekonomiczny zapewnia minimalng / 15°C 30°C
maksymalng temperature w pomieszczeniu (Tryb podtrzymania)
i Ochrona Instalacja WYL. Funkcja ochrona przed zamarz aktywna - -

* = ustawienia fabryczne

I Sciezka:

Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Temp zadana pomieszcz...
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Czy chcesz wyswietli¢ stan pracy instalacji w grupie pomieszczen?

Jezeli, majac wybrany automatyczny tryb ogrzewania lub W tym przykiadzie jest to tryb pracy ‘2 Komf (Komfort).
chtodzenia, chcesz dowiedzie¢ sieg, jaki jest aktualny
stan pracy instalacji (tryb pracy pomieszczenia), przejdz Nastawa dla chtodzenia:
do poziomu Info: Wyswietlana jest tu nastawa dla chfodzenia trybu
1. Wro¢ do obrazu startowego, naciskajac przycisk Komfort.
ESC. .
- . . Nastawa dla ogrzewania:
2. Nacisnij przy.<:|sk INFQ lub f)b'roc pOk.rQHO OK. Wyswietlana jegt tu nastawa dla ogrzewania trybu
Stan pracy pomieszczenia wyswietlany jest w Komfort.
nastepujacy sposob:
Przyczyna
ﬂ Grupa pomieszczen 1 Podana jest tu przyczyna aktualnego stanu. Na aktualny
Tryb pracy: o Komf stan ma wplyw:
Nastawa dla chtodzenia: 24.0 °C e Styk trybu pracy pomieszczenia (przetaczanie reczne)
Nastawa dla ogrzewania: 21.0 °C o Przel trybu pracy pomieszcz (przetaczanie reczne)
Przyczyna: Przetacznik e Przycisk zajetosci na zdajniku pomiesczeniowym
czasowy e Przycisk Zegar na zadajniku pomieszczeniowym QAW
e Dzien specjalny
Znaczenie: * Wakacje
Tryb pracy: o Przetacznik czasowy programu przetaczania (jak w
Wyswietlany jest tu aktualnie aktywny tryb pracy przedstawionym przyktadzie)
pomieszczenia.
12
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Czy chcesz wyswietli¢ aktualny stan pracy pomieszczen referencyjnych?

Wybierz menu Temp rzecz pomieszczenia .... Pomieszcz referencyjne 2 i 3:
Mozna tu odczyta¢ aktualng temperature pomieszczenia.

Il Temp rzecz pomieszczenia W naszym przyktadzie: Dla pomieszcz referencyjnych 2 i

A Pomieszcz referencyjne 2:  22°C

3 temperatura wynosi 22 °C.

Pomieszcz referencyjne 3: 22°C Najwyzsza tem pomieszczenia:

23°C Wyswietlana jest tu najwyzsza temperatura
Najnizsza temp pom: 21°C pomieszczenia w wybranej grupie pomieszczen. W
naszym przyktadzie jest to temperatura 23 °C.

Dla grupy pomieszczen 1 z naszego przykiadu

odpowiednie wartosci oznaczaja: Najnizsza temp pomieszczenia:

Wyswietlana jest tu najnizsza temperatura
pomieszczenia w wybranej grupie pomieszczen. W
naszym przyktadzie jest to temperatura 21 °C.

Sciezka: Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Temp rzecz pomieszczenia...
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Czy chcesz wyswietli¢ aktualne dane instalacji?

Aby z poziomu obrazu startowego przej$¢ na poziom Mozna, np. wyswietli¢ nastepujace dane:
informacji ll wystarczy nacisnag¢ przycisk INFO lub
obréci¢ pokretto OK. Na poziomie informacji wyswietlana
jest lista kluczowych danych instalacji.

o Tryb sterowania pomiesz (Stan, Przyczyna) dla kazdej
grupy pomieszczen
e Przetacznik czasowy dla kazdej grupy pomieszczen

Zwro¢ uwagg, ze zawartos¢ obrazu zalezy od typu « Inne dane (np. temperatura zewnetrzna)
instalacji.

Na obrazie nie mozna zmienia¢ zadnej wartosci!
Teraz nacisnij przycisk INFO lub obré¢ pokretto OK.

Mozesz w ten sposdb przemieszczac sie z jednej strony
info na nastepna.

Nacisniecie przycisku ESC spowoduje powrét do obrazu
startowego.

Na strone Info mozna przej$¢ wytgcznie z poziomu obrazu startowego! Jezeli przycisk INFO nacisniesz wtedy, gdy
wys$wietlone jest jedno z menu, to zamiast aktualnych danych instalacji wyswietli sie obraz Pomocy dla kazdego punktu
danych, na ktorym znajdzie sie kursor. Obraz Pomocy przedstawia Sciezke, jakg przeszedte$ do tej pory, a takze
poprawng nazwe punktu danych.

14
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Czy chcesz zmieni¢ godzine lub date?

Godzina / data Menu Godzina / data zawiera:

Wszystkie dane rocznego programu przetaczania ¢ Czas (np. 09:53)

wprowadza sie do regulatora podczas uruchamiania e Date (np. 25.07)

instalacji. Jezeli w p6zniejszym czasie niezbedna jest e Rok (np. 2005)

zmiana tych ustawien, nalezy postuzy¢ sie opcjg menu e Poczatek czasu letniego (np. 25.03.)
Godzina / data.

e Poczatek czasu zimowego (np. 25.10.)

Czas letni i czas zimowy

To samo odnosi sie do sytuaciji, kiedy trzeba zmieni¢
daty poczatku czasu letniego i czasu zimowego.
Uwaga: Nie wprowadza si¢ konkretnych dat
przetaczania lecz, zgodnie z normami
miedzynarodowymi, najwczesniejsze mozliwe daty
poczatku czasu letniego i zimowego!

Sciezka:  Witamy > Menu gléwne > Godzina/ data...

Przetgczenie z czasu zimowego na letni (i vice versa) nastepuje automatycznie!
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Czy chcesz zmieni¢ dzienne okresy ogrzewania lub chtodzenia?

Informacje ogéine

Aby spetni¢ indywidualne wymagania uzytkownika, w
programie przetgczania mozna definiowa¢ okresy
ogrzewania lub chtodzenia obowigzujace w ciggu dnia.
Kazdy dzien moze zawiera¢ maksymalnie 6 punktow
przetaczania, a kazdy okres ma przypisang indywidualng,
wartos$¢ zadana.

Oprocz zwyktych dni tygodnia (od poniedziatku do niedzieli)
mozna zaprogramowac dzien specjalny, tzn. zdefiniowaé
specjalny program 24. godzinnego ogrzewania lub
chiodzenia.

Dzien specjalny jest uaktywniany po wprowadzeniu warto$ci
dla Wakacje/dni specjalne (&= strona 18).

Zmiany w centrali mozna wykonac¢ tylko wtedy, gdy program
ogrzewania jest definiowany przez przetacznik czasowy w
regulatorze. Jezeli program jest definiowany przez
zewnetrzng stacje operatorskg to zmiany w programie moga
by¢ wykonywane wytgcznie z danej stacji.

Przy wprowadzaniu wartosci nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad

o Najpierw nalezy wprowadzi¢ czas poczatku okresu
ogrzewania lub chtodzenia, a nastepnie tryb pracy
pomieszczenia dla tego okresu

¢ Sposrod dostepnych trybéw pracy %, b i i nalezy wybraé
odpowiednie tryby, a z menu Temp zadana pomieszcz...
wybra¢ dla nich odpowiednie wartosci zadane
(@™ strona 11)

e Program 24- godzinnego ogrzewania lub chtodzenia
mozna skopiowaé do innych dni (& strona 17)

Zmiana i anulowanie czaséw i wartosci zadanych

1. Wybierz wymagany dzien.

2. Na schemacie przemies$¢ wskaznik ¥ do punktu
czasowego, ktéry ma by¢ zmieniony.

3. Ustaw wymagany czas. Wyzeruj czas za pomocag 00:00
do pojawienia sie —_—l

4. Wybierz wymagany tryb pracy

5. W razie potrzeby, ustaw nastepne czasy i wybierz
nastepne wartos$ci zadane.

Sciezka: Witamy > Menu gléwne > Grupa pomieszczen 1... > Przelacznik czasowy...
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Wprowadzenie nastepnych punktéw przetaczania

1. Wybierz wymagany dzien.

2. Na schemacie przemie$¢ wskaznik W do ostatniego
punktu czasowego aktualnego programu.

3. Obro¢ pokretto OK o jedng pozycje;
pojawi si¢ ——:—— = —————— .

4. Ustaw wymagany czas poczatku.

5. Wybierz wymagany tryb pracy pomieszczenia.

Kopiowanie 24. godzinnego programu ogrzewania lub

chtodzenia

1. Wybierz dzien, ktéry ma by¢ skopiowany.

2. Obré¢ pokretto OK w kierunku zgodnym ze wskazéwkami
zegara do chwili pojawienia sig Kopiuj do:

3. Nacisnij pokretto OK.

4. Pojawi sie menu z wyborem dni (czesci tygodnia,
poszczegdlnych dni tygodnia, dnia specjalnego).

5. Wybierz wymagany dzien lub cze$¢ tygodnia.

6. Skopiuj (nacisnij pokretto OK).

Kopiowanie programu przetaczania do innych grup

pomieszczen

1. Wybierz dzien, ktéry ma by¢ skopiowany.

2. Obré¢ pokretto OK w kierunku zgodnym ze wskazéwkami
zegara do pojawienia sie Kopiuj do:

3. Nacisnij pokretto OK.

4. Pojawi sie menu do wyboru grup pomieszczen (Wszystkie
grupy pomieszczen, Grupa pomieszczen 1...10).

5. Wybierz wymagang grupe pomieszczen.

6. Skopiuj (nacisnij pokretto OK).

Nowy 24. godzinny program

Centrala obiektowa zawiera 24. godzinny program na kazdy

dzien tygodnia (oraz dzien specjalny). Oznacza to, ze nie ma

potrzeby tworzenia nowego, 24. godzinnego programu, lecz

wystarczy tylko zmieni¢ istniejacy program

Czy w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu

program ogrzewania lub chtodzenia zostanie utracony?

W przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu wprowadzone

programy 24- godzinne zostang zachowane, niezaleznie od

czasu trwania przerwy.

Przed przystapieniem do wprowadzania danych najpierw przygotuj sobie 7. dniowy harmonogram zawierajgcy czasy przetgczania
i tryby pracy na poszczegdlne dni — ufatwi to wprowadzanie danych do centrali!
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Czy chcesz wprowadzi¢ okresy wakacyjne?

W centrali mozna wprowadzi¢ 16 okresow wakacyjnych dla
kazdej grupy pomieszczen. W czasie trwania okresu
wakacyjnego nie ma aktywnego programu ogrzewania lecz tylko
tryb sterowania pomieszczeniem lub tryb przygotowania c.w.u.

Data

W podmenu Warto$¢ wprowadz 1, Warto$¢ wprowadz 2, Warto$é

wprowadz 3, etc., dla kazdego okresu wakacyjnego trzeba

wprowadzi¢:

e W opcji menu Poczatek: date, rok i godzing pierwszego dnia
okresu wakacyjnego

e W opcji menu Koniec: date, rok i godzing ostatniego dnia
okresu wakacyjnego

e W opcji menu Przyczyna: wakacje

Kazda wprowadzong warto$¢ mozna usuna¢ (opcja Anuluj
wprowadzong wartos¢).

Tryb sterowania pomiesz

Wymagany tryb pracy pomieszczenia wprowadza sie w opcji
menu Tryb reg pom wak. Dostepnymi trybami sa; Ekonomiczny &
lub Ochrona 8. Wprowadzona warto$¢ bedzie odnosita si¢ do
wszystkich okreséw wakacyjnych.

Tryb pracy cwu

Wymagany tryb przygotowania c.w.u wprowadza sie jako
parametr Tryb cwu wakacje. Dostepnymi trybami sg TrAuto ,
Normalne #, Zredukowany ® oraz Ochrona '8! Wprowadzona
warto$¢é bedzie odnosita sie do wszystkich okresow

wakacyjnych.
ISciezka: Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Wakacje/dni specjalne > Kalendarz... > Warto$¢ wprowadz 1... I
ISciezka: Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Wakacje/dni specjalne > Tryb reg pom wak: |
ISciezka: Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Wakacje/dni specjalne > Tryb cwu wakacje: I

| Zanim przystapisz do wprowadzania danych, przygotuj najpierw harmonogram obejmujgcy wszystkie okresy wakacyjne dla catego roku!!
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Czy chcesz wprowadzi¢ dni specjalne?

W centrali mozna wprowadzi¢ 16 dni specjalnych dla
kazdej grupy pomieszczen.

Dni specjalne nie sg obstugiwane wedtug zwyktego
programu ogrzewania lub chtodzenia, lecz zgodnie z
trybami pracy zdefiniowanymi w programie dnia
specjalnego.

Data

Dla kazdego dnia specjalnego w podmenu Warto$¢

wprowadz 1, Warto$¢ wprowadz 2, Warto$¢ wprowadz 3 , etc.,

wprowadza sie:

o W opcji menu Poczatek: date, rok i godzine dnia
specjalnego

o W opcji menu Koniec:
Dla pierwszego dnia specjalnego: nalezy zatwierdzi¢
dane, ktore wyswietlg sie w oknie pojawiajacym sig¢ na
pierwszym planie.
Dla drugiego albo wielu nastepujacych po sobie dni
specjalnych: date, rok i godzine ostatniego dnia
specjalnego

* W opcji menu Przyczyna: Dzien specjalny

Kazdg wprowadzong warto$¢ mozna usungé.

W tym celu nalezy wybrac i zatwierdzi¢ opcje menu

Anuluj wprowadzong wartos¢...

Program ogrzewania / chlodzenia

Program ogrzewania lub chtodzenia dla dni specjalnych
wprowadza sie w menu Przetacznik czasowy (&= strona
16). Program bedzie odnosit sie do wszystkich dni
specjalnych.

ISciezka: Witamy > Menu gtéwne > Grupa pomieszczen 1... > Wakacje/dni specjalne > Kalendarz... > Wartos¢ wprowadz 1... I

| Przed przystapieniem do wprowadzania danych przygotuj najpierw harmonogram obejmujgcy wszystkie dni specjalne dla catego roku! |
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Czy chcesz wyswietli¢ zarejestrowane wielkosci pomiarowe?

W opcji menu Rejestracja... mozna wyswietli¢ dane pomiarowe 4
wielko$ci pomiarowych (Kanat rejestracji 1...4). Funkcja rejestracji
udostepnia nastepujace okresy rejestrowania wielkosci
pomiarowych:

za ostatnie 8 minut, 8 godzin, 24 godziny albo ostatnie 6 dni.

Wyswietlenie zarejestrowanych wielkosci pomiarowych:

« Wybierz menu Rejestracja...

o Wybierz wymagany Kanat rejestracji 1...4 albo wielko$¢
pomiarowg w postaci tekstu. Wyswietla sie 24-godznny obraz
dla aktualnego dnia

Nawigowanie od jednego obrazu do innego:

oAby wyswietli¢ poprzedni dzien, pokretto OK nalezy obréci¢ w
kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara, natomiast zeby
wyswietli¢ nastepny dzien, nalezy obréci¢ w kierunku
zgodnym do wskazéwek zegara.

* Majac wyswietlony aktualny obraz danych z 24 godzin,
obracajac pokretto OK w kierunku zgodnym ze wskazéwkami
zegara, mozna wyswietli¢ dane z ostatnich 8 godzin.

Ponowny obrét w kierunku zgodnym do wskazéwek zegara
spowoduje wyswietlenie danych z ostatnich 8 minut,
natomiast obrét w kierunku przeciwnym spowoduje powrét do
poprzedniego obrazu.

o Jezeli chcesz powrdci¢ do poprzedniego menu, nacisnij
przycisk ESC.

Obraz rejestrowanych wielkosci pomiarowych wyglada

nastepujaco:

|ScieZka: Witamy > Menu gtéwne > Rejestracja... > Kanat rejestracji1...

Funkcja ta jest dostepna tylko wtedy, gdy instalacja zostata odpowiednio zaprojektowana, a w centrali wykonane zostaty niezbedne
ustawienia w czasie uruchamiania instalacji!
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Czy chcesz uzyskaé dostep do okreslonego regulatora pomieszczeniowego

RXB?

Wybierz wymagany regulator pomieszczeniowy

RXB:

o Wybierz menu Obstuga RXB...

e Wprowadz numer strefy geograficznej Strefa geo (apa),
Strefa geogr (pom) regulatora RXB, do ktérego chcesz
uzyskac¢ dostep

* Nastepnie wybierz menu Dane urzadzenia RXB...

B Obstuga RXB
Strefa geo (apa)

Strefa geogr (pom)
Dane urzadzenia RXB...

IScieZKa Witamy > Menu gtéwne > Obstuga RXB... > Dane urzadzenia RXB...
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Wyswietlane sg nastepujgce informacje o regulatorze Znaczenie:
pomieszczeniowym RXB:

Numer pomieszczenia:

Jest to numer pomieszczenia, w ktérym znajduje sie

Il Dane urzadzenia RXB regulator pomieszczeniowy RXB.
110 W naszym przykiadzie: Numer pomieszczenia 110.
Nazwa urzadzenia: Office 5.2 Nazwa urzadzenia:
Akt tryb prac HVAC: - Komf Nazwa urzadzenia identyfikuje poszczegodlne regulatory

~7 Akt wart temp pom: 21°C pomieszczeniowe RXB.
W naszym przyktadzie: Office 5.2.

Aktywny tryb pracy HVAC:

Wyswietlany jest tu aktualnie aktywny tryb pracy
pomieszczenia.

W naszym przyktadzie, regulator pomieszczeniowy RXB
pracuje zgodnie z trybem ‘3 Komf.

Akt wart temp pom:

Jest to aktualna temperatura w wybranym
pomieszczeniu.
W naszym przyktadzie: 21 °C.

Biez temp zad pom:

Jest to aktualna warto$¢ zadana temperatury w
wybranym pomieszczeniu.
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Wystapit alarm

W przypadku wystapienia stanu alarmowego instalacji,

stan taki bedzie wskazany na wyswietlaczu, a dioda w

przycisku «Ll» bedzie $wieci¢ $wiattem statym lub

przerywanym. Nalezy postepowac w nizej podany

sposob.

Jesli dioda miga:

1. Nacisna¢ przycisk «1», zeby odblokowaé alarm.

2. Jezeli dioda nie przestaje miga¢, oznacza to, ze stan
alarmowy nie ustapit, ewentualnie nalezy ponownie
nacisna¢ przycisk, zeby odblokowa¢ alarm.

Jesli dioda swieci swiattem statym:

1. Usuna¢ przyczyne alarmu.

2. Jezeli dioda nie przestaje $wiecic, nalezy ponownie
odblokowa¢ alarm, naciskajac przycisk «Ll».
Odblokowanie jest mozliwe wytacznie po usunieciu
przyczyny stanu alarmowego.

Jezeli nie mozna usuna¢ przyczyny alarmu, nalezy

skontaktowac sie ze specjalistg instalacji HVAC.

Dodatkowe informacje o wyswietlaniu alarmow:

Menu Alarmy biezace....

Opcja ta umozliwia obejrzenie biezgcych alarméw. Dla
kazdego alarmu wyswietlane sg nastepujgce informacje:
e Przyczyna alarmu (np. pompa 1)

o Kod btedu (informacja wazna dla specjalisty HVAC)

e Data i godzina wystgpienia alarmu

Menu Historia alarméw

Opcja ta umozliwia obejrzenie listy ostatnich dziesieciu
alarmow. Wyswietlane sg tu takie same informacje, jak
dla alarméw biezacych.

Menu Sign stanu alarm z magistr

Jezeli w instalacji wystepuje kilka wspotpracujacych ze
sobg urzgdzen, centrala obiektowa sygnalizuje btedy
innych urzadzen.

Wyswietlenie alarmu na poziomie ustawiania
Nacisniecie i przytrzymanie przycisku ESC przez dwie
sekundy spowoduje wyswietlenie aktualnego alarmu.

Sciezka: Witamy > Menu gléwne > Alarmy...
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Jakie informacje potrzebne s specjaliscie instalacji HVAC?

Do identyfikowania centrali obiektowej stuzg okreslone
dane charakterystyczne, na podstawie ktérych
specjalista instalacji HYAC moze stuzy¢ pomoca,
odpowiedzie¢ na pytania dotyczace instalaciji, etc. Dane
te znajdujq sie w podmenu Informacja o urzadzeniu....

Regulator
Opcja menu Objasnienie, przyktad
Plik B
Wersja oprogramowania |centrali obiektowej
Wersja sprzetu centrali obiektowej
IScieika: Witamy > Menu gtéwne > Informacja o urzadzeniu... > Regulator...
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Jak oszczedzi¢ energie bez pogorszenia warunkéw komfortu

e W ciggu dnia podczas fazy ogrzewania nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia w pomieszczeniu temperatury
21 °C. Kazdy dodatkowy stopien zwigksza koszty ogrzewania
06do7 %

e W ciggu dnia podczas fazy chtodzenia nie nalezy dopuszczaé
do spadku temperatury pomieszczenia ponizej 24 °C. Kazdy
stopien ponizej tego poziomu zwigksza koszty chtodzenia

e Zalecane wartosci temperatur w pomieszczeniach
mieszkalnych i roboczych:

— W ciggu dnia w okresie ogrzewania:
PreKomfort = 19 °C, Komfort = 20...22 °C

— W ciggu dnia w okresie chtodzenia:
PreKomfort = 28 °C, Komfort = 22...24 °C

— W ciagu nocy w okresie ogrzewania:
Ekonomiczny = 14...18 °C. Nalezy zabezpieczyé
przedmioty wrazliwe na temperature, np. ro$liny!

— W ciggu nocy w okresie chtodzenia:
Ekonomiczny = 29...31 °C

e Przed i za wlotami i wylotami powietrza nie powinny
znajdowac sie zastony, meble i inne przedmioty, poniewaz
moga one zmienia¢ cyrkulacje powietrza i by¢ przyczyng
przeciagéw

e Zamknigte rolety i zaluzje ograniczajg straty ciepta

e W okresie chtodzenia zamykanie zaluzji we wlasciwym czasie
zmniejsza wptyw ogrzewania stonecznego, zmniejszajac
koszty chtodzenia

o Nalezy bezwzglednie regularnie sprawdza¢ i wymieniac filtry
powietrza

Jezeli instalacja zawiera zadajnik z czujnikiem temperatury i

wilgotnosci, to nie powinien by¢ on narazony na zmiany

temperatury i wilgotnosci, poniewaz bedzie to miato wptyw na

funkcje regulacji. Z tego powodu, w pomieszczeniu

referencyjnym, w ktérym znajduje sie zadajnik, nalezy:

o Unikac¢ przeciagoéw przez otwarte drzwi

o Unikac¢ przyrostéw ciepta, ktérych zrodtem sa ludzie, maszyny
i odwietlenie

e Zapewni¢, zeby przed czujnikami temperatury i wilgotnos$ci nie
znajdowaty sie zastony, meble i inne przedmioty

Oszczedno$c energii nie tylko oszczedza nasze naturalne zasoby, ale tez zapewnia aktywng ochrone $rodowiska!
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Jakou prostorovou teplotu mizete nastavit?.................. 1
Prejete si zobrazit provozni stavy pro skupinu

MISTNOSEI? oo 12
Prejete si zobrazit aktualni provozni stavy v
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Prosim vénujte pozornost tomuto navodu k obsluze popisujicimu v§echna nastaveni a zobrazeni, ktera jsou pristupna
koncovému uzivateli. Nicméné zaviseji na typu zarizeni, vSechny funkce nejsou nutné aktivni.
V pripadé pochybnosti kontaktujte Vaseho servisniho technika.
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Oddélena ovladaci jednotka
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Displej

Tlacitko INFO

Funkce 1: Zobrazeni zakladnich udaja o zafizeni
Funkce 2: Zobrazeni informaci o jednotlivych

datovych bodech v aktualnim menu

Tlacitko pro vybér a potvrzeni OK

Otaceni: Vybér polozky z menu nebo nastaveni hodnot
Stisk: Potvrzeni polozky z menu nebo nastaveni

Tlaéitko ESC
Navrat zpét z pfedchazejiciho menu

Ll Tiagitko poruch s LED

LED sviti / blikd:  Indikace poruch
Stisk: Potvrzeni poruchy nebo reset
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Displej

Uroven: Ctverec oznaduje, na které jste

- s S 2 Displej nabizi mnozstvi moznosti
urovni (info nebo nastavovaci uroven)

zobrazeni.
Zde uvadény priklad ukazuje menu.

Nazev menu: Horni fadek zobrazuje .Dabs‘: Oz;%rz;er}g. (uvitaci zobrazen)
nazev menu, které pouzivate pie]

Hlavni menu e Zobrazeni napovédy
Za¥Skupina mistnosti1... Pozice kurzoru: Inverzni fadek (bily text LG e i (0 e )
Cas/datum na &erném pozadi) oznaduje pozici
Poruchy... kurzoru
X Trend...

Tecky: 3 tecky (...) oznaduji, ze bude
nasledovat podmenu

Rolovaci $ipky: Sipky oznaduji, ze dalsi
polozky menu jsou dostupné (nad nebo
pod)
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Symboly na displeji

Symbol | Vyznam Symbol | Vyznam
Skupina mistnosti s ¢islem skupiny B Zaznam trendu méfené hodnoty s Cislem kanalu
Zde: Skupina mistnosti 1 kol trendu. Zde: Trend kanal 1
@avte | Automaticky provoz dle asového programu 71 |Prazdniny
o Druh provozu “Komfort” / Zvlastni den
i Druh provozu “Pfedkomfort” 2 Zobrazeni napovédy — informace o zvoleném
T Druh provozu "Eko" / {?ﬁt' datovém bodu
i Ochranny rezim H Info Uroven — zobrazeni zakladnich udajl zfizeni
i Druh provozu TUV "Normalni" B Nastavovaci Uroven — zobrazeni a nastaveni
'] Druh provozu TUV "Usporny" 8 Prosim Cekejte — regulator pracuje
=) Druh provozu TUV "Ochranny rezim" ,El Porucha

Servisni technik mize prepsat pouzité nazvy podmenu "Skupina mistnosti 1...10" a Trend kanal 1...4" pfi uvadéni do

provozu!
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Navigace pomoci menu

Uvodni displej:

03.01.05 14:52

Vitame Vas

{1} «Informace
Hlavni menu »
——

Pondéli

v

Hlavni menu

B Hlavni menu
Skupina mistnosti 1...

Cas/datum...
Poruchy...
VY Trend...

v

6

Uvod

Tyto provozni instrukce vdm pomohou v ovladani regulatoru ve vSech
standardnich situacich (Pfejete si.. napF., zaatek na strané 9).
Provozni instrukce daji vzdy cestu k vasim pfanim skrz menu k
odpovidajicim funkcim — z Uvodniho displeje k nastaveni hodnoty.

Uvodni displej
Pokud regulator neni ovladan, displej vZzdy zobrazuje uvodni displej — mimo
vyskytu poruch.
1. Stisknéte OK knoflik pro vybér a potvrzeni:
Objevi se stranka menu.

Hlavni menu

2. Otoéeni OK knofliku: Kurzor pfejde z jednoho Ffadku na dalsi.

3. U vybraného fadku se pozadi zméni z bilého na €erné a text se objevi
inverzné.

4. Vyberte pozadovany fadek.

5. Potvrdte Vas vybér stiskem knofliku OK.
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Podmenu: Podmenu

6. Nyni se nachazite v podmenu.

B Prazdniny/zvlastni den 7. 3tecky (...) za textem oznacuji, ze bude nasledovat dalsi podmenu.
8. Najdéte pozadovanou cestu otagenim knofliku OK, vybér potvrdte stiskem.
Druh provozu prazd: i Eko 9. Na konci cesty mlizete dosahnout pfestaveni hodnoty.

Provoz TUV prazd:  =10chr R

Nastaveni ¢iselné hodnoty

v 10. Ciselna hodnota se objevi v pfekryvacim okné.
11. Nastavte hodnotu otaéenim knofliku OK.
Nastaveni Ciselné hodnoty: 12. Nastaveni potvrdte stiskem.

13. Kurzor nyni pfejde na dal$i hodnotu pro pfestaveni, pokud jiz neni dalSi
hodnota pro nastaveni, vrati se zobrazeni na datovy bod.

14. Stiskem tlagitka ESC, se vratite do pfedchoziho okna nebo menu, které
jste opustili.

Prazdniny 15. Opakovanym stiskem tladitka ESC se vratite na Gvodni displej.

Zru$eni zadani...

Ve vétsiné z polozek menu, mizete zobrazit informace o aktualné zvolené polozce,
stisknutim tlacitka INFO.
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Nastaveni druhu provozu pro skupiny mistnosti

Zafizeni vétrani / klimatizace bylo zapnuto odbornikem
na HVAC.

V podmenu Skupina mistnosti 1...10 > Druh provozu..., byl
zadan provoz @futa, ktery plisobi na odpovidajici
skupinu mistnosti.

V pfipadég, Ze skupina mistnosti je v automatickém
provozu, regulator automaticky pfepina druhy provozu.
Davody mohou byt:

¢ Roc¢ni nebo tydenni spinaci program

e Zména na prostorové jednotce

o No¢ni chlazeni

e Pozarni poplach Vyp

e Odtah koure

o Externi pfikazy na signalovych vstupech

Cesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti 1... > Druh provozu... > Predvolba: > ...
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Prejete si vytapét nebo chladit podle topného programu?

PFi druhu provozu Jxhuta, regulator pracuje podle Pfiklad ¢asového programu

zvoleného topného programu.

. u
Casovy program

Casovy program obsahuje ¢asy spuéténi a piitazeny
druh provozu (nastaveni teploty prostoru) pro vSechny
faze 24-hodinového asového programu. Casovy

Utery

= 0d 12:30 & Komf

program si mlzete zadat; pokud si prejete, mizete
zménit nastaveni (&= strana 16) podle Vasich prani.

QOd 06:00:
Od 11:30:
Od 12:30:
Od 17:00:
Od 19:00:

Komfortni rezim
Predkomfotni rezim
Komfortni rezim
Predkomfotni rezim
Rezim Eko

9
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Neprejete si pracovat podle ¢asového programu

Dalsi druhy provozu gédané hodnoty
Pokud si nepfejete vytapét podle topného programu, Zadané hodnoty teploty pro jednotlivé druhy provozu
potfebujete zménit pfedvolbu druhu provozu. pouzivaji stejné symboly a oznaceni.
Z nabidky menu Predvolba, vyberte druh provozu, ktery Zadané hodnoty: & strana 11.
potfebujete:
Predvolba:
% | Komfort Zafizeni zapnuto, vytapéni /
chlazeni na komfortni teplotu
k| Pfedkomfort Zafizeni zapnuto, vytapéni /
chlazeni na predkomfortni teplotu
£ | Eko Zafizeni vypnuto, Trvaly provoz.

Topeni a chlazeni na utlumovou
hodnotu; no¢ni chlazeni a
protimrazové funkce jsou aktivni

i1 | Ochranny Zafizeni vypnutu, protimrazové
rezim funkce jsou aktivni
Cesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti 1... > Druh provozu... > Piedvolba: > ...

Pokud si prejete pouze docasné pouzit jeden z trvalych druht provozu,
nezapomenite se vratit do automatického druhu provozu véas!
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Jakou prostorovou teplotu muiizete nastavit?

Vase centralni fidici jednotka nabizi 4 druhy provozu.
Ke kazdému druhu provozu jsou pfifazeny dvé teploty
(pro topeni a pro chlazeni).

nastaveni.

Vas regulator méni Zadané hodnoty v zavislosti na

¢asovém programu (topny program, &= strana 9), nebo
zajistuje trvalé vytapéni podle zvoleného druhu provozu.

Nize uvedené hodnoty je mozné nastavit.
Pfednastavené hodnoty pfedstavuji doporu¢ena

Muzete pfepinat mezi Komfortem a Pfekomfortem podle

Vasich pfani.
Symbol | Druh provozu Dopad na prostorovou teplotu? Doporuceni*
Topeni | Chlazeni

R Komfort Tato zadana hodnota je uréena pro obsazeny prostor. Zabezpeduje 21°C 24 °C
komfortni podminky

3 Predkomfort Toto je usporné nastaveni pro zabezpeceni rychlého dosazeni 19°C 28 °C
komfortnich podminek pfi pfechodu na Komfortni rezim

I Eko Zafizeni vypnuto. Je zabezpe€ena maximalni / minimalni teplota v 15°C 30 °C
prostoru (nepfitomnostni rezim)

i Ochranny rezim Zafizeni vypnuto. Protimrazova ochrana je aktivni - -

* = tovarni nastaveni

Cesta:

Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti 1... > Zadana teplota prostoru...
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Prejete si zobrazit provozni stavy pro skupinu mistnosti?

Pokud si v pribéhu automatického provozu vytapéni / Zadana hodnota chlazeni:

chlazeni prejete znat aktualni stav zafizeni (Druh Zde je zobrazena zadana hodnota pro chlazeni.
provozu), vstupte do Info Grovné:

1. Pfejdéte zpét na uvodni displej pomoci stisku tlaCitka

ESC. Zadana hodnota vytapéni:
2. Stiskem tlagitka INFO nebo otagenim knofliku OK se Zde je zobrazena Zadana hodnota pro vytapéni.
zobrazi provozni stavy nasledujicim zpGsobem:

; . . Pri¢ina
Skupina mistnosti 1 aJ
Euh proSOZu' 2 Komf Zde je dana pficina stavajiciho stavu.

s, , 3 o Mozné pficiny:

Zédand hodnota chlazeni: 24.0°C o Kontakt Druh provozu (ruéni pfepinac)

e Pfepinac druhu provozu (ruéni pfepinac)

e Pfitomnostni tlacitko na prostorové jednotce
o Tlacitko Timer na prostorové jednotce

e Zvlastni den

e Prazdniny

o Casovy program (v tomto ptikladu)

Zadana hodnota vytapéni: 21.0 °C
Pric¢ina: Casovy
program

Vyznam:

Druh provozu:
Zde je zobrazen aktivni druh provozu. V tomto pfikladé
je druh provozu 2 Komf Skupina mistnosti 1.

12
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Prejete si zobrazit aktualni provozni stavy v referenénich mistnostech?

Zvolte menu Skuteéna teplota prostoru .... Referenéni mistnost 2 a 3:
Zde je mozné vycist aktualni teploty prostoru. V nasem

B Skutecna teplota prikladé 22 °C Referen¢ni mistnost 2 a 3.

Pr?st?ru . Nejvyssi prostorova teplota:

. Referencni mistnost 2:  22°C Zde je mozné vygist nejvyssi prostorovou teplotu ve
Referenéni mistnost 3:  22°C zvolené skupiné mistnosti. V nasem pfikladé 23 °C.
VysSi Prost teplota: 23°C
Niz&i Prost teplota: 21°C Nejnizsi prostorova teplota:

Zde je mozné vycist nenizsi prostorovou teplotu ve

zvolené skupiné mistnosti. V naSem prikladé 21 °C.

Toto plati v naSem pfikladu pro skupinu mistnosti 1:

Cesta: Vitame Vas > Hlavnimenu > Skupina mistnosti 1... > Skute¢na teplota prostoru...
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Prejete si zobrazit aktualni udaje zarizeni?

Pokud jste na ivodnim displeji (uvitaci zobrazeni), staci Muzete zobrazit napfiklad nasledujici udaje:

Vam pro vstup do info Grovné stisknou tlaéitko INFO H. « Druh provozu (Stav, PFicina) pro skupinu mistnosti
Zde najdete uvedeny kliCové udaje o zafizeni. « Gasovy program pro skupinu mistnosti
Upozornéni: Zobrazeni zavisi na typu zafizeni. e Ruizné udaje (napf. Venkovni teplota)

Zde neni mozné ménit Zzadnou hodnotu!

Nyni stisknéte tlacitko INFO nebo otacejte knoflikem OK.
Timto zplsobem budete pfechazet z jedné info stranky
na dalsi.

Stiskem tla¢itka ESC pfejdeme pfimo na Uvodni disple;j.

Info stranky jsou dostupné pouze z uvodniho displeje! Nicméné, pokud stisknete tlacitko INFO, kdyz se pohybujete v
nékterém z menu, nezobrazi se aktualni udaje o zarizeni, ale zobrazi se napovéda pro datovy bod, na kterém je kurzor.
Napovéda zobrazi polozku, kterou jste vybrali pod nezkracenym nazvem datového bodu.
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Prejete si prestavit €as nebo datum?

Cas / datum Cas / datum menu obsahuje:

V8echna data ro€nich hodin ve Vasem regulatoru byla e Denni ¢as (napf. 09:53)

zadana pfi uvadéni do provozu. o Datum (napt. 25.07)

Pokud je poZzadovano pfestaveni, pouZijte menu o Rok (napf. 2003)

Cas/ datum. o Zagatek letniho casu (napf. 25.03.)
Letni a zimni ¢as e Zacatek zimniho €asu (napf. 25.10.)

Stejnym zpusobem mizete pfestavit datum pro zacatek
letniho a zimniho €asu, pokud to pozadujete.
Poznamka: Nevkladejte aktualni datum pro pfepnuti, ale
v souladu s mezinarodnimi standardy, vioZte nejdfivéjsi
mozné datum pro zac¢atek letniho a zimniho ¢asu!

Cesta:  Vitime Vas > Hlavnimenu > Cas / datum...

Prechod ze zimniho na letni ¢as a naopak, se uskutecni automaticky!
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Prejete si zménit denni faze topeni / chlazeni?

Obecné

V topném programu mUzete nastavit denni topné /
chladici faze podle Vasich individualnich prani. Ke
kazdému dni mazete pfifadit maximalné 6 spinacich
bodu; ke kazdé topné fazi musi byt pfifazena zadana
hodnota teploty.

Jako doplInék ke dndm v tydnu (pondéli az nedéle),
muZete naprogramovat zvlastni den, zvlastni 24-
hodinovy topny / chladici program.

Zvlastni den bude aktivni pokud provedete nastaveni v
menu Prazdniny / zvlastni den (@ strana 18).

Zmény na regulatoru mohou byt provedeny pouze pokud
je na regulatoru zvoleno ¢asové spinani. Pokud je
program ur¢ovan externi fidici stanici, mohou byt zmény
VvV programu provadény pouze na ni.

Pfed provedenim nastaveni, si prosim prectéte

e Za prvé, vzdy vkladejte pocatecni ¢as topné / chladici
periody, pak teprve druh provozu vytapéni / chlazeni
pro tuto periodu

e Mate na vybér tyto druhy provozu &, b a . Z nabidky
Zadana teplota prostoru... ( & strana 11), nastavte
pozadované nastaveni

o Muzete zkopirovat kterykoli z 24-hodinovych topnych /
chladicich programt do dalSich dnl ( &= strana 17).

Zména a zruseni ¢asu a zadanych hodnot

1. Zvolte poZadovany den.

2. V programu pfejdéte znaménkem W na Casovy bod,
ktery ma byt zménén.

3. Nastavte poZadovany Cas.
Zru$eni Casu: Zruste ¢as pouZzitim 00:00 az se objevi

4. Zvolte pozadovanou hodnotu.

5. Pokud pozadujete, zvolte dal$i ¢asy a hodnoty.

Cesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti1... > Casovy program...
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Vlozeni dalSich topnych fazi

1.
2.

3.

4.
5.

Zvolte pozadovany den.

V programu prejdéte znaménkem W na posledni
Casovy bod stavajiciho programu.

Otoc¢enim knofliku OK o jeden krok se zobrazi;
Nastavte po¢atecni Cas.

Zvolte pozadovany druh provozu.

Kopirovani 24-hodinového €asového programu

1.
2.

3.
4.

Zvolte den, ktery ma byt kopirovan.

Otocte knoflikem OK ve sméru hodinovych ruéiéek az
se zobrazi Kopirovat do:

Stisknéte knoflik OK.

Zobrazi se menu s vybérem dnu (tydenni blok,
jednotlivé dny v tydnu, zvlastni den).

. Vyberte pozadovany den nebo blok.
. Zkopirujte (stiskem knofliku OK).

Kopirovani programu do jiné skupiny mistnosti

1. Zvolte den, ktery ma byt kopirovan.

2. Otocte knoflikem OK ve sméru hodinovych ruci¢ek az

se zobrazi Kopirovat do:

3. Stisknéte knoflik OK.

4. Zobrazi se menu pro vybér skupiny mistnosti
(V8echny skupiny, Skupina mistnosti 1...10).

5. Vyberte pozadovanou skupinu mistnosti.

6. Zkopirujte (stiskem knofliku OK).

Novy 24-hodinovy program

Regulator je vybaven 24-hodinovym programem pro
kazdy den (v€etné zvlastniho dne). To znamena, ze
nikdy nebudete vytvaret novy 24-hodinovy program, ale
pouze upravovat stavajici.

Ztrati se topné programy pf¥i vypadku napajeni?

V pfipadé vypadku napajeni zGstanou 24-hodinové
topné programy ulozeny bez ohledu na délku vypadku
napajeni.

Nejprve vytvorte spinaci ¢asy a Zadané hodnoty pro tydenni blok — to vam usnadni dal$i programovani regulatoru!
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Prejete si nastavit prazdniny?

Pro kazdou skupinu mistnosti mazete zadat az 16
vstupll prazdnin a zvlastnich dnt (viz nize). V pribéhu
prazdnin neni aktivni topny program, pouze trvalé
vytapéni na zadanou hodnotu.

Datum

V podmenu Zapis 1, Zapis 2, Zapis 3, atd., mizete zadat

jednotlivé prazdniny:

e Polozka menu Zacatek: Datum, rok a €as prvniho dne
prazdnin:

e Polozka menu Konec: Datum, rok a ¢as posledniho
dne prazdnin:

e Polozka Divod: Prazdniny

Kazdé nastaveni muze byt vymazano (polozka menu
Zru$eni nastaveni).

Druh provozu

Vlozte pozadovany druh provozu v polozce menu Druh
provozu prazd. Dostupny je Usporny & nebo ochranny i
Nastaveni bude pouZito pro vSechny prazdniny.

Druh provozu TUV

Vlozte pozadovany druh provozu TUV v polozce menu
Provoz TUV prazd. Dostupny je &Aute | Normalni &,
Usporny da Ochranny rezim 8. Nastaveni bude pouzito
pro v8echny prazdniny.

ICesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti 1...

> Prazdniny/zvlastni den > Kalendar... > Zapis 1... I

ICesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti 1

... > Prazdniny/zvlastni den > Druh provozu prazd:

ICesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti 1

... > Prazdniny/zvlastni den > Provoz TUV prazd:

| Pred provedenim vstupl si pripravte kalendar pro zadani prazdnin! |
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Prejete si zadat zvlastni den?

Pro kazdou skupinu mistnosti miizete zadat az 16 Kazdé nastaveni mize byt vymazano (polozka menu
vstupl prazdnin a zvlastnich dnu (viz nize). V pribéhu Zruseni nastaveni)

prézdnin neni aktivni topny program, ale program Program topeni / chlazeni

zvlastniho dne. Zadani topného programu pro zvlastni den se provadi v
Datum menu Casové spinani (&= strana 16) a bude pouZito pro
V podmenu Zapis 1, Zapis 2, Zapis 3, atd., mizete zadat zvlastni dny.

jednotlivé zvlastni dny:

o Polozka menu Zacatek: Datum, rok a ¢as pro zvlastni
den

e Polozka menu Konec:
Pro 1 zvlastni den: Potvrdte udaje, které se objevily v
okné.
Pro 2 nebo vice nasledujicich zvlastnich dnl: Datum,
rok a ¢as posledniho

e Polozka menu Dilivod: Zvlastni den

ICesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Skupina mistnosti 1... > Prazdniny/zvlastni den > Kalendar... > Zapis 1... |

| Pred provedenim vstupl si pripravte kalendar pro zadani zvlastnich dni! |

19
Siemens Building Technologies / HVAC Products CE1B3121x4-cs 743190464 0a 15.04.2005




Prejete si zobrazit zaznamenané mérené hodnoty?

Pouzijte menu Trend... , zaznamenat je mozné 4 mérené e Pokud mate odpovidajici 24-hodinovy nahled, otacejte
hodnoty (Trend kanal 1...4). Funkce trend pozaduje knoflikem OK proti sméru hodinovych ruci¢ek pro
néasledujici vybér zaznamu: zobrazeni poslednich 8 hodin a po sméru pro navrat
Poslednich 8 minut, 8 hodin, 24 hodin nebo poslednich zpét

6 dni. o Pokud si pfejete navrat do pfedchoziho menu,
Zobrazeni zaznamu méfené hodnoty: stisknéte tlacitko ESC.

e Vyberte menu Trend... Zé&znam vypada nasledujicim zpisobem:

e Vyberte pozadovany Trend kanal 1...4 nebo méfenou
hodnotu jako text. Zobrazi se 24-hodinovy nahled a
odpovidajici datum

Pohyb v zaznamu:

o Otacejte knoflikem OK proti sméru hodinovych rucicek
pro zobrazeni pfedchoziho dne a po sméru pro
zobrazeni nasledujiciho dne.

Cesta: Vitame Vas > Hlavnimenu > Trend... > Trend kanal 1...

Tato funkce je dostupna pouze tehdy, pokud byla aktivovana servisnim technikem pfi uvadéni do provozu!
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Prejete si mit pristup na jednotlivé regulatory RXB?

Zvolte pozadovany regulator RXB:

e Vyberte menu Provoz RXB...

o Zadeijte Cislo Geogr zény (ap), Geogr zény (prost)
pozadovaného regulatoru RXB

o Pak zvolte menu Data zafizeni RXB...

B Provoz RXB
Geogr zéna (ap)

Geogr z6na (prost)
Data zafizeni RXB...

Cesta Vitame Vas > Hlavni menu > Provoz RXB... > Data zafizeni RXB...
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Zobrazi se nasledujici informace o regulatoru RXB:

Il Data zafizeni RXB

Cislo mistnosti 110

Nazev zafizeni: Office 5.2
Aktiv Dr Prov HVAC: & Komf
~7 Akt Pros teplota: 21°C

22

Vyznam:
Cislo mistnosti:

Toto je Cislo mistnosti, ve které je regulator umistén.
V nasem prikladu: Cislo mistnosti 110.

Nazev zafizeni:

Nazev zafizeni identifikuje kazdy jednotlivy regulator
RXB.

V nasem pfikladu: Office 5.2.

Aktivni druh provozu HVAC:

Zde se zobrazuje pravé aktivni druh provozu.

V nasSem pfikladu regulator RXB pouZziva druh provozu
‘@ Komf.

Akt Pros teplota:

Zde je zobrazena aktualni teplota prostoru ve zvolené
mistnosti.

V nasem pfikladu: 21 °C.

Akt Zad Tep Prost:

Zde je zobrazena aktualni Zadana teplota prostoru ve
zvolené mistnosti.

Siemens Building Technologies / HVAC Products
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Nastala porucha ?

V pfipadé vyskytu poruchy, bude tato porucha
zobrazena na displeji; a vestavéna LED v tladitku «Ll»
bude blikat nebo svitit. Postupujte nasledovné:

LED blika:

1. Stisknéte tlagitko «/1» pro odblokovani.

2. Pokud LED stale blika, porucha stale trva nebo je
nutné tlacitko znovu stisknout pro odblokovani.

LED sviti:

1. Odstrante pfic¢inu poruchy.

2. Pokud LED stale sviti, zmacknéte znovu tlacitko «Ll»
pro odblokovani.
Odblokovani je mozné pouze po odstranéni pficiny
poruchy.

Pokud nemuzete odstranit poruchu, obratte se na
Vaseho odbornika na topeni.

Dalsi informace o zobrazenych poruchach:

Menu Stavajici poruchy

Zde muzete vidét stavajici poruchy. Budou zobrazeny
nasledujici informace o jednotlivych poruchach:

o P¥icina (napf. ¢erpadlo 1)

o Pocet poruch (dulezité pro odbornika na topeni)

e Datum, €as a den prvniho vyskytu

Menu Historie poruch

Zde muzete listovat poslednimi 10 poruchami. Jsou k
dispozici stejné informace jako u stavajicich poruch.
Menu Stav poruchy bus signal

Pokud Vas$e zafizeni obsahuje nékolik pFistrojl, poruchy
z téchto pfistroji budou zobrazeny na Vasem regulatoru.
Zobrazeni poruch v nastavovaci urovni

Pokud pfidrzite tlacitko ESC na 2 sekundy, stavajici
porucha bude zobrazena.

Cesta:  Vitame Vas > Hlavni menu > Poruchy...
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Jaké informace jsou pozadovany Vasim servisnim technikem?

Vas regulator ma charakteristické udaje, které mohou
Vasemu odbornikovi na vytapéni pomoci zodpovédét
Va$e otazky. Tato data najdete v podmenu informace o

zafizeni....
Regulator
Polozka menu Vysvétleni, priklad
Slozka B
Softwarova verze Centralni ovladaci jednotky
Hardwarova verze Centralni ovladaci jednotky
Cesta: Vitame Vas > Hlavni menu > Info o zafizeni... > Regulator...
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Uspory energie bez ztraty komfortu?

o \/ prubéhu dne nezvysujte prostorovou teplotu pro
vytapéni nad 21 °C. Kazdé zvyseni teploty o jeden
stupen predstavuje zvySeni nakladti o 6 az 7 %

e \/ prubéhu dne nesnizujte prostorovou teplotu pro
chlazeni pod 24 °C. Kazdé snizeni teploty predstavuje
zvy$eni nakladu

o Doporucené teploty pro obytné a pracovni prostory:
— V priibéhu dne pro topné faze:

Predkomfort = 19 °C, Komfort = 20...22 °C

V prubéhu dne pro chladici faze:

Predkomfort = 28 °C, Komfort = 22...24 °C

— V prlibéhu noci pro topné faze:

Utlum = 14...18 °C. Ochrana objektu citlivych na
nizkou teplotu, napfiklad rostliny!

— V prubéhu noci pro chladici faze:

Utlum = 29...31 °C

Zajistéte aby zavésy, nabytek a daldi pfedméty nebyly
pred pfivody a odtahy vzduchu. Mohly by ovlivnit
proudéni vzduchu

Zavirejte zaluzie pro snizeni tepelnych ztrat

Zavirejte Zaluzie i v prabéhu chlazeni, snizite vliv
slunecniho zareni a povede to k Usporam nakladu
Pravidelné kontrolujte a vyménujte vzduchové filtry

Pokud Va$e zafizeni pouziva prostorové teplotni ¢idlo
nebo ¢idlo vlhkosti, nemélo by byt vystaveno cizim
zdrojlm ovliviiujicim jeho regulaéni funkce. Z téchto
ddvodu dodrzte nasledujici doporuceni pro umisténi
cidla:

Vyhnéte se umisténi vedle otevienych dvefi
Vyhnéte se ovlivnéni tepelnymi zisky od lidi, stroju,
svétel, atd., pobliz ¢idla

Zajistéte, aby nebyly zaclony, nabytek nebo dalsi
objekty pfed ¢idlem vihkosti nebo teploty

Uspory energie nesetfi pouze pfirodni zdroje,ale také chrani Zivotni prostredil
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Upozorriujeme, Ze tento navod popisuje pre vSetkych uzivatelov dostupné nastavenia a vycitania centraly zariadenia.
Podla vasho navrhnutého zariadenia nemusia byt vZdy vSetky funkcie aktivne.
V pripade pochyb sa prosim obratte na odbornika vo vetrani.
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Obsluzné prvky

Displej

..'r' . -
Z—i——s ﬁ
= pp— a 2 Informacné tlacidlo«INFO»
5 B : - " |

. Funkcia 1: vyvolat dblezité udaje zariadenia
Funkcia 2: vyvolat vysvetlenia k jednotlivym udajovym
bodom v aktualnej menu

3111207
-

Displej pre zacvaknutie na regulator

3 Otocné tlacidlo «<OK»

otoCenie:  zvolit riadky menu resp. prestavit hodnotu
zatlacenie: potvrdit riadok menu resp. hodnotu

3112208

4 Tlacidlo navratu «kESC»
Skocit naspat do predchadzajucej urovne menu

5 o, | SiEMERS - ..»; 5 Tlagidlo poruchy «[I» so svietiacou diédou (LED)
ol e L4 LED svieti/blika: zobrazit poruchu

Displej pre montaz na Celny panel rozvadzaca zatlacit: potvrdit resp. uvolnit poruchu
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Displej

Uroven: pole ukazuje, v ktorej Grovni sa
nachadzate (informacna uroveri alebo
uroven nastavenia)

Zobrazovacie pole na displeji
ponuka rozlicné moznosti
zZnazornenia.

Nazov menu: Najvyssi riadok ukazuje, Priklad na tejto strane ukazuje, ako

v ktorom menu sa nachadzate je znazomeny obraz.
Hlavné menu Dal$ie obrazové informacie su:

ga¥Skupina miestnosti1... Pozicia kurzora: Inverzne zobrazené * Uvodna strana (privitanie)

Cas | datum... riadky (biele pismo v &iernom poli) e Pomocny obraz
Poruchy... zobrazuj(, Ze sa kurzor nachadza na * Pop-up («obraz v obraze» pre
X Trend... tejto pozicii hodnoty nastavenia)

Dopliovacie znaky: tri body (...)
ukazuju, ze nasleduje vedlajSie menu

«Scroll»-Sipka: Tato Sipka ukazuje, ze
dole alebo hore su eSte dalSie riadky
menu

4
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Symboly a znaky na displeji

Symbol | Vyznam Symbol | Vyznam
Skupina miestnosti s ¢islom skupiny miestnosti 1 Zaznam trendu meranej veli¢iny s trendovym
napr. Tu je skupina miestnosti 1 kel kanalovym ¢€islom. Napr. tu je trend kanal 1
TrAute | Automaticka prevadzka podla asového programu [ﬁ] Prazdniny
o Druh priestorovej prevadzky - komfortna Zvlastny den
F: | Druh priestorovej prevadzky — prekomfortna 2? Pomocny — obraz - vyvolat vysvetlenie k zvolenému
@ | Druh priestorovej prevadzky, ekonomicka-utim ™ | udajovému bodu
. Informacéna uroven — vy¢itanie najdélezitejSich
i | Schutzbetrieb Ochrana B || odnot zariadenia
i TUV- normalny druh prevadzky Il | Nastavovacia Uroveii — od¢itat a prestavit
'] TUV - redukovany druh prevadzky g Cakaijte prosim — bezi vyhradavanie
= | TUV - ochranna prevadzka f1 |Porucha

Tento navod sa mdzZe prepisat servisnym technikom pri pouZivani vedlajsSieho menu —meno skupina miestnosti 1...10"a "
trend kanal 1...4" pri uvedeni do prevadzky s textom!
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Navigacia v menu

Uvodna strana:

03.01.05
Vitajte
i) « Informacie

Hlavné menu » ‘lﬂ
I I

v
Hlavné menu:

14:52

Pondelok

[ | Hlavné menu
Skupina miestnosti 1

Cas / datum...
Poruchy...
VY Trend...

6

Uvod

Tento navod na obsluhu vam poméze vo vSetkych Standardnych situaciach s
dopytovacimi kapitolami (chcete ....atd, od strany 9), obsluzit riadiacu
centrélu.

Uvedena je vzdy cesta, ktorou sa v menu musite pohybovat, aby ste sa
dostali k danej funkcii — od Uvodnej strany az po prestavite/nd hodnotu.

Uvodna strana
V «neobsluznom stave» sa zjavi na displeji vzdy uvodna strana — okrem
pripadu poruchy.
1. Zatlacte otocné tlacidlo «OK»:
Zjavi sa zoznam menu.

Hlavné menu

2. Otocte otocnym tlacidlom «OK»: kurzor preskoci z jedného riadku na
druhy.

3. Navoleny riadok sa zjavi s Ciernym pozadim a inverzne zobrazenym
textom.

4. Zvolte Zelany riadok.

5. Potvrdte tento riadok zatlacenim oto¢ného tlacidla «OK».
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VedlajSie menu: Vedlajsie menu

6. Nachadzate sa teraz vo vedlajSom menu.

. Prazdniny/mimoriadne dni 7. Tri bodky (...) za textom znamenaju, Ze nasleduju dalSie vedlajSie menu.
8. Nasleduijte zadanu cestu tym, Ze otogite otoénym tlagidlom «OK», aby ste
Priestor-prazdniny: i Eko nasli riadok resp. ho zatlacili, aby ste potvrdili riadok.

. TOV-prazdniny: =10chr. 9. Na konci cesty sa dostanete k nastavitelnej hodnote.

Nastavenie ¢iselnej hodnoty

10. Cislicova hodnota sa zjavi ako «Pop-up» (ako «obraz v obraze»)

v 11. Prestavte hodnotu oto€enim oto€ného tlacidla «OK».

12. Nasledne potvrdte hodnotu zatlaéenim oto¢ného tlacidla «OK».

13. Kurzor ide teraz dopredu k nasledovnej nastavitelnej hodnote, alebo
naspat k udajovému bodu, ak nie je k dispozicii Ziadna ina nastavitelna
hodnota

14. S tla€idlom «ESC» sa dostanete vzdy naspat do predchadzajuce;j
zadavacej urovne alebo bodu menu

Podnet: prazdniny 15. Ak viac krat za sebou zatlagite tlagidlo «kESC», dostanete sa naspat na

Zapis vymazat'... Gvodnu stranu.

Nastavit' ¢iselné hodnoty:

U véacsine menu mézete zobrazit vysvetlivky k aktualne zvolenému riadku.
K tomu zatlacte tlacidlo «INFO».

7
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Nastavenie druhov prevadzky priestorovych skupin

Zapnutie zariadeni pre vetranie a klimatizaciu sa
prevadza odbornikom.

Nim sa voli z vedlajSieho menu Skupina miestnosti 1...10 >
Druh priestor. prevadzky... zadana uloha @ Auta, ktora
pdsobi v prislusnej priestorovej skupine.

Ak je to ten pripad, zariadenie bezi v prisludnej
priestorovej skupine automaticky.

Regulacia sa samostatne vypina a zapina, dévody
k tomu mozu byt

e Roc¢ny alebo tyzdriovy spinaci program

e Vstup cez priestorovy pristroj

o Nocné chladenie

e ZruSenie poziarneho poplachu

e Odtah dymu

o Externé prikazy cez signalne vstupy

cesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti1... > Druh priestor. prevadzky... > Predvolba: > ...

8

Siemens Building Technologies / HVAC Products CE1B3121x4-sk 743190464 0a 15.04.2005



Chcete prevadzkovat’ zariadenie podla éasového programu?

S druhom priestorovej prevadzky ifuta sa riadi riadiaca

centrala podla hodinového programu.

Casovy program

V programe €asovych hodin su pre vSetky fazy dennej
prevadzky vykurovania/chladenia zadané zaciato¢né
Casy ako aj priradeny druh priestorovej prevadzky
(priestorova - ziadana hodnota).

Program ¢asovych hodin je vo vaSej riadiacej centrale
zadany; vy mbzZete tieto udaje zmenit

(<& strana 16) a tym si mdzete svoje osobne
poZiadavky prispdsobit’.

Priklad ¢asového programu

Utorok

= 0d 12:30 & Komf

od 06:00:
od 11:30:
od 12:30:
od 17:00:
od 19:00:

komfortna prevadzka
pro komfortna prevadzka
komfortna prevadzka
prekomfortna prevadzka
ekonomicka prevadzka

9
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Nechcete zariadenie prevadzkovat’ podla éasového programu?

Iné druhy priestorovej prevadzky Ziadané hodnoty

Ak nechcete zariadenie riadit podla €asového programu K druhom priestorovych prevadzok priradené ziadané
(teda nie automaticky), tak potom zvolte obsluzny riadok hodnoty maju rovnaké symboly a oznacenia.
Predvolba jeden z nasledovnych druhov priestorovej Nastavenie: &= strana 11.

prevadzky:

% | Komfortna | Zariadenie ZAP, vykurovanie/chladenie
na komfortnu Zziadand hodnotu

k| Pre Zariadenie ZAP, vykurovanie/chladenie
komfortna | na pre komfortnu ziadanui hodnotu
| Utim Zariadenie VYP, aktivovana podporna

prevadzka vykurovanie/chladenie na
ekonomicku Ziadanu hodnotu; no¢né
chladenie a protimrazova ochrana

i#h | Ochrana Vypnuté zariadenie; aktivovana
protimrazova ochrana

Icesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti 1... > Druh priestor. prevadzky... > Predvofba: > ...

Ak chcete vykurovat doc¢asne len s «trvalym druhom priestorovej prevadzky», nesmiete zabudnut
opét’v pravy cas prejst’ spét’ na druh prevadzky Auto!

10
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Aku teplotu priestoru moézete nastavit'?

Va$a riadiaca centrala ponuka Styri druhy priestorovej
prevadzky. Kazdy druh priestorovej prevadzky ma
priradené dve Ziadané hodnoty priestorovej teploty
(vykurovanie a chladenie).

Podla zvoleného druhu priestorovej prevadzky prepina
va$a riadiaca centrala podfa ¢asového programu

(@ strana 9) alebo reguluje trvalo na Ziadanu hodnotu

hodnota.

zvoleného druhu priestorovej prevadzky.
Nasledovné ziadané hodnoty su k dispozicii. Tovarenské
nastavenie je zarovef aj nastavovacia kontrolna

Komfortnu a prekomfortnd Zziadanu hodnotu mézete
menit podla vaSich poziadaviek.

Druh Co sa udeje v miestnosti? Nastavovacia kontrolna
Symbol ) .
prevadzky hodnota
vykurovanie chladenie
R Komfort To je ziadana hodnota pri pouzivani priestoru. Stara sa o 21°C 24 °C
pohodovu priestorovu klimu.
b Prekomfort Jedna sa o energeticky Uspornu ziadanu hodnotu priestoru, aby 19°C 28 °C
sa pri zmene na komfort rychlo dosiahla oblast pohody.
I Utim Zariadenie VYP. V priestore je zabezpecena minimalna / 15°C 30°C
maximalna teplota (ochranna prevadzka)
i Ochrana Zariadenie VYP. Aktivna protimrazova ochrana - -—--

* = tovarenské nastavenie

cesta:

Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti1... > Ziadana teplota priestoru...
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Chcete si prezriet’ stav zariadenia v priestorovej skupine?

Ak chcete vediet pocas automatickej vykurovacej /
chladiacej prevadzke momentalny stav zariadenia (teda
druh priestor. prevadzky), potom chodte do urovni info:
1. naspat na Gvodnu stranku s tla¢idlom «ESC»

2. tlacidlo «INFO» zatladit alebo pootodit’ tlacidlom.
Stav priestorovej prevadzky sa znazorni nasledovne:

E  Skupina miestnosti1
Druh prevadzky: 2 Komf
Ziadana hodnota chladenia: 24.0 °C

Ziad hodnota vykurovania: ~ 21.0 °C
Pri¢ina: Casovy
program

Vyznam:

Druh prevadzky:

Tu sa zobrazuje momentalny aktivny druh priestorovej
prevadzky. V priklade ide skupinu miestnosti 1 druhu
priestorovej prevadzky ‘o Komf (Komfort).

12

Ziadana hodnota chladenia:
Tu je znadzornena ziadana hodnota komfortu na ktord sa
chladi.

Ziad hodnota vykurovania:
Tu je zobrazena Ziadana hodnota komfortu na ktord sa
vykuruje.

Pri¢ina

Tu je zalozeny aktualny stav. Dévody moZu byt

o Kontakt druh priest. prevadzky (ru¢né prepnutie)
e Spinac volby priest.prevadzky (ruéné prepnutie)

o Tlacidlo pritomnosti priestorového pristroju

o Tlacidlo Timer na priestorovom pristroji QAW

e Mimoriadny den

e Prazdniny

e Spinacie hodiny ¢asového programu (ako priklad)

Siemens Building Technologies / HVAC Products
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Chcete si pozriet’ aktualny stav v referenénych miestnostiach?

Zvolte menu Skutocna teplota priestoru... . Referenéna miestnost’' 2 a 3:

Tu je mozné odgitat’ aktualnu teplotu.

V tomto priklade ide o aktualnu teplotu 22 °C v
referenénej miestnosti 2 a 3.

Il Skutoé Teplota priestoru
A Referenéna miestnost’ 2 22 °C

Referenéna miestnost' 3 22°C VyssiaPriestTeplot:

VysSiaPriestTeplot: 23°C Tu je mozné od¢itat najvysSiu teplotu v rozsahu zvolenej
NizSiaPriestTeplot: 21°C priestorovej skupiny.

V tomto priklade je najvyssia teplota 23 °C.

To znamena v priklade skupina miestnosti 1: NizsiaPriestTeplot:
priestorovej skupiny.
V tomto priklade je najnizSia teplota 21 °C.

cesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti1... > Skuto¢ Teplota priestoru...
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Chcete si pozriet’ aktualny stav udajov?

Ak sa nachadzate na uvodnej stranke (obrazok - Vitajte), Pozriet si moézete napr. nasledovné udaje:

staci zatlaCenie na tlacidlo «INFO», alebo pootogit e Druh priestor. prevadzky (stav, pri¢ina) na jednu
tlacidlom a ste na informacnej arovni Hl. Tu st uvedené priestorovi skupinu

najdoleZitejSie Udaje zariadenia. « Casovy program na jednu priestorovi skupinu
Upozornenie: zobrazenie zavisi na vybave a dimenzie « Ostatné tidaje (vonkajsia teplota)

vasho zariadenia.
Tu nemdzete zmenit ziadne hodnoty!

Zatlacte teraz na tlacidlo «INFO», alebo pootocte
tlaCidlom. Takto mdzete krok za krokom prechadzat z
jednej info stranky za druhou.

S tlacidlom «ESC» pridete priamo naspat na Uvodnu
stranku.

K informacnej stranka sa dostanete len z uvodnej stranky! Ak vSak v nejakom menu zatlacite na «INFO», potom sa
nezjavia aktuéalne udaje zariadenia, ale pomocny obréazok k udajovému bodu, na ktorom momentalne stoji kurzor.
Pomocny obrazok ukazuje cestu, ktorou ste doteraz presli ako aj nazov udajového bodu.

14
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Musite nastavit’ novy ¢as alebo datum?

Cas / datum

VSetky ro€né udaje riadiacej centraly su zadané vo
vasSom zariadeni pri uvedeni do prevadzky. Ak by bol
potrebny novy (daj, prevedte to v menu Cas / datum.

Letny a zimny ¢as

Rovnako to plati v pripade, Ze musite nanovo zadat
Udaje zaciatku letného a zimného ¢asu.

Pozor:

Nemusite pritom zadat efektivne prechodné dni, ale
podla medzinarodnej normy, najskor$i mozny datum pre
zaciatok letného ¢asu a pre zaciatok zimného ¢asu!

Menu Cas / datum obsahuje:

o Cas (napr. 09:53)

e Datum (napr. 25.07)

e Rok (napr. 2005)

o Zaciatok letného €asu (napr. 25.03.)
e Zaciatok zimného ¢asu (napr. 25.10.)

cesta:  Vitajte > Hlavné menu > Cas/datum...

Zmena zo zimného ¢asu na letny a naopak prebieha automaticky!

15
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Chcete zmenit’ dennu vykurovaciu /chladiacu fazu?

VSeobecne Pred zadanim dbat’ na nesledovnén

V ¢asovom programe mbzete nastavit denné fazy e Zadate vzdy najprv ¢as zaciatku a potom druh
vykurovania / chladenia podla vasich potrieb. Pre kazdy priestorovej prevadzky tejto fazy

den je moznych max. 6 spinacich bodov; ku kazdej faze o K dispozicii mate druhy priestorovych prevadzok “, b
sa priradi jedna priestorova Ziadana hodnota. a €. Priradené Ziadané hodnoty nastavte v menu
Dodato¢ne k dfiom v tyZdni (pondelok az nedela) Ziadana teplota priestoru... (& strana 11)

moZete programovat jeden mimoriadny den, teda jeden e KaZzdy denny program vykurovania / chladenia mozete
Specialny denny vykurovaci / chladiaci program. kopirovat' na dal$ie dni (& strana 17)

Mimoriadny der sa potom aktivuje, ked urobite zaznam . . s . A
o L . Zmena a mazanie a ¢asov ziadanych hodnot
v menu Prazdniny/mimoriadne dni (&> strana 18). s PN
z iadiacei trale st 5né. ak st zadand 1. Zvolit zelany den
meny v riaciace) centrale su mozne, ax su zadane 2. V diagrame priviest znacku W k zmenenému
spinacie hodiny vo va$ej riadiacej centrale. Ak je M p
genv 76 $peciaineh duiceho miest " ¢asovému bodu
program uréeny zo $pecialneho veduceho miesta, potom 3. prestavit Zelany &as.

$a zmeny moZu previest len z tohto miesta. Mazanie ¢asového bodu: vratit ¢as nad 00:00, az sa
zjavi ——:1——
4. volit Zelany druh prevadzky
5. Podla potreby nastavit’ dalSie €asy a druhy prevadzok

cesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti 1... > Casovy program...
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Zadanie dodatoénych spinacich bodov

1. zvolit Zelany den

2. V diagrame priviest znacku ¥ k poslednému
C¢asovému bodu aktualneho programu

3. Pootocit otoéné tlacidlo«OK» o jeden preskok dalej;
Zjavi sa: ——1——  ——————

4. nastavit Zelany ¢as zaciatku

5. nastavit zelany druh prevadzky

Kopirovanie éasového programu po dobu jedného

tyzdna

1. zvolit den kopirovania

2. otocit oto¢nym tlacidlom «OK» v zmysle hodinovych
ruciciek, az sa zjavi Kopirovat' do

3. Zatlagit na tlacidlo «OK»

4. Zjavia sa menu s volbou dni (Useky tyzdnfa, jednotlivé
dni v tyzdni, mimoriadny den)

5. zvolit zelany den alebo usek tyzdna

6. kopirovanie (zatlacit otocné tlacidlo «OK»)

Kopirovanie ¢asového programu do inych

priestorovych skupin

1. Zvolit ¢asovy program na kopirovanie

2. Otocit tlacidlom «OK» v smere hodinovych ruciciek,
az sa zjavi: Kopirovat' do

3. Stlagit tlacidlo «OK»

4. Menu s volbou priestorovej skupiny sa zjavi (vSetky
priestorové skupiny, Skupina miestnosti 1...10)

5. Zvolit Zelané priestorové skupiny

6. Kopirovat (stlacit tlacidlo «OK»)

Vyhotovit’ novy denny program

V riadiacej centrale je uz vyrobcom zadany denny
program pre kazdy den vratane mimoriadneho dna.
Nemusite teda vyhotovit novy denny program, ale
zakazdym uz len zmenit existujuci.

Prevadzkové napitie pre¢ — vykurovaci/chladiaci
program prec¢?

Ak vypadne prevadzkové napatie, tak ostanu ulozené
denné programy nezavisle od trvania preru$enia napatia

Najprv pisomne vyhotovte tyZdenny plan pre denné ¢asové body a druh prevadzky. Zadanie do riadiacej centraly tak ide
o mnoho lepsie!
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Chcete zadat’ periédu prazdnin?

MézZete zadat vaSej riadiacej centrale na kazdu
priestorovu skupinu16 prazdninovych peridd . Pocas
jednej prazdninovej periddy je aktivny Ziadny vykurovaci
/ chladiaci program; ale trvalo rovnaky druh prevadzky,
priestorovej resp. TUV.

Datum

Musite zadat' do vedlajSej menu Zapis 1, Zapis 2, Zapis 3

atd. na kazdu periédu prazdnin:

o Obsluzny riadok Zaéiatok: datum, rok a ¢as zaciatku
periédy prazdnin

o Obsluzny riadok Koniec: datum, rok a ¢as konca periody
prazdnin

o Obsluzny riadok Podnet: prazdniny

Kazdy zapis je mozné zmazat’:

Obsluzné riadky vymazat' zépis... zvolit a potvrdit.
Druh priestor. prevadzky

Zelany druh prevadzky zadajte do obsluzného riadku
Priestor-prazdniny. Mozné st Utim I£ alebo Ochrana i
Zadanie plati pre vSetky periddy prazdnin.

Druh prevadz. TUV

Zelany druh prevadzky TUV zadajte do riadku TUV-

prazdniny. Mozné su &rAute | normal B, redukované #
alebo ochrana & . Zadanie plati pre vSetky periody
prazdnin.

Icesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti 1... > Prazdniny/mimoriadne dni... > Kalendar... > Zapis 1... I
Icesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti 1... > Prazdniny/mimoriadne dni... > Priestor-prazdniny: I
Icesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti1... > Prazdniny/mimoriadne dni... > TUV-prazdniny: |

| Viyhotovte pred zadanim pisomne roc¢ny plan pre v3etky periody prazdnin! |
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Chcete zadat’ periédu mimoriadne dni?

Mozete zadat vasej riadiacej centrale na kazdu
priestorovu skupinu 16 mimoriadnych dni. Po¢as
mimoriadnych dni nie je normalny program vykurovania
/ chladenia pre vykurovaciu / chladiacu prevadzku
aktivny, ale separatny program.

Datum
Musite zadat do vedlajSieho menu Zapis 1, Zapis 2, Zapis
3 atd’. pre kazdy mimoriadny den:
o Obsluzny riadok Zaciatok: datum, rok a ¢as zaciatku
mimoriadneho dna
o Obsluzny riadok Koniec:
pre 1 mimoriadny deri: potvrdit v Pop-up zobrazené
udaje.
pre 2 a viac ako 2 po sebe nasledujuce mimoriadne
dni: datum, rok a ¢as posledného mimoriadneho dna
o Obsluzny riadok Podnet: mimoriadny der

Kazdy zapis je mozné zmazat:
Obsluzné riadky vymazat’ zapis... zvolit' a potvrdit.

Program vykurovanie / chladenie

Program vykurovania / chladenia pre mimoriadne dni
zadate do menu Casovy program (&= pozri 16). Plati pre
vSetky mimoriadne dni.

ICesta: Vitajte > Hlavné menu > Skupina miestnosti 1... > Prazdniny/mimoriadne dni... > Kalendar... > Zapis 1... |

| Viyhotovte pred zadanim pisomne roc¢ny plan pre vSetky periédy prazdnin! |
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Chcete sa prezriet' zaznamy nameranych hodnot?

Pod menu Trend..., sa mdze prezerat jednotlivo priebeh ¢ Vychadzajlc z aktualnych 24 hodinovych pohladov,
az do maximalne 4 meracich veli¢in (Trend kanal 1...4). dosiahnete pohlad poslednych 8 hodin otoc¢enim
Trendova funkcia ukaze zaznam meracich veli¢in doprava. Dal$im otodenim doprava sa dostanete do
v nasledovnych zaznamoch: pohladu poslednych 8 minut, otoéenim dolava opat
Zaznam poslednych 8 minut, 8 hodin, 24 hodin naspat.

a poslednych 6 dni. ¢ S tlacidlom «ESC» sa dostanete opat naspét do
Prezeranie zaznamov meracich veliéin: predchadzajiceho menu.

o Zvolit menu Trend... Zaznam meranych hodnét sa zobrazi nasledovne:

e Zvolit Zelany Trend kanal 1...4 alebo meranu veli€inu
v dekédovanom texte; zobrazi 24 hodinovy pohlad
aktualneho dna.

Navigacia pohfadov:
e Otocenim oto¢ného tlacidla dolava, skoci zobrazenie
o jeden defi naspat a naopak.

cesta: Vitajte > Hlavné menu > Trend... > Trend kanal 1...

Tato funkcia je len vtedy k dispozicii, ak je zariadenie k tomu koncipované a boli prevedené potrebné nastavenia na
riadiacej centrale pri uvedeni do prevadzky servisnym technikom.
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Chcete pristup k uréitému priestorovému regulatoru?

Volit' priestorovy regulator RXB:

e Zvolte menu Prevadzka RXB...

o Zadaijte Cislo geografickej zény pre kazdu
GeografZonalapart, GeogrZoéna (priest.) RXB, na ktoru
chcete mat pristup

e Potom zvolte menu RXB-Data zariadenia RXB ...

| Prevadzka RXB
GeografZonalapart

GeogrZona (priest.)
Data zariadenia RXB...

cesta: Vitajte > Hlavné menu > Prevadzka RXB... > Data zariadenia RXB...
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Zobrazia sa nasledovné informacie k priestorovému

regulatoru RXB:

Il Data zariadenia RXB

Cislo priestoru: 110

Nézov zariadenia: kancelaria 5.2
AktivnyRezimHVAC: 1 Komf
~7AktualTeplPriestoru: 21°C

22

To znamena:

Cislo priestoru:

Tu je Cislo pod ktorym sa nachadza priestorovy regulator
RXB.

V priklade: €islo priestoru 110.

Nazov zariadenia:

S ¢islom pristroja ma kazdy priestorovy regulator RXB
svoje vlastné oznacenie.

V priklade: kancelaria 5.2.

AktivhyRezimHVAC:

Tu sa zobrazi momentalne aktivny druh priestorovej
prevadzky.

V priklade reguluje priestorovy regulator RXB v druhu
priestor. prevadzky & Komf (Komfort).
AktualTeplPriestoru:

Tu je momentalna prevladajuca teplota priestoru
zvoleného priestoru.

V priklade: 21 °C.

AktualZiadTepPries:

Tu je aktualna Ziadana hodnota priestorovej teploty
zvoleného priestoru.
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Trva porucha?

Porucha na vasom zariadeni sa zobrazi na displeji;
pritom blika, alebo svieti svietiaca diéda (LED) na tlacidle
L1, Urobte nasledovné:

LED blika:

1. Tlacte na tlacidlo L}, aby ste potvrdili poruchu.

2. Ak LED svieti ako predtym, nie je porucha
odstranena, alebo sa musi odblokovat opatovnym
zatlaenim tlacidla.

LED svieti:

1. Odstrante poruchu.

2. Ak svieti LED ako predtym, méze sa odblokovat’
opéatovnym zatlagenim tlacidla 2.

Odblokovanie poruchy je mozné len vtedy, ak jej
pri¢ina bola odstranena.

Ak ste poruchu tymito opatreniami neodstranili, potom to

oznamte svojmu technikovi vetrania.

Vyklad k zobrazenej poruche:

Menu Aktualne poruchy...

Tu vidite, ktoré poruchy vznikli. Ukaze sa kazda
porucha:

e Poévodca (napr. snimac vonkaj$ej teploty)

« Cislo poruchy (ddlezité pre technika vetrania)

o Datum a Cas vystupenia

Menu Histéria portch...

Tu sa uvedie jednotlivo poslednych 10 portch. Udaje st
ako u aktualnych poruchach.

Menu Hlasenie poruchy Bus...

Ak vaSe zariadenie obsahuje viacero zosietovanych
pristrojov, potom sa poruchy inych pristrojov zobrazia
na va$ej riadiacej centrale.

Zobrazenie poruchy na nastavovacej urovni

Ak zatlacite tlaCidlo «ESC» na 2 sekundy, zobrazi sa
aktualna porucha-.

cesta: Vitajte > Hlavné menu > Poruchy...
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Aké udaje potrebuje vas odbornik na vetranie?

Va$a riadiaca centrala ma charakteristické udaje, ktoré
potrebuje vas odbornik pre klimatizaciu, aby mohol
poskytnut pomoc, podat informacie o vaSom vetracom
zariadeni atd. ... najde ich - Informacie o pristroji....

Regulator
Obsluzny riadok Vyklad, priklad
Subor udajov B
Softvérova verzia riadiaca centrala
Hardvérova verzia riadiaca centrala
Cesta:  Vitajte > Hlavné menu > Informacie o pristroji... > Regulator...
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Ako sa uspori na energii bez straty na komforte?

Vykurujte cez den nanajvys na 21°C. Kazdy stupen e Zatvorené vykladné skrine a rolety zniZuju stratu tepla

nad zvySuje naklady 0 6 az 7 % smerom von.

Chladte cez den nanajvys do 24°C. Kazdy stuper pod o V¢&asné uvedenie vonkajSich roliet a markiz po¢as

zvySuje naklady na chladenie periddy chladenia, zabranuje vniknutie slneéného

Smerna hodnota priestorovej teploty v obytnych Ziarenia a Setri na chladiacej energii

a pracovnych priestoroch vo vykurovacej a chladiacej o Nechajte skontrolovat pravidelne vzduchovy filter

periéde su: a v danom pripade ho nechat vymenit

— Cez den pocas vykurovacej periode: . . L L .
prekomfort = 19 °C, komfort = 20...22 °C Ak ma vase zariadenie pnestorgvy pristroj ‘syov‘snlmacom

_ Cez defi potas chladiacej periéde: teploty prllpadne vlhkosti, nesmie sa vysadit _Z|_adrjym
prekomfort = 28 °C, komfort = 22...24 °C poruchovym vplyvom tepla pripadne vihkosti, ina¢ by

mohlo déjist’ k ovplyvneniam regula¢nych funkcii. Preto
plati pre «miestnost snimaca»:
o Vyhybaijte sa prievanu otvorenymi dverami

— V noci po€as vykurovacej periody:
utlm = 14...18 °C. Dbajte na predmety citlivé na
chlad ako napr. izbové kvetiny!

— V noci poéas chladiacej periody: Gtim = 29...31 °C e Vyhybaijte sa tiez cudziemu teplu ako [udia, stroje
Priamo pred vetracimi a vypustnymi prvkami nemaju a gsvetlenle . . o
byt Ziadne zavesy, nabytok a iné predmety. Zabrariuju * Priamo pred snimacmi teploty a vihkosti nemaju byt
cirkulcii vzduchu a méze to viest k prievanu. Ziadne zavesy, nabytok a iné predmety

Cielené Setrenie na energii neznamena len chranenie Zivotného prostredia, ale aj aktivnu ochranu Zivotného prostredia!
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El6lapra szerelhet6 kezel&terminal

LCD kijelz6
INFO gomb
Funkcio 1: ~ F6bb rendszeradatok megjelenitése
Funkcié 2:  Informacioé megjelenitése az aktualis

menUszint adatpontjairdl

OK forgat6-nyomoégomb

Forgatas: Mendupontok kivalasztasa vagy értékek
beallitadsa

Press: Mentopciok és beallitasok nyugtazasa

ESC gomb

Visszatérés az el6z6 menlszintre
A\ Hibajelzé6 gomb beépitett LED-del
LED vilagit / villog: Hibajelzés

Megnyomas: Nyugtazés vagy reset
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Kijelz6

Szint: Itt Iathatd az elérési szint (info
vagy belizemelési szinten)

A kijelzd lehetbséget biztosit t6bb
reprezentacios meglelenitésre.
A jobboldali példa egy mentit mutat.

Menii megnevezése: A felsé menii jelzi Més lehetéségek:

az On altal hasznalt meniit » Start képernyé (UdvoziGkep)

o Segitség képernybk

e Popup ablak (beallitasok részére)

PaNHelyiségcsoport 1. Curzor poziciéja: Inverz sorok (fehér
Pontos id6/datum szoveg fekete hattérrel) jelzik a kivalasz-
Hibak... tott sort

R Trend...

Pontok: ... jelzik, hogy almenik kovet-
keznek

Scroll nyilak: A nyilak jelzik, hogy
tovabbi menlsorok talalhatdak (feljebb
vagy lejjebb)

4
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Szimbdélumok a kijelzén

Szimbolum | Jelentés Szimbdélum | Jelentés
Helyiségcsoport a helyiségcsoport szamaval. 1 Egy mért érték Trend naplézasaa tredcsatorna
Pl.: Helyiségcsoport 1 ket szamaval. Pl.: Trend csatorna 1
Automatikus miikédés az idéprogramnak o .
T Auto megfelelden | Szabadsag
o “Komfort” Gzemmadd Specialis nap
[ “Prekomfort” izemmaod 2 e e Ui .
— - ,-\n..’ Segitség — infprmacio a kivalasztott adatpontrol
I "Economy" izemmaod
i “Védett” lzemmad H Info szint — f6bb adatok megjelenitése
i HMV tzemmaod "Normal” B Beadllitasi szint — megjelenités és modositas
') HMV Gzemmdd "Csokkentett" g Kérem varjon — keresés
=) HMV Gzemmaod " Védett izemmaod” J:l Hiba

A belizemel6 atnevezheti a kezelési leirasban szerpeld gyari elnevezéseket:
"Helyiségcsoport 1...10" és "Trend csatorna 1...4"!
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Navigacié a meniiben

Kezdbkép:

03.01.05 14:52

Udvozlet

(1) «Informacié
Fémenii »
— —

Fémen

Hétfo

B Fémenii
Helyiségcsoport 1...

Pontos idé/datum...
Hibak...
VY Trend...

v

Bevezetés .
Ezen kezelési leiras segiti Ont a késziilék alapvetd kezelésben (a 9. oldaltdl).

A leiras minden esetben megadja Onnek az elérési Gtvonalat a meniin
keresztil, hogy elérje a szlikséges funkciot — a kezd6képtsl a médositani

kivant értékig.

Kezdokép
Alaphelyzetben a késziilék mindig a kezdbképet jeleniti meg — kivéve, ha

hiba keletkezik.

1. Nyomja meg az OK gombot:
Megjelenik a Fémen listaja.

Fémenii

2. Forgassa az OK gombot: A kurzor (kijel6lt menusor) az egyik sorrdl a
masikra lép.

3. AKkijeldlt menusor fekete hattérrel jelenik meg.

4. Jeldlje ki az On altal valasztott sort.

5. A belépéshez nyomja meg az OK gombot.
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Almenti: Almeniik
6. Mostmar az almeneuben van.

Il Szabadsag/specialis napok 7. A3 pont(...) a szbveg utan azt jelenti, hogy tovabbi almeniik vannak.

8. Kovesse a jelzett elérési utvonalat az OK gomb forgatasaval, majd a

Uzemméd sziinnap: iZ Eco kivalasztashoz nyomja azt meg.

Méd sziinnap HMV: =1Véd. 9. A leirt utvonal végén eléri a médositani kivant értéket (adatpontot).

v Numerikus érték beallitasa
10. A numerikus érték egy kis “pop-up” ablakban jelenik meg.
Numerikus érték beallitasa: 11. Az érték modositasahoz forgassa az OK gombot.
12. A bevitel nyugtazasahoz nyomja meg az OK gombot.
Bevitel 1 13. A kurzor tovabbugrik a kdvetkezd beadllithatd értékre vagy visszalép az

adatponthoz, ha itt nincs tobb beallithato érték.
14. Az ESC gomb megyomasaval On az elézéleg elhagyott beviteli mezébe

Szabadsag jut.
Bevitel térlése... 15. Az ESC gomb tobbszori megyomasaval visszajuthat a kezdéképhez.

A meniipontok t6bbségénél On informéciét jelenithet meg az éppen kivalasztott opciérél (mendisorrdl).
Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva az Info gombot.
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Helyiségcsoport izemmodjanak kivalasztasa

A szell6zési / légtechnikai rendszert az On beiizemeléje
elinditotta.

A Helyiségcsoport 1...10 > Helyiség iizemmad..., almeniiben
6 kivalasztotta az rAute (jzemmaédot, ami a vonatkozd
helyiségcsoportra hat.

Ebben az esetben az a helyiségcsoport automatikusan
mukodik.

A szabalyozas automatikusan miikddik. A lehetséges
okok:

e Eves vagy heti idéprogram

e Beavatkozasok a beltéri egységen

o Ejszakai atszelléztetés

o Tizjelzés ki

o Fustelszivas

o Kiuls6 parancs a bemeneteken keresztil

Elérési utvonal: Udvozlet > Fémenii > Helyiségcsoport 1... > Helyiség lizemmod... Elévalasztas: > ...
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A rendszert az id6programnak megfelel6en akarja miikodtetni?

TAute Gzemmaddban a kézponti szabalyozoegység az
idéprogramnak megfelel6en mikodik.

Id6program

Az id6éprogram tartalmazza a kezdé idépontot (Kezdet)
és az ahhoz rendelt izemmaodot (helyiséghémérséklet
parancsolt értéket) a 24 oras fltési / hlitési periédus
minden fazisara. Ez a hét minden napjara egyedileg
beallithatd. Az idéprogram az On kdzponti
szabalyozokészUllékében van tarolva. Az idéprogramot
az On sajat igényeinek megfeleléen médosithatja

(&= lasd a 16. oldalt).

Példa az id6program megjelenitésére

B Kedd
=l Kezdet: 12:30 B3 Komf.

Kezdet 06:00: Komfort
Kezdet 11:30: Prekomfort
Kezdet 12:30: Komfort
Kezdet 17:00: Prekomfort
Kezdet 19:00: Economy
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A rendszert nem az idéprogramnak megfeleléen akarja miikodtetni

Egyéb helyiség lizemmédok

Amennyiben On nem akarja hasznéalni az idéprogramot
(azaz nincs szlikség az automatikus mikddésre), akkor
valasszon az alabbi izemmaodokbdl az Elgvalasztas
menusorban:

% | Komfort Rendszer BEkapcsolva, flités /
hiités a Komfort alapjelre

k| Prekomfort Rendszer BEkapcsolva, fiités /

hiités a Prekomfort alapjelre

£ | Economy Rendszer Kikapcsolva, Fenntar-
tott méd flités / hiités az
Economy alapjelre;

Ejszakai atszellsztetés és fagy-

védelem aktivalva

i | Védett lzem- Rendszer Kikapcsolva,
maod fagyvédelem aktivalva

Alapjelek (parancsolt értékek)

Az uzemmodokhoz hozzarendelt alapjelek mindig ugy-
anazon szimbodlumokat és jelentéseket hasznaljak.

& lasd a 11. oldalt

IEIérési Utvonal:  Udvozlet > Fémenii > Helyiségcsoport1... > Helyiség iizemmod... > Elévalasztas: > ...

| Ha ideiglenesen atvalt “folyamatosan lizemre”, ne felejtsen kés6bb ismét visszatérni az AUTOMATIKUS lizemre! |
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Milyen helyiséghémérsékletet allithat be?

Az On kézponti szabalyozdegysége 4 helyiség-
Uzemmodot biztosit.. Minden izemmddhoz 2 alapjelet

jelentik az ajanlott értékeket.

lehet hozzarendelni (h(tés és fiités).

A kivalasztott izemmodnak megfeleléen a kdzponti
szabalyozoegység az idéprogramnak megfeleléen val-

nek megfeleden.

toztatja az alapjelet (&= lasd a 9 oldalt).

Az alabbi alapjelek allnak rendelkezésre. A gyari értékek

Az alapjelek megvaltoztathatoak az On egyedi igényei-

Szimbélum | Uzemmaéd Hatas a helyiségre? Ajanlott érték*
Fités Hiités
Fa Komfort Ez az lzemmdd a biztositja a kellemes komfortérzethez sziikséges 21°C 24 °C
feltételeket.
b Prekomfort Ez a helyiségek olyan energiatakarékos Gizemmadja, mely biztositja a 19°C 28 °C
komfort izemmod hémérsékletének gyors elérését.
4 Economy Rendszer Kikapcsolva. A helyiségben a minimum / maximum 15°C 30°C
hémérséklet van fenntartva (Fenntartott méd)
@ Védett Gizem- | Rendszer Kikapcsolva. Fagyvédelem aktiv. -- -—-
maod
* = gyari bedllitasi értékek
Elérési Gtvonal: ~ Udvodzlet > Fémenii > Helyiségcsoport1... > Helyiséghdm. alapjel...
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Le akarja kérdezni az lizemmoédot egy helyiségcsoportban?

Ha tudni szeretné egy helyiség aktualis Gzemmadjat, Miikodtetési mod:
akkor Iépjen az Info szintre:: It lathato a jelenlegi helyiség tizemmod. Ennél a pé-
1. Lépjen a kezdéképernydre az ESC gombbal. Idanal a Helyiségcsoport 1 lizemmddja ‘& Komf.
2. Nyomja meg az Info gombot vagy forgassa az OK
gombot. .
A helyiség izemmad a kévetkezdk szerint jelenik meg: Hiitési alapjel:

Itt 1athaté a Komfort hiitési alapjel.
E  Helyiségcsoport 1

Miikodtetési mod: B KOTf- Fiitési alapjel:

Hiitési alapjel: 24,0 °C Itt Iathaté a Komfort fiitési alapjel.
Fiitési alapjel: 21.0°C
Oka: Idéprogram

Oka

Itt lathato a jelenlegi lzemmaod oka. A lehetséges okok:
o Helyiség izemmod kontaktus (kézi changeover)

e Helyiség lzemmod valaszto (kézi)

e Jelenlét gomb a Teremkezel6n

o |d6zit6 gomb a QAW teremkezelén

e Specialis nap

e Szabadsagnap

e |d6program (ahogy a példa is mutatja)

Jelentés:

12

Siemens Building Technologies / HVAC Products CE1B3121x4-hu 743190464 0a 15.04.2005



Latni szeretné a referenciahelyiségek aktualis izemmaodjat?

Valassza ki a kovetkezé menit: Helyiséghdm. akt. érték .... Referenciahelyiség 2 és 3:
Itt olvashat6 az aktualis helyiségh6mérséklet. Példank-
Il Helyiséghdm. akt. érték ban ez az érték 22 °C a Referenciahelyiség 2 és 3-ban.

A Referenciahelyiség 2:  22°C

Legmagasabb h.hém.:

Referenciahelyiség 3:  22°C Itt olvashaté ki a kivalasztott helyiségcsoport eddigi
Legmagasabb h.hém.: XN legmagasabb hémérséklete. Példankban ez 23 °C.
Legalacsony. h.hém.:  21°C

Legalacsony. h.hém.:
Itt olvashato ki a kivalasztott helyiségcsoport eddigi

Példank az 1 helyiségcsoportot abrazolja: legalacsonyabb hémérséklete. Példankban ez 21 °C.

Elérési Utvonal:  Udvézlet > Fomenii > Helyiségcsoport 1... > Helyiséghom. akt. érték...
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Latni szeretné a fobb, aktualis rendszeradatokat?

Ha On a kezdéképernyén van ((idvdzlé képernys), akkor Példa a megjelenithetd adatokra:

csak az INFO gombot kell megnyomnia vagy az OK e Helyiség lizemmad (Allapot, Oka) helyiségcsopor-
gombot forgatnia és azonnal az informéacios H szintre tonként

jut. Itt olvashatja az alapvetd rendszeradatokat. « Déprogram helyiségcsoportonként

Kérjlik emlékezzen arra, hogy ezen kijelzé tartalma a o Kiildnféle mért értékek (pl. killsé hémérséklet)

rendszer konfiguraciéjatol fligg.
Itt semmilyen adatot nem lehet megvaltoztatni, azok
csak informacidként szolgalnak!

Ha ismét megnyomja az INFO gombot vagy tovabb
forgatja az OK gombot, akkor a kévetkez6 Info oldalra
jut.

Az ESC gomb azonnal visszajuttatja Ont a kezdéképre.

Az Info oldalt csak a kezd6keprdl (iidv6zI6 képrdl) lehet elérnil Azonban, ha On az INFO gombot valahol a meniiben,
akkor lathatéva valik egy sugé az aktualis sorhoz..A sugé megjeleniti az On altal kbvetett elérési Utvonalat és az adatpont
teljes nevét is..
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Szeretné beallitani a datumot és a pontos id6t?

Pontos id6 / datum A Pontos id6 / datum meni a kdvetkez6ket tartalmazza:
Az éves kapcsolodra adatai az elsé belizemeléskor e Pontos idé (pl. 09:53)

beallitasra kertilnek. Amennyiben médositasra van o Datum (pl. 25.07)

sziikség, haszndlja a Pontos id6 / datum meniit. o Ev (pl. 2005)

Nyari / téli atkapcsolas o Nyari id6szamitas kezdete (pl. 25.03.)

A fentiek szerint lehet mddositani a nyari / téli at- o Téli idészamitas kezdete (pl. 25.10.)

kapcsolas idépontjat.

Megjegyzés: lehetbleg ne a nemzetkdzi szabvanyoknak
megfelelé datumokat adja meg, hanem a lehetséges
legkorabbi nyari atkapcsolasi idépontot.

Elérési utvonal: Udvozlet > Fémenii > Pontos idé / datum...

A téli / nyari, valamint a nyari / téli atvaltas automatikusan megy végbe!
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Szeretné megvaltoztatni a fiitési / hiitési id6programot?

Altalanos

Az idéprogramban On bedéllithatja a fiitési / h(itési
periddusokat az sajat igényeinek megfeleléen. Minden
nap maximum 6 kapcsolasi pontot tartalmazhat; egy-egy
helyiséghémérséklet alapjel hozzarendelheté a periddu-
sokhoz.

A heti program mellett (hétfétél vasarnapig) On létrehoz-
hat egy egyedi, napi (24-6ras) fitési / hutési programot.
A specialis nap aktivalasat a Szabadsag/specialis napok
meniben lehet elvégezni (&= lasd a 18 oldalt).

Csak akkor valtoztathatdak meg az adatok a kdzponti
szabalyozdegységben, ha a flitési program a szabalyozé
sajat idéprogramja alapjan tzemel. Ha a flitési program
egy kulsé eszkdz altal van meghatarozva, akkor
maodositasokat ott lehet elvégezni.

Miel6tt adatokat modositana, kéjiik figyeljen a

kovetkezokre:

o El6szor a ftési / hiitési periddus kezd6 idépontjat
adja meg, majd ezutan az erre vonatkozé izemmodot

o On a kévetkezé helyiség lizemddokbél valaszthat:
i, b, és €. Az egyes alapjelek értékeit a Helyiséghém.
alapjel... meniben allithatja be(@&™ lasd a 11.oldalt)

e Barmely 24-6ras flitési / hiitési periodus atmasolhatéd
mas napokra (&= lasd a 17 oldalt)

Idépontok és alapjelek médositasa, torlése

1. Valassza ki a modositani kivant napot.

2. A diagramban mozgassa a kurzort W ahhoz az
idéponthoz, melyet médositani kivan.

3. Allitsa be a kivant idépontot.
1d6 reset 00:00 a ——:—— megjelenéséig.

4. Valassza ki a kivant tizemmaédot.

5. Ha szlkséges allitson be tovabbi id6pontokat és
alapjeleket.

Elérési utvonal: Udvozlet > Fémenii > Helyiségcsoport 1... > Id6kapcsolo...

16

Siemens Building Technologies / HVAC Products

CE1B3121x4-hu

7431904640 a 15.04.2005



Tovabbi kapcsolasi idopontok beallitasa

1. Valassza ki a médositani kivant napot.

2. A diagramban mozgassa a kurzort W az aktualis
program utolsé idépontjahoz.

3. Forgassa az OK gombot egy kattanasig:
—_—lm ————— jelenik meg.

4. Allitsa be a kivant kezdé idépontot.

5. Valassza ki a kivant izemmaodot.

Idéprogram masolasa ugyanazon héten beliil

1. Valassza ki a masolni kivant napot.

2. Forgassa az OK gombot az éraval egyiranyban, amig
a Masolas: jelenik meg.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. A napkivalaszté menurész jelenik meg (hét, egyedi
napok, specialis napok).

5. Vélassza ki a kivant napot vagy napokat.

6. Masoljon az OK gomb megnyomasaval.

Idéprogram masolasa mas helyiségcsoportokba

1. Valassza ki a masolni kivant napot.

2. Forgassa az OK gombot az éraval egyiranyban amig

a Masolas jelenik meg.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. A helyiségcsoportok kivalasztasanak mendije jelenik
meg (Minden helyiségcsoport,
Helyiségcsoport 1...10).

5. Valassza ki a kivant helyiségcsoportot.

6. Masoljon az OK gomb megnyomasaval.

Uj 24-6ras program

A kbzponti szabalyozdegység kész 24-6ras idéprog-
rammal rendelkezik minden napra (a specialis napot is
beleértve). Ez azt jelenti, hog Onnek nem kell létre-
hoznia az idéprogramot, csak médositania azt a sajat
igényeinek megfeleléen.

Aramsziinet van - elvész a fiitési / hiitési program?
Az aramsziinet hosszatdl fliggetlenil a fltési / hltési
idéprogram nem vész el, tarolva marad.

Elbszér készitse el6 a heti idéprogramot a kapcsolasi id6pontokkal és az lizemmodokkal — ez segit az adatok bevitelénél!
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Szeretne sziinidei periédusokat beallita

Onnek lehetésége van minden egyes helyiség-
csoporthoz 16 szunidei periddust hozzarendelni. A
szinidei periddus alatt nincs aktiv flitési program, csak
ugyanazon helyiség-lizemmod vagy HMV Gzemmod.

Datum

A kovekezd almenlikben Bevitel 1, Bevitel 2, Bevitel 3 , stb.

On megadhatja az alabbi adatokat minden egyes

szlinidei periédushoz:

o Kezdet: a szunidei periédus elsd napjanak kezdete (év,
idépont)

e Vége: a szinidei periddus elsé napjanak kezdete (év,
idépont)

e Oka: a szunidei periédus

ni?
Minden bevitel t6rélheté (Bevitel torlése).

Helyiség lizemmad

A kivant helyiség lizemmaédot az Uzemméd sziinnap
menlbpontban éllithatja be. Valaszthaté izemmaddok:
Economy £ vagy Védett izemmad &. A bevitel minden
szinidei periddusra érvényes.

HMV miikédési méd

A kivant HMV Gzemmodot a Méd sziinnap HMV
menupontban allithatja be. Valasztahté izemmddok:
Automatikus @Aute | Normal B, Csokkentett B és Vedett
tizemmad @, A bevitel minden sziinidei periédusra
érvényes.

IEIérési utvonal:  Udvézlet > Fémenii > Helyiségcsoport 1

... > Szabadsag/specialis napok > Naptar... > Bevitel 1... I

IEIérési Utvonal:  Udvozlet > Fémenii > Helyiségcsoport 1

... > Szabadsag/specialis napok > Uzemméd sziinnap:

IEIérési utvonal:  Udvozlet > Fémenii > Helyiségcsoport 1.

.. > Szabadsag/specialis napok > Mad sziinnap HMV:

| Az adatok bevitele eldtt készitsen el6 egy tervet az éves sziinidei periédusra!

18

Siemens Building Technologies / HVAC Products CE1

B3121x4-hu 7431904640 a

15.04.2005



Szeretne specialis napokat beallitani?

Onnek lehetésége van minden egyes helyiség-
csoporthoz 16 specialis napi programot hozzarendelni.
A specidlis napok alatt nem a normal fiitési / hiitési
program aktiv, hanem a specialis napokra vonatkozé
Uzemmod.
Datum
A kovekezd almenlikben Bevitel 1, Bevitel 2, Bevitel 3, stb.
On megadhatja az alabbi adatokat minden egyes spe-
cialis napi programhoz:
o Kezdet: a specialis nap kezdete (év, idépont)
e Vége: 1 specidlis naphoz: nyugtazza az ablakban
megjelend adatot.
2 vagy tobb specialis naphoz: az utolsé specialis nap
datuma, idépontja
o Oka: a specidlis nap

Minden bevitel t6rélheté (Bevitel torlése):

Fitési / hiitési program

Adja meg a kivant fltési / hitési idéprogramot a spe-
cialis naphoz az ldékapcsolé meniiben (&= lasd a 16.
oldalt). A bevitel minden szlnidei periddusra érvényes.

[ Eleresi atvonal:

Udvozlet > Fémenii > Helyiségcsoport 1...

> Szabadsag/specialis napok > Naptar... > Bevitel 1... |

| Az adatok bevitele elbtt készitsen el6 egy éves tervet a specialis napokra! |
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Szeretné megjeleniteni a naplézott mért értékeket?

A Trend... meni segitségével, maximum 4 mért érték

valtozasat jelenitheti meg (Trend csatorna 1...4). A trend

funkcié az adatrogzitéshez a kdvetkezé lehetéségeket
biztositja:

Adatok a legutébbi 8 percre, 8 érara, 24 érara vagy a

legutébbi 6 napra.

Mért érték trendjének megjelenitése:

e Valassza ki a Trend... menut

e Valassza ki a kivant Trend csatornat 1...4 vagy a mért
értéket szoveges formaban. Az aktualis nap 24-6ras
nézete jelenik meg.

Navigacié a nézetek k6zott:

e Forgassa az OK gombot az 6rajarassal ellentétes
irdanyba az el6z6 nap megjelenitéséhez és az 6ra-
jarassal egyiranyba a kévetkez6 nap meg-
jelenitéséhez

o Az aktualis 24-6ras nézettel a kijelzén forgassa az OK
gombot az érajarassal egyiranyba az elmult 8 éra
megjelenitéséhez. Forgassa tovabb az OK gombot az
utolsé 8 perc adatainak megjelenitéséhez és
visszafelé a visszalépéshez.

e Az el6z6 menibe valé visszalépéshez nyomja meg az
ESC gombot.

A mért értékek trendben térténé naplézasa igy néz ki:

Ma, 04.10 32

Elérési utvonal:  Udvozlet > Fémenii > Trend... > Trend csatorna 1...

Ez a funkci6 csak akkor all rendelkezésre, ha a rendszer egy szakember altal megfeleléen lett belizemelve!
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Szeretne elérni egy bizonyos RXB késziiléket?

Valassza ki a kivant RXB helyiségszabalyozét:

e Valassza ki a Miikddés RXB... menut

o Adja meg a Foldr. zéna (ap), Foldr. zéna (hely.) adatokat
az elérni kivant RXB-hez

o Ezutan valassza ki az RXB eszkoz adat... menut

| Mikédés RXB
Foldr. zéna (ap)

Foldr. zéna (hely.)
RXB eszkoz adat...

Elérési utvonal: Udvozlet > Fémenii > Miikodés RXB... > RXB eszkoz adat...
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Az RXB helyiségszabalyozoérol a kdvetkezd adatok Jelentések:
jelennek meg:

Helyiség szam:
Ez a szoba szama, ahol az RXB telepitve van.
Il RXB eszkoz adat Példankban: Helyiség szam 110.

Helyiség szam 110 Eszkoznév:

Eszkéznév: Iroda 5.2 Az eszkdznév azonosit minden egyes RXB szabalyozot.
Aktiv HVAC moéd: 2 Komf. Példankban: Iroda 5.2.

~7Hely. hém. akt. ért.: 21°C Aktiv HVAC lizemméd:
Itt lathaté az aktualis helyiség izemmod.
Példankban az RXB ‘& Komf. (Komfort) Gzemmaddban
van.
Hely. hém. akt. ért.:
Itt 1athaté a kivalasztott szoba aktualis helyiség-
hémérséklete.
Példankban ez az érték: 21 °C.
Pill. hely. alapjel:

Ez a kivalasztott szoba jelenlegi helyiséghémérséklet
alapjele.
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Hiba keletkezett

Ha a rendszerbe hiba keletkezik, akkor az megjelenik a

kijelzén. Kiegészitésil a L1 gomb alatt elhelyezett piros

LED villogni vagy folyamatosan vilagitani fog. A kévet-

kezdk szerint jarjon el:

LED villog:

1. Nyomja meg a Ll gombot a hiba nyugtazasahoz.

2. Ha a LED tovabbra is villog, akkor a hiba nem sziint
meg vagy ismét meg kell nyomni a gombot a nyug-
tazashoz.

LED vilagit:

1. A hibat el kell haritani.

2. Ha a LED tovabbra is vilagit, akkor a [1 gombot ismét
nyomja meg a nyugtazashoz.

A torlés csak akkor lehetséges, ha a hiba megsziint.

Ha On nem tudja megsziintetni a hibat, akkor vegye fel a
kapcsolatot a rendszer betizemel&jével.

Kiegészitd informacié a hibak megjelenitéséhez:
Aktualis hiba...menu

Itt 1athatja, hogy milyen hiba van jelenleg érvényben.
Minden hibarol akdvetkez informacioé jelenik meg:

e Az ok (pl. szivattyu 1)

o A hibakdéd (fontos lehet a belizemeld részére)

o A hiba keletkezésének datuma és idépontja
Hibatorténet menii

Itt a legutogbbi 10 hiba listaja jelenitheté meg. A meg-
adott informacié megegyezik az aktualis hibak adataival.
Hiba allapot jel busz menii

Ha az On rendszerében tébb szabalyoz6 is van, akkor a
kdzponti szabalyozéegységen megjelenithetéek azok
hibai is.

Hibajelzés a beilizemel6i szinten

Ha az ESC gombot lenyomva tartja 2 masodpercig,
akkor az aktualis hiba jelenik meg.

Elérési utvonal:

Udvozlet > Fémenii > Hibak...
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Milyen informaciot kér az On HVAC szakembere?

A kdzponti szabalyozéegység rendelkezik olyan adatok-
kal, melyek hasznosak lehetnek az On beiizemeléje
szamara ahhoz, hogy segitséget nyujtson a rendszer-
hez, vagy megvalaszolja az On kérdéseit, stb. Ezeket az
adatokat az Eszko6z informacié.... meniben talalja meg.

Szabalyozo
Menti opcio Magyarazat, példa
Fajl B
Szoftver verzio az egység szoftver verzidja
Hardver verzio az egység hardver verzidja
Elérési utvonal: Udvozlet > Fémenii > Eszkoz informacio... > Szabalyozo...
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Energiamegtakaritas a komfort feladasa nélkiil

o Napkozben ne engedje a helyiséghémérsékletet 21 °C
folé emelkedni fltés kézben. Minden egyes 1 °C
emelés kb. 6 - 7 % energiakoltség novekedést okoz.

o Napkdzben ne engedje a helyiségh6mérsékletet 24 °C
ala csokkenni hiités kdzben. A tovabbi hiités tobblet
energiakoltséget okoz.

o Helyiségek ajanlott hémérsékletei:

— Napkozben fltési periddus alatt:
Prekomfort = 19 °C, Komfort = 20...22 °C
— Napkoézben hiitési periédus alatt:
Prekomfort = 28 °C, Komfort = 22...24 °C
— Ejjel fiitési periddus alatt:
Economy = 14...18 °C. Vigyazzon az alacsony
hémérsékletre érzékeny ndvényekre is.
— Ejjel hiitési periodus alatt:
Economy =29...31 °C

o Biztositsa a leveg6szirék periddikus tisztitasat és

cseréjét

o Gy6z46djon meg arrol, hogy a befuvé / elszivo

anemosztatok nicsenek eltakarva butorokkal, fug-
gonnyel vagy egyéb targyakkal. Ezek hatassal vannak
a légaramlatokra és huzatot is okozhatnak

o A zart zsalugaterek és redényok csokkentik a hévesz-

teséget

o Aredényok id6ben térténd zarasaval csokkenthetd a

napsugarzas hatasa és ezzel a hltési energi-
akoltségek is
Ha az On rendszere rendelkezik olyan beltéri egységgel,
amely h6mérséklet és/vagy paratartalom érzékel6ével
rendelkezik, akkor az ne legyen kitéve er6s héhatasnak

vagy nedvességnek, mert ez jelentésen befolyasolhatja

a szabalyozast. Ennek érdekében a kdvetkezbket

javasoljuk a referencia helyiség szamara:

o Kertlje a nyitott ajtok okozta huzatot
o Kertlje a kiilsé héhatasokat (pl. gépek, vilagitas, stb.)
o A beltéri egységet ne takarja el fliggdny, butor, stb.

Az energiamegtakaritas nemcsak a természeti er6forrasainkat kiméli, hanem aktiv kérnyezetvédelmet is jelent! |
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