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1 Uber dieses Handbuch
1.1  Zielpublikum

Die vorliegende Benutzeranleitung richtet sich an HLK-Ver-
antwortliche und qualifiziertes Personal sowie an Service-
Ingenieure. Es wird vorausgesetzt, dass Sie als Benutzer
dieses Handbuchs das ndétige Wissen fur die vorzunehmen-
den Eingriffe mitbringen.

1.2 Inhalt

Zuerst werden Display und Bedienelemente des Bediengera-
tes PXM20 beschrieben sowie die immer gleich bleibenden
Ablaufe 'Navigieren' und ‘Werte editieren'. Im zweiten Teil
lernen Sie schrittweise die vielfaltigen Eingriffsméglichkeiten
bei der Inbetriebnahme und Betreuung der Anlage kennen.

Da sich die einzelnen Anlagen sowie die Lese- und Schreib-
rechte eines Benutzers stark unterscheiden kénnen, ergibt
sich zwangslaufig, dass eine allgemeingiiltige Beschreibung
nicht mdoglich ist.

So sind Favoritenobjekte beispielsweise spezielle Objekte
mit den wichtigsten Werten, auf die schnell Gber eine ver-
einfachte Bedienung zugegriffen werden kann. Welche Ob-
jekte mit welchen Werten dies sind, wird den individuellen
Bedurfnissen des Anlagenbetreibers entsprechend beim En-
gineering bestimmt.

Wichtig Die nachfolgenden Beschreibungen sind daher als Beispiele
zu verstehen, mit denen die grundséatzliche Funktionsweise
des Bediengerats PXM20 erklart wird.
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Texte

Tasten
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1.3 Darstellungskonventionen

Fett gedruckte Texte weisen darauf hin, dass sie genau so
auf dem Display erscheinen, z.B. START, QUITTIEREN
oder Einstellungen.

Tasten werden wie folgt benannt:

Klammern < > weisen darauf hin, dass sich die Beschrif-
tung auf der Taste selber befindet. Dies sind die
<?>-Taste (Info-Taste ), <—> Taste und <+> Taste.
Beispiel: Driicken Sie die <?>-Taste.

OK-Taste und ESC-Taste werden gemass ihrer Beschrif-
tung auf dem Gehéause benannt (ohne Klammern).
Beispiel: Driicken Sie die ESC-Taste oder auch abge-
kirzt: Bestétigen Sie mit OK.

Die Direct Access-Tasten werden als solche benannt. Sie
sind weder auf der Taste selber noch auf dem Gehause
beschriftet. Beispiel: Gehen Sie mit der Direct Access-
Taste zum nachsten Wert.

Dasselbe gilt fur die Page Up- und Page Down-Tasten.
Beispiel: Gehen Sie mit der Page Up-Taste ein Fenster
weiter.

Siemens Building Technologies

Building Automation
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Ausnahme

2 Bedienelemente und An-
zeigen
2.1 Gehause
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Abbildung 2-1 Das Gehéause

Legende:

Display (Kapitel 2.2)

Direct Access-Tasten (Kapitel 2.1.3.1)

Alarm LED (Kapitel 2.1.1)

Page Up-, Page Down-Tasten (Kapitel 2.1.3.2)
OK-Taste, <+>, <—> Editiertasten (Kapitel 2.1.3.3)
ESC-Taste (Kapitel 2.1.3.4)

<?>-Taste (Kapitel 2.1.3.5)

NoghrwhE

2.1.1 Alarm-LED

Die Alarm-LED leuchtet bzw. blinkt, sofern im System ein
Alarm ausgeldst wurde. Sobald alle Alarme quittiert sind,
wechselt die LED auf Dauerleuchten. Ausfuhrliche Hinweise
zu Alarmsignalen finden Sie in Kapitel 5.

Events verursachen kein Blinken der LED.
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2.1.2 Akustisches Signal

Wurde unter Einstellungen (Kapitel 3.2.4) das Alarmhorn
auf Ein gestellt, dann ertdnt beim Eintreffen eines Alarms
zusétzlich ein akustisches Signal.

2.1.3 Tasten

2.1.3.1 Direct Access-Tasten

In einer Zeile, die am Zeilenende mit dem Pfeilsymbol mar-
kiert ist, kbnnen Sie iber die korrespondierende Direct
Access-Taste mehrere Funktionen ausfiihren.

Die Direct Access-Tasten sind mit einer doppelten Funktion
belegt.

* Navigieren:
Auf die Fenster der nachsttieferen Stufe gelangen.
Wie Sie im PXM20 navigieren, ist in Kapitel 5 ausfihrlich
beschrieben.

* Einen Wert editieren.
Ob Sie Werte bearbeiten oder nur lesen kdnnen, hangt
von lhren Benutzerrechten ab. Wie Sie im PXM20 Werte
editieren, ist in Kapitel 6 ausfuhrlich beschrieben.

2.1.3.2 Page Up- und Page Down-Tasten

Bei mehrere Seiten in einem Fenster wechseln Sie mit den
Page Up- und Page Down-Tasten zur ndchsten Seite. Zu-
satzlich zu den beiden <+>- und <—>-Tasten kdnnen Sie
numerische Werte auch mit den Page Up- und Page Down-
Tasten verandern.

Siemens Building Technologies Bediengerat PXM20 CA1U9231de
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Info-Modus

2.1.3.3 OK-Taste und Editiertasten <+>, <—>

Sobald Sie mit der Direct Access-Taste auf einen Wert zu-
gegriffen haben, beginnt dieser Wert zu blinken, und Sie
kénnen diesen Wert nun mit den <+>-, <—>-Tasten veran-
dern. Bestatigen Sie Ihre Bearbeitung mit der OK-Taste.
Zusétzlich zu den beiden <+>- und <—>-Tasten konnen Sie
numerische Werte auch mit den Page Up- und Page Down-
Tasten verandern.

Der Ablauf des Editierens ist in Kapitel 6 Schritt fur Schritt
beschrieben.

2134 ESC-Taste

Mit Driicken auf die ESC-Taste kénnen Sie jederzeit einen
begonnenen Vorgang abbrechen (z.B. das Editieren eines
Wertes), zum Fenster der nachst héheren Stufe wechseln
oder ein Pop Up-Fenster schliessen.

Wird die ESC-Taste langer als 2 Sekunden gedriickt (long
ESC), werden alle aktiven Pop Up-Fenster auf einmal ge-
schlossen.

2.1.35 <?>-Taste (Info-Taste)

Durch einmaliges Driicken der <?>-Taste schalten Sie in den
Info-Modus. Ein Fragezeichen am Zeilenende zeigt an, dass
Sie fur diese Zeile Informationen abrufen kénnen. Klicken
Sie dazu die entsprechende Direct Access-Taste.

» Stufe Hand = Stufe 17

Mit nochmaligem Driicken der <?>-Taste werden in einer
Dialogbox generelle Informationen zum entsprechenden
Fenster angezeigt.
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Titelzeile

Textzeile

Schaltflache
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2.2 Display

Im Display werden samtliche Elemente einer Anlage ange-
zeigt mit Werten oder Informationen, die Sie gemass lhren
Benutzerrechten lesen oder tberschreiben kdnnen. Den
Aufbau des Displays sehen Sie in Abbildung 2-2. Die einzel-
nen Teilbereiche und die Symbole werden nachfolgend
ausfuhrlich beschrieben.

Navigation und Bearbeitung erfolgen tiber Tasten, die sich
ausserhalb des Displays auf dem Gehause selber befinden.
Diese Tasten werden ebenfalls nachfolgend néher beschrie-
ben.

GUE- .. «Aushahmenibersicht
+Lizte der Aushakhmnen 1100

B calendart 1\
B 22 .04 2002 xxx
Bl 22 .05 2002 s«

'
yolaiaqualpag

[ HEUE LOKALE AUSHEHME 4

Abbildung 2-2 Aufbau Display

2.2.1 Titelzeile

Zuoberst im Display sehen Sie links, auf welcher Ebene Sie
sich innerhalb der Baumstruktur befinden, gekennzeichnet
mit einem Pfeil . Rechts wird die Anzahl Seiten ausgewie-
sen und auf welcher Seite Sie sind. Die Titelzeile ist mit
einem Strich vom Ubrigen Bereich getrennt.

GUE~.. ~Ausnahmenibersicht
+Liste der Ausnahmen 1100

Im obigen Beispiel befinden Sie sich im Fenster Liste der
Ausnahmen und zwar auf Seite 1 von total 1 Seite.
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Textzeilen

Grafiken

Schaltflachen

2.2.2 Bedienbereich

Unterhalb der Titelzeile sehen Sie den Bedienbereich, der
entweder aus alphanumerischen Textzeilen oder einer Grafik
besteht.

Im Bedienbereich werden maximal sechs Textzeilen ausge-
geben. Weitere Zeilen erscheinen auf der nachsten Seite.

B calendart 4

Auslassungspunkte bedeuten, dass der Text langer ist als
die Zeile.

= Aktueller Wert Lu B.8 %

Die vollstéandige Information rufen Sie Gber die <?>-Taste
und anschliessend lber die Direct Access-Taste auf.

Eine einzelne Zeile setzt sich von links nach rechts aus den
folgenden Elementen zusammen:

e Symbol

* Werte, Alarme, Events, Eintrage, Funktionen, Hierar-
chieelementen, etc.

* Pfeilsymbol, sofern Sie diesen Wert editieren kdnnen.

Trends und die Heizkurve werden in Form einer Grafik dar-
gestellt.

GUE~LOf tungsanlagen Gebiude &-50llwerte
+Heizkurue

TF 57.0@ 5784
[c]

Abbildung 2-3 Grafische Ansicht der Heizkurve

Im Schaltflachenfeld werden weitere Funktionen oder Fen-
ster angeboten, zu denen Sie Uber die korrespondierende
Direct Access-Taste gelangen. Schaltflachen erkennen Sie
am umrandeten Text in Grossbuchstaben.

[ HEUE LOKALE AUSHAHHME A
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Pop Up

Ein Pop Up ist eine Dialogbox, die einen Alarm oder ein
Event anzeigt. Uber die Schaltflache Alarmiiberblick gelan-
gen Sie direkt zur Liste mit allen anstehenden Alarmen.

o
=
1]

flarm erhalten [1]

[22.!35.@2 11:86.:59 Zuluf’ttemper‘atur‘]

Zulufttemperatur Fehler

[ ALARMGEBERELICE 4

€D 1D & T e |

e T =

Abbildung 2-4 Pop Up

Dialogbox Eine Dialogbox erscheint nach einer Aktion, wie das unten-
stehende Beispiel mit einer Sicherheitsabfrage zeigt, die Sie
beantworten missen, bevor die gewlinschte Aktion ausge-
fuhrt oder abgebrochen wird. Dialogboxen erscheinen auch
nach Driicken der <?>-Taste mit den gewtnschten Informa-
tionen.

*+ Ml PEM2ZE Di
K ialoghox Iz'
L")
4 Wollen Sie sich wirklich ausloggen 7
i
«f Ja 4
& [Hein 4
Abbildung 2-5 Dialogbox mit Sicherheitsabfrage
14176
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Symbole

4

I (= ChE] B

o O e = - O

2.2.3 Symbole

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung samtlicher
Display-Symbole und deren Bedeutung. Das gleiche Symbol
kann je nach Kontext fur unterschiedliche Eintrage bzw. Be-
deutungen stehen.

Beschreibung

Pfeilsymbol. Auf die Werte in dieser Zeile greifen Sie mit Sie
der Direct Access-Taste zu, die unmittelbar rechts daneben-
liegt.

In dieser Zeile kann zuséatzliche Info zum markierten Objekt
abgerufen werden. Erscheint nach Driicken der Infotaste,
siehe auch Kapitel 2.1.3.5.

Parameter

Eingang

Ausgang

Kalender / Kalendereintrag

Forciersymbol

- Alarm fur Off Normal oder Fault State,
wenn blinkend nicht bestatigt

1. Alarmiberblick

2. Alarm & Eventverlauf

Bestatigter Alarmzustand

Alarm fiir Normalzustand, wenn blinkend nicht bestatigt
Normalzustand nicht zuriickgesetzt

Systemevent

Site

Hierarchie-Elemente

Gerat

Schnittstellenvariable

15/76
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Symbole Beschreibung

Bestatigter Alarm oder Event in Alarm- & Eventverlauf
Zuriickgesetzter Alarm oder Event in Alarm- & Eventverlauf
Alarme & Funktionen

Trend

Abmelden

Benutzer andern

Benutzer hinzufiigen

Benutzer I6schen

Passwort &ndern

Verdrahtungstest (nur fiir Servicetechniker)

1. Zeitschaltprogramme
2. Zeit und Datum setzen

Sommerzeiteinstellung
Einstellungen
Debug-Informationen (nur fiir Servicetechniker)

Globale Objekte. Enthalten Daten, die global verfligbar sind
(immer innerhalb einer Site, Controller-tibergreifend)

Favoriteneintrdge. Werden beim Engineering festgelegt und
enthalten haufig abgefragte Elemente mit einer vereinfachten

@M=y CEBMEREED ST ED A

Bedienung.
(I | Seite/n
1-1 Anzahl Seiten von total Seiten
16/76
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3 Einstellungen

Um Einstellungen vornehmen und bearbeiten zu kénnen,
muissen Sie sich in einer Site befinden (siehe Kapitel 4).

Waéhlen Sie im Site-Fenster den Eintrag Alarme & Funktio-

nen.
+GLUE 1100
BAlarme & Funktionen 4
BLiif tungsanl agen Gebiude & 4
GTrends 4
EGlobkal 4
ElDewices L
Abbildung 3-1 Site-Ubersicht
BAlarme & Hier finden Sie alle Eintrage, Uber die Sie Einstellungen im
System und in Ihrem Bediengerat PXM20 vornehmen kén-
nen.
GUE GUB
+Alarme & Funktionen 1-2C *aAalarne & Funktionen 2-20C
AAlarm Oberblick @Zeit & Datum setzen
aAlarm- & Eventverlauf Zsommerzeiteinstel lung
b 0online Trend fTEinstel lungen
fPAbmel den HPEM20 neu starten
G Benutzerdefinition BiDebug Infarmation
@ Werdrahtungstest

Abbildung 3-2 Alarme & Funktionen
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3.1 System

Hinweis Systemeinstellungen kdnnen Sie nur vornehmen, wenn im
Netzwerk ein Primary Server bestimmt ist.

3.1.1 Zeit & Datum setzen (Systemzeit)

Die Systemzeit gilt jeweils fir eine Site. So &ndern Sie die
Systemzeit:

o feit & 1. Wabhlen Sie Zeit & Datum setzen.

GUB~Alarme & Funktionen
+7eit & Datum setzen

24 Apr. ZEEZ 11:24:58 4

2. Stellen Sie gewlinschte Zeit ein mit der Direct Access-
Taste neben der numerischen Zeitangabe.
3. Bestéatigen Sie Ihre Eingabe.

18/76
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3.1.2 Sommerzeiteinstellung

Hier legen Sie die Bedingungen fiir eine automatische Som-
merzeitumschaltung fest.

wsommerzeite 1. Wahlen Sie Sommerzeiteinstellung

SitesfAlarme % Funktionen
+Sommerzeit

Sommerzeit = Eingeschaltet
I=t aktiw = Falsch
Startzeit = 2:88
Startdatum L |
End-Uhrzeit = 3:68
Erd—[rat 4

2. Als erstes kénnen Sie die automatische Sommerzeitum-
schaltung zulassen oder verwerfen.

3. Anschliessend bestimmen Sie, wann und um welche
Uhrzeit die Sommerzeit beginnen und enden soll. Als
Grundeinstellung ist der letzte Sonntag im Marz um
02:00 Uhr als Startwert gesetzt und der letzte Sonntag
im Oktober um 03:00 Uhr als Endwert der Sommerzeit.

19/76
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3.2 Bediengerat PXM20

Hinweis Der Ablauf, wie Sie Einstellungen im PXM20 festlegen oder
andern, bleibt immer gleich. Der Ablauf wird hier deshalb nur
einmal beschrieben. Er gilt fur die nachfolgenden Kapitel
3.2.1 bis 3.2.13.

fTEinstel lung 1. Gehen Sie in der aktuellen Site zu Alarme & Funktio-

nen/Einstellungen.
Sitesflarme & Funktionen

+Einstel lungen 1300
Sprache = German4
[atumsf ormat = TT.MH.JJ4
Zeitformat = HH : Fr1 4
Kontrast = =L |
#1armhar = ALz A
& larmpopup = Eind

Sitesflarme & Funktionen
+Einstellungen 2300

Modus Alarmbext = Eeschreibungd
Meues Login ndtig = LR |
LCh-Licht aus nach = 28 mind
Hauptwertanzeige = Eind
Begrissungsf enst er = LER |
Ird-Farty Site = Eind
SitesAlarme & Funktionen

+Einstel lungen 3300
Domain I L |
Het zuerkbereich = Globald

2.  Wabhlen Sie den gesuchten Eintrag aus; der Wert be-
ginnt zu blinken.

3. Konfigurieren Sie den Wert gemass Ihren Wiinschen.

4. Bestétigen Sie lhre Wahl.
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Sprache

Datursf armat

Zeitformat

Kontrast

Al armhorn

Al armpopup

Modus Alarmtext

3.2.1 Sprache

Wahlen Sie hier die Sprache. Die Grundeinstellung ist Eng-
lisch.

3.2.2 Datums-und Zeitformat

Wahlen Sie entweder ein amerikanisches oder europaisches
Datums- und Zeitformat:

3.2.3 Kontrast

Stellen Sie hier den Kontrast des Displays ein:

3.2.4 Alarmhorn

Legen Sie hier fest, ob Alarme durch ein akustisches Signal
anzeigt werden sollen. Voraussetzung dazu ist, dass die
Alarme durch Pop Ups angezeigt werden.

3.2.5 Alarmpopup

Hier bestimmen Sie, ob Alarme und Events durch ein Pop
Up anzeigt werden sollen.

3.2.6 Modus Alarmtext

Legen Sie hier fest, wie Alarme und Events in den Ordnern

Alarmiberblick und Alarm- & Eventverlauf dargestellt

werden.

1. Beider Wahl Nachrichten Text werden in der Ubersicht
die Nachrichtentexte dargestellt.

2. Beider Wahl Beschreibung werden die generischen
Beschreibungen des Objektes angezeigt.

21/76
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Mewes Login ndti

LCD-Licht aus na

Hauptwertanzeige

Begrlssungstenste

Jrd-FParty Site

22/76

3.2.7 Neues Login nétig

Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, dass sich der Benut-
zer von neuem anmelden muss, nachdem sich der Display-
Schoner eingeschaltet hat.

3.2.8 LCD-Licht aus nach (Display-Schoner)

Bestimmen Sie hier, nach welcher Zeitspanne (5 — 60 Min. in
5 Minuten-Schritten) sich der Display-Schoner einschalten
soll.

3.2.9 Hauptwertanzeige

Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, dass beim Bedienen
der Anlage der Hauptwert am Zeilenende des jeweiligen
Objektes angezeigt wird.

3.2.10 Begrussungsfenster

Legen Sie hier fest, ob beim Einloggen ein Begriissungsfen-
ster eingeblendet werden soll oder nicht.

3.2.11 3"- Party-Site

Bestimmen Sie hier, ob mit PXM20 Geréate von Drittherstel-
lern bedient werden kdnnen.

Siemens Building Technologies Bediengerat PXM20 CA1U9231de
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3.2.12 Domain ID

Domain I0 Stellen Sie hier die Domain ID vom PXM20 ein.
GUE~. “Ein=tel lungen
+[Domain ID
Lange Domain ID= 14
Domain ID = Bx 49 4
I
[ DEFAULT pOmMAIM ID LADEH 4
| SPEICHERM UMD P¥M2A MEL STARTEH o
Abbildung 3-3 Domain ID
Wichtig Diese Einstellung sollte nur von gut instruiertem Personal
geandert werden.
3.2.13 Netzwerkbereich
Hetzwerkbereich | egen Sie hier fest, ob PXM20 Verbindungen tber das LON-
Netzwerk hinaus zulésst.
Wichtig Diese Einstellung sollte nur von gut instruiertem Personal
geandert werden.
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4 An-und Abmelden

Sobald Sie das Bediengerat PXM20 an eine Automations-
station oder auf einem Anschlusspunkt im LON-Netzwerk
anschliessen, erscheint auf dem Display das Startfenster.

SIEHENS Building Automation

FASIHNZY

Version: WZ2.168.815
| START 4

Abbildung 4-1 Startfenster

Driicken Sie die Direct Access-Taste neben START.

4.1  Verbindung zum Netzwerk auf-
bauen

STHRT 4 Die Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut. In einem er-
sten Schritt sucht PXM20 nach einer Automationsstation, die
als Primary Server definiert ist.

Das Anmelden besteht aus zwei Schritten:
1. Wabhlen Sie eine Site aus.
LOGIH: Bitte wihlen Sie eine Site aus

1100
fat GUE 1
fit Sustemgerate 4
| HETZWERE, MEL DURCHSIUCHEH 4
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Wird keine Site aufgefiihrt, dann ist auf dem Netzwerk
keine Automationsstation als Primary Server definiert.

L|:||':TLI. Daidd = =201 mem T m mdmm Tad s =i

__| PeMza Dialogbow

Eeine Site gefunden.
Wihlen Sie Hetzwerksuche oder
den Verdrahtungstest-Modus

[ HETZWERKE HEU CURCHSUCHEH 4
[ VERDREHTUHSSTEST 4

HETZWERE HEL DURI Suchen Sie iber NETZWERK NEU DURCHSUCHEN
nach allen Geraten des Netzwerkes. Der Einstieg in das
System erfolgt in diesem Fall Giber eine Automationssta-
tion, die als Backup-Server definiert ist.

MERDRAHTUNGSTEST Fir Servicetechniker besteht tiber VERDRAHTUNGS-
TEST zudem die Mdglichkeit, einen Verdrahtungstest
durchzufuhren (siehe Kapitel 11).
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ot GUE

E Hausmeister

4.2 Anmelden (Login)

1. Melden Sie sich bei der gewahlten Site mit lhrem Benut-
zernamen und mit lhrem Passwort an.
LOGIH: Bitte wdhlen Sie Ihren

Benutzernamen aus (GUE 1-100
£ Hausmeister L |
€ Tech Dienst 4
£ cervice 4
£ Interne Sicht L |

2. Als nachstes werden Sie nach lhrem Passwort gefragt.

Hausmeister,
bitte geben Sie Ihr Passwort ein.
Passwort : TIEB CDE 4
EEEEEREREE 5
KELMHNO 4
Mit '+' HIWZUFOGEEN FRRST 4
Mit '-* L&SCHEM
Mit 'OK' BESTATIGEH [EIES e
Al ) 1

3. Wabhlen Sie dazu die gewlinschten Buchstaben, Zahlen
oder Zeichen aus und fugen Sie sie mit der <+>-Taste in
das Passwortfeld ein. Mit der <—>-Taste |6schen Sie
Eintrage wieder.

Hinweis

Beachten Sie, dass das Passwort im Passwortfeld
durch Wildcards (*) gefllt wird. Sie kbnnen die Pass-
worteingabe jederzeit mit der ESC-Taste beenden.

Bei einer neuen
Site anmelden

4. Bestétigen Sie das eingegebene Passwort mit der OK-
Taste.

Wollen Sie sich bei einer neuen Site anmelden, miissen Sie
sich zuerst bei der aktuellen Site abmelden, siehe nachstes
Kapitel.
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4.3 Abmelden (Logout)

Hinweis Wenn Sie PXM20 vom Netzwerk trennen ohne sich abzu-
melden, kann dies kurzfristig die Leistungsfahigkeit lhrer
Anlage beeintrachtigen (z.B. verzdgerte Alarmibermittlung).
Melden Sie sich deshalb stets korrekt ab, wie nachfolgend

beschrieben.
BMAlarme & 1. Gehen Sie in der Site zu Alarme & Funktionen.
GEUE
+flarme & Funktionen 1200

A Alarm Oberkl ick

A Alarm- & Eventwver|auf
Fonline Trend
fAabme | den

G EBenutzaerdetfinition

g verdrahtungstest

A R S S Y

flAbme | den 2. Wahlen Sie Abmelden.

3. Bestatigen Sie in der Sicherheitsabfrage, dass Sie sich
abmelden wollen.

4. Die Site-Ubersicht erscheint wieder (Abbildung 3-1).
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Baumstruktur

Eine Stufe tiefer

Eine Stufe ho-
her

Fenster schlie-
ssen

Durch mehrere
Seiten blattern

5 Navigieren

Die Navigationsstruktur im Bediengerat PXM20 ist als Baum-
struktur dargestellt.

Das Pfeilsymbol am Zeilenende zeigt an, dass Sie hier Uber
die korrespondierende Direct Access-Taste auf ein Fenster
der nachsttieferen Stufe gelangen.

Mit der ESC-Taste verlassen Sie das aktuelle Fenster und
gelangen auf das Fenster der nachsthéheren Stufe.

Mit der ESC-Taste schliessen Sie ein Pop Up-Fenster oder
eine Dialogbox.

Bei mehrere Seiten in einem Fenster wechseln Sie mit den
Page Up- und Page Down-Tasten zur nachsten Seite. Die
Anzahl der Seiten wird oben rechts angezeigt:

1100
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6 Werte lesen und bearbei-

ten

Um Werte zu bearbeiten, bendétigen Sie das Schreibrecht.
Mit dem Leserecht kénnen Sie einen Wert zwar einsehen je-

doch nicht editieren.

Welche Werte Sie bearbeiten kdnnen, lasst sich in der un-
tenstehenden Abbildung wie folgt erkennen:

Lt auibireitire 3 otesk ©  1sem
« Stufe Hand = Stufe 14
= Aktuelle Stufe = Stufe 2
= Raumlufttemperatur = 11.8 *C
» Aktueller Wert Vorer..= 8.8 X%
» Aktueller Wert WRG = 166.68 X
= Aktueller Wert Luftk..= 8.8 %
Abbildung 6-1
Legende:
{ Pfeilsymbol Das Pfeilsymbol in der Zeile Stufe Hand zeigt

an, dass Sie die notwendigen Schreibrechte be-
sitzen, um diesen Wert zu bearbeiten (editieren).
Mit Hilfe der Direct Access-Taste wechseln Sie
in den Editiermodus. Bei allen anderen Werten
fehlt das Pfeilsymbol; auf diese Werte kdnnen

Sie nicht zugreifen.

E Direct Access-Ta- Um den Wert Stufe Hand zu bearbeiten,
ste driicken Sie die Direct Access-Taste, die sich
auf gleicher H6he wie die Zeile befindet.
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Hinweis Der besseren Ubersichtlichkeit dieser Benutzeranleitung zu-
liebe wird der immer gleich bleibende Ablauf nachfolgend
nur einmal beschrieben. Werden Sie in den folgenden Ab-
laufen aufgefordert, einen Wert zu editieren, dann ist das
hier beschriebene Vorgehen gemeint.

Dabei wird der besseren Lesbarkeit zuliebe auf 'Driicken Sie
die Direct Access-Taste' verzichtet.
Ein Beispiel: 'Wahlen Sie den Monat und das Jahr'.

Gehen Sie beim Editieren grundsétzlich immer wie folgt vor:

1. Dricken Sie die Direct Access-Taste auf gleicher Hohe
wie die gesuchte Zeile. Jetzt beginnt der erste Wert zu
blinken, den Sie editieren konnen.

(Optional: Mit jedem Driicken der Direct Access-Taste
springen Sie zur nachsten Eingabemdoglichkeit.)

2. Bearbeiten Sie den gesuchten Wert mit den <+>-, <—>-
Tasten. Sie kdnnen Werte ebenfalls mit den beiden
Page Up- und Page Down-Tasten verandern.

3. Bestatigen Sie anschliessend Ihre Bearbeitung mit der
OK-Taste.

4. Sie kénnen einen Wert auch bestatigen, indem Sie die
Direct Access-Taste selber driicken.

5. Driicken Sie bei mehreren Werten auf einer Zeile so oft,
bis kein Wert mehr blinkt.
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6.1.1 Beispiel Sollwert einstellen

Navigieren Sie zu dem Wert, den Sie verandern wollen.
Stellen Sie den gewiinschten Wert ein.

Liftungsanlagen Gebaude &

+hErmevert eilung 1200
= Marueller Sollwert = IR
= Betriebsstatus = Ein
= fktuslle Betriebsart = Ein
= Aktuesller Zustand = 33.8 %
= Aktueller Solluwert = 5.2 UG
= Manueller Betriebzszu.. = Gt o

Abbildung 6-2 Manuellen Sollwert einstellen

6.1.2 Beispiel: Heizkurve &ndern

Die Heizkurve dient der Bestimmung des Sollwertes der
Vorlauftemperatur bei witterungsgefiihrter Vorlauftempera-

turreglung.
Zwei Darstel- Das Bediengerat PXM20 bietet zwei Mdglichkeiten, die
lungsarten Werte der Heizkurve einzustellen. Einerseits werden die

wichtigsten Parameter grafisch dargestellt, und andererseits
samtliche Parameter, Ein- und Ausgange in Form einer Liste.

GUE~LOf tungsanlagen Gebiude &-50llwerte
GRAFIK 4 +Heizkurue
TF 57.4 57.8 4

[l

Abbildung 6-3 Grafische Darstellung der Heizkurve
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Darstellung der Uber LISTE gelangen Sie in die Listenansicht mit samtlichen

Heizkurve in ei- Parametern sowie allen Ein- und Ausgangen (siehe ).
“"1&;&% 4 &?thﬁ%ﬁig}agen Gebiuds EfSnllwertﬁKZED
= Heizkurwe = 29.2 *C
= Solluert Morlauf am .= 36,7 *C
= Heizkurue = 21.8 *C
= fussentenperatur Ums.. = 1.2 *C
= Basispunkt Aussentemn.= 26.9 *C
[ GreFTK o

Abbildung 6-4 Heizkurve Listenansicht Seite 1

Lif turngsanlagen Gebiude E/SDllePt%

+Heizkurue

200

= Hormaussentemperatur

= Morlauftemperatur fi..
= Hichste Aussentenper..
= Morlauftemp. fir hdc..

» Heizkdrperexponent

8.8 *C4
S56.8 *CA
24.8 “CA
23.3 A

1.54

GRAFIE A

Abbildung 6-5 Heizkurve Listenansicht Seite 2

Uber GRAFIK kehren Sie zur grafischen Darstellung zuriick.
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6.1.3 Forcieren

Forcieren bezeichnet das manuelle Festsetzen von Ein- oder
Ausgéangen auf bestimmte Werte.

Die Ein- und Ausgange werden wie Ublich editiert. Sobald
Sie den gewiinschten Wert gewahlt haben, werden Sie in
einer Dialoghox aufgefordert, Ihre Forcierung zu bestatigen.

ELlD GOk mmm mim ] s Sl Sl S

I PuM2E Dialoghox IE'

[+

Wallen Sie diesen Ein-<Ausgang
forcieren oder freigeben 7

@ [ FORCIEREH 4
[ FREIGEEEH 4

Abbildung 6-6 Sicherheitsabfrage Forcieren

[ =+

[+

Uber die Direct Access-Taste konnen Sie die Forcierung in
der Dialoghox wieder riickgangig machen.

[EI Forciersymbol Nachdem der Ein- oder Ausgang forciert worden ist, er-
scheint das Forciersymbol.
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Signale

Infos im Pop Up

7 Alarme
7.1 Auftreten von Alarmen und
Events

Auf Alarme und Events werden Sie mit Pop Ups (Abbildung
7-1) aufmerksam gemacht, auf Alarme zusatzlich durch ein
akustisches Signal und die LED-Anzeige, die zu blinken be-
ginnt. Die Benachrichtigung durch Pop Ups und akustische
Signale ist optional und lasst sich in den Einstellungen akti-
vieren (Kapitel 3.2.5).

In einem Pop Up werden die wichtigsten Informationen Uber
das jeweilige Ereignis ausgewiesen:
GUE

*fl glarm erhalten [1]

[22.!35.@2 11:86.:59 Zuluf’ttemper‘atur‘]

Zulufttemperatur Fehler

[ ALARMGEBERELICE 4

€D i & T o Dol

O

Abbildung 7-1 Alarmpopup mit unbestéatigtem Alarm

Sie sehen Zeitstempel, Objektname, Nachrichtentext und die
Prioritat des Alarms. Bei Alarmmeldungen kénnen Sie direkt
den Alarmuberblick aufrufen (siehe Kapitel 7.2.1).

Symbole im Alarmpopup

I = |

Unbestatigter Alarm
Alarmzustand bestéatigt
Normalzustand, vorhandener Alarm unbestétigt

Normalzustand nicht zuriickgesetzt
(Erscheint nur bei Extended-Alarmen. In diesem Fall Alarm
zuriicksetzen.)

{E} Systemevent
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Pop Up léschen

Signalton un-
terbrechen

arlarm Uberkb

Alarmzustand

Mit der ESC-Taste I6schen Sie das Pop Up ohne weitere
Auswirkungen auf Alarm oder Event.

Ein akustisches Signal unterbrechen Sie ebenfalls durch
Léschen des dazugehérigen Pop Ups mit der ESC-Taste.

7.2  Alarm bestatigen

Alle Alarme, die noch zu bestétigen sind, werden im
Alarmuberblick aufgelistet.

7.2.1 Alarmuberblick aufrufen

Gehen Sie im Fenster Alarme & Funktionen zum Alarm-
Uberblick.

GUB<Alarme % Funktionen
+&larmiberblick 11000

& Fulufttemperatur 2Z.85.82 11:064

L, Keilriemeniberwachung B3 .85 .82 14:114
& puzzenlufttemperatur B3 85 82 14024

Abbildung 7-2 Alarmuberblick

Hier werden die zuletzt empfangenen Alarme aufgelistet.

Eine Zeile setzt sich aus Alarmsymbol, Objektnamen oder
Nachrichtentext sowie Datum und Zeit zusammen.

Im Alarmiberblick wird der Zustand des Alarmes verfolgt:

verfolgen Andert sich der Zustand (wird z.B. ein Alarm bestéatigt), so
wird der entsprechende Eintrag aktualisiert.

Hinweis Beachten Sie, dass von jedem Objekt nur der aktuelle, also
der zuletzt eingetroffene Alarm angezeigt wird.
Ist eine Stérung behoben und bestatigt, verschwindet der
entsprechende Eintrag in der Liste.
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7.2.2 Alarm oder Event auswahlen

& Auzzenlufttemp 1. WAéhlen Sie den Alarm aus, den Sie quittieren wollen.

Das Fenster Alarmmeldung 6ffnet sich.

Wabhlen Sie hier entweder QUITTIEREN oder DETAILS.

GUE-. ~Alarmiberblick
+ flarmmeldung

gﬁkt. Zust and : Fault

[BS.BS.BZ 14:6858.45 ﬁussenlufttemperatm]

Lif tungsanlagen Gebiude &
Aussenlufttemperatur

[ GUITTIEREH 4
| DETAILS 4
Abbildung 7-3 Alarmmeldung

Gehen Sie bei Events grundsatzlich gleich vor wie bei

Alarmen. Im Gegensatz zu Alarmen missen Sie Events
nicht bestatigen.

GUEB-. ~&larm— & Ewvent-\erlaut
+Event —Meldung

<:> Akt . Zustand

[1?.96.82 12:35:32 AS Schaltschrank 3m:

Shut down: Leistung Stérung

Haormal

LETAILS 4
Abbildung 7-4 Event-Meldung
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7.2.3 Alarm quittieren, Alarm- und Event-De-

tails

QUITTIEREH 4 Mit QUITTIEREN bestéatigen Sie den Alarm. Das Fenster
Alarmuberblick erscheint wieder (Abbildung 7-2).

[ DETAILS 4  Uber DETAILS wechseln Sie in ein Fenster, das weitere In-
formationen zum Alarm- oder Event-auslésenden Objekt
enthalt und die Prioritat der Alarmmeldung ausweist.

GUBE- .. A&l arnmeldung

+Details 11000
Ob jektname = AlGebs ' TOa
Prioritat = 1

Abbildung 7-5 Details zu einem Alarm
GUE- . ~Event —Meldung

+Details 1-100
Ob ikt name = GUE ' AsE1
Ereignistyp =Systemnachricht
Prioritat = 11

Abbildung 7-6 Details zu einem Event
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Extended Alarm

ROCKESETZEH 4

arlarm- & Ew

Bei einem Extended Alarm missen Sie den quittierten Alarm
in einem zweiten Schritt mit ROCKSETZEN zuriicksetzen.
Das ist erst mdglich, wenn sich das Objekt im Zustand Nor-
mal befindet.

GUE~.. ~&larmiberblick
+ f1armmeldung

% Akt . Zustand : Mormal

[E’IS.EIS.BZ 14:6858:45 Aussenlufttemperat.. ]

Liftungsanlagen Gebiude &

fussenlufttemperatur
[ RUCKSETZEM 4
[ DETAILS 4

Abbildung 7-7 Beispiel Extended Alarm

Anschliessend kehren Sie in den Alarmuberblick zuriick.

7.3  Alarm- & Event-Verlauf (History)

Rufen Sie im Fenster Alarme & Funktionen den Alarm- &
Event-Verlauf auf.

GUE<Alarme & Funktionen
+flarm— & Event-Verlauf 2300

& 45 Schaltschrank 3 5. 22.85.82 11:114
d A% Schaltzchrank 3 S, 22 0502 11:114

L Fulufttemperatur ZZ.85.82 11:114
J Zulufttemperatur Z2.85.82 11964
L Fulufttenperatur ZZ.05.82 11964
B Zulufttemperatur Z2.85.82 11064

Abbildung 7-8 Alarm & Event-Verlauf
Sie sehen samtliche Alarme, die fiir ein Objekt aufgetreten
sind und nicht nur den letzten aktuellen Alarm.

Gleich wie im Alarmiberblick besteht eine Zeile aus Sym-
bol, Objektnamen oder Nachrichtentext sowie Datum und
Zeit.
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Hier finden Sie bei einem Maximum von 30 Eintragen fol-
gende Informationen:
e Samtliche zuletzt eingegangenen Alarme

* die letzten Alarmbestéatigungen
* die letzten Events

Hinweis

Beachten Sie, dass Sie im Fenster Alarm- & Event-Verlauf
keine Alarme bestéatigen und riicksetzen kénnen.

Im Gegensatz zum Alarmiberblick werden eingehende
Alarme im Alarm- & Event-Verlauf nur aufgezeichnet, ohne
Anderungen nachzutragen.

Gleich wie im Alarmiberblick kdnnen Sie hier einen einzel-

nen Alarm oder Event aufrufen und sich die Details
anschauen .

Symbole im Alarm & Event-Verlauf

LN = |

Unbestatigter Alarm

Normalzustand, vorhandener Alarm unbestétigt

Systemevent

Bestatigt

Zurlickgesetzt
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8 Zugriffsrechte
8.1  Einleitung

Es gibt im System sieben verschiedene Benutzerebenen. Im
Engineering Prozess werden die Benutzergruppen mit den
jeweiligen Lese- und Schreibrechten (Benutzerebene) defi-
niert. Diesen Benutzergruppen werden anschliessend die
einzelnen Benutzer zugewiesen).

8.2 Passwort

Bei der Anlagenabnahme werden lhnen die eingerichteten
Benutzer und die entsprechenden Passwdrter mitgeteilt. Je-
der Benutzer kann sein Passwort seinen Winschen
entsprechend &ndern. Das Vorgehen ist in Kapitel 8.5 be-
schrieben.

8.3  Neue Benutzer hinzufligen

Mitglieder einer Gruppe haben das Recht, neue Benutzer
hierarchisch tieferen Gruppen hinzuzufligen.

G Benutzerdel 1. Gehen Sie in der aktuellen Site zu Alarme & Funktio-

nen und wahlen Sie dort Benutzerdefinition.

2. Wahlen Sie Neuen Benutzer hinzufiigen.

GUE~Alarme & Funktionen
+Benutzerdef init ion 11003

& Meuen Benutzer hinzufiigen 4
& EBenutzer loschen |
G EBanutzer andern |
G Passwort andern 4

Abbildung 8-1 Benutzerdefinition
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G heusn Benut 3. Im folgenden Fenster erscheint die Aufforderung, den
Benutzernamen einzugeben:
Bitte Benutzername eingeben.
Wabhlen Sie dazu die gewtiinschten Zeichen aus, die Sie
mit der <+>-Taste in das Feld einfiigen kénnen. Mit der
<—>-Taste kdnnen Sie Zeichen wieder I6schen.

Bestatigen Sie den Benutzernamen mit OK.

Im folgenden Fenster erscheint die Aufforderung, das
Passwort einzugeben:
Bitte Passwort eingeben

6. Geben Sie das gewlnschte Passwort ein und bestatigen
Sie es mit OK. Jetzt erscheint eine Auflistung mit allen
Informationen, die den eben definierten Benutzer be-
schreiben. Sie haben nun noch die Mdglichkeit, diese
Informationen oder Einstellungen zu &ndern und zu er-
ganzen:

Berutzer speichern oder Sndern

Berutzernare = Lt |
Fazswart = L |
Berut zergruppe = Hausdienszt 4
Berut zerkirzel = L |

Berut zer-Scope—Hr. 5}

[ BEMUTZER SPEICHERH o

Benutzergruppe

7. Wahlen Sie die gewiinschte Benutzergruppe.
Benutzerkirzel

8. Wahlen Sie ein Kirzel fir den aufgesetzten Benutzer.
Benutzer-Scope-Nr

9. Scopes werden in Version 2.1 noch nicht unterstitzt.

10. Folgen Sie der Aufforderung, den neuen Benutzer zu
speichern:
BENUTZER SPEICHERN
Sie kehren in das Fenster Benutzerdefinition zurtick
(Abbildung 8-1).
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8.4

Benutzer I6schen

Léschen Sie einen Benutzer wie folgt:

Hinweis

Sie kénnen nur hierarchisch tiefere Benutzer l6schen.

1.

8.5

Gehen Sie in der aktuellen Site zu Alarme & Funktio-
nen / Benutzerdefinition (Abbildung 8-1).

Waéhlen Sie dort Benutzer I6schen. Im folgenden Fen-
ster erscheinen alle Benutzer, die Sie aufgrund lhrer
Zugriffsrechte entfernen durfen.

Wabhlen Sie den Benutzer, den Sie entfernen wollen.

Bestatigen Sie Ihre Anweisung im folgenden Pop Up.

Passwort andern

Andern Sie Ihr eigenes Passwort wie folgt:

1.

Gehen Sie in der aktuellen Site zu Alarme & Funktio-
nen / Benutzerdefinition (Abbildung 8-1).

Wahlen Sie dort Passwort &ndern.
Es erscheint ein Fenster mit der Aufforderung:

Altes Passwort:

Geben Sie ihr altes Passwort ein und bestatigen Sie mit
OK.

Es erscheint ein Fenster mit der Aufforderung:

Neues Passwort:

Geben Sie ihr neues Passwort ein und bestétigen Sie
mit OK.

Die Passwortédnderung wird mit einem Pop Up bestétigt.
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8.6 Benutzer andern

Wenn Sie die Daten eines Benutzers andern wollen, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der aktuellen Site zu Alarme & Funktio-
nen / Benutzerdefinition (Abbildung 8-1).

2. Wabhlen Sie dort Benutzer andern.
Im folgenden Fenster erscheinen alle Benutzer, die Sie
aufgrund Ihrer Zugriffsrechte &ndern oder l6schen dir-
fen.

Wahlen Sie den Benutzer, den Sie andern wollen.

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen von und be-
statigen Sie diese mit BENUTZER SPEICHERN.
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9 Zeitschaltprogramme ein-
stellen

Das Zeitschaltprogramm besteht aus einem Wochenpro-
gramm und einem Ausnahmeprogramm. Im Zeitschalt-
programm programmieren Sie:

* zeitabhéngiges Ein- und Ausschalten
und/oder
» zeitabhéngige Sollwertverstellung

Im Wochenprogramm legen Sie die Tagesprofile fest, die
sich Woche fur Woche wiederholen. Im Ausnahmeprogramm
legen Sie die Tage fest, die vom Wochenprogramm abwei-
chen.

Wo und unter welchem Namen diese Zeitschaltprogramme
zu finden sind, ist anlagenspezifisch definiert. Die nachfol-
genden Abbildungen sind als Beispiele zu verstehen.

9.1 Wochenprogramm

Im Wochenprogramm kénnen Sie fiir jeden Tag der Woche
ein eigenes Profil definieren.

@reitschal tp Navigieren Sie zum gewiinschten Zeitschaltprogramm.

Liftungsanlagen Gebiude &
+Feitschaltprogranne 1100

@ feitschal tubr Luf. (Stufe 20 4
@ Zeitschal tuhr Heizung (Eind 4

4776
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o Ffejtschal to

FROGREAMM AMDERH

2. Wabhlen Sie in diesem Beispiel Zeitschaltuhr L{f...
(Stufe 2).

GUE~.. ~Z2eitschalt programme
+Feitschaltubr Liftung

FMo]ri Mi Do Fr Sa So 4

0o @ 4 E @ 10 12 14 16 18 ag 22 a4
o £:88 Status: Stufe 1
Aktueller Zustand: Stufe 2

[ PROGRAMM SMDERH 4
[ GEERSICHT AUSHAHMEH 4

3. Wahlen Sie mit der Direct Access-Taste den gesuchten
Wochentag. Der ausgewahlte Wochentag wird umran-
det, im obigen Beispiel ist es der Montag.

Der gewahlte Tag wird auf der zweiten Zeile grafisch
dargestellt. Mit der entsprechenden Direct Access-Taste
kénnen Sie die einzelnen Schaltpunkte wahlen. In der
Zeile darunter werden die Werte dieses Schaltpunktes
angezeigt.

9.1.1 Schaltpunkte editieren

Die genaue Uhrzeit und der Zustand, die einen Eintrag defi-
nieren, werden eine Zeile darunter angezeigt und lassen sich
zum Editieren auswahlen. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit
OK.

1. Um das Programm dieses Tages zu andern, wéhlen Sie

PROGRAMM ANDERN.

Liftungsanlagen Gebiude t-Zeitschaltpr.
+Zeitschaltubr Heizung

Mot ag
02 4 E B 10 18 14 16 18 20 2 a4
D 5.89 Status: Ein
Tageskopie auf: 0 0o————o 4
[ HEUER EIMNTRAG
[ EINTRAG L&SCHEH
Abbildung 9-1 Tagesprofil
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2. Wechseln Sie innerhalb des Tagesprogramms von Ein-
trag zu Eintrag. Der kleine schwarze Pfeil oberhalb des
Tagesprogramms markiert den gewahlten Eintrag.

9.1.11 Bestehenden Eintrag editieren

Bearbeiten Sie einen Eintrag wie gewohnt mit der entspre-
chenden Direct Access-Taste (das Vorgehen ist in Kapitel 6
beschrieben).

9.1.1.2 Tagesprofil kopieren

Wenn Sie ein Tagesprofil auf andere Tage kopieren wollen,
dann navigieren Sie zum Tag, dessen Profil als Vorlage die-
nen soll.

Wahlen Sie anschliessend in der Zeile Tageskopie auf die
Tage aus, auf die Sie das Profil kopieren wollen und bestati-
gen Sie jeweils mit OK.

9.1.1.3 Neuer Eintrag

MEUER EIMTRAG

Wollen Sie einen neuen Eintrag hinzufligen, dann wahlen
Sie NEUER EINTRAG und editieren Sie den neuen Eintrag.

9.1.14 Eintrag I6schen

EIHNTRAG L&SCHEH

Wollen Sie einen Eintrag Iéschen, dann wahlen Sie zuerst
den zu ldschenden Eintrag und anschliessend EINTRAG
LOSCHEN.
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UBERSICHT AUSHAHP
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9.2 Ausnahmeprogramm

Im Ausnahmeprogramm gibt es zwei Arten von Ausnahmen:

* Ausnahmen, die lokal im Zeitschaltprogramm abgelegt
werden und nur fur dieses Zeitschaltprogramm gelten,
kenntlich an den Datumsangaben.

* Ausnahmen, die in einem Kalender-Objekt gespeichert
sind und von verschiedenen Zeitschaltprogrammen be-
nutzt werden. Kenntlich am Namen, z.B. Feiertage ohne
Datumsangaben.

Kennzeichnung der Ausnahmen in Listen:

Symbol fir Ausnahme mit Tagesprofil und Datumsperiode

Es gibt zwei Arten, Ausnahmen in einer Liste aufzurufen:

* Uber einen einzelnen Tag in der Ubersicht Ausnahmen
(siehe Kapitel 9.2.1)
» Uber die Schaltflache Ausnahmen (siehe Kapitel 9.2.2)

9.2.1 Ausnahmen eines Tages auflisten

Navigieren Sie im Wochenprogramm (iber UBERSICHT
AUSNAHMEN zur Ausnahmeniibersicht.

GUE~. ~Zeitschaltuhr LOftung
+ fiusnahmendbersicht

Mai zE@2 o
Mo Di Mi Do Fr 5a So

1.2 5 g 5

&€ ¥ & 9 18 11 12| —©4

15 S e TR

8 21 EE 23 24 23 26
27 28 29 38 31

AUSHAHMEH 4

Abbildung 9-2 Ausnahmentibersicht

Wabhlen Sie in der obersten Zeile den Monat und das Jahr.
Der gewahlte Monat wird mit allen Tagen dargestellt. Tage
mit Ausnahmen sind schwarz hinterlegt.
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AUSHEHHEH o

Wahlen Sie den gesuchten Tag und bestatigen Sie mit OK.
Jetzt erscheint eine Liste mit den Ausnahmen fir diesen
Tag, die Sie hier auch editieren kénnen.

GUE-.. ~Ausrnabmenibersicht
+Liste der Ausnahmen 1101

B 22 65 . 2002 s ]

[ HEUE LOKALE AUSHAHHE 4

Abbildung 9-3 Ausnahmen eines bestimmten Tages

9.2.2 Samtliche Ausnahmen auflisten

Uber die Schaltfliche AUSNAHMEN in der Ausnahmen-
tbersicht (Abbildung 9-2) rufen Sie eine Liste mit allen
Ausnahmen auf, die im gewahlten Zeitschaltprogramm defi-
niert worden sind und auf die Sie mit der entsprechenden
Direct Access-Taste zugreifen kdnnen.

GUE~.. ~Aushahmenidbersicht

+Liste der Ausnahmen 11000
B calendari 4
B 29 84 20082 wxx 4
Bl 22 65 . 2082 e« 4

[ HEUE LOKALE AUSHEHME A

Abbildung 9-4 Liste der Ausnahmen

Wildcards Zur Eingabe der Datumsperiode kénnen Sie Wildcards (*)
verwenden. Beachten Sie in der obenstehenden Abbildung
die verwendeten Wildcards.
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9.2.3 Neue lokale Ausnahme erstellen

HELUE LOKALE AUSH Uber NEUE LOKALE AUSNAHME wird eine Standardaus-
nahme mit dem aktuellen Datum erstellt und in die Liste der
Ausnahmen eingefligt (Abbildung 9-4). Wie Sie diese Aus-
nahme lhren Bedurfnissen entsprechend bearbeiten, ist im
nachsten Kapitel beschrieben.

9.2.4 Bearbeiten einer lokalen Ausnahme

Waéhlen Sie in der Liste der Ausnahmen (Abbildung 9-4 und
Abbildung 9-3) einen Datumseintrag. Es erscheint ein
Fenster (Abbildung 9-5), von dem aus sich alle Bearbei-
tungsfunktionen aufrufen lassen.

Laf turng=sanlagen Gebiude &< -Liste der ..
+ 17 BE. 2002 s

Bitte wihlen Sie eine Taste aus.

DATUM AMDERH

FPROFIL AHDERH

FARF AR

I
I
[ EIMTRAG LASCHEH
[ 2URGCK ZUR LISTE DER AUSHAHMEH

Abbildung 9-5 Bearbeitungsfunktionen

DATUM AHMDERH Bei DATUM ANDERN erscheint das folgende Fenster:

Lifturngsanlagen Gebiude &, <17 . HE, ZEEZ..
+Datum Shdern

Datumstyp =  lWoche & Tagd
Monat = Junid
Woche = lache F Ta..4

Tag Mot ag4

[ SPEICHERH & ZUROCK o

Abbildung 9-6 Datum einer Ausnahme @ndern

Geben Sie die gewiinschten Angaben ein und kehren Sie
tiber SPEICHERN & ZURUCK zu den Bearbeitungsfunktio-
nen (Abbildung 9-5) zurtick.
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FROFIL AHDERH

Uber PROFIL ANDERN gelangen Sie zum Tagesprofil einer
Ausnahme. Wahlen Sie hier, ob Sie das Programm andern
oder alle Eintrage Iéschen wollen.

Liftungsanlagen Gebaude &-. <06 BS. ZEEZ.
+Profil Andern

........................................................ 1

o ETWTE B im 12 14 16 18 20 82 84

L &:86 Status: Stufe 1
Frioritat 15

| PROGEAMN AMDERM 4
[ ALLE EINTRAGE LASCHEM o

Abbildung 9-7 Profil einer Ausnahme andern

FROGRAMM AMDERH

Uber PROGRAMM ANDERN rufen Sie den Editiermodus
auf.

Mit Neuer Eintrag wird eine neue Zeile eingeflgt, in der Sie
die gewiinschten Werte festlegen konnen. Andern Sie die
Prioritéat geméass Ihren Bedurfnissen.

Warnung

Eine Anderung der Prioritat sollte nur von gut geschultem
Personal vorgenommen werden.

EIMTRAG LASCHEH

ZUROCK ZUR LISTE

ALLE EIWTRAGE LA&SCHEH

Klicken Sie auf die Schaltflache ALLE EINTRAGE
LOSCHEN. Bestétigen Sie die Sicherheitsabfrage. Alle
Eintrdge werden im System geldscht.

Uber diese Schaltfliche léschen Sie die gewahlte Aus-
nahme.

Uber diese Schaltflache kehren Sie zur Liste der Ausnah-
men zurlick (Abbildung 9-4).
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9.2.5 Kalendereintrag bearbeiten

Wahlen Sie in der Liste der Ausnahmen ein Kalender-Ob-
jekt.

Lif tungsanlagen Gebiude &-.-Liste der .
+Calendarl

Bitte wihlen Sie eine Taste aus.

DATUM AHDERH

I
| FROFIL AHDERH
[ 2URGCE ZUR LISTE DER AUSHAHMEH

Abbildung 9-8 Kalender-Objekt bearbeiten.

Datum und Profil bearbeiten Sie gleich, wie in Kapitel 9.2.4
beschrieben.

54/76

Siemens Building Technologies Bediengerat PXM20 CA1U9231de
Building Automation Zeitschaltprogramme einstellen 08.2002



10 Trendfunktion und
-einstellungen

Dem Benutzer stehen im Bediengerat PXM20 funf Kanéle
zur Trendaufzeichnung zur Verfiigung, das heisst, es kdnnen
5 Datenpunkte aufgezeichnet werden.

Die grundsétzlichen Trendeinstellungen werden fir alle An-
sichten im gleichen Dialog vorgenommen, beschrieben in
Kapitel 10.3). Dieser Dialog wird entweder beim neu Aufset-
zen des Datenpunktes aufgerufen (siehe Kapitel 10.1) oder
kann tber die Menueintrage Alarme & Funktionen / Online
Trend fur einen bereits aufgesetzten Kanal aufgerufen wer-
den (siehe Kapitel 10.2).

Bei der Trendansicht lassen sich drei unterschiedliche An-
satze unterscheiden:

* Grafische Ansicht (Kapitel 10.3.2)

* Grafische Ansicht online (Kapitel 10.3.3)

* Liste (Kapitel 10.3.4)

10.1 Neuen Trend aufsetzen

Navigieren Sie zum Datenpunkt, von dem Sie Trendauf-
zeichnungen wiinschen. Rufen Sie das Infofenster auf.

EL'D P BERT o BT N S e i T B 4 -
B PRMZA Informnation |1|
Ak

Froperty-Hame
fktusller Wert

A llert . 24,2 °C
e Wertebereich: -38.8 - S8.@

St [ DATEWPUMKT AUFZEICHHEH 4

o oo =

Abbildung 10-1 Infofenster

DATEMPUHKT AUFFET  Uber die Schaltfliche DATENPUNKT AUFZEICHNEN wird
der gewlinschte Trend aufgesetzt. Es 6ffnet sich das Fenster
mit den Trendeinstellungen (Abbildung 10-3). Wie Sie die
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Trendparameter setzen und die Art der Ansicht festlegen,
erfahren Sie in Kapitel 10.3.

Der Datenpunkt wird automatisch dem ersten freien Kanal
zugeordnet.

10.2 Bestehenden Trend aufrufen

I-“_"' Waéhlen Sie den gesuchten Kanal Uber Alarme & Funktio-
nen / Online Trend. Das blinkende Symbol zeigt an, dass
eine Aufzeichnung lauft.

b online Trene SiEcflarne & Funktionen

Fka 1l - Zuluf ttemperatur

b ka2 - fAussenluf ttemperat ur
I ka 3 - Frei
b ka 4 - Frei
" Ka 5 - Frei

[ ALLE K&HELE FREISEEEH 4

Abbildung 10-2 Ubersicht tiber laufende Trendaufzeichnungen und
freie Kanéle

I ka 1 - Zuluftts Wahlen Sie den gewiinschten Kanal. Das Hauptfenster des
Trendkanals 6ffnet sich (Abbildung 10-3). Von hier aus kdn-
nen Sie Grafiken ansehen und Parameter editieren.

Wie Sie die Trendparameter setzen und die Art der Ansicht
festlegen, erfahren Sie im nachsten Kapitel.

ALLE K&HELE FREIL Uber diese Schaltflache stoppen Sie alle Trendaufzeichnun-
gen und I6schen samtliche konfigurierten Trends.
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10.3 Trend-Hauptfenster

Von diesem Fenster aus gelangen Sie in die Trendkonfigu-
ration und zu den verschiedenen Ansichten der Trenddaten.

GUE<. ~Online Trend
+Ka 1 - Fulufttemperatur

Ka 1 - Zulufttemperatur
Trendkonf igurat ion 4
Graf izche Ansicht 4
Graf ische Ansicht online 4
Liztenansicht L |

[ K&MAL FREISEEEH 4

Abbildung 10-3 Trendparameter setzen und Ansicht bestimmen

KAMAL FREIGEEEHM — Mit KANAL FREIGEBEN wird die Trendaufzeichnung ge-
stoppt und die Trendkonfiguration geléscht.

10.3.1 Trendkonfiguration

Trendkonfiguratic Wahlen Sie im Hauptfenster Trend (Abbildung 10-3) den
Eintrag Trendkonfiguration. Sie haben hier die Méglichkeit,
die Parameter der gewlinschten Trendaufzeichnung anzu-

passen.
GUE-. #Online Trend GUE- .. #Online Trend
+HKa 1 - Raumtemperatur 1200 +Fka 1 - Rauntemperatur 2-2[000
Log enable = Eind Puf f ergrésse = jfolol |
Startzeit = 24 85.82.13.354 flle Eintrige léschen 4
Stoppzeit = 24.85.83,13:354 fAufzeichnungszahlung = 2
Registrierungsintery.. = GOEQ 0885004 Total der aufgezdhlti..= 1
Stopp wehnn woll = Meind
[_TREMDEIWSTELLUNGEH SFEICHERH 4 [ TREMDEIMSTELLUMSEH SPEICHERHM 4
Abbildung 10-4 Konfigurationsfenster, Seite 1 und 2
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Log Enable
Startzeit
Stoppzeit

Registrierungs-
interv...

Stopp wenn voll

Puffergrésse

Alle Eintrage
I6schen

Aufzeichnungs-
zéahlung

Total der aufge-
zahlt...

TEEHDEITHSTELLUMGE

Die einzelnen Parameter bedeuten Folgendes:

Ein / Aus

Definieren Sie hier, fur welchen Zeitraum die Trendwerte
aufgezeichnet werden sollen.

Hier stellen Sie die Aufzeichnungsintervalle in Tagen, Stun-
den, Minuten und Sekunden ein.

Bei einem Aufzeichnungsintervall von 0 erfolgt eine Auf-
zeichnung vom Typ COV (Change of Value).

Bestimmen Sie hier, wie sich die Trendaufzeichnung beim
Erreichen der Speicherplatzgrenze verhalten soll.

Bei Nein, werden die ersten Werte von neuen Werten Uber-
schrieben; bei Ja, wird die Trendaufzeichnung gestoppt.

Anzahl speicherbarer Werte

Alle aufgezeichneten Werte |6schen

Anzahl aufgezeichnete Werte der aktuellen Aufzeichnung

Anzahl aufgezeichnete Werte

Mit TRENDEINSTELLUNGEN SPEICHERN bestétigen Sie
Ihre Eingaben und PXM20 startet mit der Aufzeichnung die-
ser Werte. Sie kehren zum Hauptfenster zuriick.

Hinweis

Ob die Trendaufzeichnung auch tatsachlich lauft, erkennen
Sie im Fenster Online Trend (Abbildung 10-2) am blinken-
den Symbol am Zeilenanfang. Ist Log enable auf Ein
eingestellt und das Symbol blinkt trotzdem nicht, Gberprifen
Sie bitte lhre Einstellungen (Startzeit, Stoppzeit, referenzier-
ter Datenpunkt).
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Sie kénnen die Trendaufzeichnung in drei verschiedenen
Ansichten aufrufen — wie erfahren Sie in den nachsten Ka-
piteln.
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10.3.2 Grafische Ansicht

In der Grafischen Ansicht werden alle im PXM20 gespeicher-
ten Werte des aufgezeichneten Datenpunktes grafisch dar-
gestellt.

Hinweis

Die angezeigte Grafik stellt die Vergangenheit dar. Wenn Sie
die Werte in Echtzeit sehen wollen, dann wahlen Sie Grafi-
sche Ansicht online (Kapitel 10.3.3).

Grat ische Ansich

Bevor die gespeicherten Werte grafisch angezeigt werden,
kénnen Sie die Darstellung Uber Grafische Ansicht im Fen-
ster der Trendeinstellungen (Abbildung 10-3) mit den
folgenden Parametern lhren Bedurfnissen anpassen.

GUE-. ~Online Trend
+ka 1 - Zulufttemperatur

Graf ik Startzeit = 13.85. 82, &:294
Gratik Stopzeit = 13.86. 82,14 084
Vergleich mit Kanal = 24

GRAFIE 4

Abbildung 10-5 Parameter fur die grafische Ansicht

Mit den beiden Parametern Grafik Startzeit und Grafik
Stopzeit lasst sich das Anzeigefenster auf ein Zeitfenster
reduzieren, das flr Sie von Interesse ist. Tragen Sie als Vor-
gabewert fir Grafik Startzeit und Grafik Stopzeit den
Beginn bzw. das Ende der Aufzeichnung ein.

Uber Vergleich mit Kanal vergleichen Sie den gewéhlten

Trend mit einem anderen ebenfalls aufgesetzten Trend
(siehe Abbildung 10-9).

GRAFIK 4 Bestatigen Sie Ihre Vorgaben Uber GRAFIK und der Trend
wird angezeigt.
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Hilfslinie setzen
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Alarme & Funktionen<Online Trend

+Ka 1 - Fulufttemperatur <100

"

50.0

0.0

50.0

an.o

0.0 T T T T T T
0.0 26.4 52.8 7.2 105.6 132.0

£ 1

b 17.05.2002 15:38 - 17052002 15:4

Abbildung 10-6 Grafische Ansicht mit 1 Kanal

GUB- . ~Online Trend

+ka 1 fZulufttempera..2 <3 Ka 2 1100

"

Ka 2

"

16.E
& Ba 1 r
1E'u T T T T T
o.o BE.4 132.8 199.2 3E5.E 3380
tinl

13.06.2002 OB:28 - 13.06.2002 14:00

Abbildung 10-7 Grafische Ansicht mit 2 Kanélen

Mit den <+>- und <—>-Tasten lasst sich eine Hilfslinie setzen
und verschieben. Zusatzlich wird die Anzeige der darge-
stellten Daten aufgefrischt.
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10.3.3 Grafische Ansicht Online

In der Grafischen Ansicht Online wird der gesuchte Wert
grafisch und dynamisch, also in Echtzeit dargestellt.

Hinweis

Wenn Sie alle im PXM20 gespeicherten Werte in der Ver-
gangenheit sehen wollen, dann wéhlen Sie Grafische
Ansicht (Kapitel 10.3.2).

Grafische Ansicht o

Hier bestimmen Sie Zeitdauer und die Grenzen des Werte-
bereichs nach oben und unten.

GUB- .. ~Online Trend
+Ka 1 — Raumtemperatur

Zeitdauer Aufnahme = B:682 4
Grenze unten = 16.84
Grenze oben = 20 .84

GRAFIK 4

Abbildung 10-8 Einstellungen grafische Ansicht

Unter Zeitdauer Aufnahme definieren Sie den Zeitraum, in
dem Sie sich diesen dynamischen Trend anzeigen lassen
wollen.

Mit Grenze unten und Grenze oben grenzen Sie den anzu-
zeigenden Wertebereich ein.

GRAFIK 4 Sobald Sie die Eingaben tiber GRAFIK bestétigt haben, wird
der Trend angezeigt.
Mit OK setzen Sie grafische Anzeige zurick.
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Hilfslinie setzen

Alarme & Funktionen<Online Trend
+Ka 1 - Fulufttemperatur 1100

i
0.0

0.0

0.

o - T T T T
o.o 26.4 52.8 .2 105.6

E 17.06.2002 15:38 - 17.06.2002 15:41

Abbildung 10-9 Anzeige Online-Trend

Mit den <+>- und <—>-Tasten lasst sich eine Hilfslinie setzen
und verschieben. Zusatzlich wird der Wert eingeblendet, der
der Hilfslinie entspricht.

10.3.4 Liste

Statt in einer Grafik kdnnen Sie sich die aufgezeichneten
Werte in einer Liste ausgeben lassen.
GUE~.. ~Online Trend

Listenansicht +Ea 2 — fAussenlufttemperatur 1300
Start Aufzeichhnung 13 .86 .82 8531
Wert 16.67C 1Z. 86 .82 88351
Wert 16.67C 1Z. 86 .82 88351
Wert 16.67C 1Z. 06 .62 B2:32
Wert : 15.8°C 1Z. 686 .62 6232
Wert : 16.8°C 13. 686 .62 B2:33
Abbildung 10-10 Trendwerte in Listenansicht
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11 Service-Unterstlitzung
11.1 Verdrahtungstest (Wiring test)

Hinweis Der Verdrahtungstest (Wiring test) ist ausschliesslich dem
Servicetechniker bei der Inbetriebnahme des Systems vor-
behalten.

Voraussetzung Die zu testende Automationsstation ist noch nicht in einer

Site eingebunden und es ist keine Applikation geladen.

Vorgehen A. Es existiert noch keine Site, das heisst, im Netzwerk hat
noch keine Automationsstation ein Programm geladen:

—  Selektieren Sie nach dem Start des Bediengerats
PXM20 Verdrahtungstest in der Dialogbox.
B. Eine Site existiert bereits und Sie wollen das Netzwerk
um eine Automationsstation erweitern:
& Werdrahtung — Melden Sie sich bei der entsprechenden Site an.
— Gehen Sie zu Alarme & Funktionen und wahlen
Sie dort Verdrahtungstest.

S%Ftemgerétefﬁlarme % Furnktionen
+Werdrahtungstest

Bitte Service-Pin eines
Fi-Gerates mit
Verdrahtungstestapplikation
driicken !

=4

Abbildung 11-1 Aufforderung, den Service-Pin zu driicken

— Folgen Sie der Anweisung auf dem Display und
driicken Sie den Service-Pin der gewunschten Au-
tomationsstation.
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Lage des
Service-Pins

Liste aller Ein-
und Ausgange
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[Fxexere; u Lithium-Batterie

o
o™ gE==A_
oA e

HREREREEEEEY, ——-

Abbildung 11-2 Lage des Service-Pins in einer Automationsstation
PX compact

(fk/\ Service-Pin

RUN STAERR TX SERVICE TX SERVICE

Abbildung 11-3 Lage des Service-Pins in einer Automationsstation
PX modular

Der Verdrahtungstest wird durchgefiihrt.

Zu lhrer Information zeigt das Bediengerat PXM20 eine Liste
aller Ein- und Ausgénge der getesteten Automationsstation
an, gruppiert nach Art der Signale (analog, binér oder multi-
state, siehe Abbildung 11-4.

Waht ungstest
¥ s
DCEE 1-2000 Modul Nr.

A1EE1 = R
ATEAZ = B A L .
Signal:
AIaaz = 6.8 *C Al= analog Eingang

AO= analog Ausgang

AlEE4 = 8.8 °C Bl= binarer Eingang
ATAAS = 5.5 C IS
A TaEE = B.8 *C

Abbildung 11-4 Liste mit Analog-Signalen

Von hier aus kénnen Sie die einzelnen Ein- und Ausgange
anwahlen und sich weitere Informationen anzeigen lassen.
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11.2 Debug-Informationen

Debug-Informationen sind bei der Fehlersuche hilfreich und
ausschliesslich fir Entwickler bestimmt. Die neuesten Ein-
trage werden jeweils unten hinzugefugt.

Hinweis

Der Zeiteintrag stimmt erst, wenn eine Automationsstation
PXC erkannt worden ist.

B Debug Infor

Fehlerkategorie

Message Text

Adresse im
Programm

Zeitpunkt

Rufen Sie im Fenster Alarme & Funktionen die Debug In-
formation auf.

GUE-Alarme & Funktionen
+Debug Infornat1on S-&0id
g ggllcatlon =tarted 4
ﬁddr BXBBB AEE 112al DAYS B5.56:39. 008
ggl1cat1nh started 4
ﬁddr BxBBB HEE 118A1 DAYS BG:66:17 . 688
I: Pl lication started 4
ﬁddr BxBBBESBBB 118@1 DﬁVS H9:19:15. 668
LIMRESOL! 4
ﬁddr BXBBBBEBBB 118@1 DHVS @9 24 : 54 . a8
I: ChtuvlmplREeadTinelnfos: Internal Erro
Aol BxEERRREEE 11561 DAYS B9 2454 oaad
I: BCL: SRV _UMRESOLWAELE
Addr; BxPEEEAGEE 11961 DAYS B9:25:05 0084

Abbildung 11-5

Das Fenster enthalt die folgenden Informationen.
Fehlerkategorie (Buchstabe am Zeilenanfang):

I Information E: Error
F: Fatal Error B: Reboot

Message Text kann zum Beispiel wie folgt lauten:

PXM20 application started

Diese Adresse zeigt an, wo der Fehler auftrat. Eine Informa-
tion, die bei der Fehlersuche interessant sein kann.

Ein Beispiel:

Addr: 0x8C6434

Zeitpunkt, zu dem der Fehler auftrat. Das Format wird wie
folgt angegeben:

Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Millisekunde seit
01.01.1970 00:00

Ein Beispiel:

11801 DAYS 09:25:06.000
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