
  

 RDE... fűtésszabályozó termosztát kezelési utasítás 
Az RDE... egy olyan hőmérsékletszabályozó, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a kívánt időperiódusra 
ideális hőmérsékletet állíthasson be. Számos hőmérséklet-átkapcsolási séma áll rendelkezésre, amelyek az 
egyedi igényeknek megfelelően módosíthatók. A felhasználó alkalmazhatja a gyári beállításokat, vagy egyéni 
igényeinek megfelelő fűtési programot adhat meg. 
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Gyors üzembe helyezés 
A szabályozó gyárilag beállított programokkal, átkapcsolási időpontokkal és hőmérsékletértékekkel rendelkezik. 
Az üzembe helyezéshez a következőképpen járjon el: 

1.5V 'AAA'

1.5V 'AAA'  
Vegye ki az elemek közül a fekete színű elválasztó cimkét. Ellenőrizze, hogy az elemtartó a megfelelő pozícióban van-e.   A 
szabályozó bekapcsol (csak elemmel táplált változat esetében). 

 Nyomja meg a  Gombot. A pontos idő beállításához nyomja meg a 
+
- , majd a gombokat. 

1...7

 Nyomja meg a 
1...7

 gombot. A hét napjának beállításához nyomja meg a 
+
- , majd a  gombokat  

(1=hétfő ... 7=vasárnap). 

 Állítsa be a kívánt üzemmódot az üzemmódválasztó tolókapcsolóval. 

 

Automatikus üzemmód 

  
Állítsa az üzemmódválasztó tolókapcsolót  pozícióba. A 
heti program automatikus átkapcsolásokat hajt végre 
a’komfort’ és a ’takarék’ hőmérsékletszintek között. 

‘Komfort’ üzemmód 

 
Állítsa az üzemmódválasztó tolókapcsolót ’komfort’ 
pozícióba. A fűtési rendszer folyamatosan tartja a ’komfort’ 

hőmérsékletszintet. A kijelzőn a  szimbólum látható. 

‘Takarék’ üzemmód 

 
Állítsa az üzemmódválasztó tolókapcsolót ’takarék’ pozícióba. 
A fűtési rendszer folyamatosan tartja a ’takarék’ 
hőmérsékletszintet. A kijelzőn a  szimbólum látható. 

Túl meleg/túl hideg van 

°C
+
-  

A hőmérsékletállító gombokkal a helyiséghőmérséklet 
0,5°C lépésekben módosítható. A kijelzőn először az 
újonnan beállított érték, majd a mért érték látható. 
A módosítás csak a következő, program szerinti 
átkapcsolási időpontig érvényes! 
Ha a gyári beállítás szerinti használat során mindig túl 
meleg/túl hideg van, igényének megfelelően módosítsa 

a  ’komfort’ és a ’takarék’hőmérsékletszintekhez 
tartozó értékeket. 

A ‘komfort’ és a ‘takarék’ üzemmódokhoz tartozó 
hőmérsékletszintek módosítása 

 or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A következők szerint járjon el: 
• A ’komfort’ üzemmódhoz tartozó hőmérsékletszint 

módosítása: nyomja meg a  gombot. 
A ’takarék’ üzemmódhoz tartozó hőmérsékletszint 

módosítása: nyomja meg a  gombot. 
(Az kijelzőn látható érték villog.) 

• 

• 

0,5°C-onként léptetve módosítsa a 
helyiséghőmérsékletet a hőmérsékletállító gombokkal. 
Nyomja meg a  gombot! A készülék tárolja a 
beadott értéket. 

Fontos! 
Az energiatakarékos ’takarék’ üzemmódban a szabályozó 
kikapcsolható. Ehhez járjon el a következők szerint: 
• Állítsa a hőmérsékletet 5°C-ra! 

• 4 másodperc ideig nyomja a -  gombot! A kijelzőről 
eltűnik a  szimbólum. 

Vigyázat, fagyveszély! 
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Saját heti program megadása 
A hét minden napjára max. 24 átkapcsolási időpontból álló program 
adható meg (lásd az alábbi példa szerinti ábrát az egymás felett lévő 
vonalpárokkal). Mindegyik vonalpár 1 óra időtartamot jelöl, azaz 
hőmérsékletszint-átkapcsolás 60 percenként lehetséges. 
Példa: 
 

 
Amennyiben az üzemmódválasztó tolókapcsoló  pozícióban van, 
a hőmérsékletszint-átkapcsolások automatikus üzemmódban a program 
szerint következnek be. Ehhez járjon el a következők szerint: 

 • A programbeadási üzemmódba való belépéshez 
egyszer nyomja meg a  gombot.  
(A kijelzőn a hét 1. napjához [hétfő] tartozó időprogram 
jelenik meg. A bal szélen lévő vonalkák villognak, és a 
kijelzőn a 00:00 időpont látható.) 

• A 
+
-

• 

 gombbal adja meg hőmérsékletszint-átkapcsolás-
hoz tartozó időpontot. 

Adott időponthoz a ’komfort’ hőmérsékletszint a  

gomb, a’takarék’ hőmérsékletszint a  gomb meg-
nyomásával rendelhető hozzá. 

• Nyomja meg a  vagy a 
1...7

• 

 gombot! A készülék 
tárolja az adatokat, és átlép a következő napra. 
A heti időprogram beadásának befejezése után  
nyomja meg a  gombot! A szabályozó tárolja  
az adatokat. 

Figyelem! 
A készülék az utolsó értékbeadást követõen 30 
másodperc elteltével kilép az adatbeviteli üzemmódból. 
Ilyen esetben a szabályozó az utolsó átkapcsolási 
időpontot nem tárolja! 

 

 

A pontos idő beállítása 

 
• Nyomja meg egyszer a  gombot.  

  (A pontos idő villog.) 

• A 
+
-

• 

 gombokkal állítsa be a pontos időt. 

Nyomja meg a  vagy a  gombot! A készülék 
tárolja az adatokat, és az kilép az adatbeviteli üzem-
módból. 

 
 
A gyári értékek visszaállítása 

+
-    

 

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig  

a  , a  +   és a -  gombokat. Az időprogram 
hőmérsékletszint-átkapcsolási időpontjai és  
az egyes szintekhez tartozó hőmérsékletértékek a gyári 
értékekre állnak vissza. 

Figyelem! 
Az összes saját beállítás elvész! 

A ’komfort’ üzemmódhoz tartozó hőmérsékletszint: 20°C 

A ’takarék’ üzemmódhoz tartozó hőmérsékletszint: 8°C 
A hét napjai ’Komfort’ 

üzemmód 
’Takarék’ 
üzemmód 

Hétfő (1) - péntek (5) 6:00 - 8:00
17:00 - 22:00

22:00 - 7:00
8:00 - 17:00 

Gyári 
értékek 

Szombat (6) - vasárnap (7) 7:00 - 22:00 22:00 - 7:00 

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig  

a  , a  +   és a -  gombokat. 
Az összes saját beállítás a gyári értékre áll vissza. 

 

 

 
A kijelzőn a  szimbólum látható 
(csak elemes kivitel esetén) 
2 héten belül cseréljen elemet a szabályozóban. 
 
 
 

Elemcsere 

0

Hõmérsékletszint-átkapcsolások a gyári program szerint
hétfõ és péntek között:

126 18 24

(csak elemes kivitel esetén) 
• Szerezzen be 2 db új, AAA méretû, 1,5 V-os alkáli elemet. 
• 

• 

• 

• 

Vegye le a szabályozóról az elemtartó fedelet, és vegye ki a 
használt elemeket. Tegye be az új elemeket, és tegye vissza a 
fedelet. 
Figyelem! 
A beállított értékeket a készülék max. 3 percig őrzi meg! 
A használt elemeket a környezetvédelem szempontjainak 
megfelelően kezelje! 

 
 
Energiamegtakarítási ötletek – 
a komfort feladása nélkül 
• A helyiséghőmérséklet ne legyen nagyobb 21°C-nál! 

Akkor is állítsa az üzemmódváltó tolókapcsolót ’takarék’ 
üzemmódra, ha csak rövid időre hagyja el a helyiséget! 
Rövid ideig, de szélesre tárt ablakokkal szellőztessen! 
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