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Trådlös tilläggsmodul 
WFZ16.MO

WFZ166.MO
 för mekaniska mätare 

  

 
 Tilläggsmodul för externa vattenmätare förberedda för trådlös kommunika-

tion 
 Den trådlösa tilläggsmodulen registrerar och bearbetar räknepulserna från 

mekaniska vattenmätare förberedda för trådlöst kommunikation och över-
för data till ett avläsningssystem 

 Den trådlösa tilläggsmodulen är utrustad med ett optiskt gränssnitt för 
parametersättning 

 

Användningsområde 

Den trådlösa tilläggsmodulen WFZ16.MO är en komponent av AMR-systemet och 
den trådlösa tilläggsmodulen WFZ166.MO är en komponent av Walk-by-systemet. 
Båda varianter används där mekaniska vattenmätare förberedda för trådlös kom-
munikation är tillgängliga, vars data registreras i ett av dessa system.  
Dessa kan vara mätare för varm- eller kallvatten. 
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Funktion 

 Registrering av räknepulser från mekaniska vattenmätare förberedd för trådlöst 
kommunikation som tilläggmodulen är ansluten till 

 Övervakning av pulsregistreringen 
 Bearbeting av pulser och lagring av förbrukningsdata och referensvärden 
 Trådlös avläsning och överföring av förbrukningsvärden till en avläsningsenhet 

utan direkt tillgång till apparaten. 
 Den trådlösa tilläggsmodulen har ingen display 
 Sändningsperioden anges alltid i CET (vintertid) hela året 

 

Lagring av data 

 Aktuellt förbrukningsvärde 
 Referensvärde 
 Avräkningsdatum 
 13 månadsvärden 
 Felkod 
 Feldatum 
 

Möjligheter för parametersättning vid användning av serviceprogramvaran 

 Avräkningsdag 
 Mätarställning 
 Medium (kall- eller varmvatten) 
 Apparatnummer 
 
 Tidsfördröjning (offset) i dagar för avräkningsdagen 
 Veckodagar utan sändning av meddelande 
 Sändningsperiod under en dag (t.ex. från 08:00 till 18:00 CET) 
 Ändring av parametersättning för användning i AMR-systemet  

(går inte att ångra) 
 
Mätinstrumentet sänder statusinformation flera gånger om dagen hela året obero-
ende av inställd avläsningstid. 
 

WFZ16.. 
WFZ166.. 

WFZ166.. 
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Typöversikt 

Särskilda trådlösa tilläggmoduler för mekaniska mätare förberedda för trådlös 
kommunikation levereras för olika modeller av vattenmätare av olika tillverkare. 
 

Tillverkare Typ av vattenmätare System Typbeteckning

Siemens  WFx30, WMx10 
AMR 
Walk-by 

WFZ16.MO* 
WFZ166.MO* 

QUNDIS  WFx30, WMx10 AMR 
Walk-by 

WFZ16.MO* 
WFZ166.MO* 

E. WEHRLE  ETK-EAX, ETW-EAX, MTK-OZX, MTW-OZX AMR 
Walk-by 

WFZ16.MO* 
WFZ166.MO* 

Elster Messtechnik  EV-A, MO-A, MOZ-A AMR 
Walk-by 

WFZ16.EL 
WFZ166.EL 

Deltamess DWWF  Delta-AP-Funk-V, Delta-TKS-Funk-V, AMS Funk V AMR 
Walk-by 

WFZ16.DM 
WFZ166.DM 

 AP Funk V, M140 MO-A Funk V AMR 
Walk-by 

WFZ16.EL 
WFZ166.EL 

 Koax 2“ Funk V AMR 
Walk-by 

WFZ16.MO* 
WFZ166.MO* 

Wasser-Geräte  WG ETW.. (MFS), WG UP-Zähler.. (MFS) AMR 
Walk-by 

WFZ16.WG 
WFZ166.WG 

 Unimeter UP-Zähler.. AMR 
Walk-by 

WFZ16.MO* 
WFZ166.MO* 

Allmess  Mätkapsel-system MK +m, vattenmätare-system V +m AMR 
Walk-by 

WFZ16.AL 
WFZ166.AL 

*  Modulräknaren används av flera tillverkare av vattenmätare, vilket betyder att tilläggsmodulerna 
 WFZ16.MO och WFZ166.MO kan användas för dessa. 

Beställning och leverans 

Vid beställning anges benämning, typbeteckning och beställningsnummer. 
 
Typbeteckning Beställningsnummer Benämning 
WFZ16.MO S55563-F100 Trådlös tilläggsmodul (AMR) 
WFZ166.MO S55563-F101 Trådlös tilläggsmodul (Walk-by) 

 
Vid leverans från fabriken är följande parametrar förinställda som standard: 
 Avräkningsdag: 31.12. 
 Mätarställning: 00000 m³ 
 Medium: kallvatten 
 
För Walk-by, är WFZ166 inställd på: 
 Årlig avläsning 
 Tidsfördröjning för avläsningsdag 0 dagar 
 Daglig överföringsperiod från 08:00 till 18:00 
 Ingen sändning av meddelande på söndagar 

Exempel 

Leverans 
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Kombinationsmöjligheter 

En trådlös tilläggsmodul krävs för varje mekanisk vattenmätare förberedd för trådlös 
kommunikation. Den trådlösa tilläggsmodulen måste väljas så att den motsvarar 
respektive vattenmätartyp från tillverkaren, i annat fall kan man inte garantera att 
tilläggsmodulen och mätaren passar ihop och inte heller att mätarfunktionen funge-
rar korrekt. 
 
 

Teknisk data WFZ16.MO / WFZ166.MO 

Matningsspänning DC 3 V 
Livslängd 12 år + 12 månader reserv 
Dataöverföring enligt EN 13757/4 
Frekvensband 868,0 MHz till 868,6 MHz 
Sändningseffekt Normalt 5 dBm 
Sändningsfrekvens < 1 % 
Pulsvärde 1 liter 
Tillåten omgivningstemperatur 

Transport 
Lagring 
Drift 

 
-20 °C till max. 70 °C 
5…55 °C 
5…65 °C 

 
CE-märkning Direktiv 1995/5/EC (R&TTE-riktlinjer) 

Lagen om Radiosystem och Tele-
kommunikationsutrustning (FTEG) 

Kapslingsklass IP65 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Störtålighet 
Störstrålning 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

Säkerhet för IT-utrustning EN 60950-1 

 
 

Måttuppgifter WFZ16.MO / WFZ166.MO (mått i mm) 

 
 

Allmänna apparatdata 

Normer och standarder 
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Teknisk data WFZ16.EL / WFZ166.EL  

Matningsspänning DC 3 V 
Livslängd 12 år + 12 månader reserv 
Dataöverföring enligt EN 13757/4 
Frekvensband 868,0 MHz till 868,6 MHz 
Sändningseffekt Normalt 5 dBm 
Kanaltilldelning  < 1 % 
Pulsvärde 0.5 liter 
Tillåten omgivningstemperatur 

Transport 
Lagring 
Drift 

 
-10 °C till max. 60 °C 
   0 °C till max. 55 °C 

 
CE-märkning Direktiv 1995/5/EC (R&TTE-riktlinjer) 

Lagen om Radiosystem och Tele-
kommunikationsutrustning (FTEG) 

Kapslingsklass IP 54 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Störtålighet 
Störstrålning 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

Säkerhet för IT-utrustning EN 60950-1 

 
 

Måttuppgifter WFZ16.EL / WFZ166.EL (mått i mm) 

 
 

Allmänna apparatdata 

Normer och standarder 
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Teknisk data WFZ16.DM / WFZ166.DM 

Matningsspänning DC 3 V 
Livslängd 12 år + 12 månader reserv 
Dataöverföring enligt EN 13757/4 
Frekvensband 868,0 MHz till 868,6 MHz 
Sändningseffekt Normalt 5 dBm 
Kanaltilldelning < 1 % 
Pulsvärde 5 liter 
Tillåten omgivningstemperatur 

Transport 
Lagring 
Drift 

 
-10 °C till max. 60 °C 
0 °C till max. 55 °C 

 
CE-märkning Direktiv 1995/5/EC (R&TTE-riktlinjer) 

Lagen om Radiosystem och Tele-
kommunikationsutrustning (FTEG) 

Kapslingsklass IP 54 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Störtålighet 
Störstrålning 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

Säkerhet för IT-utrustning EN 60950-1 

 
 

Måttuppgifter WFZ16.DM / WFZ166.DM (mått i mm) 

 
 
 

Allmänna apparatdata 

Normer och standarder 



7 / 8 

Siemens Trådlös tilläggsmodul WFZ16.MO, WFZ166.MO CE1N2879sv 
Building Technologies  2015-01-19 

Teknisk data WFZ16.WG / WFZ166.WG 

Matningsspänning DC 3 V 
Livslängd 12 år + 12 månader reserv 
Dataöverföring enligt EN 13757/4 
Frekvensband 868,0 MHz till 868,6 MHz 
Sändningseffekt Normalt 5 dBm 
Kanaltilldelning < 1 % 
Pulsvärde 5 liter 
Tillåten omgivningstemperatur 

Transport 
Lagring 
Drift 

 
-10 °C till max. 60 °C 
   0 °C till max. 55 °C 

 
CE-märkning Direktiv 1995/5/EC (R&TTE-riktlinjer) 

Lagen om Radiosystem och Tele-
kommunikationsutrustning (FTEG) 

Kapslingsklass IP 54 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Störtålighet 
Störstrålning 

 
EN 61000-6-2 
EN 61000-6-3 

Säkerhet för IT-utrustning EN 60950-1 

 
 

Måttuppgifter WFZ16.WG / WFZ166.WG (mått i mm) 

 
 

Allmänna apparatdata 

Normer och standarder 
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Teknisk data WFZ16.AL / WFZ166.AL 

Matningsspänning DC 3 V 
Livslängd 12 år + 12 månader reserv 
Dataöverföring enligt EN 13757/4 
Frekvensband 868,0 MHz till 868,6 MHz 
Sändningseffekt Normalt 5 dBm 
Sändningsfrekvens < 1 % 
Pulsvärde 1 liter 
Tillåten omgivningstemperatur 

Transport 
Lagring 
Drift 

 
-20 °C till max. 70 °C 
5…55 °C 
5…65 °C 

 
CE-märkning Direktiv 1995/5/EC (R&TTE-riktlinjer) 

Lagen om Radiosystem och Tele-
kommunikationsutrustning (FTEG) 

Kapslingsklass IP65 

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Störtålighet 
 
Störstrålning 

 
EN 301 489  
EN 61000-6-2 
EN 300 220-2 
EN 61000-6-3 

Säkerhet för IT-utrustning EN 60950-1 

 
 

Måttuppgifter WFZ16.AL / WFZ166.AL (mått i mm) 

 
 
 
 
 

Allmänna apparatdata 

Normer och standarder 

 2015 Siemens Building Technologies Division, en_01/2010-07-30 Rätt till ändringar förbehålles


