
 Dispositifs de notification de série « LFS » 2591F 

s Canada limitée 
Division Technologies du bâtiment 

 

s
 Fiche technique 

Produits de protection incendie 

Dispositifs de notification 
LFS – Avertisseurs de 520 Hz Application : À l’intérieur 

 Présentation du produit 
– Alimentés par une sortie audio de 24 V c.c., les avertisseurs sonores basse fréquence de 520 Hz 

(Série LFS de Siemens) contiennent une tonalité de 520 Hz avec un faible appel de courant 
 Les avertisseurs sont spécifiques à des installations intérieures 

– D’un aspect élégant, esthétique et moderne, la série LFS de Siemens a été élaborée pour répondre aux 
plus récentes exigences de basse fréquence pour les chambres à coucher, conformément à la NFPA 
(National Fire Protection Association) 

 NFPA 72 pour l’alarme INCENDIE 
 NFPA 720 pour l’alarme de monoxyde de carbone (CO) 

– Elle est destinée à des aires de repos dans des bâtiments à usages résidentiels et commerciaux : 
 chambres individuelles 
 appartements / dortoirs 
 hôtels / motels 
 bureaux 

– La série LFS de Siemens possède une liste de caractéristiques de haute qualité : Plusieurs modes de 
fonctionnement à 520 Hz; faible appel de courant et montage pratique (mural et au plafond) 

– Ajustement facile – via un interrupteur coulissant situé sur le coin extérieur inférieur droit de chaque 
dispositif de série LFS de Siemens – pour des modes de fonctionnement à 520 Hz manuels configurables 
sur le terrain :   

 « T3 »  =  Code temporel 3 (INCENDIE);  
 « T4 »   =  Code temporel 4 (monoxyde de carbone [CO]),  
 « CONT » =  Tonalité continue ou  
 « T3/T4 » =  Contrôle DSC (T3 / T4) 

– La série LFS de Siemens est compatible avec les panneaux de contrôle d’alarme incendie (PCAI) 
adressables à 252 points et 504 points de Siemens, ainsi qu’avec : 

 PCAI FireFinderMD XLS/V 
 Cartes d'extension NAC PAD-3 ou PAD-4MC 
 Modules de contrôle à double synchronisation de Siemens (DSC) 

– Conçus pour répondre aux normes NFPA / ANSI / OSHA ou les dépasser 

– Conforme à la directive RoHS (« Restriction of Hazardous Substances » – 
Restriction des matières dangereuses) 

– Homologué ULC-S525; Approuvé par le CSFM (nº7135-0067:0277)
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Caractéristiques techniques 
– Chaque dispositif de notification est de gamme LFS de Siemens ou un analogue approuvé 

– Les avertisseurs de série LFS de Siemens sont des dispositifs électroniques dotés de paramètres 
sélectionnables sur le terrain pour le code temporel 3 (INCENDIE); code temporel 4 (monoxyde  
de carbone [CO]) ou contrôle à double synchronisation (DSC) continu (temporel 3 ou temporel 4) 

– Lorsque l’interrupteur est réglé sur code temporel 3 ou code temporel 4, le motif sonore de  
la tonalité de 520 Hz est généré à partir du dispositif de série LFS de Siemens respectif 

– Lorsque l’interrupteur est réglé sur continu, le dispositif de série LFS de Siemens générera  
une tonalité continue avec une entrée NAC non codée de 24 V c.c. CONTINUE. 
 Le dispositif de série LFS de Siemens peut également suivre la sortie codée du PCAI de Siemens interconnecté. 

– Le motif T3/T4 (ou tout autre motif) doit être généré par le PCAI de Siemens, selon  
l’événement système envoyé par le panneau (alarme INCENDIE ou de CO) 

– Chaque avertisseur de 520 Hz doit être installé au mur ou au plafond et a une valeur nominale de 24 V c.c. 

Réverbérant :  Les mesures de niveaux de pression acoustique UL des paramètres de tonalité temporelle 
(Code 3), temporelle (Code 4) et continue sont de 76, 85 et 80, respectivement.  

An échoïque :  La mesure de niveaux de pression acoustique UL des paramètres de tonalité temporelle 
(Code 3), temporelle (Code 4) et continue est de 80 dBA an échoïque à 24 V c.c., minimum 

– Les deux modèles sont conçus pour la supervision standard en polarité inversée et le câblage entrant / 
sortant à l’aide de bornes compatibles avec des fils de calibre 12 à 18 avec une possibilité de fonctionner 
entre 16 − 33 V c.c. 

– Les deux modèles comprennent une plaque de montage dotée d’un couvercle encliqueta blé 
avec grille et s’installent sur du matériel électrique standard sans nécessiter de plaque 
intégrée ni d’adaptateur supplémentaires 
 Le retrait d’un dispositif occasionnera une condition de défaillance supervisée par le PCAI interconnecté de Siemens 
 Aucune plaque intégrée supplémentaire n’est nécessaire pour les installations encastrées 

– Les dispositifs avertisseurs de série LFS de Siemens sont offerts dans les types suivants : une façade  
sans texte, avec le texte FIRE (INCENDIE) [à un paramètre « T3 »]; le texte CO [à un paramètre « T4 »]  
ou le texte ALERTE [aucun paramètre spécifié n’est requis] 
 Le texte spécifique, lequel apparaît sur les bords extérieurs de chaque dispositif, n’apparaît qu’à la verticale.  
 Les façades sont de couleur rouge (modèle LFS-R) ou blanc (modèle LFS-W) 

– Tous les dispositifs de série LFS de Siemens sont homologués pour des « applications spéciales » 

Diagramme de montage 
Options de montage 

  

 (Illustré en centimètres) 

CARRÉ DE 4 PO, ENCASTRÉ (BO) Boîtier carré standard 
de 4 po 

Vis 
d’assemblage 
8-32 

Vis 
d’assemblage 8-32 

NOMBRE MAXIMAL DE CONDUCTEURS NOMBRE MAXIMAL DE CONDUCTEURS 

BOÎTIER  
DE SURFACE 

Vis auto taraudeuse 
 8-32 

Vis 
auto taraudeuse 8-32 

BOîTE ARRIÈRE, RECTANGULAIRE 
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Données techniques
Série LFS : Fixation au mur et au plafond 

sortie sonore en dBA 

Description 
Réverbérant selon UL 464 à 3.0 m. 

16,0 V c.c. 24,0 V c.c. 33,0 V c.c. 

Avertisseur continu 80 80 80 

Avertisseur de code 
temporel 3 76 76 76 

Avertisseur de code 
temporel 4** 85 85 85 

Avertisseur de code 
temporel 3 / temporel 4** 76 | 85 76 | 85 76 | 85 

** indique mesuré selon UL2075 

Série LFS : Fixation au mur et au plafond 
sortie sonore en dBA 

Description 
An échoïque selon ULC-S527 à 3 m 

– uniquement pour logement – 
16,0 V c.c. 24,0 V c.c. 33,0 V c.c. 

Avertisseur continu 80 80 80 

Avertisseur de code 
temporel 3  80 80 80 

Avertisseur de code 
temporel 3 80 80 80 

Avertisseur de code 
temporel 3 / temporel 4  80 80 80 

 

Remarque :   Le motif de code temporel 3 est stipulé par l’ANSI et la NFPA 72 pour la signalisation d’évacuation d’urgence standard, et se fait 
entendre selon le motif séquentiel suivant :  1/2 seconde MARCHE; 1/2 seconde ARRÊT; 1/2 seconde MARCHE; 1/2 seconde 
ARRÊT; 1/2 seconde MARCHE; 1–1/2 seconde ARRÊT 

Remarque :   Le motif de code temporel 4 est stipulé par l’ANSI et la NFPA 72 pour la signalisation d’urgence du monoxyde de carbone (CO),  
et se fait entendre selon le motif séquentiel suivant : 100 millisecondes MARCHE – suivi de 100 millisecondes ARRÊT  
(pendant quatre {4} cycles); Suivi de cinq secondes de silence  

 

Propriétés directives de ULC-S527 
Axe dBA Angle 

À l’horizontale 
-3 dBA 35 degrés à gauche et à droite 
-6 dBA 90 degrés à gauche et à droite 

À la verticale 
-3 dBA 45 degrés vers le bas; 30 degrés vers le haut 
-6 dBA 90 degrés vers le haut et vers le bas 

Remarque :   Chaque dispositif de série LFS de Siemens doit 
être préréglé  pour l’application auquel il est 
destiné :   Code 3 pour les urgences incendie 
seulement; Code 4 pour les  urgences de 
monoxyde de carbone (CO) seulement.

 

Intensités nominales (A) 
Selon UL464 

Courant Paramètres de 
l’avertisseur 

Avertisseurs de 
série « LFS » 
16,0 – 33,0 V 

C.C. 

Avertisseur continu 0,113 

Avertisseur de code 
temporel 3 0,113 

Avertisseur de code 
temporel 4 0,113 

Avertisseur de code 
temporel 3 / temporel 4 0,113 

FWR 

Avertisseur continu 0,162 

Avertisseur de code 
temporel 3 0,162 

Avertisseur de code 
temporel 4 0,162 

Avertisseur de code 
temporel 3 / temporel 4 0,162 

Remarque :  Les dispositifs de série LFS de Siemens 
ont été testés sous des limites de 
tensions régulées de 16,0 à 33,0 V pour 
les modèles de 24 V qui utilisent un c.c. 
filtré ou non filtré. Ne pas appliquer de 
tension en dehors de cette place.
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Données techniques – (suite)

Propriétés physiques 

Matériau : 

− Plastique imprégné coloré et stabilisé 
aux effets des rayons ultraviolets 
profilé blanc ou rouge 

− Dépasse l’indice d’inflammabilité de 
94 V-0 des UL 

Dimensions : 
{ L-x-H-x-P } 

4,6 po −x− 6,1 po −x− 1,3 po 
(11,7 cm. −x− 15,5 cm. −x− 3,3 cm.) 

Poids : 
0,15 Lb 
(70 g) 

Propriétés environnementales 
Température de 

fonctionnement : 
(Intérieur seulement) 

32°F à 120°F 
(0°C à 49°C) 

Tension de 
fonctionnement : 

− 24 Volts c.c.    (sortie sonore totale) 
− 16 V c.c. à 33 V c.c.(plage de 

tension) 

Humidité relative : 85 % 

 

Propriétés générales 
Caractéristique du circuit 

du dispositif de notification 
(NAC) : 

Résistance max. de 35 Ω 
(ohms) 

Motifs 
temporels : 

 Continu, Code 3, Code 4 ou  
Contrôle DSC Code 3/Code 4 

 Le motif temporel du Code 3 (1/2 seconde 
marche,1/2 seconde arrêt, 1/2 seconde marche, 
1/2 seconde arrêt, 1/2 seconde marche, 1-1/2 
arrêt et répéter) est stipulé par les normes 
ANSI et NFPA 72 pour la signalisation 
d’évacuation d’urgence standard 

 Le motif temporel du Code 4 (4 cycles de 100 
millisecondes ± 10 pour cent « MARCHE » et 100 
millisecondes ± 10 pour cent « ARRÊT », suivi de 
5 secondes ± 10 pour cent « ARRÊT ») est 
stipulé par la norme NFPA 720 

Propriétés d’installation et de câblage 
Conditions de 

montage : 
− Applications au mur ou au plafond 
− S’installe sur des boîtiers carrés de 10,2 cm 

Section de 
câble 

admissible : 

12 à 18 
AWG (American Wire Gauge) 

Renseignements pour les commandes ─  
(y compris les options de montage et les approbations des autorités) 

          Approbations des autorités 

Modèle 
Numéro  
de pièce 

Installation  
au mur 

Installation  
au plafond 

Description 
Options de 
montage* 

UL ULC CSFM 

LFS-F-R S54329-A1-A1 OUI – Avertisseur de 520 Hz, rouge − « INCENDIE » E, I.I.    
LFS-F-W S54329-A2-A1 OUI – Avertisseur de 520 Hz, blanc − « INCENDIE » E, I.I.    
LFS-CO-R S54329-A3-A1 OUI – Avertisseur de 520 Hz, rouge − « CO » E, I.I.    
LFS-CO-W S54329-A4-A1 OUI – Avertisseur de 520 Hz, blanc − « CO » E, I.I.    
LFS-AL-R S54329-A5-A1 OUI – Avertisseur de 520 Hz, rouge − « ALERTE » E, I.I.    
LFS-AL-W S54329-A6-A1 OUI – Avertisseur de 520 Hz, blanc− « ALERTE » E, I.I.    
LFS-N-R S54329-A7-A1 OUI OUI Avertisseur de 520 Hz, rouge E, I.I.    
LFS-N-W S54329-A8-A1 OUI OUI Avertisseur de 520 Hz, blanc E, I.I.    

REMARQUE : Chaque dispositif de série LSF de Siemens peut être installé au mur ou au plafond. 
Bien qu’il n’y ait aucune contrainte réglementaire, chaque OUI indique 
l’option de montage recommandée, selon l’affichage de texte FIRE 
(Incendie), CO et ALERTE sur les côtés de certaines façades de série 
LFS de Siemens. 

 

*= Reportez-vous à la fiche 
technique  nº : 2585 pour les 
options de montage détaillées 

Homologué/approuvé 
par l'organisme =>    

Avis : La présente fiche technique ne doit pas être utilisée à des fins d’installation ou de conception de système.  
Pour les renseignements les plus récents, consultez la notice d’installation de chaque produit. 

http://www.siemens.ca/

