SIEMENS

@ Bedienungsanleitung

RDE10.1DHW

Der RDE10.1DHW ist ein Temperaturregler mit dem Sie fir Inren Raum die ideale Temperatur zu der von lhnen gewlinschten Zeit
einstellen kdnnen. Dariber hinaus bietet er eine unabhangige Ein- / Ausschaltung der WW (Warmwasser)-Bereitung. Es stehen 2
Schaltmuster zur Verfiigung: Eines fiir den Heizausgang und eines fir WW-Bereitung. Beide kdnnen voneinander unabhangig
eingestellt werden. Sie kdnnen entweder die Werkseinstellungen verwenden oder gemass lhren individuellen Bedurfnissen

Anpassungen vornehmen.
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Inbetriebnahme mit Schnellstart

Dem Regler sind Schaltmuster, Schaltzeiten und Temperaturwerte ab Werk eingegeben.

Gehen Sie bei der Inbetriebnahme wie folgt vor:

Entfernen Sie die schwarzen Isolierstreifen von den beiden mitgelieferten Batterien. Uberpriifen Sie, ob die
Batteriehalterung in ihrer richtigen Position ist. Der Regler schaltet sich selbst ein.
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O
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Driicken Sie auf O und dann auf &/, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen und bestatigen Sie mit D,

1.7

P
N

O

(1 = Montag bis 7 = Sonntag).

)
Driicken Sie auf O und dann auf &, um den aktuellen Wochentag einzustellen und bestéatigen Sie mit @D

CAYEs
2AkAL

Driicken Sie den Knopf flir die Betriebsart, um die gewiinschte Betriebsart einzustellen (Standard ist Automatikbetrieb).
Nach dem Einschalten erscheint das Symbol ==as auf der Anzeige. Die Reihenfolge der Betriebsart ist

Automatikbetrieb ==as, Normalbetrieb *, Energiesparbetrieb @ und Frostschutzbetrieb (I) oder umgekehrt.

(Standard ist Automatikbetrieb auto).

@

AUS und dauernd EIN ﬁ oder umgekehrt.

Driicken Sie den WW-Bereitungsknopfﬁ, um die gewlinschte Betriebsart zu aktivieren

Nach dem Einschalten erscheint das Symbol ﬁ auf der Anzeige. Die Reihenfolge der Betriebsarten ist ﬁ, zu dauernd
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Energiespartipps ohne Komforteinbussen

¢ Heizen Sie Ihre Raume auf maximal 21 °C.

o Wahlen Sie Energiesparbetrieb, auch
wenn Sie nur wahrend kirzerer Zeit
abwesend sind.

o Luften Sie die Radume nur kurz, dafir kraftig
und mit weit gedffneten Fenstern.

Wollen Sie die Temperatursollwerte fir Normal- oder
Energiesparbetrieb andern?

Ist es lhnen zu warm oder zu kalt?

i [#\| Durch Driicken dieser Tasten erhéhen oder

T/ | senken Sie den Raumtemperatur-Sollwert in
Schritten von 0.5 °C. Auf der Anzeige erscheint
die neu gewahlte Raumtemperatur und dann
wieder der gemessene Raumtemperatur-Istwert.
Diese Anderungen sind nur bis zum nachsten
Schaltpunkt gultig.
Wenn es Ihnen aufgrund der Werkseinstellungen
immer zu warm oder zu kalt ist, sollten Sie die
Temperatursollwerte fir Normal- 3¢ oder
Energiesparbetrieb « entsprechend &ndern.

Wollen Sie Automatikbetrieb?

1 ;:Ié
EEEE

«
Driicken Sie auf ' , bis auf der Anzeige das
Symbol =22 erscheint.
Der Regler steuert den Heizausgang gemass dem
automatischen Schaltmuster.

Wollen Sie dauernd Normalbetrieb?
C
Driicken Sie auf ‘O’ bis auf der Anzeige das

Symbol £°3 erscheint, das die Wahl des
Normalbetriebs anzeigt. Damit wird dauernd auf
Normaltemperatur geregelt.

Wollen Sie dauernd Energiesparbetrieb?

C {%

«

Driicken Sie auf "® , bis auf der Anzeige das
Symbol @ erscheint, was die Wahl des
Energiesparbetriebs anzeigt. Damit wird dauernd
auf Energiespartemperatur geregelt.

Hinweis:

A Der Sollwert im Energiesparbetrieb kann auch
auf 0 °C eingestellt werden. Dies bedeutet AUS,
d.h. der Regler ist im Energiesparbetrieb nicht
aktiv und das Symbol @ wird nicht angezeigt.
Frostgefahr!

Eo3 Gehen Sie wie folgt vor:
oder 3 «
C e Driicken Sie auf O oder O, wenn Sie den

Sollwert fur Normal- oder Energiespar-betrieb
andern wollen.
¢ Die Sollwertanzeige beginnt zu blinken.
@ e Drilicken Sie auf die Tasten, um die
H @ Temperatursollwerte in Schritten von
0.5 °C zu andern.
o Mit & wird die Einstellung gespeichert
und der Eingabemodus verlassen.
A Wichtig:
Im Energiesparbetrieb kann der Regler auch in
den Zustand AUS versetzt werden. Gehen Sie
wie folgt vor:
e Stellen Sie den Sollwert auf 5 °C.

e Halten Sie W wihrend 4 Sekunden gedrickt
Das Symbol @ erscheint nicht.
Frostgefahr!

L1}
3:% Mochten Sie Frostschutz, so driicken Sie auf den
% Druckknopf fiir die Betriebsart, bis auf der

Wollen Sie den Regler auf Frostschutzbetrieb stellen?

° £
«
Driicken Sie auf'()”, bis auf der Anzeige das
Symbol ) erscheint, was die Wahl des
Frostschutzbetriebs anzeigt. In diesem ist der
Standardsollwert 5 °C. Fallt die Raumtemperatur
unter den eingestellten Frostschutzwert, so wird

der Heizausgang aktiviert.

Anzeige das Symbol G) erscheint.

Wollen Sie |hr eigenes Wochenschaltmuster fir
Heizen eingeben?

Fir jeden Wochentag kann in der unteren Reihe ein aus 24
Segmenten bestehendes Schaltmuster eingestellt werden.
Jedes Segment stellt eine Zeitspanne von 1 Stunde dar. Dies
bedeutet, dass alle 60 Minuten eine Schaltanderung erfolgen
kann.

Beispiel:

Schaltmuster fér Heizen mit Werkseinstellung Mo - Fr

A | @ Q LIl

Nicht sichtbare Segmente:
Regelung auf Spartemperatur
Sichtbare Segmente:
Regelung auf Normaltemperatur
Entsprechend einem solchen Schaltmuster erfolgt die
automatische Betriebsarten-Umschaltung, vorausgesetzt die

Betriebsart ist auf «zam gestellt.
Gehen Sie wie folgt vor:

.. e Driicken Sie einmal auf , um zum

Eingabemodus zu gelangen. Das aktuelle
Schaltmuster fiir Tag 1 (Montag) wird angezeigt.
Das Segment unten links beginnt zu blinken und
die angezeigte Uhnéeit ist 00:00.

e Driicken Sie auf &, um den Zeitpunkt der
Zuordnung der Betriebsart einzustellen.

e Driicken Sie auf O und O, um die Betriebsart
dem Zeitpunkt zuzuordnen (mit jedem Druck
springt der Zeitpunkt automatisch um ein
Segment weiter).

« Driicken Sie auf &&= oder O, um die
Einstellung zu speichern und um zum nachsten
Tag zu wechseln.

¢ Nach Eingabe des Wochenschaltmusters
driicken Sie auf , und die Eingabe wird

gespeichert.

A e Achtung: 30 Sekunden nach der letzten Ein-
gabe verlasst der Regler den Eingabemodus. In
diesem Fall werden die zuletzt vorgenommenen
Schaltmusteranderungen nicht gespeichert!
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Wollen Sie die WW-Bereitung aktivieren?

ﬁ @)| « Driicken Sie auf ﬁ Knopf, um die
WW-Bereitung zu aktivieren.

¢ Die Reihenfolge fiir die WW-Bereitung ist
2R, AUS und dann EIN 3. Auf der

Anzeige erscheint das Symbol gemass
Betriebsart.

e Wenn der Regler zum ersten Mal einge-schaltet

wird, ist die Standardbetriebsart auro.

e Im Automatikbetrieb erscheint auf der An-

zeige auto, und die WW-Bereitung schaltet
gemass Schaltmuster automatisch EIN und

AUS. Bei EIN zeigt die Anzeige =1, und

kein Symbol ﬁ wenn WW- Bereitung
deaktiviert ist.

Erscheint das Symbol [ bauf der Anzeige?

Wollen Sie Ihr eigenes Wochenschaltmuster fir die
WW-Bereitung eingeben?

Fir jeden Wochentag kann in der oberen Reihe ein aus 24
Segmenten bestehendes Schaltmuster eingestellt werden.
Jedes Segment stellt eine Zeitspanne von 1 Stunde dar. Dies
bedeutet, dass alle 60 Minuten eine Schaltdanderung erfolgen
kann.

Beispiel:
Schaltmuster fér WW-Bereitung mit Werkseinstellung Mo - Fr

= | /®_q ([]]1] |

T
18 24

Nicht sichtbare Segmente:

WW-Bereitung Aus
Sichtbare Segmente: WW-Bereitung EIN

Entsprechend einem sochen Schaltmuster erfolgt die
automatische Betriebsarten-Umschaltung, vorausgesetzt die

Betriebsart ist auf aute gestellt.
Gehen Sie wie folgt vor:

[ I | Nach Aufleuchten dieses Symbols miissen Sie so
schnell wie mdéglich die Batterien ersetzen. Das
System beginnt mit einem Countdown von 2
Wochen. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet der
Regler sofort AUS und alle Ausgange werden
deaktiviert.

Sind die Batterien vollkommen erschopft, so ist die
Anzeige leer (nur das Symbol der leeren Batterie
[ erscheint).

Nach dem Auswechseln der Batterien erinnert sich
der Regler an den letzten Betriebswert und die
letzte Einstellung, einschliesslich Betriebsart,
Sollwert und automatischem Schaltmuster fiir
Heizen und WW-Bereitung. Allerdings mussen Sie
die Uhrzeit neu einstellen. Fir die Einstellung der

Uhrzeit miissen Sie die Einstellung O benutzen.

Wollen Sie die Batterien wechseln?

b e Legen Sie 2 neue Alkali-Batterien vom
Typ AA, 1.5V bereit.

o Nehmen Sie die Batteriehalterung heraus,
entfernen Sie die Batterien, setzen Sie die
neuen ein, und schieben Sie die
Batteriehalterung wieder in ihre
urspriingliche Position.

e Entsorgen Sie die alten Batterien gemass
Umweltvorschriften.

Fuhlerabgleich

e Driicken Sie einmal auf , um zum
Eingabemodus zu gelangen. Es erscheint
das aktuelle Schaltmuster fiir Tag 1. Das
Segment oben links beginnt zu blinken und
die angezeigte Uhrzeit ist 00:00.

AUTO

A
¢ Driicken Sie auf @, um den Zeitpunkt des
Ein-/Ausschaltens der WW-Bereitung

einzustellen (durch Driicken des ﬁ Knopfes
wird die Einstellung EIN/AUS fiir diesen
Zeitpunkt gesetzt). Wenn Sie die

Einstellung fiir Tag 1 bestatigen, driicken Sie

auf@ oder O, um die Einstellung zu
speichern, und gehen Sie dann zum nachsten
Tag. Verfahren Sie bei den nachsten Tagen
gleich, bis alle 7 Tage eingestellt sind.

A Achtung:

30 Sekunden nach der letzten Eingabe verlasst
der Regler den Eingabemodus. In diesem Fall
werden die zuletzt vorgenommenen
Schaltmusteréanderungen nicht gespeichert!

Sollte die angezeigte Raumtemperatur mit der
effektiv gemessenen Raumtemperature nicht
Ubereinstimmen, so kann der Temperaturfihler
neu abgeglichen werden.

@ In allen Betriebsarten gleichzeitig die "+” Taste

(L) *
«
C und den ") Knopf wahrend mehr als 3 Sekunden
0) driicken. Das System schaltet dann in den

Abgleichmodus und die Temperaturanzeige blinkt

CAL

3033201

dm»

Die angezeigte Raumtemperatur kann jetzt an die
effektiv gemessene Raumtemperatur angepasst
werden. Mit jedem Tastendruck der "+” oder “-
Taste wird die Temperatur um "+” oder “-“ 0.5 °K

bis zu einem Maximum von +/- 3 °K geandert.

Wird innerhalb von 5 Sekunden keine Taste

A gedriickt, so kehrt das System in die urspriingliche
Betriebsart zurlick und der neu eingestellte
Temperaturwert wird tbernommen und

angezeigt.
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Wollen Sie lhre Einstellungen des
Wochenschaltmusters fur Heizen und

WW-Bereitung zuriickstellen (Werkseinstellungen)?

Gehen Sie wie folgt vor:

0 Driicken Sie auf ()’ bis auf der Anzeige das
Symbol Q) erscheint, was die Wahl des
Frostschutzbetriebs anzeigt.

) Driicken Sie wahrend 4 Sekunden

V) gleichzeitig auf die Tasten ® und ), dann
loslassen.

D Innerhalb von 2 Sekunden zweimal auf die
Zeitschaltprogrammtaste driicken.
Werks- | Tag(e) Normalbetrieb | Energiespar-
einstel- und betrieb und
lungen WW-Bereitung | WW-Bereitung
automatisch automatisch
EIN AUS
Mo (1) — Fr (5) | 06:00 — 08:00 h | 22:00 — 06:00 h
17:00 — 22:00 h | 08:00 — 17:00 h
Sa (6) — Su(7) |07:00 —22:00 h | 22:00 — 07:00 h

Wollen Sie alle Einstellungen zu den
Werkseinstellungen zurticksetzen?

dk oG

A\

Um eine Rickstellung vorzunehmen, driicken Sie

zuerst auf O, und halten Sie den Druckknopf
gedriickt.

Driicken Sie dann wahrend 3 Sekunden
gleichzeitig auf die Tasten ® und 7.
Hierdurch werden alle Schaltzeiten und alle
Sollwerte auf ihre Werkseinstellungen
zurlickgesetzt

(die Uhrzeit wird auf 00:00 zurlickgestellt).

Achtung: Alle individuellen Einstellungen
gehen dabei verloren!

Werks-
einstel
lungen

Temperatursollwert fiir Normalbetrieb: 20 °C
Temperatursollwert fir Energiesparbetrieb: 8 °C

Normalbetrieb Energiespar-
und WW-Bereitung | betrieb und
automatisch EIN WW-Berei-tung
auto-matisch

Tag(e)

AUS

Mo(1)-Fr(5) | 06:00-08:00 h 22:00-06:00 h
17:00-22:00 h 08:00-17:00 h

Sa(6)-So(7) | 07:00-22:00 h 22:00-07:00 h
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