
Sinteso™

Paloilmoituskeskus (modulaarinen)
FC2060

Modulaarinen, esirakennettu mikroprosessoriohjattu paloilmoituskeskus
integroidulla käyttäjäystävällisellä käyttölaitteella vaiheittaiseen modernisointiin
Sinteso aikakauteen.
● Liitettävissä enintään 1512 osoitetta
● Voidaan käyttää itsenäisen keskuksena tai verkotettuna enintään 64 laitteiston,

kuten paloilmoituskeskukset ja käyttölaitteet, verkkoon
● Varmennettu verkko vajaatoiminne ominaisuudella EN54 mukaan
● Optiona liitäntä Siemensin pilvipalveluun
● Varavoima aina 72 tuntiin asti
● Kaikkien FDnet laitteiden automaattinen luku ja tunnistaminen (automaattinen

konfigurointi) mahdollistavat välittömästi yksinkertaisen suojauksen ja käytön
● Joustava ohjelmointi kattaviin sovelluksiin ja ohjauksiin
● Ohjelmointitiedot voidaan lukea/ajaa keskuksen etäyhteydellä
● Aikaan ja tilanteisiin sidottu parametrien muutos ilmaisimille
● Korttikehikko maks. 5 kortille (linja- ja IO-kortit)
● Hot plug: Moduulikortit voidaan vaihtaa jännitteellisinä
● Laajennukset: tulostin, lukko palokunta-avaimelle, LED taulu
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Ominaisuudet ja toiminnot
Järjestelmä

Kaavioita on yksinkertaistettu eivätkä ne sisällä ylimääräisiä verkko- tai turvallisuuslaitteita.
Sallitut sovellukset ovat kuvattuina A6V101039125 Network Security Guidelines
dokumentissa. Lisätietoa Siemens asiantuntijoilta.

Kuva 1: Yleiskuva järjestelmästä
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1 Etäkäyttö SintesoView/ Sinteso Touch

2 FS-pilvisovellukset

3 Asiakasverkosto

4 Hallinta-alusta

5 Etäkäyttö hallintaympäristöön

6 Etäkäyttö Sinteso Mobiili

7 Reititin + palomuuri + virtuaalinen yksityisverkko

8 Toimilaiteella varustettu palopelti

Ilmoituksensiirto VIKA

Ilmoituksensiirto PALO

Löydät yksityiskohtaisemman kaavion A6V10906627 suunnitteluoppaasta, katso kappale
'Tuote dokumentaatio ‘.

Optiot moduulikorteille 5 paikkaiseen korttikehikkoon

Tyyppi Nimi Ominaisuudet

FCL2001-A1 Linjakortti (FDnet) 4x silmukkaa 0.5 A ja maks. 252
osoitetta per silmukka ja maks. 252
osoitetta per linjakortti

FCL2008-A1 Linjakortti (FDnet, P) 4x silmukkaa 1.5 A ja maks. 252
osoitetta per silmukka ja maks. 252
osoitetta per linjakortti

FCL2002-A1 Linjakortti (kollektiivinen) 8x linjaa, kussakin enintään 32 laitetta

FCL2003-A1 Linjakortti (MS9i) 2x silmukkaa, kussakin enintään 50
osoitetta, maks. 100 osoitetta

FCL2005-A1 Linjakortti (AnalogPLUS) 4x silmukkaa, kussakin maks. 128
osoitetta, maks. 512 osoitetta per
linjakortti

FCL2006-A1 Linjakortti (interaktiivinen) 1x silmukka maks. 128 laitetta tai 1
päättyvä linja 32 laitteella

FCL2007-A1 Linjakortti (interaktiivinen, Ex) 1x päättyvä linja maks. 32 laitteella

FCI2007-A1 I/O kortti (RT) Lähdöt palolle, vialle tai paikalliselle
hälytykselle

FCI2008-A1 I/O kortti (ohjelmoitava) 12x vapaasti ohjelmoitavaa tuloa/lähtöä
per I/O-kortti

FCI2009-A1 I/O kortti (hälytin/valvottu) 8x valvottua hälytinlinjaa tai valvottua
lähtöä
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Paloilmoituskeskusten verkottaminen

Kaavioita on yksinkertaistettu eivätkä ne sisällä ylimääräisiä verkko- tai turvallisuuslaitteita.
Sallitut sovellukset ovat kuvattuina A6V101039125 Network Security Guidelines
dokumentissa. Lisätietoa Siemens asiantuntijoilta.

Enintään 32 paloilmoituskeskusta ja käyttölaitetta voidaan yhdistää yhteen FCnet verkkoon.
Jos FCnet verkko on liitetty hallintajärjestelmään BACnet yhteydellä, enintään 16
paloilmoituskeskusta ja käyttölaitetta voidaan verkottaa.

Kuva 2: Aliverkko

1 Hallinta-alusta

2 Etäkäyttö hallintaympäristöön

Ilmoituksensiirto VIKA

Ilmoituksensiirto PALO

Optinen FCnet/LAN verkko sallii enintään 14 aliverkon sekä 16 keskuksen ohjauksen
yhdessä aliverkossa, yhteensä enintään 64 keskusta.
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Kuva 3: Runkoverkko

1 Etäkäyttö SintesoView/ Sinteso Kosketus

2 FS-pilvisovellukset

3 Asiakasverkosto

4 Hallinta-alusta

5 Etäkäyttö hallintaympäristöön

6 Etäkäyttö Sinteso Mobiili

7 Reititin + palomuuri + virtuaalinen yksityisverkko

Ilmoituksensiirto VIKA

Ilmoituksensiirto PALO

Löydät yksityiskohtaisemman merkityn yllä olevan kaavion A6V10906627
suunnitteluoppaasta, katso kappale 'Tuotedokumentaatio'.
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Paloilmoituskeskukset

Yleiset ominaisuudet ja toiminnot
● Fast Ethernet rajapinta heterogeeniselle verkolle
● Käsittelee signaaleja Sinteso FD20 laitteilta samoin kuin aiemmilta ilmaisinsukupolvilta
● Palokuntapaneelit, näyttölaitteet ja hälyttimet saavat tehonsyötön FDnet ilmaisinlinjasta
● Voidaan yhdistää Siemens valvomojärjestelmään
● Paikat RS232 ja RS485 sarjaliitännöille
● Kaikissa linjoissa maavuodon valvonta.
● Kaikkia moduulikortteja voidaan käyttää ristiin (linjakortit ja I/O kortit).
● Integroitu vajaatoimintatilatoiminto
● Vapaasti määriteltävät aikaohjatut toiminnot. Mahdollisuus viikoittain, kuukausittain tai

vuosittain tapahtuville toiminnoille
● Ajan ja tilanteen mukaan säädettävät ilmaisinparametrit
● Ohjaa synkronoidusti hälytinkantojen/hälyttimien (akustiset, optiset, eri kielet) aktivointeja
● Paloilmoitusjärjestelmä ja yksittäiset paloilmoituskeskukset voidaan ohjelmoida

'SintesoWorks' ohjelmistolla
● Laiteohjelmisto päivitettävissä kaikille prosessoriohjatuille komponenteille
● Asiakaskohtaiset tekstit voidaan määritellä suoraan joko paikallisesti tai 'SintesoWorks'

ohjelmiston avulla
● Tapahtumien tallennus enintään 13000 tapahtumalle, tapahtumien selaus suodattimien

avulla
● Automaattinen kesä-/normaaliajan vaihto
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Paloilmoituskeskus - erityisominaisuudet

Alkaen versiosta MP8, paloilmoituskeskukset voidaan tilata pohjakortilla, jossa 0.5 A tai
1.5 A virta per FDnet linja.
Olemassa olevan järjestelmän päivityksiä varten pohjakortti, jossa 1.5 A virta per FDnet
linja, voidaan tilata erikseen.

FC2060-AA Kotelo (Large)

● 756 osoitetta
● 2 silmukkaa / 4 päättyvää linjaa
Voidaan laajentaa 2 moduulikortilla
FDnet ilmaisinlinja:
● Maks. 1512 osoitetta
● 4 silmukkaa / 8 päättyvää linjaa
● Voidaan laajentaa enintään 28 silmukalla/56 päättyvällä linjalla
Asennettavat moduulikortit (optio):
● Linjakortti (FDnet) FCL2001-A1 tai

Linjakortti (FDnet, P) FCL2008-A1
● Linjakortti (kollektiivinen) FCL2002-A1
● Linjakortti (MS9i) FCL2003-A1
● Linjakortti (AnalogPLUS) FCL2005-A1
● Linjakortti (interaktiivinen) FCL2006-A1
● Linjakortti (interaktiivinen Ex) FCL2007-A1
● I/O kortti (ohjelmoitava) FCI2008-A1
● I/O kortti (hälytin/valvottu) FCI2009A1
● I/O kortti (ilmoituksensiirto) FCI2007-A1

Ominaisuudet:
● Käyttölaite
● Operoinnin lisäosat (tyhjä)
● Korttikehikko (5 paikkaa)
● 150 W teholähde
● Maks. akkukapasiteetti 45 Ah
Keskuksen lisäosat:
● Tapahtumatulostin FTO2001-A1
● Avainkytkin (Nordic) FTO2006-B1
● Operoinnin lisäosa (2xLED taulu) FCM2038-A2
● Operoinnin lisäosa (4xLED taulu) FCM2036-A2
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FC2060-BB Kotelo (Large)

● 756 osoitetta
● 2 silmukkaa / 4 päättyvää linjaa
Voidaan laajentaa 2 moduulikortilla
FDnet ilmaisinlinja:
● Maks. 1512 osoitetta
● 4 silmukkaa / 8 päättyvää linjaa
● Voidaan laajentaa enintään 28 silmukalla/56 päättyvällä linjalla
Asennettavat moduulikortit (optio):
● Linjakortti (FDnet) FCL2001-A1 tai

Linjakortti (FDnet, P) FCL2008-A1
● Linjakortti (kollektiivinen) FCL2002-A1
● Linjakortti (MS9i) FCL2003-A1
● Linjakortti (AnalogPLUS) FCL2005-A1
● Linjakortti (interaktiivinen) FCL2006-A1
● Linjakortti (interaktiivinen Ex) FCL2007-A1
● I/O kortti (ohjelmoitava) FCI2008-A1
● I/O kortti (hälytin/valvottu) FCI2009A1
● I/O kortti (ilmoituksensiirto) FCI2007-A1

Ominaisuudet:
● Käyttölaite
● Lukko (nordic) FTO2006-B1
● Paikantamiskaaviokotelo
● Korttikehikko (5 paikkaa)
● 150 W teholähde
● Maks. akkukapasiteetti 45 Ah
Keskuksen lisäosat:
● Tapahtumatulostin FTO2001-A1
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Laajennukset

FCM2036-A2 Käytön lisäosa (4xLED taulu)

● Optio lisäosa 96 LED ryhmällä, joissa kaksi LED:iä kussakin:
1x punainen/vihreä LED ja 1x keltainen LED

FCM2038-A2 Käytön lisäosa (2xLED taulu)

● Optio lisäosa 48 LED ryhmällä, joissa kaksi LED:iä kussakin:
1x punainen/vihreä LED ja 1x keltainen LED

FH2004-A1 Kotelo (Large Extension)

● Tyhjä kotelo vapaaseen käyttöön
● 430 x 398 x 265 mm
● Esim. lisäakuille, käytön lisäosille tai tulostimelle
● Tilaa seuraaville akuille:

– 2x FA2007-A1 (45 Ah) tai
– 2x FA2008-A1 (65 Ah)

● Asennuksen tarvikkeet FHA2061-A1 akuille tulee tilata erikseen.

FH2005-A1 Kotelo (Large)

● Tyhjä kotelo vapaaseen käyttöön
● 430 x 796 x 265 mm
● Esim. lisäakuille, käytön lisäosille tai tulostimelle
● Tilaa seuraaville akuille:

– 2x BAT12-25 (25 Ah) tai
– 2x FA2007-A1 (45 Ah) tai
– 2x FA2008-A1 (65 Ah)

● Asennuksen tarvikkeet FHA2061-A1 akuille tulee tilata erikseen.

FTO2001-A1 Tapahtumatulostin

● Lämpötulostin käyttölaitteeseen tai lisäkoteloihin
● Ohjataan RS232 moduulilla FCA2001-A1 (tilattava erikseen)
● Tulostaa kaikki tärkeät tapahtumat, kuten palot, viat, irtikytkennät ja testit
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DL3750+ Matriisi tulostin (ulkoinen)

● Siemensin suosittelema ulkoinen tulostin
● Tukee tulostimen valvontaa
● Ohjataan RS232 moduulilla FCA2001-A1 (tilattava erikseen)
● Voidaan ohjata Ethernet verkossa tulostuspalvelimella PS104 (toimittaja SHE)

Käyttö
Suuriin sovelluksiin, esimerkiksi teollisuuslaitoksiin, toimistokomplekseihin tai
tuotantohalleihin.
Soveltuu myös kattavampiin järjestelmiin joustavien verkotusmahdollisuuksien ansiosta.
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Rakenne
Toiminnalliset elementit

Käyttölaite
Seuraavat osat on sijoitettu käyttölaitteeseen:
● CPU moduuli ja käyttölaitteen elektroniikka
● Ethernet liitäntä
● Paikat RS232 ja RS485 moduuleille ja verkkomoduuleille (SAFEDLINK)
● Paikka lukkopesälle käyttöoikeuden saamiseksi
● Tila tapahtumakirjoittimelle (versiosta riippuen)
● Väyläliitin optiona oleville LED-moduuleille

Pohjakortti

Alkaen versiosta MP8, paloilmoituskeskukset voidaan tilata pohjakortilla, jossa 0.5 A tai
1.5 A virta per FDnet linja.
Olemassa olevan järjestelmän päivityksiä varten pohjakortti, jossa 1.5 A virta per FDnet
linja, voidaan tilata erikseen.

Seuraavat osat on sijoitettu pohjakortille:
● Liittimet:

– FDnet ilmaisinlinjoille
– Ilmoituksensiirto (palo, vika)
– Hälytinlähtö
– Ohjelmoitavat tulot ja lähdöt
– Valvotut lähdöt palo ja vika
– Teholähde ja varavoima

● 2x paikka silmukan haaroittimelle (FDnet)

Korttikehikko
Kotelon takapaneeliin on asennettu korttikehikko, johon voidaan asentaa maksimissaan viisi
moduulikorttia.

Teholähde 150 W, varavoima
Teholähde syöttää jännitteen laitteistolle ja lataa akut.
Akut toimivat varavoimana sähkökatkojen aikana.

Kotelo
FHA2007-A1 käännettävälle asennuslevylle (pohjakortin päällä) voidaan asentaa seuraavat
oheistarvikkeet:
● 1x hälytinmoduuli (vaihtoehtona asennukselle U-kiskoon TS35)
● 1x X200 Gateway

Ohjelmointi
● Keskus ohjelmoidaan Siemensin toimesta vastaamaan asiakkaan erityistoiveita

Operointi
Paloilmoituskeskuksessa on integroitu käyttölaite. Keskusta voidaan operoida myös erillisellä
FT2040 tai FT2080 (Touch) käyttölaitteella.
Yksityiskohtaista ja lisätietoa tuotteiden esitteistä 009386 tai A6V10378271.
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Rakenne

Kuva 4:  FC2060 sisäpuolelta

Paikka Nimike Tyyppi Huomautus

Perusosat

1 Kotelo (Large) FHA2003-A1 Osat 1–6: Perusosat
Pohjakortti (2 silmukkaa, P) voidaan tilata
erikseen keskuksen päivityksessä tukemaan
1.5 A virtaa FDnet linjalle

2 Pohjakortti (2 silmukkaa) FCI2002-A1

Pohjakortti (2 silmukkaa, P) FCI2023-A1

3 Teholähde (SV 24 V-150 W) V24230-Z6-A5

4 Verkkojännitteen liitäntäpiste DIN
asennuskiskolla TS35

- Tila pistorasialle, releille, jne.

5 Käyttölaite FCM20xx-xx Käyttölaite ja CPU

6 Korttikehikko (5 paikkaa) FCA2008-A1 Viidelle moduulikortille

7 Tila akuille - 2x 12 V / 17…45 Ah
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Paikka Nimike Tyyppi Huomautus

Laajennukset

8 Rele-moduuli Z3B171 Rele palo-ohjauksille

9 Tapahtumatulostin FTO2001-A1 Tapahtumien tulostukseen

10 Lukko ja avain (Nordic) FTO2006-B1 Käyttöoikeuden saamiseen avaimella

11 Asennuslevy FHA2007-A1 esim. X200 Gateway laitteelle

12 Silmukan haaroitin (FDnet) FCI2003-A1 Silmukan haaroitin pohjakortille (2
silmukkaa) FCI2004-A1 silmukan
haaroittamiseksi 2:sta 4:ään, osoitteiden
määrä pysyy
samana

Silmukan haaroitin (FDnet/C-NET, P) FCI2025-A1 Silmukan haaroitin pohjakortille (2
silmukkaa, P) FCI2024-A1 silmukan
haaroittamiseksi 2:sta 4:ään, osoitteiden
määrä pysyy
samana.

13 Moduulikortit:

Linjakortti (FDnet) FCL2001-A1 Neljälle FDnet silmukalle

Linjakortti (FDnet, P) FCL2008-A1 Neljälle FDnet silmukalle 1.5 A kullekin

Linjakortti (kollektiivinen) FCL2002-A1 Kahdeksalle kollektiiviselle linjalle

Linjakortti (MS9i) FCL2003-A1 Kahdelle osoitteelliselle MS9i linjalle

Linjakortti (AnalogPLUS) FCL2005-A1 Neljälle osoitteelliselle AnalogPLUS linjalle

Linjakortti (interaktiivinen) FCL2006-A1 Yhdelle osoitteelliselle interaktiiviselle linjalle

Linjakortti (interaktiivinen Ex) FCL2007-A1 Yhdelle osoitteelliselle interaktiiviselle Ex
linjalle

I/O kortti (ohjelmoitava) FCI2008-A1 2 ohjelmoitavaa I/O piiriä

I/O kortti (hälytin/valvottu) FCI2009-A1 Kahdeksan hälytinlinjaa

I/O kortti (ilm.siirto) FCI2007-A1 Ilmoituksensiirto palo ja vika

14 RS485 moduuli (eristetty) FCA2002-A1 Laitteille, joissa RS485 liitäntä

15 RS232 moduuli (eristetty) FCA2001-A1 Laitteille, joissa RS232 liitäntä

16 Verkkomoduuli (SAFEDLINK) FN2001-A1 Keskusten verkottamiseen

17 X200 Gateway CXG3.X200 FS20 järjestelmän liittämiseksi Siemen
pilvipalveluun
Asennuslevy FHA2007-A1 ja lisätarvikesetti
+ ACDC (X200) FCA2056-A1 tai
asennuslevy (X200) FHA2063-A1 ja
tarvikesetti + ACDC (X200) FCA2056-A1
tulee tilata erikseen.
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Paikka Nimike Tyyppi Huomautus

18 Hälytinmoduuli FCA2005-A1 Hälytinlinjan jakamiseksi neljään

19 Akku (12 V, 25 Ah, VdS) BAT12-25 Varavoima

Akku (12 V, 45 Ah, VdS) FA2007-A1

20 Palokunnan oheislaitteiden moduuli FCI2001-D1 Vain Saksa (FBF, FSD, ÜE, FSE, ÖA, KL)

21 19" asennussarja FHA2016-A1 Asennus kolmannen osapuolen 19"
laitekaappiin

22 FM peitelevy 2HE FHA2015-A1 Keskuksen uppoasennuksiin

23 Lisenssiavain Sx FCA20xx Eri toimintoihin

24 Kaapelisetti (kommunikointi) FCA2014-A1 Käyttölaitteeseen sijoitettujen moduulien
kaapelointi taipuisalla kaapelilla

25 Teholähde (150 W, B) FP2005-A1 Lisäteholähteeksi

26 Rele/U-kiskoon Z3B171 Tila U-kiskolla TS35 L=70 mm enintään 4
releelle

Toistin (SAFEDLINK) FN2002-A1 Ei kuvassa, koska ei ole keskuksen sisällä.
Pidentämään järjestelmäväylää FCnet
1000 m -> 2000 m kahden laitteiston välillä.
Maks. 1x toistin (SAFEDLINK) kahden
laitteiston välillä.
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Yleiskuva

Kotelo (Large)

Tyyppi FC2060

FDnet osoitteiden määrä 1512

Silmukat
(haaroittimella) tai

4 (8)

Päättyvät linjat
(haaroittimella)

8 (16)

Teholähde 150 W

Maks. akkukapasiteetti 45 Ah

Maks. määrä moduulikortteja korttikehikkoon 5
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Tilaustiedot

Paloilmoituskeskukset

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FC2060-AA Paloilmoituskeskus (modulaarinen) 21.143 kg A5Q00023048

FC2060-AA Paloilmoituskeskus (modulaarinen, P) 21.123 kg S54400-C36-A1

FC2060-BB Paloilmoituskeskus (modulaarinen) 28.560 kg S54400-C4-A2

FC2060-BB Paloilmoituskeskus (modulaarinen, P) 28.560 kg S54400-C36-A2

Laajennukset

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FCA2001-A1 RS232 moduuli (eristetty) 0.033 kg A5Q00005327

FCA2002-A1 RS485 moduuli (eristetty) 0.027 kg A5Q00009923

FCA2005-A1 Hälytinmoduuli 0.100 kg A5Q00014866

FCA2014-A1 Kaapelisetti (kommunikointi) 0.126 kg A5Q00023027

FCI2001-D1 Palokunnan oheislaitteiden moduuli 0.207 kg A5Q00013100

FCI2003-A1 Silmukan haaroitin (FDnet) 0.030 kg A5Q00010136

FCI2024-A1 Pohjakortti (4-silmukkaa, P) 0.119 kg S54400-A184-A1

FCI2025-A1 Silmukan haaroitin (FDnet/C-NET, P) 0.030 kg S54400-A185-A1

FCI2007-A1 I/O kortti (ilm.siirto) 0.111 kg S54400-A20-A1

FCI2008-A1 I/O kortti (ohjelmoitava) 0.097 kg S54400-A6-A1

FCI2009-A1 I/O kortti (hälytin, valvottu) 0.109 kg S54400-A21-A1

FCL2001-A1 Linjakortti (FDnet) 0.119 kg A5Q00009875

FCL2008-A1 Linjakortti (FDnet, P) 0.119 kg S54400-A182-A1

FCL2002-A1 Linjakortti (kollektiivinen) 0.117 kg A5Q00010502

FCL2003-A1 Linjakortti (MS9i) 0.115 kg A5Q00010044

FCL2005-A1 Linjakortti (AnalogPLUS) 0.120 kg S54400-A107-A1

FCL2006-A1 Linjakortti (interaktiivinen) 0.117 kg S54400-A108-A1

FCL2007-A1 Linjakortti (interaktiivinen, Ex) 0.117 kg S54400-A134-A1

FCM2036-A2 Käytön lisäosa (4xLED taulu) 3.905 kg S54400-B147-A1

FCM2038-A2 Käytön lisäosa (2xLED taulu) 2.516 kg S54400-B146-A1

FH2004-A1 Kotelo (Large Extension) 11.367 kg A5Q00018778

FH2005-A1 Kotelo (Large) 17.900 kg A5Q00019543
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Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FHA2007-A1 Asennuslevy 0.800 kg A5Q00010151

FHA2015-A1 FM peitelevy 2HE 5.050 kg A5Q00024621

FHA2016-A1 19" asennussarja 3.000 kg A5Q00020179

FN2001-A1 Verkkomoduuli (SAFEDLINK) 0.022 kg A5Q00012851

FN2002-A1 Toistin (SAFEDLINK) 0.105 kg S24236-B2502-A1

FN2006-A1 Kuituverkon moduuli (SM) 0.792 kg S54400-A109-A1

FN2007-A1 Kuituverkon moduuli (MM) 0.792 kg S54400-A110-A1

FTO2001-A1 Tapahtumatulostin 0.141 kg A5Q00010126

- Vaihtorullat kirjoittimelle (10 rullaa) 0.090 kg A5Q00017619

FTO2006-B1 Lukko ja avain (Nordic) 0.046 kg A5Q00010129

Z3B171 Rele moduuli 250 V AC / 10 A (1 rele) 0.042 kg 4843830001

Lisäteholähteet

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FP2004-A1 Teholähdesetti (150 W, A) EN-
mukaiseen asennukseen tyhjään
koteloon

1.286 kg A5Q00020825

FP2005-A1 Teholähdesetti (150 W, B)
laajennukseen

1.181 kg A5Q00018779

Verkko (runkoverkko)

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FCA2031-A1 Kommunikointimoduuli (MoNet) 0.081 kg
sis. kaapelin

S54400-A153-A1

FHA2029-A1 Asennussetti (kytkin) 1.261 kg S54400-B79-A1

FN2012-A1 Ethernet kytkin (modulaarinen) 0.600 kg S54400-B152-A1

VN2002-A1 Ethernet moduuli (MM) 0.026 kg S54400-A43-A1

VN2003-A1 Ethernet moduuli (SM) 0.026 kg S54400-A44-A1
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Pilvipalvelun Gateway

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

CXG3.X200 X200 Gateway 0.300 kg S55842-Z131-A100

FCA2056-A1 Lisätarvikesetti + ACDC (X200) 0.200 kg S54400-S115-A1

FHA2063-A1 Asennuslevy (X200) 0.269 kg S54400-B116-A1

Akut

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FA2005-A1 Akku (12 V, 17 Ah, VdS) 5.700 kg A5Q00019677

BAT12-25 Akku (12 V, 25 Ah, VdS) 7.8 kg S54302-Z102-A1

FA2007-A1 Akku (12 V, 45 Ah, VdS) 14.500 kg A5Q00022897

FA2008-A1 Akku (12 V, 65 Ah, VdS) 21.300 kg A5Q00019357

FHA2061-A1 Asennussetti akuille ‒ S54400-B91-A1

Lisenssiavaimet

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

FCA2033-A1 Lisenssiavain (S1) 0.010 kg S54400-P154-A1

FCA2034-A1 Lisenssiavain (S2) 0.010 kg S54400-P155-A1

FCA2035-A1 Lisenssiavain (S3) 0.010 kg S54400-P156-A1

FCA2036-A1 Lisenssiavain (S4) 0.010 kg S54400-P157-A1

Ulkoinen tulostin

Tyyppi Nimike Paino Tilausnumero

DL3750+ Matriisi tulostin (ulkoinen) 7.300 kg A5Q00023962

- Värinauha matriisi tulostimelle
DL3750+

0.078 kg A5Q00023963
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Tuotedokumentaatio

Nimi Dokumentin ID

Järjestelmän dokumentaatio

System description 008836

Product data 008837

Planning 008843

Mounting/Installation 008851

Järjestelmäesite

FS20 – Paloilmoitusjärjestelmä 008955

Esiteet

FC2020 - paloilmoituskeskus 009383

FC2030 - paloilmoituskeskus modernisointiin A6V10087532

FC2040 - paloilmoituskeskus 009384

FC2060 - paloilmoituskeskus (modulaarinen) A6V10087844

FC2080 - paloilmoituskeskus (19",
modulaarinen)

A6V10275515

FT2040 - Käyttölaite 009386

FT2080 - fire terminal (Touch) A6V10378271

Fire detection system with integrated single
or multi-sector extinguishing

A6V10880701

Network Security Guidelines A6V101039125

Planning overview A6V10906627

Aiheeseen liittyvät asiakirjat, kuten ympäristöilmoitukset, CE-ilmoitukset jne., voidaan ladata
seuraavasta Internet-osoitteesta:
www.siemens.com/bt/download

http://www.siemens.com/bt/download
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Takuu

Sovelluskohtaiset tekniset tiedot taataan vain yhdessä Siemens-tuotteiden kanssa, jotka
listattu kohdassa ' Laiteyhdistelmät '. Jos käytetään kolmannen osapuolen tuotteita,
Siemensin antamat takuut mitätöidään.
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Tekniset tiedot

Paloilmoituskeskus (modulaarinen)/ (modulaarinen, P) FC2060 kotelossa (Large)

Jännite Verkkojännite AC 115 / 230 V +10/-15 %

Teholähde 150 W

Käyttöjännite DC 21…28.4 V

Virta Maks. 5 A

Akkukapasiteetti 2x 12 V, maks. 45 Ah

Akkujen valvonta Kyllä

Verkkojännitteen valvonta Kyllä

Tulot / lähdöt Liitettävät ilmaisimet Sinteso

Liitettävissä olevat kollektiiviset
ilmaisimet

MS7/9/24, DS11, Synova 600,
SIGMACON

Muita osoitteellisia yhdistettäviä
ilmaisimia

MS9i, interaktiivinen, AnalogPLUS

Osoitteiden määrä Maks. 1512

Integroitujen linjakorttien määrä 2

Integroitujen linjojen määrä:

● Silmukat (haaroittimella) tai 4 (8)

● Päättyvät linjat 8 (16)

Lisälinjojen määrä:

● FDnet (4 silmukkaa per linjakortti) Maks. 20 silmukkaa

● Kollektiivinen (8 päättyvää linjaa per
linjakortti)

Maks. 40 päättyvää linjaa

● MS9i (2 silmukkaa per linjakortti) Maks. 10 silmukkaa

● Interaktiivinen (1 silmukka tai
päättyvä linja per linjakortti)

Maks. 5 silmukkaa/päättyvää linjaa

● Interaktiivinen Ex (1 päättyvä linja
per linjakortti)

Maks. 5 päättyvää linjaa

● AnalogPLUS (4 silmukkaa tai
päättyvää linjaa per linjakortti)

Maks. 20 silmukkaa/päättyvää linjaa

Integroidut tulot/lähdöt:

● Ilm.sirto PALO 1

● Ilm.siirto VIKA 1

● Valvottu palolähtö 1

● Valvottu vikalähtö 1
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Paloilmoituskeskus (modulaarinen)/ (modulaarinen, P) FC2060 kotelossa (Large)

● Valvottu hälytinlähtö 2

● Integroidut tulot/lähdöt: 12

Liitettävät I/O-kortit:

● Ohjelmoitava 12x ohjelmoitavaa tuloa/lähtöä
2x jännitelähtö 24 V

● Hälytin/valvottu 8x hälytinlähtöä valvottuna

● Ilmoituksensiirto 1x palorele
1x vikarele
1x jännitelähtö 24 V
2x GPIO
1x valvottu vikalähtö
2x ohjelmoitavaa valvottua lähtöä

Liitännät Käyttölaite Integroitu

Paikat sarjaliitännöille RS232, RS485 2

Paikat verkkomoduuleille 2

Paikka silmukan haaroittimelle 2

Asennuspaikka kaapelisetille
(kommunikointi)

5

Hälytinmoduuli 2

Ethernet portti RJ45 Maks. 2

Käyttölaite 1

Ympäristön olosuhteet Käyttölämpötila -8…+42 °C

Varastointi lämpötila -20…+60 °C

Ilman kosteus (ei kondensoitua sallittu) ≤95 % suht.

Maksimi asennuspaikka merenpinnasta 3700 m

Mekaaniset tiedot Mitat (L x K x S):

● Ilman kansiosaa 430 x 796 x 260 mm

● Kansiosalla 430 x 796 x 283 mm

Suojaluokitus (IEC 60529) IP30

Väri:

● Kotelo ~RAL 7035 vaalean harmaa

● Kansiosa ~RAL 9010
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Paloilmoituskeskus (modulaarinen)/ (modulaarinen, P) FC2060 kotelossa (Large)

Hyväksynnät VdS G208202

LPCB 126bn/04

FM 3048514
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