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AIC Módulo de entrada de áudio 
para painel de controle FireFinder XLSTM 
 

 

Introdução 
O módulo de entrada de áudio modelo AIC 
fornece duas entradas analógicas externas 
isoladas para o sistema de voz FireFinder-XLS. O 
módulo AIC também fornece duas entradas de 
contacto seco usadas para ativar duas entradas 
de áudio separadas. O módulo AIC é um módulo 
de rede CAN e os endereços permitidos vão de 
01 a 99.  
 
Descrição  
O módulo AIC fornece duas entradas analógicas 
externas isoladas para o sistema de voz de fontes 
externas, tais como um gravador, CD player, 
interface PBX (para o chamado remoto de um 
sistema telefônico). O módulo AIC também possui 
duas entradas de contacto seco para ativar duas 
entradas de áudio separadas. Isto permite que 
cada entrada possa ser controlada 
automaticamente através da lógica do sistema ou 

manualmente com os switches do painel de 
controle de voz. Os níveis da entrada podem ser 
ajustados manualmente com os botões do painel 
dianteiro do módulo AIC ou 

configurados na ferramenta de configuração 
Zeus. O módulo AIC é um módulo de rede CAN e 
os endereços permitidos vão de 01 a 99. A Rede 
CAN do módulo AIC tem que vir de uma DAC-
NET. Até 99 endereços de módulo CAN estão 
disponíveis por gabinete. Um sistema FireFinder-
XLS (único nó) somente permite dois módulos 
AICs no máximo. O módulo AIC ocupa um slot e 
é montado em um suporte de módulo CC-2 ou 
CC-5, dentro de um gabinete CAB-1, CAB-2 ou 
CAB-3. O módulo AIC possui LEDs de 
diagnóstico que indicam: Falha do módulo, Falha 
do CAN, Falha do HNET, Falha do XNET, Fuga à 
terra, Falha do circuito classe A e Falha do 
circuito classe B, assim como LEDs que indicam 
ligado, estilo e redes ativas. 

 

 

• Duas entradas analógicas de áudio independentes 

• Duas entradas externas de switch para a ativação de duas entradas de áudio 

• Entradas separadas isoladas para o transformador 

• Entradas supervisionadas separadas para perda de sinal 

• As entradas contêm conversores digitais analógicos  

  separados 

• Módulo de rede CAN 

• Indicador separado de nível para cada entrada 

• LEDs de diagnóstico 

• Firmware instalável 

• Aprovado por e ULC 

• Aprovado por NYMEA e CSFM 
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ESPECIFICAÇÕES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 



  

 
Potência nominal  

Potência da entrada  

Corrente 24V back plane 25mA  
Terminal de Parafuso - Corrente de 24V 0mA  
Corrente 6.2V de back plane 85mA/Canal ativo  

Corrente 24V de standby 50mA  
  

Potência de Áudio do AIC  

Entrada de áudio: Nominal 
0dB, 1mW(0,775VRMS)@ 600 Ohms
Diferencial (Simétrico) 

Entrada de áudio máx alcance  

(Alcance do controle) 
-12dBu a +15dBu  
(27dB)(0.2VRMS a 4.34VRMS, 0.55Vpp 
a 12.3Vpp) 

Entrada de contato seco 24V / 10mA 

 
Informação para pedidos 
 

Modelo Descrição Part number 

AIC Módulo de entrada de áudio 500-035300 
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AVISO: A utilização de detectores e bases de outras marcas com o equipamento da Fire Safety é considerada 
uma aplicação errada do equipamento da Fire Safety e anula todas as garantias expressadas ou implícitas, 
quanto à perda, danos, responsabilidade e / ou problemas de serviço. 


