SIEMENS

Aparatos de notificaciéon

Serie «SL»: Alarmas sonoras

y luces

estroboscépicas sonoras de baja

frecuencia

Aplicaciones: Solo en paredes interiores

Especificaciones para
arquitectos e ingenieros

O Serie avanzada de aparatos de notificacion
que cumple con los cédigos y normas del
sector de proteccion contra incendios para
uso en edificios comerciales

O Compatible con los paneles de control
de alarmas contra incendios (PCAI)
direccionables de 50, 252 y 504 puntos

O Ademas, admite los siguientes
sistemas:

- PCAI Modular de Siemens

- Ampliaciones de NAC
Siemens de la serie «PAD»

- PCAI FireFinder® XLS/XLSV

- Médulos de control de sincronizacion
doble (DSC) de Siemens

O La tecnologia innovadora de luz LED
estroboscopica brinda un producto con
uso eficiente de la energia que reduce
sustancialmente el consumo de corriente

- Las luces de xenén existentes y las
nuevas luces LED estroboscépicas se
encuentran en el mismo campo de vision

- Ajuste de candela de 110 cd
para las luces estroboscépicas
sonoras de la serie «SLFSS»

- La etiqueta «110 cd» aparece en el
borde exterior del lado derecho,
justo encima del regulador de tiempo

O Instalacion directa con un
disefio moderno y compacto
- Regulador de nivel incorporado

con rejilla frontal a presion
- Regulador deslizante manual
(para el dedo indice)

O Cuatro (4) ajustes de patrones temporales
en cada aparato de notificacion
- Ajuste T3 (para FUEGO)

- Ajuste Ta (para CO)
- Ajuste continuo (codificado) de sincronizacién
doble (T3 / Ta) para FUEGO con CO

O Coédigos sonoros duales de baja frecuencia
en cada aparato

- Cumple con la norma NFPA-72 sobre alarmas
contra incendios y monoéxido de carbono

O Homologacion UL (2034, 1971 y 464);
homologacion ULC (-S525 y ULC-S526)

O Aprobado por FM
- Cumple con las normas ADA
| NFPA | ANSI y OSHA

Descripcion general del producto

Siemens anuncia la incorporacién de sus luces estroboscépicas sonoras de
baja frecuencia a su cartera de aparatos de notificacién. Incluidas como la
serie «SL», estas luces estroboscédpicas sonoras con tecnologia de avanzada
cumplen con los requisitos de la Agencia Nacional de Proteccién contra el
Fuego (NFPA) relativos a las areas de descanso en edificios comerciales:

¢ NFPA-72 para alarmas contra incendios

¢ NFPA-72 para alarmas de detecciéon de monéxido de carbono (CO)

En un solo dispositivo, la serie «SL» puede
emitir tonos de alarma para dos usos:

e Patr6n temporal 3 (T3: FUEGO)

e Patrén temporal 4 (T4: CO)

Ademas, cada modelo «SL» de luz estroboscdpica sonora incorpora una
tecnologia avanzada de diodo emisor de luz (LED) con ahorro de energia y
tres (3) modos de funcionamiento a 520 Hz (para la parte sonora de estos
aparatos de notificacién) -

e T3 (FUEGO)

e Ta (CO)

¢ Control continuo (codificado) de sincronizaciéon

doble (T3 / Ta) para indicacién de FUEGO y CO

Aligual que los aparatos de notificacion solamente sonoros de la serie «LFS»
de Siemens, la serie «SL» de luces estroboscédpicas sonoras tiene un disefio
moderno y elegante. Su disposicién en una caja posterior brinda eficiencia
energética de gran calidad en un disefio estético y discreto que se adapta a
la apariencia interior de los edificios.

La placa frontal inclusiva facilita la reinstalacién en sitios donde ya hay cajas
posteriores de banda instaladas. La serie «SL» es apta para instalarse en
paredes interiores. Ademds, los modelos de la serie «<SLFS» y «SLFSS», que
funcionan a 24 VDC, estan disenados especificamente para su instalacién
en paredes interiores.

Modelo SLFSSWW-N Modelo SLFSSWR-N

Luz estroboscépica sonora Luz estroboscépica
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Regulador
de patrén
-temporal Regulador
de patrén
H temporal

6,23 pulg. (15,8 cm) de alto

4,69 pulg. (11,9 cm) de ancho

1,77 pulg. [tapa] (4,5 cm) de profundidad y
2,82 pulg. [en total] (7,16 cm) de

DIMENSIONES:

Serie SLFSS

Luz estroboscépica sonora
de baja frecuencia

Especificaciones

En términos de composicion y funcionalidad, los modelos «SLFS» y «SLFSS» agregan valor para el instalador en los tipos
de aplicaciones de funcionamiento:

¢ Diseflo compacto, elegante y discreto
¢ Gama completa de funciones
¢ Opciones de instalacién convenientes
¢ Varios modos de funcionamiento a 520 Hz
¢ Control deslizante facil de ajustar para elegir el patrén temporal
— Modificacién de los ajustes sin herramientas
— Todos los modelos de las luces estroboscépicas sonoras incluyen un ajuste de 110 cd
e Menor consumo de corriente gracias a la tecnologia LED de vanguardia

La parte de LED de las luces estroboscépicas sonoras de la serie «SL» de Siemens cumple con los requisitos de luz pulsada
con duracién de 20 milisegqundos que exige la edicién 2016 de la norma NFPA 72. Dado que satisface este nuevo
requisito, es posible que los dispositivos de luces de xendn existentes y los de tecnologia LED nuevos puedan instalarse
en el mismo campo de visién. Ademas de la linea de productos de luces estroboscédpicas sonoras de la serie «SL»
presentada, Siemens también ofrece una gama de productos existente con ajustes de candela altos y bajos que pueden
usarse en construcciones nuevas o en reinstalaciones.

La serie «SL» de Siemens de luces estroboscépicas sonoras recibié la homologaciéon ULy ULC después de haber cumplido
con normas compatibles para pruebas en todos los paneles de control de alarma contra incendios (PCAI) y accesorios
de Siemens que se determinaron como compatibles con los aparatos existentes con tecnologia de luz estroboscépica
de Siemens.

Esto incluye los siguientes modelos existentes: aparatos de notificacion de la serie «CH» | «HS» | «MTH» | «S-HQ» | «AS»

«SE» | «SEF» | «SET» | «ST» | «STH» | «ZR» y «ZH». La homologacién reglamentaria también incluye la capacidad para
instalar las luces estroboscoépicas sonoras de la serie «SL» de Siemens en la misma zona de notificaciéon y campo de
visién que las luces estroboscépicas de xendn de los aparatos de notificacidén existentes de Siemens.

Todos los tipos de alarmas sonoras y luces estroboscdpicas sonoras de baja frecuencia mencionados estan homologados
por la norma UL (para uso en interiores segun las normas 1971y 464), y por las normas ULC-S525 y ULC-S526. Las luces
estroboscépicas sonoras de la serie «SL» de Siemens también cuentan con la aprobacién de FCC, RoHS e ICES.
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Especificaciones eléctricas

Las luces estroboscépicas sonoras / alarmas sonoras

Dibujos de corriente de salida

Calificaciones actuales de las luces sonoras / alarmas sonoras

Corriente continua (CC) en amperios

Ajust 16 a 33 VDC
juste at0cd
MODELO Continuo 0,290
e e . Temporal 3 0,290
R Temporal 4 0,290
Temporal 3/Temporal 4 0,290

Calificaciones actuales de las alarmas sonoras
Corriente continua (CC) en amperios

Ajuste 16 a 33 VDC
MODELO Continuo 0,098
SERIE Temporal 3 0,098
«SLFS»: Temporal 4 0,098
Temporal 3/Temporal 4 0,098

" Las especificaciones de valor eficaz de corriente se determinan
seguin el método de valor eficaz maximo de UL.
La especificacion de corriente maxima de UL es el valor eficaz
maximo dentro del intervalo de voltaje especificado (16 a 33 V).

" Para las luces estroboscopicas, la corriente de UL maxima
suele encontrarse al valor minimo de voltaje especificado.

" Para los aparatos sonoros, la corriente maxima suele
encontrarse al valor maximo de voltaje especificado.

" Para las especificaciones de FWR sin filtro, consulte
las instrucciones de instalacion.

1

NOTAS GENERALES:

- Nivel de presién acustica (SPL)

Calificaciones de salida de sonido para UL (dBA)
Reverberante cada UL464 a 10 pi
Ajuste 16 VDC (| 24 VDC | 33 VDC
MODELOS -
SERIE Continuo 80 80 80
«SLFS» Temporal 3 76 76 76
y Temporal 4* 85 85 85
«SLFSS»:
Temporal 3/Temporal 4* | 76/85 | 76/85 | 76/85
Calificaciones de salida de sonido para ULC (dBA)
Anecoico* segtin ULC-S525-16 a 3,05 m
MODELOS Ajuste 16 VDC | 24 VDC | 33VDC
SERIE Continuo 80 80 80
«SLFS» Temporal 3 80 80 80
y Temporal 4 80 30 30
SLFSS»:
¢ > Temporal 3/Temporal 4 80 80 80

* Ajuste temporal especificado para el Cédigo 4 (CO) segtin la norma UL-2034.

*

Solo para uso residencial.

. Las luces estroboscépicas estan disefiadas para producir, como minimo, un flash por segundo durante su intervalo de voltaje regulado.

2. La norma NFPA-72 especifica una velocidad de produccién de flash de 1 a 2 flashes por segundo, y las pautas de la ley sobre
estadounidenses con Discapacidades (ADA) especifican una velocidad de produccién de flash de 1 a 3 flashes por segundo.
3. Todos los ajustes de candela representan una intensidad de luz estroboscépica minima eficaz, seguin la norma UL 1971.

AJUSTES:

El tono de 520 Hz se genera desde el mismo aparato de notificacion.
Cuando el interruptor selector se coloca en T3 o T4, el patrén sonoro también se genera desde el mismo aparato de notificacion.
Cuando el interruptor selector se coloca en Continuo, es posible usar el producto para patrones codificados.

El patrén T3/T4 (o cualquiera de los otros tres) debe generarse desde el PCAI de Siemens, segtn la condicién

de alarma de FUEGO o CO que reciba inicialmente el PCAI de Siemens.

Propiedades generales

Propiedades fisicas

MODELO DE LA SERIE «SL» MODELO DE LA SERIE «SL»
TEMPERATURA DE = 32 °F (0 °C) a 122 °F (50 °C) Plastico de disefio especifi :
i . 2 e - pecifico texturizado en blanco
FUNCIONAMIENTO: para uso en interiores solamente MATERIAL: 0 rojo y con estabilizacién ultravioleta (UV)
HUMEDAD RELATIVA: 93 % (maxima) ' = Supera la especificacion de
DE FUNCIONAMIENTO: ! PESO: 1,101b (0,5 kg)
= UL 1971: salida de candela de 110 . Luz estroboscopica LED
\II)’LI\ELI?SZNEgﬁgqéégSEC%AI;II-g\A = Ajuste de candela de 110 cd para las luces TIPO DE LENTE: en un lente de LEXAN reforzado
: estroboscopicas sonoras de la serie «SLFSS»
= 6,23 pulgadas (15,8 cm) de alto;
VELOCIDAD DE FLASH DE Las luces estroboscopicas estan disefiadas - 4,69 pulgadas (11,9 cm) de ancho;
LUZ ESTROBOSCOPICA: para producir un flash por segundo DIMENSIONES: |~ 1,77 pulgadas (4,5 cm) de
profundidad para la tapa frontal real;
= Todos los paneles direccionables de Siemens - 282 pu!gadas (7,16 cm) de
= = Ampliaciones de NAC Siemens de la serie «PAD» profundidad para la tapa y el altavoz
SINCRONIZACION DE - Modulos de si acion doble (DSC) d
LUZ ESTROBOSCOPICA: l6dulos de sincronizacion doble ( ’) de p iedades de instalacié blead
2 Siemens, que proporcionan el protocolo nico ropiedades de instalacion y cableado
de sincronizacion exclusivo de Siemens MODELO DE LA SERIE «SL»
Continuo = Montaje en pared para la luz
= Cédigo 3 (/2 segundo encendido, /2 segundo apagado; seguido estroboscopica sonora serie «SLFSS»
de 1/2 segundo encendido, 1-1/> segundo apagado y repeticion) ) = Montaje en pared y cielorraso para
= Codigo 4 INSTALACION la alarma sonora serie «SLFS»
PATRON = Control de sincronizacién Cddigo 3/Cddigo 4 EN = La placa frontal para caja posterior de banda
. . - . - INTERIORES: Unica se incluye en todos los aparatos
TEMPORAL: NOTAS: El patrén del ~Coldlgo”3 estal especificado por !as normas ANSI y NFPA «SLFSS» y «SLFS», y también en las cajas
72 para la Sefializacion estandar de evacuacion de emergencia. ! ' .
. o ) i posteriores y cajas posteriores cuadradas
El patron temporal del Cédigo 4 (cuatro {4} ciclos de 100 milisegundos de 4in (10,2 cm) del modelo «LFSBB»
+ 10 % ENCENDIDO y 100 milisegundos + 10 % APAGADO, seguido .
de 5segundos * 10 % APAGADO) esta especificado en la norma TIPO DE ) ,
NEPA72. CABLEADO: 12 a 18 American Wire Gauge (AWG)
Siemens
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Informacion para pedidos

MODELO NUMERO TIPODEAPARATODE | TIPODE | | .o | TPoDELUz | COLORDE | TEXTODE
DE PIEZA BAJAFRECUENCIA | INSTALACION ESTROBOSCOPICA |  Loovry L
SLFSWR-F $54329-F56-A1 Sonora PARED v [ — Ninguno  [IRCNOM  INCENDIO
SLFSWW-F $54329-F56-A2 Sonora PARED v — Ninguno | BLANCO INCENDIO
SLFSWR-CO S54329-F57-At Sonora PARED v v Ninguno | ROJO co
SLFSWW-CO | S54329-F57-A2 Sonora PARED 2 4 Ninguno | BLANCO co
SLFSWRAL | S54329-F58-A1 Sonora PARED v v Ninguno  [ESCTNIONIN  ALERTA
SLFSWW-AL $54329-F58-A2 Sonora PARED oI v Ninguno | BLANCO ALERTA
SLFSWR-N S54329-F59-A1 Sonora PARED Z Z Ninguno | ROJO Ninguno
SLFSWW-N S54329-F59-A2 Sonora PARED v v Ninguno | BLANCO Ninguno
SLFSSWR-F S54329-F60-A1 Luz estroboscdpica sonora PARED v — Clara | ROJO INCENDIO
SLFSSWW-F S54329-F60-A2 Luz estroboscdpica sonora PARED v . Clara | BLANCO INCENDIO
SLFSSWR-CO | S54320-F61-A1 | Luzestoboscopicasonora | PARED | ¥ [ ¥ Clara | roso KR
SLFSSWW-CO S54329-F61-A2 Luz estroboscépica sonora PARED v v Clara | BLANCO co
SLFSSWR-AL S54329-F62-A1 Luz estroboscépica sonora PARED Z Z Clara | ROJO ALERTA
SLFSSWW-AL S54329-F62-A2 || Luz estroboscopica sonora PARED v v Clara | BLANCO ALERTA
SLFSSWRN | S54320-F63-A1 | Luzestoboscopicasonora | PARED | ¥ [ — Clara I Ninguno
SLFSSWW-N S54329-F63-A2 Luz estroboscopica sonora PARED v — Clara BLANCO Ninguno
S54329-A9-A1 Caja posterior PARED 4 4 Ninguno ROJO Ninguno
LFSBB-W S54329-A10-A1 Caja posterior PARED 4 4 Ninguno | BLANCO Ninguno

AVISO: La informacion incluida en este documento solo tiene la finalidad
de servir como resumen y esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Los productos que se describen aqui tienen hojas de instrucciones especificas
que incluyen informacién variada sobre especificaciones técnicas, limitaciones

y responsabilidad.

Las copias de las hojas de instrucciones de instalacion y el documento General

Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones generales del producto),
que también contiene informacion importante, se incluyen con el producto y pueden

solicitarse al fabricante.

Los datos incluidos en los tipos de documentacién mencionados

anteriormente deben cotejarse con un profesional del ambito de
la seguridad contra incendios antes de configurar o usar el producto.

Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional respecto de

problemas especificos del producto relacionados con el

funcionamiento correcto del equipo, comuniquese con el fabricante.

SIEMENS
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