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Systéme de protection
incendie DesigoMP modulaire

Carte de message numérique
Modele XDMC

O

Spécifications pour

architectes et ingénieurs

Lecteur de message numérique
personnalisé pour systéeme de protection
incendie Desigo modulaire

Jusqu'a 300* messages personnalisés

uniques par carte XDMC

= Peut lire deux (2) messages
simultanément

= Jusqu'a 100 minutes
d'expressions mémorisées

Aucune entrée externe nécessaire
pour activer les messages

Messages programmables
spécifiques a des événements :

= «Evacuation »

« Avis d'urgence »

« Avertissement de tornade »
« Essai du systéme »

« Alerte »

Plusieurs combinaisons de messages
et de tonalités disponibles

= Hululement lent

= 900 Hz

= Carillon

= Tonalité temporelle Code 3
=  Gémissement

= Avertisseur

Enregistrement d'un
message vocal personnalisé

Programmation de message
spécifique a chaque dispositif

Test sur le terrain/encodage
de zone de message vocal

Priorités de message
sélectionnables (1-10)

Nombre de répétitions du message
sélectionnable (1 - 15 ou continu)

S'installe dans le panier a cartes,
modeéle CC-2 ou modéle CC-5

Homologué selon CAN / ULC-S576

Présentation du produit

Le modéle XDMC de Siemens — Protection Incendie fournit a l'utilisateur final la
capacité de programmer et de diffuser des messages vocaux personnalisés pour des
événements « Evacuation » | « Alerte » | « Avertissement de tornade » | « Essais du
systeme » et d'autres exigences de notification urgente ou non pour le batiment.

Le modele XDMC est un module Desigo facultatif concu pour répondre aux
exigences des systémes d'évacuation vocale qui doivent posséder la capacité de
lire des messages vocaux préenregistrés. Le modele XDMC s'insére dans un
connecteur d'extension disponible du panier a cartes du modele CC-2 | CC-5.

Le systeme de protection incendie Desigo modulaire peut prendre en
charge un maximum de deux (2) modules XDMC.

La communication et la supervision du modéle XDMC est réalisée par le modele
DAC-NET. Si le modéle XDMC tombe en panne, les tonalités intégrées prendront
la releve du XDMC. Chaque module peut étre programmeé pour un maximum de
300* messages personnalisés distincts. Le modele XDMC peut lire deux (2) messages
simultanément. Les messages sont programmés a l'aide de ZEus-D, loutil de
configuration personnalisée du systéme de protection incendie Desigo modulaire.

On peut créer les messages personnalisés a partir d'une bibliotheque de plus de
130 mots, expressions et tonalités préenregistrés numériquement. Les utilisateurs

peuvent également ajouter leurs propres expressions personnalisées. .*
Chaque combinaison peut comporter un maximum de 16 mots,

tonalités et expressions, pour créer jusqu'a 300* messages uniques e
pouvant étre configurés pour se déclencher : :"“m“

= par périphérique
= par étage/zone

= par batiment ou E
= parn'importe quel groupe voulu

La bibliotheque d'expressions contient six (6) tonalités différentes
qui peuvent étre sélectionnées pour répondre aux exigences qui
font appel a des combinaisons de messages vocaux et de tonalités.
Les tonalités disponibles sont :

= Hululement lent
= Tonalité temporelle Code 3

= 900Hz e

= Carillon [:.

= Gémissement

= Avertisseur B
OrES

Bien qu’un modéle XDMC puisse prendre en charge 300
messages, chaque panneau ne peut en gérer que 300.

De plus, le nombre maximum de messages autorisés est limité
a 300 méme s'il est possible d’avoir deux cartes de modeéle
XDMC sur un panneau Desigo modulaire.

Modeéle XDMC

Carte de message numérique
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Présentation du produit - (suite)

Le modele XDMC permet également d'enregistrer des messages spécifiés par |'utilisateur qui comprennent des
expressions non disponibles dans la bibliothéque d'expressions intégrée, en formats de fichiers .MP3 et .WAV.
Un temps maximal de 100 minutes est accordé pour les expressions prises en charge par le modele XDMC,
pour la bibliotheque d'expressions préenregistrées et les expressions personnalisées.

Par exemple, si un message d'évacuation général doit étre diffusé en deux (2) langues différentes, le message :
« Votre attention s'il vous plait : un incendie a été signalé dans le bdtiment. Pendant que nous évaluons
la situation, veuillez quitter le batiment par la sortie la plus proche. N'utilisez pas les ascenseurs. »

...peut étre sélectionné directement dans la bibliothéque d'expressions préenregistrées du modele XDMC,
au moyen de ZEUS-D, I'outil de programmation personnalisée.En outre, on peut utiliser le méme message
pour une lecture dans une langue autre que I'anglais, a I'aide d'un fichier de format .MP3 ou .WAV.

Lorsqu'un événement Alarme se produit, le message peut étre diffusé en anglais et dans l'autre langue
enregistrée — en alternant et répétant le nombre de fois voulu, ou encore en le diffusant sans cesse jusqu'a
ce qu'il soit désactivé et le systéme réinitialisé.

Ce temps d'enregistrement supplémentaire peut également étre subdivisé

en expressions personnalisées a utiliser dans plusieurs messages.

La programmation du modele XDMC permet d'attribuer jusqu'a 10 différents niveaux de priorité de
message, ainsi que de définir le nombre de reprises qu'un message particulier sera diffusé
(1 @ 15 ou continu). Les messages a priorité élevée seront substitués aux messages a priorité plus basse.
Pour les messages de méme priorité activés simultanément, les messages seront diffusés en alternance.

Il est possible de programmer manuellement un interrupteur de
modele SCM-8 pour outrepasser le fonctionnement du modéle XDMC.

Commandes et Indicateurs

Le devant du modéle XDMC L'interrupteur Reset (Réinitialiser) se trouve dans
propose les éléments suivants : la partie supérieure du devant de chaque carte de
= Un (1) interrupteur RESET (Réinitialiser) modele XDMC. Appuyer sur cet interrupteur réinitialise
= Neuf (9) voyants DEL de diagnostic le fonctionnement du modele XDMC.
qui indiquent I'état de fonctionnement Les deux (2) interrupteurs a 10 positions de la partie
= Un (1) port Ethernet (prise RJ-45) inférieure du devant de chaque carte XDMC sont utilisés
= Deux (2) interrupteurs d'adresse CAN a 10 caractéres pour configurer I'adresse réseau CAN du modele XDMC.
ALIMENTATION — Normalement ACTIVE
(Vert) Siilluminé, indique que l'alimentation du modéele XDMC est appliquée a la carte.

Normalement DESACTIVE

DEFAILLANCE DE LA CARTE — .. R .
Siilluming, indique une panne matérielle de la carte ou

Uaune) un échec de téléchargement du microprogramme.
Normalement DESACTIVE
DEFAILLANCE CAN — Siilluminé, indique que la communication CAN est interrompue et que la carte
(Jaune) est passée en panne de mode dégradé sur les modeles XDMC, DAC-NET, le fond
de panier de modeéle CC-5 ou d'autres cartes CAN.
Normalement DESACTIVE
D EFAILLANCE ASI — Siilluming, indique que la communication ASI est interrompue et que la carte
(Jaune) est passée en panne de mode dégradé sur les modeles XDMC, DAC-NET,
le fond de panier de modéle CC-5 ou d'autres cartes ASIL.
PROBLEME — Normalement DESACTIVE , .
Uaune) Siilluminé, indique une erreur de base de données du logiciel

du modele XDMC qui peut étre corrigée par un technicien.
Normalement DESACTIVE

Si illuminé, indique que le canal 1 est actif et diffuse un message.
PROBLEME CANAL 1 — Normalement DESACTIVE

(Jaune) Si illuminé, indique un événement Probléme sur le canal 1.
Normalement DESACTIVE

Siilluminé, indique que le canal 2 est actif et diffuse un message.

CANAL 1 ACTIVE — (Vert)

CANAL 2 ACTIVE — (Vert)

PROBLEME CANAL 2 — Normalement DESACTIVE
(Jaune) Si illuminé, indique un événement Probléme sur le canal 2.
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Données techniques

[ pour chaque carte de
message de modéle XDMC ]

PLAGE DE
TEMPERATURE DE 0Ca49°C (32F a120°F)
FONCTIONNEMENT :
Le modéle XDMC s'installe dans
. un (1) des quatre (4) logements
MONTAGE : disponibles du panier a cartes,
modéles CC-2 ou CC-5.
Supervision interne par le systéme
Desigo modulaire grace aux
SUPERVISION : communications avec le
processeur audio principal Desigo
modulaire, modéle DAC-NET
APPEL‘DE
COURANTA24V: 50mAasVec.c.
[Max.]
APPEL‘DE
COURANTA 24V : 140 mA
[Fond de panier]
APPEL DE
COURANTA 24 V: 0 mA
[Borne a vis]
APPEL‘DE
COURANTAG6,2V: 120 mA + 20 mA, par canal actif
[Fond de panier]
Au moyen de la logique interne du
- , systtme de protection incendie
METH[?ED;ESQE:‘EI;IATION Desigo modulaire ou des
: interrupteurs de modéle SCM-8
(aucune entrée externe requise)
NOMBRE DE MESSAGES :

300* messages, max.

CABLAGE :

DUREE D’ENREGISTREMENT
DES MESSAGES 100 minutes
PERSONNALISES :
Le seul cablage nécessaire se

trouve a lintérieur du coffret du
systeme de protection incendie
Desigo modulaire a partir du panier
a cartes CC-2 / CC-5 dans lequel le
modele XDMC est installé (aucun
cablage externe requis).

* Bien qu’un modéle XDMC puisse prendre en charge 300
messages, chaque panneau ne peut en gérer que 300.

De plus, le nombre maximum de messages autorisés est
limité a 300 méme s’il est possible d’avoir deux cartes de
modele XDMC sur un panneau Desigo modulaire.

Renseignements pour les commandes

MODELE N° DE
OUTYPE|  PIECE PRODUIT
Carte de message numérique
XDMC | S54430-B5-A1 du systeme de protection
incendie Desigo modulaire

Manuel d’installation et d'utilisation

MODELE OU N° DE
TYPE PIECE HECBURY
XDMC Carte de message numérique
IOM A6V10346036| du systéme de protection
[ ] incendie Desigo modulaire

Plage de température et d’humidité

Le produit est homologué par le UL | ULC pour de
emplacements intérieurs secs avec une plage de
température allant de 49 +/-2°C (120 +/- 3°F) a
0 +/-2°C (32+/- 3 °F) et une humidité relative de
93 +/- 2 % a une température de 32 +/- 2 °C (90 +/-
3 °F).
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