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@ Gebruiksaanwijzing RDH10M

De RDH10M is een ruimtethermostaat met OpenTherm businterface waarmee men de gewenste
ruimtetemperatuur op het gewenste tijdstip kan instellen. De thermostaat is voorzien van een
ergonomische draaiknop voor een comfortabele instelling.
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Instelling van de gewenste temperatuur
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_— Inbedrijfstelling (optioneel indien voeding via OpenTherm-bus)

Om te voorkomen, dat de ruimtethermostaat uitschakelt als de voedingsspanning van
de ketel wordt uitgeschakeld

Verwijder de zwarte isolatiestrook van de twee meegeleverde batterijen. Controleer of de
batterijenhouder correct is geplaatst.

Plaats 2 alkalinebatterijen, type AA, in het batterijvak.

Vervangen van de batterijen
1. Haal 2 nieuwe alkaline batterijen type AA, 1.5 V.
2. Verwijder binnen de minuut de batterijhouder, daarna de batterijen,
vervang de batterijen en plaats de batterijhouder terug..
3. Deponeer de lege batterijen in een daarvoor bestemde container .

Energie besparende tips

. Regel de temperatuur in de ruimten niet boven de 21°C.

e  Verlucht de lokalen voor een korte periode maar met volledig open
venster.
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