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 Présentation du produit 

Les avertisseurs tabulaires de Siemens - Protection incendie permettent d’afficher à 
distance et en temps réel les événements système provenant des panneaux adressables 
de protection incendie Desigo.   

Le modèle de série FT2008/FT2018 d'avertisseurs tabulaires gère 16 zones, tandis que le 
modèle de série FT2009/FT2019 en gère 32. On peut utiliser jusqu'à deux (2) diodes 
électroluminescentes (DEL) par zone. Les séries 2018 et 2019 sont identiques aux séries 
2008 et 2009, mais elles n’ont pas de capacité de commande (boutons ou interrupteur à 
clé).  

Les avertisseurs tabulaires fournissent des sorties pour l’état du système et l’état de la 
zone; ils sont disponibles en noir ou en rouge. Pour les panneaux adressables à 50 points 
de protection incendie Desigo (modèle FC901), une interface RS−485 intégrée contrôle 
le fonctionnement et la surveillance des avertisseurs tabulaires à 16 et 32 zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle FTH2073-UA est un coffret universel pour 
abriter les avertisseurs. Il est protégé par un 
interrupteur à clé (clé T-45) et possède un panneau 
frontal en plexiglass qui permet d’afficher l’état de 
l’avertisseur. Des persiennes permettent d'atteindre 
les niveaux sonores appropriés et de respecter les 
exigences réglementaires. Le coffret universel 
comporte également les supports et le matériel de 
montage nécessaires pour installer les avertisseurs. 

On peut ajouter un hublot d’observation (modèle 
FTH073-VP) au coffret universel pour offrir un 
aspect plus esthétique lorsqu’il abrite les plus petits 
avertisseurs et recouvrir les parties inutilisées du 
coffret. 

L’ensemble de pièces de rechange de modèle FT2007-S1 se destine aux avertisseurs 
tabulaires (modèles FT2008 / FT2009 / FT2018 / FT2019) et comprend des articles tels 
que des attaches de câble, extrémités de ligne, vis, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection incendie DesigoMD 
Avertisseurs tabulaires  

 

Modèles FT2008-U1/R1 I FT2018-U1/R1(16 zones) 
              FT2009-U1/R1 I FT2019-U1/R1(32 zones) 

               FTH2073-UA (coffret universel) 

  Spécifications pour architectes et 
ingénieurs 

 Les avertisseurs tabulaires existent en 
versions à 16 ou 32 zones et sont offerts 
en noir ou rouge  
- Avertisseurs à 16 zones : Modèles 

FT2008-U1/R1, FT2018-U1/R1 
- Avertisseurs à 32 zones : Modèles 

FT2009-U1/R1, FT2019-U1/R1 
 

 Chaque module nécessite une 
alimentation externe (24 V c.c.) pour 
fonctionner 
- Le système est alimenté par un panneau 

de protection incendie Desigo 
adressable ou un bloc d’alimentation 
24 V c.c. distinct 
 

 Chaque avertisseur tabulaire de série 200x 
permet de commander à distance les 
fonctions système suivantes : Acquitter, 
Réinitialiser, Sourdine / Rétablir l’alarme et 
Test de voyant 
 

 Commandé et surveillé via un bus de 
communication RS–485 
- Maximum de huit (8) modules permis 

sur chaque interface RS–485 
 

 Tous les boutons de commande de 
l’utilisateur de la série 200x sont protégés 
par un interrupteur à clé (clé T-45) 
 

 Chaque boîtier d’avertisseur comporte six 
(6) trous; on peut ainsi installer un boîtier 
à branchement simple, à branchement 
double ou de 4 pouces carrés (10,2 cm) 
 

 Réglage de l’adresse et de la vitesse de 
transmission (en bauds) à l’aide de 
commutateurs DIP programmables 
 

 Deux (2) attaches de câbles et un (1) 
cavalier d'extrémité de ligne (EOL) sont 
inclus 
 

 Homologué UL 864 10e édition et ULC-S527 
3e édition; approuvé par FM (nº 3010) 

 

 

 

 

 

 Modèle                                        
FTH2073-UA 

 Modèle                        
FT2009-U1 

 Modèle                          
FT2008-R1 
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 Spécifications 

Les avertisseurs tabulaires gèrent 16 zones (modèle FT2008-U1/R1 FT2018-
U1/R1) ou 32 zones (modèle FT2009-U1/R1 FT2019-U1/R1) sur les panneaux 
adressables de protection incendie Desigo. Chaque avertisseur a besoin d’une 
alimentation externe de 24 V c.c. directement du panneau ou d’un bloc 
d’alimentation homologué UL de 24 V c.c. Les applications ULC pour les PCAI 
à 50 points nécessitent l’utilisation d’une source d’alimentation homologuée 
distincte pour les avertisseurs. 

Les avertisseurs tabulaires affichent facilement et rapidement les commandes 
système définies par l’utilisateur :  

• Réinitialiser  
• Sourdine/Rétablir l'alarme  
• Acquitter  
• Test de voyant 

 

Les commandes système sont gérées et surveillées par une interface RS–485.  

Chaque boîtier d’avertisseur comporte six (6) trous de montage; on peut ainsi 
installer un boîtier à branchement simple, à branchement double ou de 4 
pouces carrés (10,2 cm). Deux (2) attaches de câble et un (1) cavalier EOL 
sont inclus avec chaque commande. 

Toutes les fonctionnalités de commande des avertisseurs tabulaires de séries 
FT2008 et FT2009 sont protégées à l’aide d’un indicateur à clé (clé T-45). Leur 
aspect moderne et profilé se compare à celui des panneaux adressables de 
protection incendie Desigo.  
 

 

 Plage de température et d’humidité  

Les avertisseurs tabulaires de protection incendie Desigo sont homologués UL pour des emplacements intérieurs secs 
avec une plage de température allant de 49 +/- 2 ºC (120 +/- 3 ºF) à 0 +/- 2 ºC (32 +/- 3 ºF) et une humidité relative de 
93 +/- 2 % à une température de 32 +/- 2 ºC (90 +/- 3 ºF). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions                                                     

FT2008-U1/R1, FT2018-U1/R1 

8,1 x 7,4 x 2,0 po 

(20,6 x 18,7 x 5,1 cm) 

{ L-x-H-x-P } 

FT2009-U1/R1, FT2019-U1/R1 

11,4 x 7,4 x 2,0 po 

(29,0 x 18,7 x 5,1 cm) 

{ L-x-H-x-P } 

 
Poids   

FT2008-U1/R1, FT2018-U1/R1 
2,6 lb (1,2 kg), unité  

Environ 4 lb (1,8 kg), emballé 

FT2009-U1/R1, FT2019-U1/R1 
3,8 lb (1,7 kg), unité 

 Environ 5 lb (2,3 kg), emballé 

Entrées d’alimentation 

Tension de fonctionnement de l’unité : 
(à 24 V c.c., nominal) 

16 à 30 V c.c. 

Courant d’activation :                                      
(FT2008-U1/R1, FT2018-U1/R1) 

65 mA 

Courant d’activation :                                         
FT2009-U1/R1, FT2019-U1/R1 

105 mA 

Courant de fonctionnement : 
(repos) 

25 mA 

Connexions 

           
Interface RS-485 : 
▪ Conception 
▪ Section de câble admissible 

 

14 ─ 18, 28 AWG 
(American Wire Gauge) 

Lieu d’utilisation : intérieur / sec 

Température de fonctionnement : 
0° – 120°F 
(0° – 49°C) 

Température d'entreposage 
0° – 140°F 
(0° – 60°C) 

Humidité : ≤95 %, relative 

Données techniques Propriétés générales 

Propriétés physiques 

 Modèle FT2018-U1 

 Modèle FT2019-R1 
 



 

 

 
   AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu’un 

résumé et peuvent être modifiés sans préavis. 
 Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possède(nt) des fiches d’instruction 

spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de 
responsabilité. 

 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le document 
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également des 
informations importantes, sont fournis avec le produit et sont disponibles auprès 
du fabricant. 

 

 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces 
documents avec un professionnel de protection incendie 
avant de spécifier ou d’utiliser le produit. 

 

 Pour toute question ou assistance supplémentaire relative à 
des problèmes particuliers qui pourraient se produire et qui 
portent sur le bon fonctionnement de l’équipement, veuillez 
communiquer avec le fabricant. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODÈLE OU  

TYPE 
Nº DE  

PIÈCE PRODUIT 

FT2008-U1 S54400-A143-A1 Avertisseur tabulaire à 16 zones, noir 

FT2008-R1 S54400-A144-A1 Avertisseur tabulaire à 16 zones, rouge 

FT2018-U1 S54433-A1-A1 
16 zones sans commande                                       
Avertisseur tabulaire, noir 

FT2018-R1 S54433-A2-A1 
16 zones sans commande                                    
Avertisseur tabulaire, rouge 

FT2009-U1 S54400-A145-A1 Avertisseur tabulaire à 32 zones, noir  

FT2009-R1 S54400-A146-A1 Avertisseur tabulaire à 32 zones, rouge 

FT2019-U1 S54433-A3-A1 32 zones sans commande                                       
Avertisseur tabulaire, noir 

FT2019-R1 S54433-A4-A1 
32 zones sans commande                                       

Avertisseur tabulaire, rouge 

FHK2001-U2 S54400-C50-A1 

Ensemble de coffret 1 U de H, noir 

Inclut : 
FHB2001-U1   (Qté 1) 
FHD2001-U3   (Qté 1) 
FHD2004-U1   (Qté 1) 
FHD2006-U1   (Qté 1) 

FHK2001-R2 S54400-C50-A2 

Ensemble de coffret 1 U de H, rouge 

Inclut : 
FHB2001-R1   (Qté 1) 
FHD2001-R3   (Qté 1) 
FHD2004-U1   (Qté 1) 
FHD2006-U1   (Qté 1) 

FT2007-S1 S54433-C118-A1 
Ensemble de pièces de rechange (pour 

avertisseurs tabulaires) 

FTH2073-UA S54433-A6-A1 Coffret universel 

Fiche technique Numéro 

Coffrets du système protection  
incendie Desigo ( UL |  ULC) 

6807 

PCAI adressable de protection incendie 
Desigo à 50 points 

6813 
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Renseignements pour les commandes Documentation connexe 

Remarque :  
Pour les applications canadiennes, les avertisseurs 
tabulaires à 16 et 32 zones sont utilisés sur une 
base facultative dans les provinces, et peuvent être 
utilisés pour l’affichage uniquement. 
Pour respecter les normes ULC, chaque avertisseur 
tabulaire muni de commandes manuelles doit être 
abrité dans un coffret verrouillable homologué 
ULC-S527. 
 

 


