SIEMENS

Paneles de control de incendios FC360
FC361-xx, FC362-xx

Paneles de control de incendios (1 o 2 lazos) para dispositivos periféricos
direccionables con unidad de operacion integrada

FC361-xx: Un lazo o dos lineas abiertas con 126 direcciones

FC362-xx: Dos lazos o cuatro lineas abiertas con 252 direcciones

Dos lineas de bocina colectiva

Tres salidas de relé libremente programables

Cuatro entradas/salidas de control libremente programables

Modulo RS232 opcional para la conexion de la impresora

Moédulo RS485 opcional para el modulo busca ESPA o DMS

Moédulo opcional con cuatro salidas supervisadas de libre configuracion

Software integrado basado en servidor web 'FC360 Panel Configurator', acceso a
través de conexion Ethernet (puerto)

e Espacio para la instalacién de componentes opcionales:
— Indicador LED (32 zonas)
— Conmutador de llave (estandar) o conmutador de llave (Nérdica)

— Modulo de evacuacion (NL)

e Alimentacion de emergencia para un tiempo de operacion de emergencia de
hasta 72 horas
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El FC360 es un panel de control de incendios compacto con una unidad de operacion
integrada. Es posible utilizar tanto la topologia de lazo como la de linea abierta.

El FC361-xx admite 126 dispositivos direccionables en un lazo, mientras que el FC362-xx
admite 252 dispositivos direccionables en dos lazos (maximo 126 dispositivos por lazo).

A la linea de detectores se pueden conectar detectores automaticos de incendios,
dispositivos de alarma, médulos de entrada/salida y un punto de llamada manual de la
cartera de periféricos 'Cerberus™ FIT'. Ademas, otros dispositivos de 'Cerberus PRO' son
compatibles con la linea de detectores.
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e Se pueden conectar un max. de 32 dispositivos direccionables a una linea abierta
simple, segun EN 54-2.

e Consulte el documento A6V10882301 para ver la lista completa de dispositivos
conectables.

e El software 'FC360 Panel Configurator' se utiliza para configurar el panel de control de
incendios. Todos los textos del cliente, asi como los dispositivos individuales y los
controladores de salida, pueden adaptarse con el software 'FC360 Panel Configurator'.

e Supervisidn de la linea de detectores por cortocircuito y linea abierta:
— Es posible identificar con precisién la ubicacion del error.

— Ninguno de los dispositivos de la linea de detectores se pierde en caso de
cortocircuito en el lazo.

e Se pueden convocar hasta 2000 eventos segun diversos criterios.
e El cambio de horario de verano y de invierno es automatico.
e Texto individual del cliente por dispositivo con un maximo de 18 caracteres
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e Se pueden seleccionar los modos de operacién 'Presente’ y 'Ausente’.
e El panel de control de incendios tiene un recordatorio de servicio integrado.

ElI FC360 es ideal para instalaciones de deteccion de incendios mas pequefias, como las de
los siguientes edificios:

e Talleres

Hoteles

Escuelas

Tiendas

Viviendas residenciales
Residencias de ancianos
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Pantalla y unidad de operacion
Los siguientes componentes se encuentran en la unidad de operacion:
e |os componentes electronicos de la unidad de operacion
e Opcional:
— Conmutador de llave (estandar o nérdica)
— Indicador LED (32 zonas)
— Modulo de evacuacion (NL)
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1 Botdn de navegacion
2 Botdn de menu
3 Teclado para introducir textos numéricos y alfanuméricos
4 Botén OK (para confirmar la seleccion)
5 Botén C (‘Cancelar’)
6 Botodn para 'Apagar el zumbador'
7 Botdn para el mensaje 'Reconocimiento’
8 Botdn para el mensaje 'Rearmar’
9 Botdn 'Silenciar' y 'Con sonido' para el control del dispositivo de alarma
10 Botdn para 'Retraso de alarma desactivado'
11 Botdn para los modos de operacion 'Presente’ y 'Ausente’
12 Botdn para desplazarse por los mensajes de alarma

Indicadores LED:
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FC360

a SIEMENS

Contact: XXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XX XXXXXXX
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©

7 8 9 10 11 12 13 14 1516
N.° Descripcién Color Estado Funcion
1 Alarma Rojo On El panel esta en situacion de 'Alarma’.
2 Mas alarmas Rojo Intermitente | Ha habido mas de dos eventos de
alarma.
3 Fuerza de Rojo On Depende de la configuracion:
Bomberos Opcidn 1: Se ha llamado a la fuerza de
Bomberos.
Opcion 2: El relé de salida TR de
incendio est4 activado. Llamar a la
fuerza de Bomberos.
4 Sistema Verde On El panel esta funcionando.
encendido
5 Retraso de Amarillo |Intermitente | El panel esta en el tiempo de
alarma investigacién del proceso del concepto
desactivado de verificacion de alarma.
6 Presente o Amarillo |On El panel esta en funcionamiento
Ausente 'Presente’.
Off El panel esta en funcionamiento
'Ausente’.
7 Averia general Amarillo |On Indica cualquier evento de averia en el
sistema.
8 Averia del Amarillo |On Indica el fallo del CPU.
sistema
9 Averia en la linea | Amarillo |On Todos los dispositivos de alarma estan
de sirena y en el desactivados.
dispositivo de
alarma Intermitente |®@ Hay averias en uno o mas
dispositivos de alarma.
e Hay averias en los circuitos de las
sirenas.
10 Averia TR de Amarillo |On Todos los dispositivos TR de incendio
incendio estan desactivados.
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N.° Descripciéon Color Estado Funcién

Intermitente | Hay averias en uno o mas dispositivos
TR de incendio.

11 Condicién dela |Amarillo | On Indica que uno o mas dispositivos estan
prueba en el modo de prueba.

12 Desconexion Amarillo | On Indica que hay eventos de desconexion.

13 Silencio Rojo On Al menos un dispositivo de alarma esta
silenciado.

14 Sonido Rojo On Se activa al menos un dispositivo de
alarma.

15 Rearmar Amarillo | Intermitente | Hay eventos reconocidos a la espera de

ser rearmados.

16 Reconocimiento |Amarillo |Intermitente | @ Hay eventos de alarma/averia a la
espera de ser reconocidos.

e Se activan los dispositivos de tipo
Técnico o Disp.tec,con
enclavamiento .

Placa base

Los siguientes componentes se encuentran en la placa base:
Una ranura para el modulo RS232 o RS485

Médulo CPU

Un puerto Ethernet

Los terminales de conexion de la linea de detectores C-NET
Dos lineas de bocina colectiva supervisadas

Tres relés de libre configuracion (transmisién remota - incendio - averia, control de
incendios)

Cuatro entradas/salidas de control libremente programables
e Una salida de tensién continua de 24 V

Opcional:

e Modulo de salida (4M) equipado con 4 salidas supervisadas de libre configuracién para
la linea de sirena, el control de incendios y la via de transmisiéon de alarma o averia

Alimentaciéon de 70 W
e Lafuente de alimentacion alimenta el hardware y carga las baterias.
Alimentacién de emergencia

e En caso de corte de luz, las baterias proporcionan corriente de emergencia durante un
maximo de 72 horas.

Configuracion

e Se pueden realizar adaptaciones del sistema especificas para el cliente con el 'FC360
Panel Configurator' integrado.
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Configuracion

Elem Denominacion Tipo Notas

ento

1 Vivienda — Elementos 1 a 3 y elemento

7: Equipamiento basico
2 Placa base FC361-xx: FCM3601-Z1" para cada FC360
FC362-xx: FCM3601-222

3 Alimentacién (70 W) FP2015-A1

4 Baterias FA200x-A1 2x12V

5 Conmutador de llave FCA3601-Z1 Opcional?, para la

autorizacién de acceso

Conmutador de llave FCA3603-Z1 para la operacion
(Nordica)

6a Indicador LED (32 zonas) |FTO3603-Z1 Opcional*

6b Médulo de evacuacion FTO3601-H1 Opcional*
(NL)

7 PMI - Equipamiento basico

8 Maodulo de salida (4M) FCA3602-21 Opcional

9a Médulo RS232 FCA2001-A1 Opcional®
(desconectado)

9% Moédulo RS485 FCA2002-A1 Opcional®

(desconectado)
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1 Admite la conexion con un lazo o dos lineas abiertas con 126 dispositivos.
2 Admite la conexién con dos lazos o cuatro lineas abiertas con 252 dispositivos.
3 No en combinacion con el moédulo de evacuacion (NL)

4 O indicador LED (32 zonas) o médulo de evacuacién (NL): El indicador LED (32 zonas)
y el médulo de evacuacion (NL) no se pueden instalar simultaneamente.

5 Moddulo RS232 o médulo RS485.
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Vision general del tipo

Paneles de control de incendios FC361-xx (1 lazo)

Tipo Numero de pedido  Denominaciéon

FC361-2Z S54433-C112-A1 Panel de control de incendios (1L, comp.)
FC361-ZA S$54433-C111-A1 Panel de control de incendios (1L, comf.)
FC361-2Z FC361-ZA

Bateria: Max. 2x 12V, 12 Ah
Sin indicador LED integrado para 32 zonas

Bateria: Max. 2x 12V, 25 Ah
Sin indicador LED integrado para 32 zonas

Paneles de control de incendios FC362-xx (2 lazos)

Tipo Nudmero de pedido  Denominaciéon

FC362-2Z S54433-C119-A1 Panel de control de incendios (2L, comp.)
FC362-ZA S54433-C120-A1 Panel de control de incendios (2L, comf.)
FC362-Z2Z FC362-ZA

Bateria: Max. 2x 12V, 12 Ah
Sin indicador LED integrado para 32 zonas

Bateria: Max. 2x 12V, 25 Ah
Sin indicador LED integrado para 32 zonas
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Accesorios

10

Extensiones

Tipo

FTO3603-21
FCA3601-21
FCA3603-21

FTO3601-H1
FCA2001-A1

FCA2002-A1

FCA3602-21
FCA1209-21

Alimentacion auxiliar

Tipo
FP120-21

Baterias

Tipo
FA2003-A1
FA2004-A1

BAT12-25

Impresora externa

Tipo

DL3750+

Numero de pedido
S54433-B118-A1
S54433-N113-A1
S54433-N115-A1

S554433-B116-A1
A5Q00005327

A5Q00009923

S54433-A114-A1

S$54400-B124-A1

Numero de pedido

S$54400-S122-A1

Numero de pedido
A5Q00019353
A5Q00019354

554302-2102-A1

Numero de pedido
A5Q00023962

A5Q00023963

Denominacion
Indicador LED (32 zonas)
Conmutador de llave

Conmutador de llave
(Nordica)

Médulo de evacuacion (NL)

Modulo RS232
(desconectado)

Maddulo RS485
(desconectado)

Tarjeta de salida (4M)

Méodulo de salida (230 V)

Denominacion

Juego de alimentacion
A7T0W

Denominacion
Bateria (12 V, 7 Ah, VdS)
Bateria (12 V, 12 Ah, VdS)

Bateria (12 V, 25 Ah, VdS)

Denominacion
Impresora matricial (externa)

Cinta de color para la
impresora matricial DL3750+
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Repuestos

Tipo
FP2015-A1
FCM3601-Z1
FCM3601-22

FHD3601-Z1

Nimero de pedido Denominacién

S54400-B121-A1 Alimentacion (70 W)

S54443-A115-A1 Placa base
S54443-A116-A1 Placa base (2L)

S54443-B118-A1 Puerta incl. PMI

Accesorios de montaje

Tipo

FHA3602-Z1

Herramientas

Nimero de pedido Denominacién

S54433-N118-A1 Bisel de montaje

semiempotrado

Tipo Numero de pedido o Comentario
identificacion del
documento
FC360 Panel Configurator - Alcance del suministro de los
paneles de control de
incendios FC360

FC360 Desktop Editor 3.0

Herramientas de cantidades |A6V10885143 -

FC360 Cerberus FIT

Identificacion del  Nombre

documento

008250 Manual de instrucciones del testeador de linea FDUL221

A6V10210416 Sistema de deteccion de incendios FS720: puesta en servicio,
mantenimiento y reparacion

A6V10421797 Manual de instrucciones (corto), panel de control de incendios
FC360

A6V10878675 Manual de instrucciones (corto) con EVAC, panel de control de
incendios FC360

A6V10421795 Manual técnico del panel de control de incendios FC360

A6V 10450595 Manual de instrucciones para las herramientas de configuracion,
panel de control de incendios FC360

A6Y10450593 Instrucciones de montaje, FCM3601-Z21 y FCM3601-Z22
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Eliminacion

Identificacion del Nombre

documento
A6BV10421792
A6V10431013

A6V10431015
A6V10893024

A6V10450591
A6V10431009
ABV11777319
A6V10885143
A6V10882301
A6V12080979

Instrucciones de montaje, panel de control de incendios FC360

Instrucciones de montaje, conmutador de llave FCA3601-Z1 /
FCA3603-Z1

Instrucciones de montaje, tarjeta de salida (4M) FCA3602-Z1

Instrucciones de montaje, bisel de montaje semiempotrado
FHA3602-Z1

Instrucciones de montaje, puerta FHD3601-Z1 incl. PMI
Instrucciones de montaje, mdédulo de evacuacion (NL) FTO3601-H1
Instrucciones de montaje, indicador LED (32 zonas) FTO3603-Z1
Herramientas de cantidades, panel de control de incendios FC360
Lista de compatibilidad, panel de control de incendios FC360

Directrices de ciberseguridad, panel de control de incendios FC360

Los documentos relacionados tales como declaraciones medioambientales, declaraciones
CE y otros pueden descargarse desde la siguiente direccion de internet:

www.siemens.com/bt/download

Pdéngase en contacto con Siemens si un documento no esta disponible en
http://siemens.com/bt/download.

Conforme a la Directiva europea, para su eliminacion, el dispositivo es
considerado residuo de dispositivo eléctrico y electronico, por lo que no se
puede desechar como residuo doméstico.

e Deseche el dispositivo a través de los canales previstos para tal fin.
e Tenga en cuenta la legislacion local y vigente actualmente.

e Deseche las baterias antiguas en los puntos de recogida previstos para
tal fin.

A ADVERTENCIA

Conmutacion en paralelo de baterias
Peligro de explosion e incendio

e jNo conmute las baterias nunca en paralelo!
e En caso de necesitar mas potencia, debe colocar baterias de mayor capacidad.
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Datos técnicos

Datos generales

Numero de las lineas de detectores FC361-xx FC362-xx
e Lazoso Max. 1 Max. 2

e Lineas abiertas Max. 2 Max. 4
Numero de dispositivos direccionables por lazo | Max. 126 Max. 126
Numero de dispositivos direccionables por linea |Max. 32 Max. 32
abierta

Unidad de operacion Integrada

Dimensiones (A x A x F)
e FC361-ZZ/FC362-Z2Z
e FC361-ZA/FC362-ZA

402 x 372 x 132 mm
402 x 372 x 211 mm

Color:
e Carcasa o tapa de proteccion

~RAL 7035, gris claro

Entradas/salidas

Entradas o salidas integradas

e Salidas para la bocina 2
e Salidas de relé para el control de incendiosy |3
vias de transmision de alarmas y averias
Entradas o salidas libremente configurables 4
Opciones:
Méoédulo de salida (4M) con 4 salidas 1
supervisadas para la linea de sirena, el control
de incendios y la via de transmisién de alarma o
averia
Conexiones
Ranura para la interfaz serie Max. 1
RS232 o0 RS485 e Modulo RS232 para la impresora de

eventos

e Mobdulo RS485 para la interfaz
ESPA [NL] o DMS

Puerto Ethernet RJ45 Max. 1
Indicacion LED Méx. 1
Conmutador de llave (estandar) Max. 1
Conmutador de llave [Nérdical] Max. 1
Modulo de evacuacion [NL] Max. 1
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Conexiones
Tarjeta de salida (4M)

Serie de detectores conectables

Impresora externa DL3750+

Datos de rendimiento

Tension de red

Alimentacion
Tension de servicio
Corriente de servicio

Capacidad de la bateria

Puente de la bateria
Supervision de la bateria

Supervision de la red

Max. 1

Cerberus™ FIT (C-NET) y Cerberus™

PRO (C-NET)
segun la 'Lista de compatibilidad'.

Consulte la seccion Documentacion del

producto [~ 11]

Conexion a través de la interfaz RS232

CA97..127V
CA 196...253 V

70W
CC 20,5..28,6 V
Max. 2,5 A

Max. 2x 12 V, 12 Ah (FC361-2Z,
FC362-22)

Max. 2x 12 V, 25 Ah (FC361-ZA,
FC362-ZA)

Hasta 72 h
Si
Si

Condiciones ambientales y categoria de proteccion

Temperatura de servicio

Temperatura de almacenamiento

Humedad del aire (no se permite condensacion)

Categoria de proteccién (IEC 60529)

Normas y autorizaciones
Normas

Autorizaciones:
e LPCB para FC361-xx
e |PCB para FC362-xx

-5...+40 °C
-20...+60 °C
<95 % rel.

IP30

EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13

531q/03
531q/04
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