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Systéme de protection
incendie DesigoMP modulaire

Carte audio numérique et carte
de diffusion publique locale

Modeles DAC-NET et LPB

Spécifications pour
architectes et ingénieurs

Présentation du produit

La carte audio numérique (modéle DAC-NET) procure la
source audio pour le systéme vocal d'évacuation de
protection incendie Desigo modulaire, ainsi que la
O Microprocesseur intégré communication bidirectionnelle sur réseau D-NET de
I'interface opérateur (I0) et entre les coffrets.

O Source de signal audio

O Détection des défauts
a la terre intégrée Le modéle DAC-NET peut transmettre huit (8) canaux

audio numériques sur deux (2) paires de fils. Un (1)
DAC-NET est nécessaire sur chaque coffret de systeme
vocal Desigo modulaire et peut avoir un cdblage de

O Transmet huit (8)
canaux audio

O Messages ou tonalités « Classe A» (style 7) - quatre (4) paires de fils, ou
personnalisés programmables encore de « Classe B » (style 4) — deux (2) paires de fils.
O Mémoire de stockage de cing (5) De plus, le modéle DAC-NET s'insere dans un (1)
minutes pour les messages / tonalités logement du panier a cartes de modéle CC-5 ou CC-2 et

est muni de voyants DEL intégrés qui indiquent ['état

Ol Aepilis [ S € du systéme et aident a son dépannage.

max. de 99 types des modules

suivants sur le bus CAN : Comprend également des indicateurs d'alimentation, :

. SCM-8 . TZC-8B de, corr\lmunication, ,d,e fonctionnement jnterne, de - Modeéle

- lews - défaut a la terre et d'événements de « Probléme ». DAC-NET
Le modéle DAC-NET contient un microprocesseur intégré ‘;"‘J::é*:i“dli:

R D el qui prend en charge les communications avec les q

= FMT = ZAM-180 modules a interrupteurs, les modules a DEL, le

microphone, les cartes de zone de téléphone et les
amplificateurs de zone sur le bus de réseau de zone de
commande CAN. De plus, un modele DAC-NET peut

O «Classe A » (style 7) superviser 99 modules d'adresses CAN.
sur quatre (4) paires de fils

O « Classe B » (style 4)
sur deux (2) paires de fils

Le modéle DAC-NET intégre des tonalités ainsi que
O Homologué de CAN / ULC des messages  d’EVACUATION et  d’ALERTE
préenregistrés. En outre, on peut télécharger des
messages ou des tonalités personnalisés sur la
carte DAC-NET a laide de [loutil logiciel de
configuration personnalisée ZEUS-D d'un systeme
de communication vocale Desigo modulaire,
jusqu’a concurrence de cing minutes de mémoire.

Modéle LPB

Carte d’appel local LPB

Siemens Fiche technique 7334F
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Présentation du produit — (suite) Caractéristiques électriques

La communication D-NET est supervisée pour des CONSOMMATION D’ENERGIE
circuits ouverts, des courts-circuits et des défauts a - DAC-NET -

la terre. Chaque entrée/sortie est isolée ;

électriquement. La distance maximale entre deux APPEL DE COURANT.AMV: 230 mA
DAC-NET et de 701 m [2,300 pi] (cable non blindé et [1Fem et eTiier]

torsadé de calibre 14 AWG a 18 AWG.) APPEL DE COURANTA 24V : 0

Le céblage non blindé et torsadé peut atteindre une [ Hoie &tk |

longueur maximale de 7,010 m [23,000 pi] sur tout APPEL DE COURANT A 6,2V :

le réseau D-NET totalisant 32 nceuds DAC-NET. [ Fond de panier ] 0
La carte de diffusion publique locale (modéle LPB) APPEL DE COURANT A 24V : 230 mA
sert a connecter le microphone - installé a [ En attente |

I'intérieur du module de communication vocale en

direct (modéle LVM) — au systeme téléphonique

classique interne. Le modéle LPB sert de carte de Renseignements pour les commandes

prises pour le modele DAC-NET et convertit les deux

(2) signaux d'entrée analogiques au format MODELE N° DE PIECE PRODUIT
numérique interne du systeme. OINGE
Jusqu‘a cing (5) modules LVM peuvent étre connectés DAC-NET 500-035100 Carte audio numérique
au modeéle LPB. De plus, le modéle LPB a une (1)
sortie analogique pour se connecter au haut-parleur
du moniteur installé a l'intérieur du modéle LVM.

. . . LPB 500-035200 Carte d’appel local LPB
La sortie analogique est I'un (1) des huit (8) canaux

audio numériques internes pouvant étre sélectionnés
depuis le systéme Desigo modulaire.

Jusqu‘a cing (5) modules LVM peuvent étre connectés
au modele LPB. De plus, le modéle LPB a une (1)
sortie analogique pour se connecter au haut-parleur
du moniteur installé a l'intérieur du modéle LVM.

La sortie analogique est 'un (1) des huit (8) canaux
audio numériques internes pouvant étre sélectionnés
depuis le systéme Desigo modulaire.

AVIS - Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne
sont qu'un résumé et peuvent étre modifiés sans préavis.

Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possede(nt) des fiches d'instruction
spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité.

Des copies des fiches d'instruction d'installation — ainsi que le document
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également
des informations importantes, sont fournis avec le produit et sont
disponibles auprés du fabricant.

1l faut consulter les renseignements contenus dans ces
documents avec un professionnel de protection incendie
avant de spécifier ou d'utiliser le produit.

Pour toute question ou assistance supplémentaire Protection incendie DesigoMD

relative a des problémes particuliers qui pourraient se : :
produire et qui portent sur le bon fonctionnement de - Slemen§ Industrlg, Inc.
I'équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. Division Technologies du batiment

8 Fernwood Road ¢ Florham Park, NJ 07932
Tél: (973) 593-2600
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