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Betjäningsinstruktion RDH100RF/SET
RDH100RF/SET består av RDH100RF trådlös temperaturregulator och RCR100/433 mottagare. RDH100RF
kan ställa in rumstemperatur (inställt värde) som krävs för vilken tid som helst med 24-timmarsprogram. Denna
temperaturregulator är utrustad med en inställningsratt som är ergonomiskt utformad för bekväm
temperaturkontroll.

Indikering

Aktuell rumstemperatur i °C

Apparaten upprätthåller den
valda komforttemperaturen

Visas vid värmebehov

Batteribyte

 RF TEST Test av sändare kommer att
visas på skärmen

Inställningsratt

Justeringsknapp för
Värme/kyla för val av
inställningsvärde för
temperaturen

Batterifack

2 alkaliska batterier av typ AA, 1,5 V

Debug före start
Igångkörning
· Ta bort den svarta isolerade packningen från det alkalisks batteriet.
· Kontrollera att batterilådan är i rätt läge.
· Om det inte finns några batterier i batterifacket, sätt in 2 st alkaliska batterier av typ AA.

Inställning av önskad rumstemperatur
· Vrid inställningsratten moturs för att minska det

inställda värdet, eller vrid inställningsratten
medurs för att öka det inställda värdet. Kommer
att justeras stegvis med 0,5 .

· Önskad temperatur visas på baksidan av
mystemperatur ikonen

Batteribyte
1. Förbered 2 st 1,5 V alkaliska batterier av AA-modell.
2. Inom 1 minut: dra ut batteristödet, ersätt de gamla batterierna med nya och

återställ batteristödet.
Du måste kontrollera tidigare inställda värden!

3. Var vänlig kassera de gamla batterierna enligt gällande lokala
miljöskyddsföreskrifter.

Energispartips (ingen inverkan på mysighet)
· Tillåt aldrig rumtemperaturer över 21 C
· Vädra rummen endast korta stunder men med vidöppna fönster

RED (Radio Equipment Directive) reglering
RDH100RF/SET:
· Driftfrekvens: 433,94 MHz
· Maximal radiofrekvens effekt: 3,25 dBm

Siemens Switzerland Ltd. Deklarerar att radiodelen i RDH100RF/SET
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran
om överensstämmelse finns på www.siemens.com/download?A6V10223354.

Enligt EU-direktiv betraktas enheten vid avfallshantering som
elektrisk eller elektronisk utrustning och får inte slängas som
hushållsavfall.
· Avfallshantera enheten på det sätt som föreskrivs.
· Följ den lokala och aktuella lagen.
· Släng förbrukade batterier på de avsedda

uppsamlingsplatserna.
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Mottagare sedd
framifrån

LED signalindikator LED reläindikator
LED-lampa i grönt indikerar
normal mottagning av signal.
LED-lampa i grönt indikerar
ingen signal.

LED-lampa i orange indikerar att reläet är aktiverat.

OVERRIDE (FÖRBIKOPPLINGS)-knapp

Tryck på denna knapp för att täcka antalet sändaren.

Återställ: tryck samtidigt på LEARN (LÄRA) och OVERRIDE
(FÖRBIKOPPLINGS)-knappen i 4 sekunder för att
ta bort alla adresser i sändaren.

Temperaturregulatorn
(sändare) sedd bakifrån LEARN (LÄRA)-knapp

Tryck på denna knapp för att bli
informerad om sändarens adress.

LEARN (LÄRA)-knapp TEST-knapp
Tryck på och släpp sedan knap
pen för att få innehållet i
telegram

Används för att testa om transmissionen är normal.

  Tryck > 5 s för att öppna
parameterläge

Obs!
Om temperaturregulatorn eller överföringsprotokollet är ur funktion, tryck på
OVERRIDE (FÖRBIKOPPLINGS)-knappen på mottagaren för att manuellt
aktivera/inaktivera omkopplaren.
Obs!
Produktens felsöknings förfarande skall åter genomföras för att återupprätta
anslutnigen mellan temperaturregulator och mottagare.

Parameterinställningar

Inställningar för parametrar
1. Tryck på LEARN på framsidan i 5 sekunder tills

“P01” visas.
2. Tryck på LEARN igen och parametervärdet på

andra raden blinkar och är tillgängligt för ändring.
3. Justera parametern med hjälp av

inställningsknappen.
4. Tryck på LEARN igen för att verkställa

inställningen.
5. Vrid inställningsknappen medurs till nästa

parameter och upprepa steg 2 till 4.
6. Lämna parameterinställningar genom att rotera

inställningsknappen medurs till “End” och tryck på
LEARN en gång.

Parameterar:
· P01 Reglerfunktion: 2-läges 1K / 2-läges 0.5 K /

PID snabb / PID långsam (fabriksinställning)
· P02 Max.temperaturområde
· P03 Min.temperaturområde

Siemens RDH100RF/SET Konfigurationsbeskrivning
Temperaturregulatorn (sändare) RDH100RF och mottagare RCR100/433 är inställd på att stödja ömsesidig
kommunikation (förbindelse upprättad) när de lämnar fabriken. Om det krävs att utrustningen måste återanslutas på
grund av fel eller avbrott i kommunikationen, vänligen uppfyll följande beskrivning:
1. Tryck samtidigt på LEARN (LÄRA) och OVERRIDE (FÖRBIKOPPLING) i 4 sekunder för att återställa mottagaren.
2. Tryck och släpp LEARN (LÄRA)-knappen för att ställa mottagaren i informationsläge.
3. Tryck och släpp LEARN (LÄRA)-knappen på baksidan av sändaren.
4. LED-lampa i grönt indikerar normal mottagning av signal, och LED-lampa i grönt indikerar ingen signal.
5. Tryck på TEST-knappen på sändaren för att aktivera reläet på mottagaren (utan hänsyn till temperatur) om det

krävs för att testa om överföringen är normal.
 RF TEST ikonen visas på temperaturregulatorns skärm.

6. LED-lampa i orange indikerar att reläet är aktiverat.
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