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Touchpanel S7 TP700 S55372-C117

Verwendung zusammen mit DESIGO S7, Building Solution

o Lokales Bedienen und Beobachten von DESIGO S7 Building Solution

¢ Einbau in Schaltschranktiire

¢ Bis zu 4 Automationsstationen DESIGO S7 konnen bedient und beobachtet
werden

e Anschluss iiber MPI, Profibus DP oder Ethernet TCP/IP

¢ Fiir hochsten Bedienkomfort und grosstmogliche Flexibilitdt konnen freie
Grafikbilder erstellt werden.
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Anwendung

Funktion

Das lokale Beobachten und Bedienen zeichnet sich durch folgende System- und
Produktmerkmale aus:

"Plug-and-Play" fur Standardfunktionalitat

Einfache Bedienung durch einheitliche und eindeutige Benutzerfiihrung in jeder
Bildhierarchie und eindeutige Bedienphilosophie

Schnelle Zielsuche in der Denkweise der Bediener durch Anlagensicht,
Aggregatesicht und Datenpunktsicht (die Aufteilung auf unterschiedliche
Automationsstationen wird vor dem Bediener verborgen)

Fiihrung des Bedieners durch Sammelstorungsanzeigen in jeder Sichtweise
(Anlage, Aggregat)

SIMATIC Comfort Panel mit DESIGO-spezifischem Design und Firmware
Minimierung des Engineeringaufwandes: Systemeinstellungen wie IT-Adressen
von Automationsstationen und Passwoérter fur Bedienung werden am S7 TP700
eingegeben

Busfahig zum B&B mehrerer Anlagen in unterschiedlichen SIMATIC S7-CPUs
uber MPI, Profibus DP und Ethernet TCP/IP mit der Méglichkeit, sequentiell
Anlagen, Aggregate und einzelne Datenpunkte aus mehreren CPUen
anzuzeigen und gdfls. Informationspunkte (z.B. Sollwerte, Schaltbefehle) zu
bedienen

Es kdnnen bis zu 4 Automationsstationen DESIGO S7 angeschlossen werden
Automatischer Start bei Einschalten und Wiederkehr der Versorgungsspannung
durch Speicherung der Projektierungsdaten. Automatisches Aufblenden des
Startbildes mit der Anlagenibersicht

Passwortschutz in mehreren Ebenen fir Bedienungen

Auslieferung mit den Sprachen Deutsch und Englisch

Lokale Bedienungen werden im Managementsystem (DESIGO INSIGHT)
protokolliert und im S7 TP700 angezeigt
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Das Touchpanel S7 TP700 benutzt eine hierarchische Bedien-Philosophie:

Startbild (alle Anlagen)

Anlagenbild (alle Aggregate bzw. Bausteine einer Anlage)
Aggregatebild (alle Bausteine eines Aggregates)
Datenpunktbilder

— Anlage

— Kennlinie (CHAR_LIN)

— Meldungen (BI, MI)

— Messwert (Al)

— Regler (PID_CTR, CAS_CTR)

— Schaltbefehl (BO, MO)

— Sollwert (AVAL_OP, MVAL_ORP, ...)

— Stellbefehl (AO)

— Zahlwert (Cl)
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Typeniibersicht

Bei einer Bestellung sind Anzahl, Typ, Bestellnummer und Bezeichnung
anzugeben.

Typ Bestellnummer |Bezeichnung

DESIGO-TP700 |S55372-C117 Desigo S7 TP700 Touchpanel local HMI

Einstellung von Systemdaten

Nachprojektierung

Das Menu Konfig bietet folgende Mdglichkeiten:

e Eingabe/Anderung der MPI/ Profibus DP bzw. Ethernet Adressen
e Passwortverwaltung / Benutzerverwaltung
e Sprachumschaltung

Das Menu System bietet folgende Mdglichkeiten:

e Touchkalibrierung
o Systemeinstellungen

Sonderkonfiguration

Die Standardfunktionalitat des Touchpanel S7 TP700 ist im Geréat vorinstalliert.
Prinzipiell sind Erweiterungen moglich (z.B. Parametrierung, Farbe, Schriftgrosse,
freie Masken, freie Grafik). Fur die Grafikerstellung wird die Projektierungssoftware
WinCC Comfort V13 SP1 (TIA-Portal) bendtigt.

o Schriftgrosse und Farbe kénnen geandert werden
(nur bei den Meniis wie HOME Page, Konfig, usw.).

e Die SchriftgrofRe kann mit der XML-Datei geandert werden (fiir Anlagen-,
Aggregat-, Bausteintibersicht und Datenpunktebene).

¢ Die Farbe kann mit der XML-Datei gedndert werden (fiir die Datenpunktebene,
aber nicht fir die Anlagen-, Aggregat-, Bausteinlbersicht).

Es kdnnen auch mehrere Touchpanel S7 TP700 an eine DESIGO S7-Anlage
angeschlossen werden (MPI / PROFIBUS DP oder Ethernet).
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Beispiel fiir Hardwareaufbau

PXM-20, PX-WEB

L 'i

DESIGO S7 Building Solution
Use Case: Programmierung einer HLK-Applikation,
strukturierte Schau auf BACnet-Clients

S7 Touch Panel

ACnet

| Ethernet /IP
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e e i §7 comm,
PXx PX S7 300 S7 300
(HVAC) (HVAC) with HVAC-Lib with HVAC-Lib

Freie Grafikbilder

Fir héchsten Bedienkomfort und grésstmdgliche Flexibilitat kdnnen freie Grafik-
bilder erstellt werden. Diese ermdglichen eine komfortable und (bersichtliche
Anlagenbedienung. Ebenso kdnnen individuelle Bedienkonzepte realisiert werden.
Freie Grafikbilder kdnnen mit Standardfunktionen kombiniert werden.
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Entsorgung
Gemass Europaischer Richtlinie gilt das Gerat bei der Entsorgung als Elektro- und
Elektronik-Altgerat und darf nicht als Haushaltsmll entsorgt werden.
e Entsorgen Sie das Gerat Uber die dazu vorgesehenen Kanéle.
. e Beachten Sie die ortliche und aktuell gliltige Gesetzgebung.
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Technische Daten

Speisung

Display

Umgebungsbedingungen

Anschlisse
Schutzart

Produktsicherheit

EMV

Schutzart und Schutzklasse

Masse

Gewicht

Software / Projektierung

Betriebsspannung DC 24V
Leistungsaufnahme 12W
Typ Touchscreen 7 (152,4 x 91,4 mm) mit
einblendbarer Tastatur, 15 Zeilen,
800 x 480 Pixel, 16 Mio. Farben
Prozessor AMD Inc, 1486
Betriebssystem Windows CE Version 6.00
Feuchtigkeit Max. 90 %
Betriebstemperatur Senkrecht 0..50 °C
Neigung £35°  0...40 °C
Transport, Lagerung -20...60 °C

Integrierte Schnittstelle

MPI/PROFIBUS DP/ETHERNET/PN IE

IP65 (Frontseite), IP20 (Rickseite)

CE Konformitat Ja
cULus Ja
RCM (former C-TICK) Ja
KC-Zulassung Ja
Emission von Funkstorungen nach EN 55 011
e Grenzwertklasse A, fiir den Ja
Einsatz im Industriebereich
e Grenzwertklasse B, fiir den Nein
Einsatz im Wohngebieten
Elektromagn. Vertraglichkeit nach RL 2014/30/EU
IP (frontseitig) IP65
IP (ruckseitig) IP20
Masse in mm, siehe Massbilder
Frontplatte BxH 214x158 mm
Einbaumasse BxHxT 197x141x63 mm
Ohne Verpackung 1.4 kg

Die Standardfunktionalitat ist projektierungsfrei.

e Erweiterungen mit WinCC Comfort V13 SP1 (TIA-Portal) sind mdglich
(Erweiterung der Masken, Erstellung freier Grafikbilder)

e Ein S7 TP700 kann max. 4 SIMATIC S7-CPU bedienen und beobachten

¢ (Einstellung der CPU-Adressen uber Standard Maske im TP)

e Mehrere S7 TP700 kénnen eine SIMATIC S7-CPU gleichzeitig bedienen und

beobachten.
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Abmessungen

Alle Masse in mm
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Einbau-Ausschnitt (B x H): 197 x 141 mm
Herausgegeben von:
Siemens Schweiz AG
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Schweiz
© Siemens Schweiz AG, 2015

Tel. +41 58-724 24 24

www.siemens.com/buildingtechnologies Lieferméglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten
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