SIEMENS

Fire Safety

Modulos de Display VESDA

zona simples VESDA

designado
» Alarmes LEDs de alta intensidade

» Opcéao de relé remoto

» Alarme indicador de entrada

* Relatoério abrangente de falha

escurecer com fumaca)
* Opcéo de montagem encaixada

* Registrado por
NYMEA e FM

—— ESPECIFICACOES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ———

» Fornece relatorio de status imediato para uma

* Permite o controle de zona do detector VESDA

* Display grafico de barra vertical de 20 segmentos
» Receptor acustico integrado para aviso sonoro

* Display numérico de modo multiplo (padrao para

@ e ULC; Aprovado pelo CSFM,

Introducgao

Os mddulos de display fornecem indicagao do status do
detector VESDA em tempo real. Eles tém Display
Grafico de barra vertical de 20 segmentos, display
numeérico de 2 digitos, receptor acustico e indicadores
de alarme e de falhas. Eles também tém 4 teclas para
controlar o detector e 0 modo de visualizagéo.

O modulo display pode ser montado em uma unidade
detectora, em uma caixa de montagem remota ou em
um subrack de 19 pol. Varios displays podem ser
configurados para mostrar a informagao de um Unico
detector em varios locais.

Descrigao

Existem varias versées do modulo display, dependendo
do tipo de configuragédo do detector e do relé. O display
do LaserSCANNER tem um quarto modo para o display
numeérico, que mostra o Primeiro Setor de Alarme (FAS),
ou o numero do setor (tubo) que detectou a fumaga.
Para o LaserCOMPACT o LED Fogo 2 foi omitido

Indicagado de fumaga

Os niveis de fumaca sdo mostrados continuamente num

display de grafico de barras onde cada segmento
iluminado indica o nivel atual de fumaca detectada.

O segmento superior do grafico de barras indica o nivel
de entrada de fumaga Fogo 1 e cada segmento abaixo
deste nivel representa 1/20 do nivel de fumaga Fogo 1.

A esquerda do gréafico de barras estdo os indicadores de
Fogo1, Acao e Alerta de fumacga na entrada. Com uma
olhada, pode-se ver os alarmes programaveis de
entrada mostrando o quao perto o nivel de fumaca esta
de acionar o préximo nivel do alarme

Luzes de Status

Os LEDs de flash de alta intensidade fornecem uma
clara indicagao da condigao de fogo e sao
acompanhados por um aviso sonoro apropriado a
condig¢do do alarme. Similarmente, qualquer condi¢do de
falha é indicada por uma série de LEDs e sons,
fornecendo uma faixa de informagéo intensiva do status.
O aviso sonoro é facilmente silenciado com o apertar da
tecla Siléncio. Neste momento, qualquer LED que esteja
piscando € iluminado até a causa do evento ser
identificada, retificada e o sistema reiniciado.
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Display numérico
Um visor numérico de 2 digitos possui varios modos
que sao indicados por até quatro LEDs:

* O nivel atual de fumaga em % de escurecimento/pés
(% escurecimento/ m).

* Entrada em Fogo1 em % de escurecimento. Essa &
a sensibilidade do detector.

* O nimero da zona VESDA.

* Primeiro Setor de Alarme no display do
LaserSCANNER - o visor numérico mostra o numero
em qual setor (tubo) foi detectada fumaca.

Teclas

Quatro teclas largas permitem que o usuario
reinicialize, isole ou silencie o detector e controle o
modulo de display. As teclas podem ser desabilitadas
para prevenir a operagao de suas fungoes.

Inicia-se uma lampada-teste de rotina com o apertar
da tecla MODO por dois segundos. Apertando-se a
tecla Siléncio por dois segundos, pode-se iniciar uma
varredura (scan) manual no LaserSCANNER.

Tamanho da tela de display:

2,75 pol x 1,45 pol (70mm x 37mm)

Display gréafico completo

Caracteres grandes

8 linhas, 21 caracteres por linha

lluminacdo de tela ajustavel com controle de contraste
Tempo inativo para log off:

10 minutos (padréo de tela logon)

Bipa a cada 15 segundos antes do logoff

Teclas:

2 linhas com 4 teclas, cada uma de 0,75 pol x 0,50
pol (19mm x 12 mm)

Acesso de Seguranga:
ID do usuario com 3 caracteres

Numero de Identificagdo Pessoal (PIN) com 4 digitos
por usuario

NuUmero de niveis para usuarios:
10 USR

3 ADM

1 DST

ID Padrao:

USR = usuario (nivel operador)

ADM = Administrador (acessa a maioria das fungdes)
DST = Distribuidor VESDA (acessa todas as fungdes)
Temperatura operacional:

Ambiente: 32° a 103° F (0° a 39°C)

Umidade: 10-99%RH, sem condensagéao

Fungdes acessadas pelo Sistema:

Status e versao software

Alarme e falhas descritivas

Leitura de fumaca e fluxo

Trava com tecla

Display com nome (21 caracteres)

Alarme de entrada (Alerta, Agédo, Fogo 1 e Fogo 2)
Atraso de alarme (0-60 Seg.)

Opcoes dia/noite/fim de semanal/feriado

Log do evento (até 18.000 eventos)

Numero e nome da zona (21 caracteres)

Tubos em uso (de 1 a 4)

Velocidade do aspirador e controle de fluxo
Confirmagao da troca de filtro

Configuragéo do relé

Referéncia

AutoLearn®

Dispositivos tratados:

Maximo de 250 dispositivos VESDA

Dispositivos VESDA tratados:

LaserPLUS detectores e displays
LaserSCANNER detectores e displays
LaserCOMPACT detectores e displays

HLI (interface de alto nivel)
Modulos de relé: relés remotos

Informacgdes para pedidos:

Programador remoto VRT- 100
Kit opcional de montagem embutida  VSP-012
Programador portatil VHH-1000

contate a Fire
Safety Division
da Siemens
Building
Technologies

Subrack de configuragao de 19 pol



Especificagcoes do médulo Display VESDA

Voltagem fornecida : 18 a 30 VCC

Informacgao para pedidos:

Modulo Portatil (sem relé)
Poténcia(W) ~ Min. | 0.6W 1.3W 1.3W
@24VCC Max | 2.3w 3.0W 3.0W
Corrente (mA)  Min. | 20mA 50mA 50mA
@24VCC Max | 60mA 110mA 110mA
Dimensdes  in | 3.9x5.1x1.21 41x53x24 55x59x35
(WHD) Mm | 98 x 130 x 30 105 x 135 x 60 140 x 150 x 90
Conexdes Terminal conectado a cabega do processador de cartdo Conector tipo D 15 pinos, requer cabo VESDAnet para Fiagdo RS485 VESDAnet. Para aparafusar
ou ao conector de expansao em outro dispositivo VESDA | conexdo com o soquete do detector ou VESDAnet remoto | os blocos terminais (30-12 AWG) 0,2-2,5mm2)

Modelo Descri¢ao N° da Peca
VRT-100 | Programador remoto com placa de terminagéo remota (0 relés) 500-699829
VRT-200 | Display padrdo com placa de terminagéo remota (7 relés) 500-699830
VRT-600 | Display padrdo com placa de terminacao remota ((0 relés 500-699831
VRT-700 | Display de varredura (scanner) com placa de terminagéo remota (7 relés) | 500-699832
VRT-204 | Display de varredura (scanner) com placa de terminacéo remota (0 relés) | 500-699833
VRT-304 | Display de varredura (scanner) com placa de terminagdo remota (12 relés) | 500-699834
VRT-214 | Soquete VESDAnet 500-699835
VRT-314 | Placa de terminacéo remota para VLP e VLC (7 relés) 500-699836
VRT-011| Placa de terminagéo remota VLS (12 relés) 500-699837
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