
  

 Manual de instruções HVAC Products  REV11… 
REV11… - proporciona a todo o momento a temperatura ambiente desejada. Inclui dois 
modelos de programas, que se podem adaptar às suas necessidades específicas. Podem ser 
utilizados os ajustes incorporados de fábrica ou criar os seus proprios de acordo com os seus 
desejos. 

Cursor para realizar ajustes

Alteração do valor dos ajustes

Display digital

Ajustes
Hora e minutos

Temperatura de
ambiente (medida)

Hora e minutos
actuais

Comando remoto activo
(se estiver conectado)Parado (com anti-gelo)

Temperatura normal Aquecimento ligado

Temp. económica
Substituir as pilhas

°C

1.5V 'AA'

1.5V 'AA'

Funcionamiento

Modo: Contínuo
temperatura normal

Modo: Contínuo
temperatura económica

Modo: Parado
com protecção anti-gelo

Selector de Modos
de funcionamiento

Mudança manual 
do modo normal para econó-
mico e viceversa.A mudança
auto-anula-se ao passar
à mudança autom. seguinte. 

Teclas para regular mais/menos temperatura
Ajuste temporário da temperatura actual,
válido até à comutacão seguinte,seja automática 
ou manual. Passos de 0.2 ºC até ± 4 ºC máx.

Modo A: 24 horas
com 2 períodos

Auto

RunA1 A2 A3 A4 B1 B2

Posicão de
funcionamento

Auto

Run

Temperatura
económica

Temperatura
normal

Hora de comutar
B1...B2B1 B2

Horário- períodos
A1...A4A1 A2 A3 A4
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A

B Modo B: 24 horas
com 1 período

 
Colocação rápida em serviço automático 
O regulador  REV11 é fornecido com várias programações standard. Para colocação em 
serviço deve proceder-se como se indica: 

1.5V 'AA'

1.5V 'AA'  
Abrir a tampa frontal e retirar a banda negra protectora das baterias. Verificar que o 
suporte das baterias está correctamente acoplado. O regulador REV11 começa a 
funcionar. 

 
Situar o cursor para realizar ajustes na posição indicada. 

 Acertar a hora usando estes botões. 
Auto

Run  
Situar o cursor de ajustes nesta posicão, somente nesta posicão é possível fechar 
a tampa. 

A Situar o Selector de Modos de funcionamiento na posicão desejada, p.ex.: A, 
se forem necessários dois periodos de aquecimento por día. 

Guarde estas instruções na tampa e feche-a. 

¿Outros funcionamentos 
automáticos? 

 Situar o selector de modos de 
funcionamiento numa das 
seguintes posições: 

A Programação A, de 24 horas com 
dois períodos de aquecimento 
(mencionada anteriormente). 

B Programação B, de 24 horas com 
um período de aquecimento. 

¿Temperatura normal contínua? 
 Situar o Selector de Modos de 

funcionamiento em . Deste 
modo é garantido aquecimento 
contínuo à temperatura normal 
sem intervencção horária. O ecran 
mostrará . 

¿Temperatura económica contínua? 
 Situar o Selector de Modos de 

funcionamiento em . Deste modo 
é garantido aquecimento contínuo 
à temperatura económica sem 
intervencão horária. O ecran  
mostrará . 

¿Parado - Modo protecção anti-gelo? 
 Situar o Selector de Modos de 

funcionamiento em  . O 
aquecimento entra em 
funcionamento só quando a 
temperatura  ambiente desce 
abaixo do limite de proteção anti-
gelo (5 °C). O ecran mostrará . 

¿Está demasiado calor ou frío? 
°C

 
Premindo estes botões, pode-se 
aumentar ou diminuir o valor 
regulado da temperatura de 
ambiente actual, em incrementos 
de 0,2 °C até un máximo de ±4 °C. 
O novo ecran mostrará a nova 
temperatura selecionada e  
seguidamente o valor real. Estes 
reajustes só são válidos até à 
alteração imediatamente a 
seguir, quer esta seja  
automática ou manual. Se, como 
resultado dos ajustes de fábrica, 
estiver demasiado calor ou frío, 
reajustar as temperaturas  ou 
à medida das suas necessidades. 
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¿E se desejarmos alterar o nível de 
temperatura momentaneamente? 

 
Premindo este botão, altera-se o 
nível de temperatura actual para o 
seguinte. O ecran mostrará   , 
quando a alteração é feita a partir 
da temperatura económica, ou  , 
quando é feita a partir da 
temperatura normal. Isto permite p. 
ex.: selecionar a temperatura 
económica durante um período de 
ausência, enquanto o programa se 
encontra num nivel de temperatura 
de conforto.. Estes reajustes só 
são válidos até à próxima 
alteração , quer esta seja  
automática ou manual 

¿Como introduzir as suas proprias 
temperaturas e períodos de 
aquecimento? 
O REV11… tem dois modelos de programas 
(A/B). 
Proceder da seguinte forma: 

A1  
Com o cursor para realizar ajustes 
selecionar a posicão requerida  (p. 
ex.: A1) e premir  para 
introduzir a hora de comutação 
desejada. O resto das posições de 
comutação (A2…A4 e B1….B2)  
regulam-se da mesma forma. 

 
Selecionar «Temperatura normal» 
e premir para introduzir o valor 
requerido (p. ex. 21 °C). 

 
Seleccionar «Temperatura 
económica» e premir  para 
introduzir o valor requerido  
(p. ex. 15 °C). 

Auto

Run  
Deslocar novamente o cursor para 
esta posição e fechar a tampa. 

Tabela para introduzir os valores 
selecionados 
Inscrever os valores desejados na seguinte 
tabela. Os valores já existentes na tabela 
representam os ajustes introduzidos na 
fábrica. 

Temp.Horas de conmutación

A1 A2 A3 A4 B1 B2
6.00 9.00 17.00 22.00 7.00 23.00 20° C 16° C

22
22

Z1
2M

 
¿Como acertar as horas? 

 
Situar o cursor para realizar 
ajustes nesta posicão e premir 
para acertar a hora actual. 

Auto

Run  
Devolver o cursor de ajustes a esta 
posicão e fechar a tampa. 

¿Como voltar aos ajustes de fábrica? 

°C

 

Premindo ao mesmo tempo estes 
três botões, realiza-se um reajuste 
completo (reset), o que significa 
que as horas de comutação e as 
temperaturas ajustadas voltarão 
aos seus valores de fábrica. 
¡Atenção:Neste caso perdem-se 
todos os ajustes anteriormente 
realizados! Esta operação permite 
também a verificação do ecran, 
que deverá apresentar este 
aspecto: 

22
22

Z1
3

 
¿Aparece o símbolo  no ecran? 
Este aviso adverte para a necessidade de 
substituir as baterias do REV11 durante os 
próximos três meses. 

¿Cómo substituir as baterias? 
• Adquirir duas baterias novas alcalinas 

tipo AA, 1,5 V. 
• Abrir a tampa frontal, retirar o suporte 

com as baterias acopladas, troque-as 
pelas novas e coloque o suporte no seu 
alojamento. ¡Atenção: os ajustes 
introduzidos apenas se conservarão 
no máximo durante um minuto!. 
Passado este tempo todos os valores 
retornarão aos ajustes de fábrica. 

• As baterias velhas devem ser 
depositadas em recipiente adequado, 
para não prejudicarem o meio ambiente. 

Conselhos para poupar energia sem 
sacrificar o conforto 
• Evitar que a temperatura ambiente suba 

acima dos  21 °C. 

• Premir   para passar para 
temperatura económica, inclusivamente 
em ausências durante curtos períodos de 
tempo. 

• Ventilar as zonas de forma eficaz, isto é, 
abrindo  todas janelas durante um curto 
período de  tempo. 

Funções auxiliares 
O regulador  REV11 oferece outras funções 
auxiliares, no entanto estas devem ser 
activadas por um técnico especializado. 
 
 


