Serie CS1140

AlgoRex" — Centrale compatta di rivelazione d’incendio C11145-2

Campi d’applicazione

@ Per impianti di piccole e medie
dimensioni in:

- piccole industrie

- aziende artigiane

- negozi

- alberghi

- banche regionali

- uffici postali

- stazioni ferroviarie

- case di riposo

- musei

- case unifamiliari

- ecc.

Caratteristiche del sistema

@ Versione standard preconfezionata
e precablata, adatta alla maggior
parte delle applicazioni

@ Opzioni frequenti gia incorporate
@ Progettazione semplice grazie a
schemi standardizzati

@ Installazione e messa in servizio
razionali

@ Allacciamenti per apparecchi
d’allarme e comandi ausiliari in caso
d’'incendio

@ Possibilita di collegare un terminale
di comando separato AlgoPilot

@ Interfaccia per la trasmissione di
allarmi e guasti

@ Interfaccia bus LON per l'allaccia-
mento di terminali di comando con
testo in chiaro (opzione)

@ Interfaccia RS232 per l'allaccia-
mento di una stampante d’'uso
corrente (opzione)

Esecuzione
@ In versione incassata e apparente

@ Terminale di comando compren-
dente I'unita di comando per pom-
pieri e uno scomparto per schemi e
disegni

Terminale di comando

@ Semplice, logico, con guida
mediante menu

@ Display luminoso con testo in chiaro
di 8 righe da 40 caratteri

@ Tre righe d’informazione per ogni
evento

@ Visualizzazione simultanea di due
eventi

@ Testi specifici per il cliente, per ogni
locale o gruppo di locali

@ Testi relativi alle contromisure

@ Accesso al comando mediante
codice o interruttore a chiave

® Diversi livelli di abilitazione al
comando

Caratteristiche software e funzionali

@ Elaborazione dei segnali di

- fino a 512 rivelatori d'incendio
interattivi con AIgoLogicD

- fino a 320 rivelatori d'incendio con
valutazione collettiva dei segnali

@ Elevata sicurezza del sistema
grazie alla valutazione dei segnali
decentralizzata nella centrale e nei
rivelatori

@ Fino a quattro possibilita di organiz-
zazione (commutazione presente/
assente)

@® Comunicazione con posti di co-
mando via rete (sistema di gestione
pericoli LMS)

@® Commutazione automatica ora
estiva/invernale

@ Possibilita di richiamare dalla
memoria fino a 1000 eventi

@ Durata dell'alimentazione d’emer-
genza: 12 ore
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Rappresentazione del sistema

Terminale di comando
AlgoPilot CT1140

fino a 4 linee di rivelazione interattive per
rivelatori d’incendio con AlgoLogic
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fino a 512 rivelatori d’'incendio

oppure

fino a 4 x 4 linee di rivelazione collettive

per rivelatori d’'incendio

fino a 320 rivelatori d’incendio

PC per manutenzione@

Serie di rivelatori

@ AlgoRex - rivelatori
d’incendio interattivi con
AlgoLogic”

Algologic € una straordina-

ria logica valutativa e deci-

sionale basata su algoritmi.

Essa offre la massima sicu-

rezza di rivelazione e distin-

gue chiaramente i fenomeni
d’incendio reali dai fenomeni
perturbatori o di simulazione.

@ AlgoRex - rivelatori
d’incendio collettivi
Comunicazione e valutazione
dei segnali con tecnologia
tradizionale (un messaggio
d’allarme per linea di rivela-
zione). Questi rivelatori
hanno lo stesso eccellente
sistema sensoriale degli altri
rivelatori d’'incendio AlgoRex.
= Possibilita di allacciare
rivelatori d'incendio di
generazioni precedenti.
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Centrale di rivelazione
d’incendio Cl1145-2
Mediante la linea di rivela-
zione, la centrale rileva i
segnali dei rivelatori automa-
tici d'incendio, dei pulsanti
d’allarme e dei moduli d’im-
missione, li valuta ed effettua
le funzioni di comando attra-
verso le uscite (interna-
mente / esternamente).

Stampante
(arichiesta, mediante

® Logica d'organizzazione

parametrizzabile
L'organizzazione della cen-
trale & facilmente adattabile
alle diverse esigenze del
cliente.

@ Uscite di comando
programmabili

Per i comandi ausiliari in

caso d’incendio sono dispo-

nibili delle uscite program-

mabili a piacimento.

@ Alimentazione

d’emergenza sicura
Carica ottimale e maggiore
durata delle batterie d’emer-
genza grazie ai parametri di
caricamento specifici del
fabbricante.

—

—> = Apparecchi d’allarme

Posto di ricezione allarme
(pompieri)

Comandi ausiliari in
caso d’'incendio

interfaccia RS232 opzionale)

@® Memoria eventi

Fino a 1000 eventi sono
richiamabili separatamente
e ordinati secondo classi
d’informazione.

@ Elevata flessibilita del

_ sistema

E possibile allacciare ulteriori
terminali di comando alla
centrale di rivelazione d’in-
cendio Cl1145-2. Piu centrali
pOSSONOo essere raggruppate
in un sistema di gestione.



Centrale compatta Cl1145-2
Comandi per pompieri e
scomparto per schemi e
disegni integrati

Terminale di comando

Modello di base
- 2 linee di comando sorve-
gliate per sirena e lampeg-
giante
- 10 rele per comandi
- 1 scheda d’interfaccia per
la teletrasmissione
- 1 pannello di comando
incorporato
- Allacciamenti per:
- 1 terminale di comando
AlgoPilot
- terminali di comando
con testo in chiaro

Accessori

- mass. 4 schede di linea
con 1 linea interattiva ad
anello, ognuna equipag-
giabile con al massimo
128 rivelatori;
oppure

- mass. 4 schede di linea
con 4 linee collettive in
derivazione ciascuna,
ognuna equipaggiabile
con al massimo 20 rivela-
tori

Opzioni

- 1interfaccia RS232 per
stampante

- Alimentazione per ma-
gnete di ritenuta porte

- 1 modulo LON
oppure

- 1 modulo di linea MS9i

Apparecchi di teletrasmis-

sione

- Possibilita di incorporare
1 TNA-P10 o AWG-P3 con
al massimo 5 criteri di tra-
smissione

Display per allarmi: la barra
rossa si illumina in caso di
allarme

Display con testo in chiaro
per eventi, localizzazione,
contromisure

4 classi di messaggi:

Informazione — indica lo stato
del sistema

Disinserimento — informa sugli
stati eccezionali

Allarme — segnala i casi d’emer-
genza

Guasto — indica le funzioni
erronee

Ponpi eri avvi sati Tot al e: 05
01 RIV. AUTOM D' I NCENDI O NR. GR. 150
Stabjle 10
1. piano |l ocale 105
05 PULSANTE D' ALLARME NR. GR. 040
Stabjle 10
1. piano vano scale
F1: Funzione F2: Dettagli C. Fine
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@ Display per allarmi

Quando si verifica un allarme
si illumina la barra rossa
sotto la scritta ,ALLARME".

@ Display con testo in chiaro
specifico per il cliente
Gli eventi e la loro localizza-
zione, le contromisure, gl
stati operativi e le informa-
zioni relative al comando
vengono visualizzati con
testo in chiaro sul grande di-
splay a cristalli liquidi (LCD).
Due eventi d’allarme pos-
sSono essere visualizzati
simultaneamente. Qualora si
verificassero piu di due
eventi, € possibile interro-
gare le informazioni passo
per passo.

® Comando

| tasti principali sono dotati
di diodi luminosi per garan-
tire una guida chiara e sem-
plice nei comandi. Lo
sblocco del comando
avviene mediante codice 0
interruttore a chiave.




Dati tecnici

Centrale

Cl1145-2

Alimentazione

115/230VAc +10%/-15%,
50...60Hz, mass. 120VA

Batterie d’emergenza (a tampone) 2x12V/15Ah
Durata dell’alimentazione d’emergenza con batteria incor- 12h

porata

Contatti di commutazione rele a potenziale zero per 250VAc/10A
comandi

Linee sorvegliate per sirena 24Vpc/0,5A
Gamma di temperature

- operative 0°...+450°C

- di stoccaggio -20°...+60°C

Umidita dell’aria

mass. 95%, nessuna
condensa
(IEC721-3-3, classe 3K5)

Armadio
- dimensioni (LxAxP)
- categoria di protezione EN60529 / IEC529

436mmx740mmx140mm
P40

- colore
- centrale
- terminale di comando

RAL7035 grigio chiaro

Pantone 421, 424, 427 grigio

Norme EN54 / CE
Dati bus / linee di rivelazione  interattivo collettivo
Quantita rivelatori finoa 512 fino a 320
Lunghezza linee fino a 2000m fino a 2000m
Quantita fili 2 2

Linea ad anello si no

A prova di corto circuiti si no
Derivazionea T si no

Dati per I'ordinazione

Tipo No art. Designazione Peso
Versione di base

Cl1145-2 510930 Centrale compatta di rivelazione d'incendio 20,000kg
Accessori

CIVxxx-CH 525 763 Set EPROM -

K3M071 511 447 Scheda di linea, interattiva 0,160kg

K3M080 510 011 Scheda di linea, collettiva 0,110kg

AX1210 475 570 Accumulatore 12V/15Ah (se occorrono 2) 5,675kg
Opzioni

K31060 511 450 Scheda RS232 0,050kg

E31040 499 310 Modulo LON 0,180kg

E3MO060 460 226 Modulo di linea MS9i 0,285kg

B2F060 511 285 Aliment. magnete di ritenuta porte 24V/4,5A 0,600kg
Diversi

B3Q480 476 333 Terminale di comando separato 2,000kg
AlgoPilot CT1140

Z3S010 474 966 Modulo interruttore a chiave per 0,110kg

AlgoPilot CT1140

Cl1145-2
Catalogo
Sostituisce

11.97
S11

i1554
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Dati di progetto soggetti a
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s Fornitura secondo disponibilita

Ci riserviamo tutti i diritti su questo documento.



