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 Présentation du produit 
Le module réseau SAFEDLINK (modèle FN2001-U1) sert à mettre en réseau un 
maximum de 16 PCAI et le poste d’incendie (modèle FT2050), grâce au bus 
système FCnet. Le module réseau SAFEDLINK est branché à l’unité de commande 
(modèle FCM2018-U2 ou FCM2019-U2). 
 

Le modèle FN2001-U1 prend en charge les réseaux pair à pair entre les systèmes 
suivants : 
 

 Modèles FC2025, FV2025 
 Modèles FC2050, FV2050 
 Modèle FT2050 

 
Le modèle FN2001-U1 se connecte aux entrées et aux sorties de bus système. De 
plus, le module comporte une surveillance des fuites à la terre et une fonction de 
mode dégradé intégrée. La mise en réseau redondante est assurée par un (1) 
module réseau (problème de boucle simple) par panneau.  
 
Le bus système est isolé électriquement du 
PCAI. Le logiciel de programmation est logé 
dans une mémoire morte programmable 
effaçable électriquement (EEPROM).  
 

 
Le modèle FN2001-U1 est approuvé par le 
CSFM (nº 7165-0067:0264), le FM (nº 3010) et 
le service d’incendie de la ville de New York 
(FDNY) (nº 6104). 
 
 
 
 
Plage de température et d’humidité  
Le modèle FN2001-U1 est homologué selon la norme UL 864, 10e édition pour 
des emplacements intérieurs secs avec une plage de température allant de 49 +/-
 2 °C (120 +/- 3 °F) à 0 +/- 2 °C (32 +/- 3 °F) et une humidité relative de 93 +/- 2 % à 
une température de 32 +/- 2 °C (90 +/- 3 °F). 
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Module de réseau SAFEDLINK / FCnet 
 

Modèle FN2001-U1 

  Spécifications pour architectes et 
ingénieurs 

  

 Prend en charge les réseaux de pairs 
entre les systèmes suivants : 
 
 

 Panneaux de contrôle d’alarme 
incendie (PCAI) de modèles FC2025 
/ FV2025 et FC2050 / FV2050 
 

 Poste d'incendie de modèle FT2050 
 

 Isolation électrique entre le bus 
système et le PCAI 
 

 Connexions entrées/sorties du bus 
système 
 

 Transfert rapide des données 
 

 Prend en charge jusqu'à 16 nœuds de 
réseau 
 

 Câblage de Style 4 ou de Style 7 
 

 Surveillance des fuites à la terre 
 

 Fonction de mode dégradé intégrée 
 

 Homologué UL 864 10e édition, 
homologué ULC-S527 
 

 Approuvé par le FM, le CSFM et le 
service d’incendie de la ville de New 
York 
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 AVIS – Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sont qu’un                           

résumé et peuvent être modifiés sans préavis. Le(s) produit(s) décrit(s) 
                    dans les présentes possède(nt) des fiches d’instruction spécifiques 
                    qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité. 
 

 Des copies des fiches d’instruction d’installation – ainsi que le document 
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également  

                   des informations importantes, sont fournis avec le produit et sont disponibles 
auprès du fabricant. 

 
 Il faut consulter les renseignements contenus dans ces documents avec un 

professionnel de protection incendie avant de spécifier ou d’utiliser le produit.  
 
 Pour toute question ou assistance supplémentaire relative 

à des problèmes particuliers qui pourraient se produire et 
qui portent sur le bon fonctionnement de l’équipement, 
veuillez communiquer avec le fabricant. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrées d’alimentation 
 

Tension de fonctionnement : 
 

20,4 à 30 V c.c. 

Courant de fonctionnement : 45 mA, max. 

Bus système 

Tension : 5 V c.c. 

Puissance 
 

100 mA, max. 

Impédance 120 Ω 

Types de câbles Blindés et non blindés 

Protocole SAFEDLINK (UDP / IP) 

Débit de données 
en mode 

opérationnel : 

Vitesse 312 kilooctets par seconde 

Distance 96 kilooctets par seconde 

Distance entre deux (2) modules du 
réseau : 

1 000 m 
(3 281 pi), max. 

Isolation électrique : 
{entre le FCnet et le FACP}  1 kV 

Surveillé pour : 
 Court-circuit  
 Boucle ouverte 
 Fuite à la terre 
 Erreur de communication 

Dimensions (L x H x P)                                        2 po ─x─ 2,8 po ─x─ 0,8 po 
(5,0 x 7,0 x 2,0 cm)                         

Poids   0,44 lb (20 g) 

MODÈLE  
OU  

TYPE 
NUMÉRO DE PIÈCE PRODUIT 

FN2001-U1 S54400-A60-A1 Module de réseau SAFEDLINK 

Produit Fiche technique 

Poste d’incendie 6803 

 

Système de protection incendie adressable 
Desigo à 252 / 504 points 6815 

Système intelligent de protection incendie 
et de communication vocale Desigo 6821 

Connexions 

Bus système : 
 

 Conception 
 Section de câble admissible 

14 ─ 22 AWG 
(American Wire Gauge) 

Unité de commande Connexion enfichable 

Renseignements pour les commandes 

Données techniques Propriétés physiques 

Documentation connexe 

Protection incendie Desigo  
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