SIEMENS

L'e'ng,éhfosilz' au service de La vie

Systéme de protection
incendie DesigoMP modulaire

Module d'entrée supervisée
Modéle SIM-16

Spécifications pour

architectes et ingénieurs

Procure 16 entrées d'usage
général pour la surveillance
des sous-systemes a distance

Chaque entrée peut étre
programmée  séparément
pour la supervision ou non

Offre deux (2) relais
de « forme C »

Les circuits d'entrée sont
limités en courant

S’installe a distance du
panneau de contrdle
d'alarme incendie (PCAI)

Utilisation du circuit d’entrée
programmable (« Alarme » | « Probléme »
| « Supervision » | « Sécurité » | « Etat »)

Homologué ULC-S527 3¢ édition

Présentation du produit

Le module d’entrée supervisée (modéle SIM-16) est un module d’entrée a distance
d’'usage général qui procure 16 circuits d’entrée pour la surveillance du systéme a
distance.  Chaque entrée peut étre programmée individuellement comme
supervisée (contact sec seulement) ou non supervisée (entrée a usage général).
Le modele SIM-16 est doté de deux relais de « forme C ». Les relais et les entrées
sont programmeés a |'aide de l'outil de configuration personnalisée Zeus-D.

Le modele SIM-16 peut étre installé dans un coffret situé a distance du PCAI
principal de protection incendie Desigo modulaire. La communication entre le
modele SIM-16 et la carte d'interface réseau (modele NIC-C) s'effectue par le bus
de réseau de zone de commande (CAN). On peut utiliser jusqu’a 99 modules de
modéle SIM-16 avec une seule carte de modeéle NIC-C.

Chaque modele SIM-16 est doté de deux (2) interrupteurs a 10 positions
utilisés pour régler I'adresse de la carte sur le bus CAN, laquelle est une sous-
adresse du modele NIC-C.

De plus, chaque circuit d'entrée supervisée de modele SIM-16 peut
fonctionner a une distance maximale de 152,4 m (500 pi).

Chaque fois qu'un changement d'état est détecté, un message CAN unique
est envoyé au modéle NIC-C. Un message CAN du modeéle NIC-C acheminé
au modele SIM-16 contrdle les relais de « forme C ».

Le modele SIM-16 peut étre installé dans un REMBOX2, un
REMBOX4 ou tout autre coffret homologué ULC. Si vous utilisez
un REMBOX2 ou REMBOX4, installez le modéle SIM-16 dans un
(1) espace de module sur un coffret de modele REMBOX2-MP
ou REMBOX4-MP avec les quatre (4) vis fournies.

Un REMBOX2 peut loger jusqu’a quatre (4) modules SIM-16
tandis qu'un REMBOX4 peut abriter jusqu’a huit (8) modules
SIM-16. Chaque module d’entrée de modéle SIM-16 s’integre
dans un module de System 3McC,

Plage de température et d’humidité

Les produits sont homologués selon par les UL | ULC pour
des emplacements intérieurs secs avec une plage de
température allant de 49 +- 2 °C (120 +/- 3 °F) a 0 */- 2 °C
(32 */- 3 °F) et une humidité relative de 93 */- 2 % a une
température de 32 +/- 2 °C (90 */- 3 °F).

Modeéle SIM-16

Module d’entrée supervisée
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Caractéristiques électriques Renseignements pour les commandes

APPEL DE MODELE N° DE
COURANT & 24 V 0 OU TYPE PIECE PRODUIT
[Fond de panier] CABLE CAN - 0,9m (3 pi
-0, pi)
APPEL DE 20 mA + 1,2 mA, entrée ccL SRR de longueur, requis
COURANT a 24V supervisée + 20 mA, relais
[Borne & vis] actif SIM-16 | 500-034060 | Module d'entrée supervisée
APPEL DE
COURANT a 6,2V 0 , o
[Fond de panier] REMBOX2 | 500-633772 | Petit coffret de hall d'entrée
APPEL DE 20 mA + 10 mA, par: Coffret moyen de hall
COURANT a 24V +1,2mA, entrée supervisée REMBOX4 | 500-633914 d'entrée
[En attente] +20 mA, relais actif
PUISSANCE DE SORTIE
8 V max. créte-a-créte
PAIRE RESEAU CAN
75mA, max.
(pendant la transmission
du message)

AVIS - Les renseignements contenus dans cette fiche technique ne
sont qu’un résumé et peuvent étre modifiés sans préavis.

Le(s) produit(s) décrit(s) dans les présentes possede(nt) des fiches d'instruction
spécifiques qui couvrent plusieurs aspects techniques, de limitation et de responsabilité.

Des copies des fiches d'instruction d'installation — ainsi que le document
Avertissement et limitations générales du produit, lequel contient également
des informations importantes, sont fournis avec le produit et sont
disponibles aupres du fabricant.

1l faut consulter les renseignements contenus dans ces
documents avec un professionnel de protection incendie
avant de spécifier ou d'utiliser le produit.

Pour toute question ou assistance supplémentaire

relative a des problémes particuliers qui pourraient se PrOteCtion incendie DGSigOMD

produire et qui portent sur le bon fonctionnement de Siemens Industrie, Inc.
I'équipement, veuillez communiquer avec le fabricant. Division Technologies du batiment

8 Fernwood Road ¢ Florham Park, NJ 07932
Tél: (973) 593-2600
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