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 AMA 8  Styr- och övervakningssystem 

UBB Givare för temperatur 1408 

 
   

   

 Rumsgivare för infälld 

montering 

 

AQR2531ANW 
  

  
 

• Passiv givare för mätning av rumstemperaturen 

• Användningsområde 0…50 °C 

 

 

Användningsområde 

I värme- och luftbehandlingsanläggningar, huvudsakligen inom komfortområdet för 

avkänning av rumstemperaturen. 

 

 

Typöversikt 

Typbeteckning Beställningsnummer Mätelement Användningsområde Tidskonstant 

AQR2531ANW S55720-S133 LG-Ni1000 0…50 °C ca 12 min 
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Beställning 

Vid beställning anges antal, benämning, typbeteckning och beställningsnummer.  

10    Rumstemperaturgivare AQR2531ANW, S55720-S133. 

 

Bottenplatta AQR2500NF och ram för infälld givare AQR2510NFW beställs 

separat, se avsnitt Tillbehör. 

 

 

Kombinationsmöjligheter 

Alla system och enheter som kan registrera och behandla givarens passiva 

utgångssignal. 

 

 

Tillbehör 

 

 

Givaren kan kombineras med ramar från följande tillverkare: 

Tillverkare Typ 

Siemens Delta Line 

Delta Vita 

Delta Miro 

Delta profil (med mellanliggande ramar). 

BERKER B.1 

B.7 

Feller EDIZIOdue + PRESTIGE (med mellanliggande ramar). 

GIRA E2 

Event 

JUNG Ap581 ALWW 

A500 (A581 WW) 

AS500 (AS 581 WW) 

MERTEN SYSTEM M 

Vi rekommenderar att jämföra dimensionerna för tredjeparts ramar med 

dimensionerna listade i avsnitt Måttuppgifter. 

 

Exempel 

Form  Bottenplatta Siemens designad ram (titanvitt) 

 Typbeteckning Best.nummer Mått Typbeteckning Best.nummer Benämning Mått 

 

 

CEE/VDE AQR2500NF S55720-S161 70,8 x 70,8 mm 

 

AQR2510NFW S55720-S158 DELTA line 

 

80 x 80 mm 

Tredjeparts ramar 

…
…

…
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Funktion 

Givaren avkänner rumstemperaturen via ett mätelement vars elektriska resistans 

ändras som funktion av omgivningstemperaturen. 

Följande mätelement finns. (se avsnitt Typöversikt): 

• LG-Ni1000  

Mätsignalen (resistans) tillhandahålls för bearbetning av ett lämpligt styrdon. 

Karakteristikkurva: Noggrannhet: 

  

R Resistans i Ohm 
 Temperatur i grader Celsius 

 Temperaturdifferens i Kelvin 

 
 

Mekaniskt utförande 

Givaren är avsedd för infälld montering. Den passar de flesta typer av infällda 

dosor. 

Den monterade enheten består av: 

• Givare med mätelement, 

• Bottenplatta och 

• Ram. 

Bottenplattan och ramar beställs separat (se avsnitt Tillbehör). 

Givaren och bottenplattan är fastmonterade med fjäderklämmor.  

Givaren kan stöldskyddas genom t.ex. att helt enkelt fästa ett buntband på 

bottenplattan. 

 

Projektering 

Max. tillåtna kabellängder varierar beroende på vilken typ av regulator som 

används. De finns listade i databladet för resp. regulator. 

 

Mätelement 

LG-Ni1000 

Förklaring 

Stöldskydd 

…
..  …

…
. 
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Montering 

Observera följande vid montering av rumsgivaren: 

Givaren monteras inomhus och placeras: 

• I rummet vid en höjd av ca 1,5 m från golvet och minst 50 cm från nästa vägg. 

• Ej utomhus. 

• Ej i nischer eller bakom gardiner. 

• Ej ovanför/nära värmekällor eller hyllor. 

• Ej bakom väggar där det finns värmekällor som t.ex. en kamin. 

• Ej i strålningsområdet för värmekällor och belysningsarmaturer t.ex. spotlights.  

• Ej i område som utsätts för direkt solljus 

 

 

Kabelgenomföringen måste tätas annars kommer 

varm eller kall luft in i enheten och orsakar felaktiga 

temperaturmätningar via den interna givaren. 

 

 
 

Vid montering av temperaturgivaren (med 

skyddsklenspänning) vid sidan av en kopplingsdosa 

som är ansluten till lågspänningsnätet ska 

föreskrifter för separation av olika spänningsnivåer 

följas. 

I detta fall måste bottenplattan jordas genom att 

ansluta den till skyddsjordledaren med en flatkontakt. 

 

Tillåtna omgivningsförhållanden skall beaktas (se avsnitt Tekniska data). 

 

Monteringsinstruktioner medföljer givaren. 

För mer information om montering av givaren, se följande dokument: "Symaro 

Sensor Installation Guide" Z-F01040501EN. 

 

Monteringsplats 

Tätning av 

kabelgenomföring 
 

Jordanslutning av 

bottenplattan 
 

Monterings-

instruktioner 
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Avfallshantering 

 

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk 

komponent enligt EU-riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras 

som osorterade hushållssopor. 

• Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling 
av elektroniskt avfall. 

• Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas 

 

Tekniska data 

Användningsområde 0…50 °C 

Mätelement Av typ: LG-Ni1000 

Tidskonstant  Ca 12 min 

Noggrannhet Se avsnitt "Funktion" 

Mätningstyp och utgång Passiv 

Kapslingsklass IP 30 enligt IEC 60529 

Isolerklass III enligt EN 60730-1 

Skruvplintar för 2 x 1.5 mm2 eller 1 x 2.5 mm2 

Tillåtna kabellängder Se datablad för resp. regulator 

Drift enligt 

Omgivningsförhållanden 

 Temperatur 

 Fuktighet 

Omgivningsfaktorer och deras 

strängheter 

IEC 60721-3-3 

Klass 3K3 

0…50 °C 

0…95 % RF (kondensbildning ej tillåten) 

Klass 3M2 

Transport och lagring enligt 

Omgivningsförhållanden 

 Temperatur 

 Fuktighet 

Omgivningsfaktorer och deras 

strängheter 

IEC 60721-3-2 

Klass 2K3 

−25…65 °C 

<95 % RF 

Klass 2M2. 

 

 

Kapsling ASA + PC titanvitt (liknar RAL9010) 

Siemens designade ramar ASA + PC titanvitt (liknar RAL9010) 

Bottenplatta Stål 

Givare i helhet Silikonfri 

Förpackning Wellpapp  

Produktens miljödeklaration CE1E1408en*) innehåller information om produktens 

miljövänliga tillverkning och process (RoHS-konformitet, materialsammansättning, 

förpackning, miljömässiga fördelar, avfallshantering) 

Inkl. förpackning Ca 0,1 kg 

*) Dokumentet kan hämtas från http://siemens.com/bt/download.  

 

 

 

Funktionsdata 

Skyddsdata 

Elektrisk anslutning  

Omgivningsförhållanden 

Material 

Miljökompatibilitet 

Vikt 

http://siemens.com/bt/download
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Anslutningsschema 

B M

1
7
4

5
G

0
1

  (Anslutningarna vid givaren får växlas). 
 
 

Måttuppgifter (mått i mm) 

 
 

 

Bottenplatta och ram Bottenplatta "CEE/VDE"  

(kvadratisk): 

 

Ram DELTA line:  
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Givare monterad på 

bottenplatta CEE/VDE 
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