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概述 

   

以上型号消防应急疏散标志灯具（以下简称标志灯）采用无极性两总线、LED 光源，

节能环保、使用寿命长，可达 100000 小时，性能稳定。标志灯分为两种工作状态：

节电点亮模式和应急点亮模式，并具有故障检测功能，故障信息通过应急照明集中电

源上传到应急照明控制器。 

特点 

 

– 满足国标 GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》。 

– 接收应急照明控制器的控制指令并相应的改变工作状态。 

– 标志灯的光源故障、通讯故障可在应急照明控制器上显示。 

– 抗环境因素干扰能力强，包括潮湿、电磁干扰、腐蚀性气体、震动等。 

功能 

 

– 标志灯平时处于节电点亮模式，当发生紧急情况时，转入应急点亮模式，该模式

下标志灯亮度提高，双向标志灯具有变换方向功能。 

应用 

 

在火灾等紧急情况下为人员疏散提供疏散指示。 

安装 

                              

⚫   简单便捷的安装方式 

1. 接线说明：无极性两总线。 

2. 布线要求：推荐使用截面积≥2.5mm2 的铜质双绞线穿金属管敷设，使用其他材料

敷设时，改为屏蔽双绞线。布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级

的电缆分开布置，不能布设在同一穿线管或线槽内。 

3. 螺钉规格： M3。 

4. 安装示意图如下（所有壁挂标志灯安装尺寸一致，所有吊挂标志灯安装尺寸一

致） 
 

壁挂标志灯 

安装方式：壁挂（86 盒固定或墙体膨胀螺钉固定） 

 

安装尺寸单位：毫米（mm）
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吊挂标志灯 安装方式：吊杆 

安装尺寸单位：毫米（mm）

 

 

吊挂标志灯 安装方式：吊链 

安装尺寸单位：毫米（mm）

 
 

5 . 楼层标志灯具 0~9 的拼装组成示意图。 
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外形尺寸 

 

⚫   标志灯外形尺寸 

所有型号吊挂标志灯外形尺寸一致，所有型号壁挂标志灯外形尺寸一致。外形示意图

如下图所示。 

 

单位：毫米（mm）                      吊挂 单位：毫米（mm）                    壁挂 

 

 

 

 

接线图 

 

 

 

 

 

 

维护 

 

建议：  

– 标志灯安装结束后必须通电进行一次测试，投入正常使用后，每年至少进行一次

应急测试。 

 

 

安装灯具之前，请确保该灯具接入的集中电源的主电与备电处于关闭状态，接线节

点需要进行绝缘处理。 

接线方式：无极性两总线  

 

 

 

产品出厂满足 CCC 认证性能和质量，为保证产品质量和各性能、禁止擅自拆开或改

装该产品! 
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– 标志灯在进行测试之前，应通知有关管理部门系统将进行维护，会因此而临时停

止工作。 

– 标志灯若损坏需要换新，新标志灯在接线替换之后，需要通过控制器对其进行注

册后，在设备查询中，查看是否有对应正确的注册信息，选择灯具单点进行：常

亮，闪亮，灭，双向切换，复位恢复默认状态等操作，确认该标志灯应能按控制

器的指令执行。 

– 在测试过程中运行或通讯不正常的标志灯检查其连接线是否正常，然后再进行测

试，如仍不能通过测试则应维修或更换。 

– 测试结束后，通过控制器复位，让标志灯恢复默认节电点亮模式，并通知有关管

理部门应急疏散系统恢复正常运行。 

– 产品报废后请勿随意丢弃，请依照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等国

家相关规定处置。 

性能参数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

产品订购信息 

产品名称 壁挂标志灯 吊挂标志灯 

安装方式 壁挂 吊装 

主电功率 0.7W 0.7W 

应急功率 1W 1W 

面板材质 金属+塑料 

光源类型 LED 

额定工作电压 DC36V 

表面亮度 ＜300cd / m2 

应急时间 ＞90 分钟 

产品尺寸 700mm×240mm×20mm 700mm×240mm×15mm 

故障检测 光路故障和通讯故障 

使用环境 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95%，不凝露 

防护等级 IP30 

执行标准 GB17945-2024 

  

 No. 产品图 使用产品型号 名称 描述 

1 
 

SE-BZ-ACJ(1III)-EE7360 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/壁挂/大

型/安口/ 

2 
 

SE-BZ-ACJ(1III)-EE7061 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/壁挂/大

型/出口/ 

3 
 

SE-BZ-ACJ(1III)-EE7063 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/壁挂/大

型/左向/ 

4 
 

SE-BZ-ACJ(1III)-EE7064 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/壁挂/大

型/右向/ 

5 
 

SE-BZ-ACJ(1III)-EE7065 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/壁挂/大

型/双向/ 

6 
 

SE-BZ-ACJ(E1III)-EE7380 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/单面吊

挂/大型/安口/ 
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7 
 

SE-BZ-ACJ(E1III)-EE7381 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/单面吊

挂/大型/出口/ 

8 
 

SE-BZ-ACJ(2III)-EE7383 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/吊装/大

型/单向/ 

9 
 

SE-BZ-ACJ(2III)-EE7385 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/吊装/大

型/多信息复合/ 

10 
 

SE-BZ-ACJ(2III)-EE7382 消防应急疏散标志灯具 
标志灯/36V/IP30/吊装/大

型/双向/ 

11 

 

   EA6301      支撑杆 A 
吊挂安装用支撑杆，

50cm 长度 

12 

 

   EA6302     支撑杆 B 
吊挂安装用支撑杆，

100cm 长度 
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