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Aparatos de notificación 
Serie “SL”: alta fidelidad Altavoz |  Estrobo 

con altavoz 
Aplicaciones: Interior, Solo techo

Especificaciones para arquitectos e ingenieros 
 Sofisticada serie de aparatos de notificación que

cumple con los códigos y reglamentos de la
industria de incendios para aplicaciones en
edificios comerciales

 Compatible con los paneles de control de alarma
contra incendios (FACP) direccionables de 50
puntos, 252 puntos y 504 puntos de Siemens y
con:
- FACP Modular de Siemens
- Extensores NAC de Siemens de la serie PAD 
- Paneles de control de alarmas contra incendio

XLS / XLSV de FireFinder® 
- Módulos de control de sincronización dual

(DSC) de Siemens

 La innovadora tecnología de estrobos LED
proporciona un medio energéticamente eficiente
para reducir de forma significativa el consumo de
corriente
- Capacidad para tener el xenón existente y

nuevos estrobos LED en el mismo campo de
visión 

- Se necesitan menos fuentes de alimentación,
menor calibre de cables, conexión de cables
reducida 

 Instalación directa junto con un diseño compacto
y moderno 
- Sin tornillos de montaje visibles
- Ajustador manual de ajuste deslizante (dedo 

índice) 
- Cuatro (4) ajustes seleccionables en campo en

un (1) dispositivo:  15 cd | 30 cd | 75 cd | 95 cd

 Salida de sonido de alta fidelidad:
- Alta inteligibilidad con potencia mínima en un

rango de frecuencia de 300 a 8000 Hz 

 Tomas de potencia seleccionables en campo, de
1/8 vatios a 2 vatios

 Las placas frontales se asignan en cuatro (4) tipos
distintivos: 
- “INCENDIO“   “ALERTA“   “EMERGENCIA“   (en

blanco) 
 Homologación UL (1971 | 4180) y ULC

(ULC-S526 | - S541) 
 

 Aprobado por FM
 

- Cumplimiento ADA | NFPA | FCC | ANSI | OSHA 

  Descripción general del producto 
Formada como la serie “SL”, Siemens ofrece una versión más reciente 
de sus altavoces de alta fidelidad y estrobos con altavoz de aparatos de 
notificación.  La serie “SL” de Siemens ofrece una gama adicional de 
ajustes de candela baja y alta que hace que estos sofisticados aparatos 
de notificación sean ideales para nuevas instalaciones y aplicaciones de 
reacondicionamiento. 
Con un amplio rango de respuesta de frecuencia (300 a 8.000 Hertz), 
las series “SLSPC” y “SLSPSC” cuentan con una inteligibilidad líder con 
mensajes de voz nítidos y claros y señales de tono, ideales para 
comunicaciones de emergencia, notificaciones masivas, evacuación por 
voz y alarma contra incendios. 
La parte de altavoz de estos aparatos cumple con las normas 
reglamentarias, según UL 464 (para 520 Hz.), con el fin de cumplir con 
los requisitos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
en relación con el tono de 520 Hertz para las Áreas de descanso. 
La parte estroboscópica de estos aparatos cumple los requisitos de 
duración de pulso de luz de 20 milisegundos de la edición 2016 de 
NFPA 72.  Esta función permite que los dispositivos xenón existentes y 
los nuevos LED se utilicen en el mismo campo de visión. 
En un solo dispositivo, la serie “SL” puede proporcionar tonos de 
señalización de alarma para aplicaciones duales. Todos los modelos de 
estrobos de la serie cuentan con ajustes multicandelas (15 | 30 | 75 | 95 
cd) en un solo aparato.
Las series “SL” de altavoces y de estrobos con altavoz se producen en un 
diseño elegante y moderno. Su diseño y colocación proporcionan 
eficiencia energética de alta calidad en un diseño estéticamente 
agradable y de bajo perfil que es coherente con el aspecto de la 
composición interior de la aplicación en edificios. 
Esta serie de aparatos de la serie “SL” es específica para aplicaciones de 
montaje en techo en interiores.  Cada modelo incorpora una cubierta 
frontal de rejilla a presión y se monta en el hardware eléctrico estándar. 
Por lo tanto, no se requiere ninguna placa de recorte adicional o 
adaptador. 

Modelo SLSPCW-N + 
Altavoz de alta fidelidad 

Modelo SLSPSCR-F+ 
Estrobo con altavoz de alta 

fidelidad 
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  Especificaciones  
En términos de composición y funcionalidad, los Modelos de serie “SLSPC” y serie “SLSPSC” proporcionan un valor 
añadido al instalador para los tipos de aplicaciones para el funcionamiento:  

•  Diseño compacto | elegante | de bajo perfil 
•  Lista completa de funciones 
•  Opciones de montaje convenientes 
•  Interruptor deslizante de selección fácil para los ajustes de candela 

− No se requieren herramientas para ajustar los cambios 
− Ajustes de varios niveles:  15 cd | 30 cd | 75 cd | 95 cd 

•  Reducción del consumo de corriente gracias a la tecnología LED de vanguardia 

Las porciones LED de la serie Siemens “SL” de altavoces y estrobos con altavoz cumplen los requisitos de 20 
milisegundos de duración de pulso de luz de la edición 2016 de la Norma NFPA 72.  Al cumplir con este último 
requisito, el xenón existente y los nuevos dispositivos con tecnología LED ahora pueden estar en el mismo campo de 
visión.  Además de la línea de productos lanzada de los estrobos con altavoz de la serie “SL” de Siemens, Siemens 
también ofrece una gama existente de productos con ajustes de candela baja y alta que cumplen con las aplicaciones 
de reacondicionamiento y de construcciones nuevas. 
Los altavoces y los estrobos con altavoz en esta serie “SL” de Siemens de aparatos de notificación han recibido una 
lista  
completa de características, que incluye el consumo de corriente bajo; la capacidad de doble voltaje (25/70 VRMS); 
las tomas seleccionables en campo de 1/8 a 2 vatios; y no se necesitan herramientas para ajustar los cambios. El 
diseño de bajo perfil incorpora una placa de montaje del altavoz para una instalación más rápida y sencilla. Cada 
modelo tiene una función de ajuste de nivel incorporada y una cubierta de rejilla a presión. Todas las entradas 
emplean terminales de cableado de ENTRADA/SALIDA para una instalación rápida al utilizar el cableado de AWG N.° 12 
a N.° 18. 
Esto incluiría los siguientes tipos de modelos existentes: Aparatos de notificación de serie “CH” | “HS” | “MTH” | “S-HQ” | 
“SA” | “SE” | “SEF” | “SET” | “ST” | “STH” |“ZR” y “ZH”. La lista reglamentaria también incluye la capacidad de instalar los 
estrobos con altavoz de la serie “SL” de Siemens en la misma zona de notificación y campo de visión con cualquier 
estrobo basado en xenón existente de un aparato de notificación de Siemens.  
Todos los tipos de estos altavoces de alta fidelidad y los estrobos con altavoz corresponden a la Homologación UL 
(para uso en interiores según las Normas 1971 y 464), así como a las Homologaciones ULC-S525 | ULC-S526. Los 
estrobos de altavoz de la serie “SL” de Siemens también cuentan con la aprobación ADA | RoHS e ICES. 

 

 

Muesca del 
tornillo de  

cabeza plana 

 Serie “SLSPSC” o 
Estrobo con altavoz  

de alta fidelidad 

DIMENSIONES DE LA CUBIERTA DE LA REJILLA: 
6,25 pulgadas (15,88 cm) {Diámetro};  
3,25 pulgadas (8,26 cm) {Profundidad sin estrobo}; 
3,50 pulgadas (8,89 cm) {Profundidad incluido el estrobo} 

 Serie “SLSPC” o 
Altavoz 

de alta fidelidad 

LAS OPCIONES DE MONTAJE 
INCLUYEN: 
  Cajas posteriores del Modelo SLSSBBCR o 

SLSSBBCW o 
  4” (10,2 cm) cuadradas, y  
  Cajas posteriores de 2,125” (5,4 cm) 

Ajustador de 
ajuste 

de candela 
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  Especificaciones eléctricas
  Montaje en techo | Capacidad de salida de altavoz| UL                                      

                                                      

Montaje en techo | Capacidad de salida de altavoz| ULC 

     

                                                  
      
      

    
^ Las capacidades de corriente RMS son según el método RMS máximo de UL. 

La capacidad de corriente máxima de UL es la corriente RMS máxima  
 dentro del rango de voltaje indicado (16 - 33 V para unidades de 24 V) 

 ^ Para aparatos audibles, la corriente máxima suele estar  
en el voltaje máximo indicado (16 - 33 V para unidades de 24 V) 

^ Para capacidades FWR sin filtrar, consulte las instrucciones de instalación 

Montaje en techo | Consumo de corriente de salida 
del estrobo  

NOTAS GENERALES: 
1. Los estrobos están diseñados para producir como mínimo un destello por segundo durante su “Rango de voltaje 

regulado”. 
2. La Norma NFPA-72 especifica una velocidad de destello de 1 a 2 destellos por segundo, y las directrices para la Ley 

de Estadounidenses con   
Discapacidades (ADA) especifican una velocidad de destello de 1 a 3 destellos por segundo. 

3. Todas las clasificaciones de candela representan una intensidad estroboscópica mínima efectiva basada en UL 1971. 
 

  Datos técnicos 
Propiedades generales 

 MODELO de la serie “SL” 

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO: 

  32 °F (0° C) a 122 °F (50° C) 
  solo para el uso de aplicaciones internas 

HUMEDAD RELATIVA: 93 %, máximo 

RANGOS 
 DE VOLTAJE DE 

FUNCIONAMIENTO: 

  25 / 70 VRMS 
  tomas de potencia seleccionables en campo:  1/8 

vatio a 2 vatios 

POTENCIA DE SALIDA DE 
LOS ESTROBOS: 

  UL 1971, ULC-S526 
  Salidas de candela seleccionables en campo:   

15 cd | 30 cd | 75 cd | 95 cd 

VELOCIDAD DE 
DESTELLO DE LOS 

ESTROBOS: 
Los estrobos están diseñados para parpadear  
a un destello por segundo. 

SINCRONIZACIÓN 
 DE LOS ESTROBOS: 

  todos los paneles direccionables de Siemens 
  Extensores NAC de Siemens de la serie PAD 
  Módulos de sincronización dual de Siemens 

(DSC), que proporcionan el protocolo de 
sincronización de propietario exclusivo de 
Siemens 

RANGO  
DE FRECUENCIA:   300 Hz a 8.000 Hz. 

Propiedades físicas 
 MODELO de la serie “SL” 

MATERIAL: 

  Plástico técnico texturado blanco o rojo, 
estabilizado por rayos ultravioleta (UV), 
impregnado de colores 

  Supera el índice de inflamabilidad según UL 94 V-0 

PESO: 
Estrobo con altavoz: 1,54 lb (0,7 kg) 
Caja posterior con 
altavoz: 0,44 lb (0,2 kg) 

TIPO DE LENTE: Estrobo LED situado en una lente Lexan resistente 

DIMENSIONES: 

6,25 pulgadas (15,88 cm) {Diámetro}  
3,25 pulgadas (8,26 cm) {Profundidad sin 
estrobo} 
3,50 pulgadas (8,89 cm) {Profundidad incluido el 
estrobo} 
 

Propiedades de montaje y cableado 

 MODELO de la serie “SL” 

MONTAJE           
INTERIOR: 

  Aplicaciones de montaje en techo 
  Cajas posteriores del Modelo 

SLSSBBC o cajas cuadradas de 
4” (10,2 cm) y cajas posteriores de 
2,125” (5,4 cm) 

TIPO DE     
CABLEADO: 

N.° 12 ─ N.° 18, Calibre de alambre estadounidense 
(AWG) 

 

MODELOS  
DE LA SERIE 

 “SLSPC”: 

1/8 vatios 1/4 vatios 1/2 vatios 1 vatio 2 vatios 

75 79 82 85 87 

SERIE 
“SLSPSC”: 75 79 82 85 87 

 

MODELOS  
DE LA SERIE 

“SLSPC”: 

1/8 vatios 1/4 vatios 1/2 vatios 1 vatio 2 vatios 

75 79 82 85 87 

SERIE 
“SLSPSC”: 75 79 82 85 87 

          UL | Capacidad de corriente ULC (en amperios) 
      Corriente RMS @ 24 voltios DC 

MODELOS  
DE LA SERIE 
“SLSPSC”: 

Rango de voltaje  
 regulado 15 cd 30 cd 75 cd 95 cd 

16,0 — 33,0 voltios DC 0,040 0,058 0,171 0.256 



 

 

 

  AVISO: La información incluida en este documento solo tiene la finalidad de servir como 
resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. 

 Los productos que se describen aquí tienen hojas de instrucciones 
específicas que incluyen información variada sobre 
especificaciones técnicas, limitaciones y responsabilidad. 

 Las copias de las hojas de instrucciones del tipo de instalación y el documento 
General Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones generales 
del producto), que también contiene información importante, se incluyen en el 
producto.  Todos pueden solicitarse al fabricante. 

 Los datos incluidos en los tipos de documentación mencionados 
anteriormente deben cotejarse con un profesional del ámbito de la 
seguridad contra incendios antes de configurar o usar el producto. 

 Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional con respecto a 
problemas específicos del producto relacionados con el 
funcionamiento correcto del equipo, comuníquese con el fabricante. 

 

Información para pedidos 

MODELO NÚMERO DE 
PIEZA 

TIPO DE 
DISPOSITIVO UL ULC TIPO DE 

MONTAJE 
TIPO DE 

ESTROBOS 

COLOR DE 
LA PLACA 
FRONTAL 

LETRAS DE LA 
PLACA FRONTAL 

SLSPCW-F S54329-F41-A1 
Altavoz 

  Techo – Ninguno – BLANCO INCENDIO 

SLSPCR-F S54329-F41-A2   Techo – Ninguno – ROJO INCENDIO 

SLSPSCW-F S54329-F42-A1 Estrobo con 
altavoz 

  Techo Claro BLANCO INCENDIO 
SLSPSCR-F S54329-F42-A2   Techo Claro ROJO INCENDIO 

SLSPSCW-AL S54329-F49-A1 Estrobo con 
altavoz 

  Techo Claro BLANCO ALERTA 
SLSPSCR-AL S54329-F49-A2   Techo Claro ROJO ALERTA 

SLSPCR-AL S54329-F50-A1 
Altavoz 

  Techo – Ninguno – ROJO ALERTA 
SLSPCW-AL S54329-F50-A2   Techo – Ninguno – BLANCO ALERTA 

SLSPCR-N S54329-F51-A1 
Altavoz 

  Techo – Ninguno – ROJO – Ninguno – 
SLSPCW-N S54329-F51-A2   Techo – Ninguno – BLANCO – Ninguno – 

SLSPSCW-ALA S54329-F52-A1 Estrobo con 
altavoz 

  Techo Ámbar BLANCO ALERTA 
SLSPSCR-ALA S54329-F52-A2   Techo Ámbar ROJO ALERTA 

SLSPSCW-NA S54329-F53-A1 Estrobo con 
altavoz 

  Techo Ámbar BLANCO – Ninguno – 
SLSPSCR-NA S54329-F53-A2   Techo Ámbar ROJO – Ninguno – 

SLSPCW-A S54329-F65-A2 Altavoz   Techo – Ninguno – BLANCO AGENTE 

SLSPSCW-A S54329-F66-A1 Estrobo con 
altavoz 

  Techo Claro BLANCO AGENTE 
SLSPSCR-A S54329-F66-A2   Techo Claro ROJO AGENTE 

SLSPSCW-N S54329-F68-A1 Estrobo con 
altavoz 

  Techo Claro BLANCO – Ninguno – 
SLSPSCR-N S54329-F68-A2   Techo Claro ROJO – Ninguno – 

SLSPSCW-FB S54329-F81-A1 Estrobo con 
altavoz 

  Techo Claro BLANCO PICTOGRAMA 
SLSPSCR-FB      S54329-F81-A2   Techo Claro ROJO PICTOGRAMA 
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