
西门子智能基础设施

FDDCIO5201-G1接口模块

使用说明书

概述

FDDCIO5201-G1 接口模块采用 TBUS 两总线通讯，自带两组有源开关量输出和两组反馈信

号输入。

两组有源开关量输出可接 FDDC5217-G1 电磁释放器、FDDC5218-G1 电磁门吸、FDDC5212-

G1 防火门定位与释放装置等，通过监控器设置不同的设备类型，选择不同的工作模式，

以及闭门顺序等。

两组反馈信号输入可接 FDDC5215-G1 防火门门磁开关和 FDDC5212-G1 防火门定位与释放

装置反馈信号等。

特点

– 自带两组有源开关量输出和两组反馈信号输入

– 通讯方式为 TBUS

– 通讯距离可达 1500m

– 采用模块化设计，方便使用和维护

应用

– 通过 FDDCIO5201-G1 接口模块，可将防火门状态实时上传控制器，且控制器单回路最

多配接 200 个接口模块，且应留有不少于额定容量 10%的余量。

– 通过 FDDCIO5201-G1 接口模块，可实时监控常开门状态，且控制器单回路最多监控常

开门 FDDCIO5201-G1 接口模块不得超过 100 个。
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指示灯

接口模块本身带有指示灯，用来指示接口模块的工作状态（见下表）。

指示灯 指示灯状态 状态

运行
绿色闪烁 正常通讯

常 灭 通讯异常

故障 1 黄色闪烁 门 1 关门失败/常闭门开门超时

故障 2 黄色闪烁 门 2 关门失败/常闭门开门超时

外形尺寸

单位：mm（含接口模块底座）

端口介绍

端口说明：

– 总线

1.S1、S2接控制器 S1、S2（TBUS 总线）

2.24V、GND 接低压电源箱或控制器 24V、GND

– 反馈输入

FB1、FB2 可连接防火门门磁开关和防火门定位释放装置反馈输出端

– 有源输出

+、-、+（输出一、输出二）两组有源开关量输出

 
本产品不具备防爆性，请安装在非防爆区域或防爆接线盒中。
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接线

单扇常开门接线示意图

双扇常开门接线示意图

 1、开门反馈与闭门反馈任选其一，不可同时接入两种反馈。

2、单扇门只需接入一组输出和一组反馈。

24V+ 和 GND 连接电源

FB1+ 和 GND 开门反馈

FB2+ 和 FB2- 闭门反馈
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单扇常开门接线示意图

双扇常闭门接线示意图
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故障分析及排除

维护

建议：

– 产品报废后请勿随意丢弃，请依照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》等国家相

关规定处置。

– 长期备用的接口模块应封装保存。

性能参数

工作电压 DC24V

通讯方式 TBUS

工作电流 ＜2mA

输出电流 ＜1A

输入信号 两组反馈信号输入

输出信号 两组有源开关量输出

通讯距离 ≤1500m

工作温度 （0～55）C°

相对湿度 10%～93%RH（非凝露）

外形尺寸 86mm×86mm×41mm

故障 处理方法

控制器无法搜索

接口模块

1、检查总线和供电线路是否正常。

2、检测接口模块是否正确编址。

有源开关量

输出控制出错
通过控制器检查参数设置是否正确。
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