
Sinteso™

Centrale rivelazione incendio
FC2040-CC, FC2040-CL

Centrale rivelazione incendio compatta, preassemblata con unità di comando user-friendly integrata,
terminale FBA e compartimento per piani integrato.
● Centrale rivelazione incendio per max. 504 indirizzi
● Unità di comando integrata con terminale FBA
● Spegnimento monozona integrato opzionale
● Utilizzabile come versione standalone o collegata in rete con max. 64 stazioni come centrali e terminali
● Nodo di rete ridondante con comando in modalità degradata ai sensi di EN 54
● Collegamento a 'Cloud for Buildings' Siemens possibile
● Alimentazione di emergenza per un tempo di autonomia fino a 24 h
● Configurazione flessibile di applicazioni e controlli complessi
● Upload e download dei dati di configurazione tramite accesso remoto
● Estensioni: stampante, indicatori LED
● Commutazione di set di parametri del rivelatore in funzione del tempo e della situazione
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Caratteristiche e funzioni
System

Le rappresentazioni grafiche sono semplificate, senza hardware di rete supplementare né
componenti di sicurezza. Le situazioni d'impiego ammesse sono descritte nel documento
Direttive sulla sicurezza della rete A6V101039125. Per maggiori informazioni contattare il
proprio esperto Siemens in materia di sicurezza informatica.

Panoramica del sistema

Fig. 1: Panoramica del sistema
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1 Accesso remoto con SintesoView

2 'Cloud for Buildings'

3 Rete del cliente

4 Piattaforma di supervisione

5 Accesso remoto alla piattaforma di supervisione

6 Portello antincendio con azionamento

Trasmissione guasti

Trasmissione allarmi

Per una rappresentazione della figura soprastante con diciture più dettagliate e per maggiori
informazioni, si rimanda all'ausilio di progettazione A6V10906627, vedi capitolo
Documentazione del prodotto.
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Collegamento in rete di centrali rivelazione incendio

Le rappresentazioni grafiche sono semplificate, senza hardware di rete
supplementare né componenti di sicurezza. Le situazioni d'impiego
ammesse sono descritte nel documento Direttive sulla sicurezza della rete
A6V101039125. Per maggiori informazioni contattare il proprio esperto
Siemens in materia di sicurezza informatica.

Fino a 32 centrali e terminali possono essere collegati a formare una rete FCnet. Se la rete
FCnet è connessa a un sistema di gestione dei pericoli tramite BACnet, è possibile collegare in
rete fino a 16 centrali e terminali.

Fig. 2: Sottorete

1 'Cloud for Buildings'

2 Piattaforma di supervisione

3 Accesso remoto alla piattaforma di supervisione

Trasmissione guasti

Trasmissione allarmi

Cluster
(FCnet/SAFEDLINK)

Cloud Gateway

1 2 3
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Attraverso una rete ottica FCnet/LAN (senza sottoreti) è possibile gestire un massimo di 64
stazioni in una rete.

Fig. 3: Collegamento in rete tramite 'FCnet/LAN' senza 'sottorete'

1 Accesso remoto con SintesoView

2 'Cloud for Buildings'

3 Rete del cliente

4 Piattaforma di supervisione

5 Accesso remoto alla piattaforma di supervisione

Per una rappresentazione della figura soprastante con diciture più dettagliate e per maggiori
informazioni, si rimanda all'ausilio di progettazione A6V10906627, vedi capitolo
Documentazione del prodotto.
Un collegamento in rete esteso e ridondante 'FCnet/LAN' senza sottorete è un collegamento in
rete Ethernet in fibra ottica senza 'SAFEDLINK Subnet'. Questo collegamento in rete soddisfa
la comunicazione di emergenza in 'In modo emergenza' ed è conforme alla norma EN-54.
Valgono le seguenti condizioni/limitazioni:
● Per la conformità alla norma EN-54 occorre attivare la seguente impostazione

nell'SintesoWorks': 'Inoltro dell allarme di soccorso attivo'.
● Il collegamento in rete deve essere effettuato tramite un modulo (MoNet) FCA2031-A1 e uno

switch Ethernet (modulare) FN2012 per ogni 'Stazione'.
● È possibile collegare in rete un massimo di 64 'Stazioni' tramite FCnet/LAN' senza sottorete.

FN2012-A1 FN2012-A1 FN2012-A1

2 3 4 51

FN2012-A1

Backbone (FCnet/LAN)

F 2020C -CZ FC2020-CZ FC2060-CC

Cloud Gateway
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Attraverso una rete ottica FCnet/LAN è possibile gestire in un'unica rete fino a 14 sottoreti con
un massimo di 16 stazioni. Complessivamente sono possibili al massimo 64 stazioni.

Fig. 4: Backbone

1 Accesso remoto con SintesoView

2 'Cloud for Buildings'

3 Rete del cliente

4 Piattaforma di supervisione

5 Accesso remoto alla piattaforma di supervisione

Trasmissione guasti

Trasmissione allarmi

Per una rappresentazione della figura soprastante con diciture più dettagliate e per maggiori
informazioni, si rimanda all'ausilio di progettazione A6V10906627, vedi capitolo
Documentazione del prodotto.

Cluster
(FCnet/SAFEDLINK)

Cluster
(FCnet/SAFEDLINK)

FN2012-A1 FN2012-A1 FN2012-A1

1 2 3 4 5

FN2012-A1

Backbone (FCnet/LAN)
FN2012-A1

Cloud Gateway
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Centrali
Caratteristiche e funzioni comuni
● Interfaccia Fast Ethernet per una rete eterogenea
● Elabora i segnali delle serie di rivelatori Sinteso FD20 e Sinteso Nova
● Display e terminali ripetitori di piano e segnalazioni allarme sulla linea di rivelatori FDnet con

alimentazione tramite FDnet
● Interfaccia al sistema di gestione dei pericoli Siemens
● Slot per interfacce seriali RS232 e RS485
● Dispersione verso terra sorvegliata su tutte le linee di rivelatori
● Funzione modalità degradata integrata
● Comandi liberamente configurabili in funzione del tempo con programmi di commutazione

settimanali, mensili e annuali opzionali
● Commutazione di set di parametri del rivelatore in funzione del tempo e della situazione
● Comandi per l'attivazione sincrona di basi con cicalino integrato/generatori di segnale

(acustico, ottico, vocale)
● La centrale e il sistema di rivelazione incendio vengono configurati con il software

'SintesoWorks' secondo le specifiche del cliente
● Aggiornamento del firmware di tutti i componenti della centrale controllati da processore
● Adattamento dei testi cliente con il software 'SintesoWorks'
● Fino a 13000 eventi richiamabili dalla memoria eventi e filtrati in base a vari criteri
● Commutazione automatica ora legale/solare

Caratteristiche specifiche della centrale

Per informazioni sullo spegnimento integrato e sui singoli componenti di
spegnimento disponibili, si rimanda alla scheda tecnica con l'ID documento
'A6V10880701'.

FC2040-CC Armadio (Comfort)

Linea di rivelatori (FDnet)
● 504 Indirizzi
● 4 Loop/8 stub
Caratteristiche
● Unità di comando con terminale FBA
● Unità addizionale con compartimento per piani A4 (150 mm)
● Alimentatore da 250 W
● Capacità della batteria max. 25 Ah
Elementi opzionali dell'unità di comando
● Stampante eventi FTO2001-A1
● Unità addizionale (2x indic. LED) FCM2038-A2
● Unità addizionale (4x indic. LED) FCM2036-A2
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FC2040-CL Armadio (Large)

Linea di rivelatori (FDnet)
● 504 Indirizzi
● 4 Loop/8 stub
Caratteristiche
● Unità di comando con terminale FBA [CH]
● Unità addizionale con compartimento per piani A4 (150 mm)
● Alimentatore da 250 W
● Capacità della batteria max. 25 Ah
● Cestello integrato (spegnim. per 1 zona)
● Ingressi/uscite integrati per il comando spegnimento
● 1 zona di spegnimento con pannello di comando di spegnimento remoto

XT2001-A2 collegato in aggiunta
Opzioni nell'armadio vuoto supplementare
● Stampante eventi FTO2001-A1
● Unità addizionale (2x indic. LED) FCM2038-A2
● Unità addizionale (4x indic. LED) FCM2036-A2

Estensioni

Per informazioni sullo spegnimento integrato e sui singoli componenti di
spegnimento disponibili, si rimanda alla scheda tecnica con l'ID documento
'A6V10880701'.

FCM2036-A2 Unità addizionale (4x indic. LED)

● Unità addizionale opzionale con 96 gruppi di visualizzazione, ciascuno con due
LED:
1 LED rosso/verde e 1 LED giallo

FCM2038-A2 Unità addizionale (2x indic. LED)

● Unità addizionale opzionale con 48 gruppi di visualizzazione, ciascuno con due
LED:
1 LED rosso/verde e 1 LED giallo

FH2002-A1 Armadio (Standard)

● Armadio vuoto utilizzabile liberamente
● 443 x 404 x 188 mm
● Ad es. per batterie supplementari, unità addizionali o stampante eventi
● Spazio per la seguente configurazione di batterie:

– 2x FA2004-A1 (12 Ah)
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FH2003-A1 Armadio (Comfort)

● Armadio vuoto utilizzabile liberamente
● 443 x 802 x 188 mm
● Ad es. per batterie supplementari, unità addizionali o stampante eventi
● Spazio per le seguenti configurazioni di batterie:

– 2x FA2005-A1 (17 Ah) o
– 2x BAT12-25 (25 Ah) o

● Il kit di montaggio per batterie FHA2061-A1 deve essere ordinato a parte.

FH2007-A1 Armadio (Standard + compartimento per piani)

● Armadio vuoto per documenti A4
● 443 x 404 x 188 mm
● Profondità compartimento per piani 150 mm

Impiego
Per applicazioni di medie dimensioni come p. es. per impianti industriali, banche regionali o
complessi di uffici.
Grazie alle possibilità di collegamento in rete flessibili, anche per impianti estesi.
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Versione
Elementi funzionali
Unità di comando
Sull'unità di comando si trovano i seguenti elementi:
● Modulo CPU ed elettronica
● Collegamento Ethernet
● Slot per moduli RS232 e RS485 e per moduli di rete (SAFEDLINK)
● Commutatore a chiave 'Kaba' montato nel terminale FBA

Scheda periferiche
Sulla scheda periferiche si trovano i seguenti elementi:
● Morsettiere ausiliarie per:

– Linee FDnet
– Trasmissione remota (allarme/guasto)
– Uscita sirena
– Ingressi e uscite di comando configurabili
– Uscita monitorata per allarme e guasto
– Alimentazione elettrica e di emergenza

● 2x slot per estensione loop (FDnet)

Alimentazione elettrica 250 W, alimentazione di emergenza
L'alimentazione elettrica alimenta l'hardware e carica le batterie.
Nel caso di una caduta dell'alimentazione, le batterie forniscono la corrente di emergenza.

Armadio
Sul lato posteriore dell'armadio, sopra la scheda periferiche, è possibile montare una piastra di
montaggio orientabile per i seguenti elementi:
● 1x interfaccia RT FCI2006-C1 costituita da scheda E3G091, piastra di montaggio e 1x

apparato di trasmissione remota come pLINK4lte, ipEAGLElte, ipONElte
oppure
● 1x modulo sirena (può essere montato anche sulla top hat rail TS35)
● 1x Connect X200 Gateway

Configurazione
Il seguente software consente di adattare il sistema alle esigenze specifiche del cliente:
●  SintesoWorks

Comando
Ogni centrale dispone di un'unità operativa integrata. La centrale può essere comandata anche
tramite un terminale di comando FT2040 o FT2080 (Touch) separato.
Per dettagli e maggiori informazioni si rimanda alla Scheda prodotto 009386 A6V10378271.



11

Smart Infrastructure 009384_y_it_CH

2025-11-06

Costruzione

Fig. 5: Struttura FC2040-CC

Posizione Denominazione Tipo Osservazione

Dotazione di base

1 Armadio (Comfort) FHA2003-A1 Pos. 1-9: Dotazione di base

2 Scheda periferiche (4 loop, P) FCI2024-A1

3 Alimentazione elettrica (250 W) FP2017-A1

4 Morsetti di rete, presa CH tipo 13 − Top hat rail TS35

5 Interruttore differenziale,
morsettiere ausiliarie

− Top hat rail TS35

6 Unità di comando con terminale
FBA

FCM2030-C2 Unità di comando con CPU

7 Compartimento per piani
profondità 50 mm

FHA2009-C1 Per documenti A4
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Posizione Denominazione Tipo Osservazione

8 5 moduli relè Z3B301 Per comandi antincendio

9 Modulo di bloccaggio Z3B302 Per il bloccaggio dei comandi antincendio

10 Posto per batterie − Max. 2x 12 V, 25 Ah

Estensioni

11 Piastra di montaggio FHA2007-A1 ad es. per modulo sirena FCA2005-A1,
interfaccia RT FCI2006-C1 o Connect X200
Gateway

12 Modulo sirena FCA2005-A1 Su top hat rail, per il passaggio da una a
quattro sirene convenzionali

13 Interfaccia RT FCI2006-C1 Scheda d'interfaccia (E3G091) incl. piastra di
montaggio FHA2007-A1

14 Connect X200 Gateway e
piastra di montaggio (X200)
FHA2063-A1

CXG3.X200 Per il collegamento di una stazione FS20 al
Cloud for Buildings.
La piastra di montaggio FHA2007-A1 e il kit
accessori + ACDC (X200) FCA2056-A1 o
la piastra di montaggio (X200) FHA2063-A1 e
il kit accessori + ACDC (X200) FCA2056-A1
devono essere ordinati a parte.
Può essere installato in un armadio vuoto
direttamente accanto alla stazione in
mancanza di spazio per l’installazione
all’interno della stazione.

15 Apparati di trasmissione remota − ipLINK4lte, ipEAGLElte, ipONElte

16 RJ45 − Connessione Ethernet per apparato RT

17 Estensione loop
(FDnet/C-NET, P)

FCI2025-A1 Per l’estensione loop della scheda periferiche
(4 loop, P) FCI2024-A1 da due a quattro loop,
il numero di indirizzi rimane invariato

18 Modulo RS485 (isolato) FCA2002-A1 Per periferiche con interfaccia RS485

19 Modulo RS232 (isolato) FCA2001-A1 Per utenti con interfaccia RS232

20 Modulo di rete (SAFEDLINK) FN2001-A1 Per il collegamento in rete di più stazioni

21 Batteria (12 V, 17 Ah, VdS) FA2005-A1 Per l'alimentazione di emergenza

22 Kit di montaggio 19" FHA2016-A1 Per l'installazione nell'armadio esterno da 19
pollici

23 License key Sx FCA20xx Per funzioni speciali

− Repeater (SAFEDLINK) FN2002-A1 Non in figura
Per il prolungamento del bus di sistema
FCnet, max. 1x repeater (SAFEDLINK) tra due
stazioni (montaggio direttamente sulla
superficie piana, su una top hat rail TS35 o
nell'armadio FDCH291/292)
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Fig. 6: Struttura FC2040-CL

Posizione Denominazione Tipo Osservazione

Dotazione di base

1 Armadio (Large) FHA2005-A1 Pos. 1-12: Dotazione di base

2 Scheda periferiche (4 loop, P) FCI2024-A1

3 Alimentazione elettrica (250 W) FP2017-A1

4 Morsetti di rete, presa CH tipo 13 − Top hat rail TS35

5 Interruttore differenziale,
morsettiere ausiliarie

− Top hat rail TS35

6 Unità di comando con terminale
FBA

FCM2030-C2 Unità di comando con CPU

7 Compartimento per piani
profondità 50 mm

FHA2009-C1 Per documenti A4

8 5 moduli relè Z3B301 Per comandi antincendio

9 Modulo di bloccaggio Z3B302 Per il bloccaggio dei comandi antincendio
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Posizione Denominazione Tipo Osservazione

10 Piastra di montaggio FHA2019-A1

11 Cestello (spegnim. per 1 zona) FCA2046-A1 Incl. scheda di spegnimento XCI2005-A1

12 Supporto metallico − Per il fissaggio dei cavi al cestello (spegnim.
per 1 zona) FCA2046-A1

13 Posto per batterie − Max. 2x 12 V, 25 Ah

14 Pannello di comando di
spegnimento remoto

XT2001-A2 Per il comando dello spegnimento, deve
essere collegato in aggiunta

Estensioni

15 Piastra di montaggio FHA2007-A1 ad es. per modulo sirena FCA2005-A1,
interfaccia RT FCI2006-C1 o Connect X200
Gateway

16 Modulo sirena FCA2005-A1 Su top hat rail, per il passaggio da una a
quattro sirene convenzionali

17 Interfaccia RT FCI2006-C1 Scheda d'interfaccia (E3G091) incl. piastra di
montaggio FHA2007-A1

18 Connect X200 Gateway CXG3.X200 Per il collegamento di una stazione FS20 al
Cloud for Buildings
La piastra di montaggio FHA2007-A1 e il kit
accessori + ACDC (X200) FCA2056-A1
devono essere ordinati a parte.
Può essere installato in un armadio vuoto
direttamente accanto alla stazione in
mancanza di spazio per l’installazione
all’interno della stazione.

19 Apparati di trasmissione remota − ipLINK4lte, ipEAGLElte, ipONElte

20 RJ45 − Connessione Ethernet per apparato RT

21 Estensione loop
(FDnet/C-NET, P)

FCI2025-A1 Per l’estensione loop della scheda periferiche
(4 loop, P) FCI2024-A1 da due a quattro loop,
il numero di indirizzi rimane invariato

22 Modulo RS485 (isolato) FCA2002-A1 Per periferiche con interfaccia RS485

23 Modulo RS232 (isolato) FCA2001-A1 Per utenti con interfaccia RS232

24 Modulo di rete (SAFEDLINK) FN2001-A1 Per il collegamento in rete di più stazioni

25 Batteria (12 V, 17 Ah, VdS) FA2005-A1 Per l'alimentazione di emergenza

26 Kit di montaggio 19" FHA2016-A1 Per l'installazione nell'armadio esterno da 19
pollici

27 License key Sx FCA20xx Per funzioni speciali

− Repeater (SAFEDLINK) FN2002-A1 Non in figura
Per il prolungamento del bus di sistema
FCnet, max. 1x repeater (SAFEDLINK) tra due
stazioni (montaggio direttamente sulla
superficie piana, su una top hat rail TS35 o
nell'armadio FDCH291/292)
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Panoramica tipi
Armadio (Comfort) Armadio (Large)

Tipo FC2040-CC FC2040-CL

Numero d'ordine A5Q00023019 S54392-C5-A1

Numero max. di indirizzi FDnet 504

Spegnimento integrato ‒ ●

Numero di linee:

Loop
(con estensione loop) o

4 (8)

Stub
(con estensione loop)

8 (16)

Alimentazione elettrica 250 W

Max. capacità della batteria 17 Ah
(Montaggio 25 Ah possibile senza compartimento per piani)
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Dati per l'ordinazione
Centrali

Tipo Denominazione Peso Numero d'ordine

FC2040-CC Centrale rivelazione incendio
(4 loop, P)

17,285 kg S54400-C35-A5

FC2040-CL Centrale rivelazione incendio
(spegnim., P)

23,603 kg S54392-C35-A10

Estensioni

Per informazioni sullo spegnimento integrato e sui singoli componenti di
spegnimento disponibili, si rimanda alla scheda tecnica con l'ID documento
'A6V10880701'.

Tipo Denominazione Peso Numero d'ordine

FCA2001-A1 Modulo RS232 (isolato) 0,033 kg A5Q00005327

FCA2002-A1 Modulo RS485 (isolato) 0,027 kg A5Q00009923

FCA2005-A1 Modulo sirena 0,100 kg A5Q00014866

FCI2025-A1 Estensione loop (FDnet/C-NET, P) 0,030 kg S54400-A185-A1

FCI2024-A1 Scheda periferiche (4-Loop, P) 0,119 kg S54400-A184-A1

FCI2006-C1 Interfaccia RT [CH] 1,018 kg A5Q00027094

FCM2036-A2 Unità addizionale (4x indic. LED) 3,905 kg S54400-B147-A1

FCM2038-A2 Unità addizionale (2x indic. LED) 2,516 kg S54400-B146-A1

FH2002-A1 Armadio (Standard) 7,193 kg A5Q00018931

FH2003-A1 Armadio (Comfort) 11,051 kg A5Q00009906

FH2007-A1 Armadio (Standard +
compartimento per piani)

9,430 kg A5Q00022369

FHA2007-A1 Piastra di montaggio 0,800 kg A5Q00010151

FHA2015-A1 Kit montaggio ad incasso 2HE 5,050 kg A5Q00024621

FHA2016-A1 Kit di montaggio 19" 3,000 kg A5Q00020179

FN2001-A1 Modulo di rete (SAFEDLINK) 0,022 kg A5Q00012851

FN2002-A1 Repeater (SAFEDLINK) 0,105 kg S24236-B2502-A1

FN2006-A1 Modulo di rete a fibra ottica (SM) 0,792 kg S54400-A109-A1

FN2007-A1 Modulo di rete a fibra ottica (MM) 0,792 kg S54400-A110-A1

FTO2001-A1 Stampante eventi 0,141 kg A5Q00010126

− Rulli stampante di ricambio
(10 rulli)

0,090 kg A5Q00017619
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Tipo Denominazione Peso Numero d'ordine

FTO2005-C1 Commutatore a chiave (Kaba) 0,083 kg A5Q00010113

Z3B301 Modulo relè 0,043 kg H420351522

Rete (backbone)

Tipo Denominazione Peso Numero d'ordine

FCA2031-A1 Modulo di collegamento (MoNet) 0,081 kg
incl. cavo

S54400-A153-A1

FHA2029-A1 Kit di montaggio (Switch) 1,261 kg S54400-B79-A1

FN2012-A1 Switch Ethernet (modulare) 0,600 kg S54400-B152-A1

VN2002-A1 Modulo Ethernet (MM) 0,026 kg S54400-A43-A1

VN2003-A1 Modulo Ethernet (SM) 0,026 kg S54400-A44-A1

Cloud Gateway

Tipo Denominazione Peso Numero d'ordine

CXG3.X200 Connect X200 Gateway 0,300 kg S55842-Z131-A100

FCA2056-A1 Kit accessori + ACDC(X200) 0,200 kg S54400-S115-A1

FHA2063-A1 Piastra di montaggio (X200) 0,269 kg S54400-B116-A1

Batterie

Tipo Denominazione Peso Numero d'ordine

FA2004-A1 Batteria (12 V, 12 Ah, VdS) 3,750 kg A5Q00019354

FA2005-A1 Batteria (12 V, 17 Ah, VdS) 5,700 kg A5Q00019677

BAT12-25 Batteria (12 V, 25 Ah, VdS) 7,8 kg S54302-Z102-A1

FHA2061-A1 Kit di montaggio per batterie ‒ S54400-B91-A1

License key

Tipo Denominazione Peso Numero d'ordine

FCA2033-A1 License key (S1) 0,010 kg S54400-P154-A1

FCA2034-A1 License key (S2) 0,010 kg S54400-P155-A1

FCA2035-A1 License key (S3) 0,010 kg S54400-P156-A1

FCA2036-A1 License key (S4) 0,010 kg S54400-P157-A1
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Documentazione del prodotto
Titolo ID del documento

Documentazione del sistema

Descrizione del sistema 008836

Dati del prodotto 008837

Progettazione 008843

Montaggio / Installazione 008851

Scheda tecnica di sistema

Sistema di rivelazione incendio FS20 008955

Schede tecniche

FC2020 - Centrale rivelazione incendio 009383

FC2030 - Centrale rivelazione incendio per modernizzazioni A6V10087532

FC2040 - Centrale rivelazione incendio 009384

FC2060 - Centrale rivelazione incendio (modulare) A6V10087844

FC2080 - Centrale rivelazione incendio (19", modulare) A6V10275515

FT2040 - Terminale di comando 009386

FT2080 - Terminale di comando (Touch) A6V10378271

Sistema di rivelazione incendio con spegnimento monozona o multizona integrato A6V10880701

Direttive sulla sicurezza della rete A6V101039125

Prospetto di pianificazione A6V10906627

I documenti correlati come le dichiarazioni ambientali, le dichiarazioni UE e similari possono
essere scaricati dal seguente indirizzo Internet:
www.siemens.com/bt/download

Garanzia
I dati tecnici dell'applicazione sono garantiti esclusivamente in abbinamento ai prodotti Siemens
riportati nel capitolo 'Combinazioni di apparati'. L'impiego di prodotti di terzi determina la
decadenza di qualsiasi garanzia da parte di Siemens.

http://www.siemens.com/bt/download
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Dati tecnici
Centrale rivelazione incendio (4 loop, P) FC2040-CC

Alimentazione Tensione di rete AC 115 / 230 V +10/-15 %

Alimentazione elettrica 250 W

Tensione di esercizio DC 21…28,4 V

Corrente di esercizio Max. 5 A

Capacità batterie Max. 2x 12 V, max. 25 Ah

Monitoraggio batterie Sì

Monitoraggio rete Sì

Ingressi / uscite Serie di rivelatori collegabile Sinteso FD20, Sinteso Nova

Numero di indirizzi Max. 504

Numero schede di linea integrate 2

Numero di linee:

● Loop (con estensione loop) o 4 (8)

● Stub (con estensione loop) 8 (16)

Ingressi/uscite integrati:

● Uscita relè allarme RT 1

● Uscita relè guasto RT 1

● Uscite monitorate allarme 1

● Uscite monitorate guasto 1

● Uscite monitorate sirena 2

● Ingressi/uscite liberamente
configurabili

12

Interfacce Unità di comando Integrata

Slot per interfacce seriali RS232,
RS485

2

Slot per moduli di rete 2

Slot per estensione loop 2

Modulo sirena Max. 2

Connessione Ethernet RJ45 1
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Centrale rivelazione incendio (4 loop, P) FC2040-CC

Condizioni ambientali Temperatura di esercizio -8…+42 °C

Temperatura di stoccaggio -20…+60 °C

Umidità dell'aria (condensa non
consentita)

≤95 % rel.

Altezza max. d'impiego sul livello del
mare

3700 m

Dati meccanici Dimensioni (L x A x P):

● Senza coperchio 430 x 796 x 165 mm

● Con coperchio 443 x 802 x 188 mm

Categoria di protezione (IEC 60529) IP30

Colore:

● Armadio ~RAL 7035 grigio luce

● Coperchio ~RAL 9010

Omologazioni VdS G206110

LPCB 126bn/03

VKF Z17571
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Centrale rivelazione incendio (4 loop, P) FC2040-CL

Alimentazione Tensione di rete AC 115 / 230 V +10/-15 %

Alimentazione elettrica 250 W

Tensione di esercizio DC 21…28,4 V

Corrente di esercizio Max. 5 A

Capacità batterie 2x 12 V, max. 45 Ah

Monitoraggio batterie Sì

Monitoraggio rete Sì

Ingressi / uscite Serie di rivelatori collegabile Sinteso FD20, Sinteso Nova

Numero di indirizzi Max. 504

Numero schede di linea integrate 2

Numero di linee:

● Loop (con estensione loop) o 4 (8)

● Stub (con estensione loop) 8 (16)

Ingressi/uscite integrati:

● Uscita relè allarme RT 1

● Uscita relè guasto RT 1

● Uscite monitorate allarme 1

● Uscite monitorate guasto 1

● Uscite monitorate sirena 2

● Ingressi/uscite liberamente
configurabili

12

Interfacce Unità di comando Integrata

Slot per interfacce seriali RS232,
RS485

2

Slot per moduli di rete 2

Slot per estensione loop 2

Modulo sirena Max. 2

Connessione Ethernet RJ45 1
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Centrale rivelazione incendio (4 loop, P) FC2040-CL

Condizioni ambientali Temperatura di esercizio -8…+42 °C

Temperatura di stoccaggio -20…+60 °C

Umidità dell'aria (condensa non
consentita)

≤95 % rel.

Altezza max. d'impiego sul livello del
mare

3700 m

Dati meccanici Dimensioni (L x A x P):

● Senza coperchio 430 x 796 x 265 mm

● Con coperchio 443 x 800 x 288 mm

Categoria di protezione (IEC 60529) IP30

Colore:

● Armadio ~RAL 7035 grigio luce

● Coperchio ~RAL 9010

Omologazioni VdS G206110

LPCB 126bn/03

VKF Z17571
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