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 Istruzioni RDH10 
RDH10 è il termostato ambiente che vi permette di impostare la temperatura ideale nel vostro ambiente. Il controllo e 
l’impostazione per il funzionamento avvengono tramite una comoda e semplice manopola posta sul frontale. 

Simboli del display  

 Temperatura attuale in gradi ºC 

 
Funzionamento alla temperatura 
impostata. 

 
Indica il funzionamento per 
riscaldamento. 

 Batterie scariche, sostituirle 

 

Manopola   

Manopola per 
l’impostazione della 
temperatura ambiente 

Vano porta batterie  

Contiene 2 batterie alcaline, tipo AA, 1,5 V 

 

 

 

 

Vano porta batterie 
 

• Rimuovere il nastro nero fornito a protezione della carica delle 2 batterie per 
permettere al termostato di iniziare a funzionare normalmente. 

 

 

 

 

Primo avviamento 
 
Dopo avere inserito le batterie, tutti i simboli 
appariranno a display per circa  
2 secondi. 

 

 

Sostituzione delle batterie 
Operazioni da eseguirsi entro 1 minuto:  

1. Rimuovere il vano porta batterie. 
2. Sostituire le batterie scariche con 2 nuove batterie 

alcaline tipo AA, 1,5 V 
3. Riposizionare il vano porta batterie assicurandosi di 

rispettare il corretto posizionamento delle stesse. 
Smaltire le vecchie batterie nel rispetto dell’ambiente ed 
utilizzando gli appositi contenitori di batterie usate.  

Impostare la temperatura 
desiderata 
• Ruotare la manopola in senso orario 

per aumentare oppure in senso 
antiorario per diminuire 
l’impostazione di temperatura 
desiderata. 

• La temperatura richiesta varia di 
0.5 °C alla volta ed è visualizzata sul 
display a fianco del simbolo  

Consigli per il risparmio ed il corretto funzionamento: 
• Non eccedere i 21 ˚C in ambiente   
• Effettuare i ricambi d’aria per brevi periodi e con finestre  

 completamente aperte. 
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