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 A5W00077451A 

 
5WG1580-2EB12 

 
5WG1580-2EB22 

 
5WG1580-2EB23 

数字型用户门口机 

快速指南 

 

本快速指南引导用户进行如下工程设置： 

• 多用户门口机： 

o 网络设置 

o 物业设置 

o 人脸识别授权（5WG1580-2EB23） 

o 密码设置 

o 声音设置 

o 备份还原（5WG1580-2EB22） 

o 系统重启（5WG1580-2EB22） 

o 系统设置（5WG1580-2EB23） 

o 系统设置（室内控制单元） 

• 单用户门口机： 

o 数字门铃设置 
 

在设置之前，请确保门口机已安装并通电。 

多用户门口机 

 

• 进入菜单界面 

o 在系统主界面，长按向上按键 。菜单提供了数字型多用户门

口机的工程设置以及系统信息等功能。 

o 在此界面可以看到软件版本、本机地址、网络设置、系统音量等

信息。 

  

 

• 输入工程设置密码 

o 按 ，弹出工程设置密码登入界面。 

o 输入默认密码（8888888888），按确定键即可。 

o 在修改密码界面输入十位不重复不连续的新数字密码 

 

 

• 工程设置界面 

o 包含网络设置、物业设置、密码设置、声音设置、备份还原、系统

重启。 

工程设置  

 

• 网络设置 

o 按数字键 1 进入网络设置界面。 

o 网络设置提供对本机 IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS 服务器地

址的修改。 

o 在输入时，*为删除，#为输入“.”。 

 

• 物业设置（5WG1580-2EB22） 

o 按数字键 2 进入物业设置界面。 

o 物业设置提供对本机地址、主服务器 IP 地址的修改等。通过上下键 

 移动焦点选择设置项，点击确定键进入设置。 

 

o 本机地址：设置本机地址，单元门口机请输入 8 位地址，入口机请输入 4 位地址。如 1 栋 2 单元 3 号门口

机，进入后连续输入“00010203”并点击确定键即可。如 1 号入口机，进入后连续输入“0001”并点击确认键即

可。 

o 小区 ID 设置：设置对应小区的 ID 号（预留功能）。 

o 门禁组设置：设置对应权限的门禁组编号（预留功能）。 

o 门禁编号设置：设置门禁的编号地址，在一个局域网内门禁编号不能重复，门禁编号与数字型多用户门口机

的 IP 地址一一对应，以供门禁管理。 

o 主服务器 IP 址：此处填写管理软件运行电脑的 IP 地址，进入后连续输入 IP 地址即可，*为删除， 

#为输入“.”。 

o 门禁服务器 IP：设置门禁服务器地址，操作方法与主服务器 IP 相同。 

o 门禁通讯：默认为开，允许门禁通过 485 向门禁服务器转发数据，如关闭，需要重启。 

o 刷卡开门：默认为开，如使用本机配套的读卡器刷卡开门，此项必须设置为开。 

o 电梯联动：默认为关，如有开通电梯联动功能，此项必须开启。 

o 门禁类型：默认为 IC 卡模式,目前仅支持 IC 卡模式。 

o 桌面模式：固定为欢迎使用模式。 

o 本地视频：默认开启，关闭后数字型多用户门口机摄像头不启动。 

o 应用程序列表：显示本机默认开放的程序列表，显示内容可在桌面设置中进行选择。 

o 桌面设置：进入桌面设置之后，可以选择对本机默认的程序隐藏或者显示在应用程序列表中，去掉勾选表示

允许该程序显示，勾选表示隐藏该程序显示。 
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• 物业设置（5WG1580-2EB23） 

o 按数字键 2 进入物业设置界面。 

o 物业设置提供对基础设置、门禁设置等设置项的编辑。通过

上下键  移动焦点选择设置项，点击确定键进入设置。 

o 本机地址：设置本机地址，单元门口机请输入 8 位地址，入

口机请输入 4 位地址。如 1 栋 2 单元 3 号门口机，进入后连

续输入“00010203”并点击确定键即可。如 1 号入口机，进入

后连续输入“0001”并点击确认键即可。 

o 门禁服务器 IP：设置服务器即管理软件地址，进入后连续输

入 IP 地址即可，*为删除，#为输入“.” 

o 主服务器 IP 址：设置主服务器 IP地址，操作方法与门禁服务

器 IP相同。 

o 信息同步至管理中心机：勾选启用，报警信息同步到管理中

心机。 

o 门禁地址设置：设置对应权限的门禁地址编号（1-640）。 

o 门禁类型：模式一/模式三可选。 

o 门磁报警：默认关闭，勾选启用功能。 

o 清高级卡：操作可清除模式一或模式三（IC 或 CPU 卡）刷卡

权限。 

o 小区 ID 设置：设置对应小区的 ID 号，小区 ID 请咨询技术售

后（选配蓝牙开锁等功能必须设置）。 

o 门禁组设置：设置对应权限的门禁组编号，门禁组请咨询技

术售后（选配蓝牙开锁等功能必须设置）。 

o 人员管理：授权人脸识别权限，点击注册人员，录入后按确

认键保存。 

o 人脸参数：非工程人员请勿操作，可进行导入人脸模板、清

空人脸数据、导出人脸数据、重新加载模块、活体检测 

设置、用户起始和结束 ID。 

 

 

• 人脸识别授权 

o 点击人员管理下的注册人员，进入人员注册界面 

o 输入住户姓名（只能是数字和字母），再点击录入，确保仅

一个人的人脸在指定框内，按语音提示录入 1 张人脸图片，

点击保存。 

 

• 密码设置 

o 按数字键 3 进入密码设置界面。 

o 密码设置提供对密码开锁的开启、开锁延时、工程密码设

置、开锁密码的修改。通过上下键  移动焦点选择设置

项，点击确定键进入设置。 

o 密码开锁：默认为关，关闭时，主界面密码开锁按钮消失，

且按#键无法弹出密码开锁。再次开启时，需重新设置八位

数字密码，不可重复和连续。 

o 开锁延时：默认 10 秒，可输入 1~10。 

o 工程密码设置：默认密码 10 个 8，按上下键  选择，

输入完毕后点确定键生效。 

o 系统密码设置（5WG1580-2EB23）：默认密码 10 个 8，按

上下键  选择，输入完毕后点确定键生效。 

o 开锁密码修改：按上下键  选择，输入完毕后点确定键

生效。 

 

• 声音设置 

o 按数字键 4 进入声音设置界面。 

o 声音设置提供对语音的开启、通话音量、铃声音量、声音优

先的修改。通过上下键  移动焦点选择设置项，点击确

定键进入设置。 

o 语音设置：默认为开启，打开后，重要功能会有语音。 

o 通话音量：默认为 10，可设为 0~15，直接输入数字，点击

确定即可。 

o 铃声音量：默认为 4，可设为 0~6（人脸识别门口机）0~7

（多用户门口机），按上下键调节，点击确定即可。 

 

• 备份与还原（5WG1580-2EB22：请谨慎使用） 

o 按数字键 5 进入备份还原界面。备份与还原界面提供对备份

设置、还原设置、恢复出厂设置的使用。 

o 备份设置：拷贝位于/data 目录的主 APP 系统设置文件至 SD

卡，目录为：/mnt/sdcard/.viper/ setupbackup.xml。 

o 还原设置：将备份文件拷回/data。 

o 恢复出厂设置：将/data 中的系统设置文件删除，此时本机地

址、开锁密码等均会被重置为默认值。 
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• 系统设置（5WG1580-2EB23） 

o 按数字键 5 进入系统设置界面，非工程人员请勿操作。 

o 门禁通讯：默认为开 

o 人脸识别：默认为关，开启后对应“物业设置”中可显示设置人

脸功能项。 

o 应用程序列表：备用，可显示允许开放的程序。 

o 桌面设置：进入后可设置允许开放的程序，去掉勾即表示 

开放。 

o 拍照上传：默认为关，视频门禁功能使用，可根据项目需求开

启对应功能。 

 

• 系统重启 

o 点击系统重启或按数字键 6 进入系统重启界面。 

o 点击确定键即重启，点击取消键退出重启对话框。 

 

单用户门口机 

 

1. 工程设置 

o 触摸数字型室内控制单元的工程设置键

进入工程设置目录（出厂默认密码 

8888888888）。 

  

2. 数字门铃设置 

o 触摸数字门铃设置键进入数字门铃设置

界面，可对应设置好门铃地址、门铃 

IP、主机 IP、主机地址、子网掩码、网

关、对讲音量、系统音量、服务器 IP、

开锁延时等参数。 

o 点击写配置即可给数字型单用户门口机

下载地址。 
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