SIEMENS

Aparatos de notificacion
Altavoz de la serie ‘ACEND’ | altavoces

con luz estroboscopica

Aplicaciones: Pared interior Unicamente
Descripcion general del producto

Especificaciones para arquitectos e
ingenieros Con la serie "ACEND”, Siemens ofrece una nueva versién de altavoces y altavoces con luz

O Sofisticada serie de aparatos de estroboscopica para su linea de productos de sofisticados aparatos de notificacion.
notificacién que cumple los cédigos y
normativas de la industria contra
incendios para aplicaciones en edificios
comerciales Estos aparatos de notificacion utilizan materiales reciclados y envases sostenibles, lo

que minimiza los residuos durante su ciclo de vida y reduce el impacto al medio

ambiente.

Los aparatos de notificacién de la serie “ACEND” cuentan con la certificacién EcoTech de
Siemens, una autodeclaracién medioambiental basada en evaluaciones de sostenibilidad.

O Compatible con los paneles de control de
alarmas contra incendios (FACP)
Cerberus PRO de Siemens y la linea PADs  Los aparatos de altavoces y altavoces con luz estroboscépica estdn homologados por
de fuentes de alimentacion de corriente  ULJULC como “Aplicacion especial de 16 a 33 VCC” cuando se utilizan junto con otros
de Siemens productos Siemens.

O Eficiencia energética y sostenibilidad El disefio incorpora un altavoz de alta eficiencia para obtener la maxima salida con la
minima potencia, en una gama de frecuencias de 300-8000 Hz.

EJ A B B Todos los modelos de altavoces con luz estroboscépica disponen de ajustes multi Candela

O Instalacién sencilla y disefio compacto y seleccionables en campo: 15cd | 30cd | 75cd | 110cd | 135cd | 185cd.

moderno . . .
Estos aparatos de altavoces y altavoces con luz estroboscépica admiten entradas de audio
de 25 Vy 70,7 V; cinco (5) ajustes de potencia seleccionables en campo para emisiones
= Ajuste deslizante manual (con el de sonido altas y bajas.

dedo indice)

= Sin tornillos de montaje visibles

Los altavoces de la serie ‘SC-SP-W' y los altavoces con luz estroboscépica de la serie 'SC-SS-

O Seis (6) ajustes de Candela seleccionables W' estan disefiados para una instalacion sencilla (placa de montaje precableada) y
G (LI pIEE aplicaciones de reacondicionamiento. Estos aparatos de notificacion ofrecen una
15¢cd | 30cd | 75¢d | 110cd | 135¢d | 185¢d h4afigibilidad lider, con mensajes de voz nitidos y claros; y sefializacién por tonos ideal

. . . . para comunicaciones de emergencia, notificacion masiva, evacuacion por voz y alarma de
O Cinco ajustes de potencia seleccionables

para salidas de audio de altavoz de incendios.
miltiples niveles La parte estroboscopica de estos aparatos cumple los requisitos de duracion del pulso
= 1/8 a 2 vatios luminoso de 20 milisegundos de NFPA 72 (edicion de 2022). Esta funcion permite utilizar

los aparatos de Xenon existentes y los nuevos aparatos LED en el mismo campo de visién.
O Distintos tipos de placas frontales

disponibles: Las luces estroboscépicas estan disponibles con opciones de lentes color * !
- Textos de ‘FIRE’ | ‘ALERT" | "VERDE’, ‘AZUL" y ‘ROJO’. Las luces estroboscopicas con lente de color tienen la
‘AGENT’ | 'EMERGENCY’ | icono certificacion UL 1638 (aparatos de sefalizacién visual) para sefializacién en modo
‘CASA EN LLAMAS'@ privado. Estos aparatos estroboscopicos con lente también cumplen los requisitos de

distribucién polar de la norma UL 1971 para el servicio de protecciéon contra incendios
Homologacién UL1480, UL1638, UL1971 en interiores, asi como de la norma NFPA-72 para sistemas de notificacién masiva.

Estos aparatos de notificacion homologados por UL/ULC son compatibles con centrales
de alarma contra incendios Cerberus PRO de Siemens y con fuentes PADs de fuentes de
alimentacion de corriente de Siemens.

Estos aparatos de notificacién son especificos para aplicaciones interiores de montaje
en pared.

O Homologacion ULC 526 y ULC 541

Parte 15 de la FCC

m X — -1

Siemens

EcoTech Altavoz Altavoces con luz estroboscépica

H( : o Modelo SC-SP-WW-F Modelo SC-SS-WR-F

Siemens Hoja de datos S2612
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Diagramas de cableado

Speaker *-

(1)
* (2 Strobe

* Speaker
(2)

(m ¥ * strobe

Serie SC-SP-W (1) Al siguiente aparato o EOL Serie SC-5S-W L.
Altavoces (2) Del aparato precedente o FACP Altavoces con luz estroboscépica
Note:
e Polarity is shown in the alarm state in the above diagram. The FACP reverses the polarity
during supervision.
e Break all in-out wire runs on supervised circuits to ensure integrity of circuit supervision.

Especificaciones

En términos de composicién y funcionalidad, los altavoces y altavoces con luz estroboscépica de la serie "ACEND’ aportan un
valor afiadido al instalador para este tipo de aplicaciones de funcionamiento:

* Disefio compacto y elegante, de bajo perfil
* Sostenibilidad y eficiencia energética
e Lista completa de funciones
e Opciones de montaje convenientes
* Interruptor deslizante de seleccién facil de ajustar para la configuracién de Candela
— No se necesitan herramientas para los cambios de configuracién
- Contrasefias de diferentes niveles: 15cd | 30cd | 75¢d | 110cd | 135¢d | 185¢cd
e Selector de potencia para varios ajustes de potencia
e Consumo de corriente reducido, gracias a la tecnologia LED de ultima generacién

Las partes LED de los altavoces con luz estroboscépica de la serie ‘ACEND’ cumplen los requisitos de duracién del pulso
luminoso de 20 milisegundos de la edicion 2022 de la norma NFPA 72. Al cumplir este ultimo requisito, los aparatos de
Xenon existentes y los de nueva tecnologia LED pueden encontrarse ahora en el mismo campo de visién.

Estos aparatos de notificacion de alta eficiencia tienen una amplia gama de frecuencias de 300-8000Hz. Ademas, los
altavoces y altavoces con luz estroboscépica de la serie ‘"ACEND’ estan disefiados para un bajo consumo de corriente (16 - 33
VCC(), capacidad de doble voltaje (25/70 VRMS) y tomas seleccionables en campo de 1/8 a 2 vatios.

El disefio de perfil bajo incorpora una placa de montaje precableada para una instalacién mas rapida y sencilla. No se
necesitan herramientas para cambiar la configuracién. Todos los modelos incorporan una funcién de ajuste de nivel y una
cubierta de rejilla a presion. Todas las entradas emplean terminales de cableado de entradalsalida para una instalacion
rapida utilizando cableado #12 a #18 AWG.

Los altavoces de la serie ‘ACEND’ y los altavoces con luz estroboscépica estan homologados por UL/ULC para su uso en
interiores.

Las homologaciones estandar de los aparatos de notificacién de las series ‘SC-SP-W' y ‘SC-SS-W’ son los siguientes:
UL1480, UL1638, UL1971 I ULC 526, ULC 541 | Parte 15 de la FCC.

Diagramas de instalacién

Option 1: 4" Square Backbox Gang Mount Option 2: Surface Mount

(2) MOUNTING TAB
(OPTIONAL)

T Y
4" SQUARE BACKBOX g SURFACE BACKBOX
(SEPARATELY ORDERABLE)

(2) #8-32 MACHINE SCREW (2) ST4 SELF-TAPPING SCREW

Siemens
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Datos técnicos

Valores nominales de salida del altavoz (UL /ULC) (max.)

Consumo de corriente de salida (max.)

dBA (vatios) a 3 metros (10 pies) Consumo de corriente (mA) en rango de tensién de 16,0 - 33,0 VCC
Modelos | Te"SION | ygw | qaw | 12w | w | 2w Ajustes de Candela
(Vrms) Modelos
15¢d | 30cd 75cd | 110cd || 135¢cd | 185cd
SC-SP-WR-F 25/70 75 79 82 84 88
SC-SP-WW-F 25/70 75 79 82 84 88 SC-SS-WR-F 24 27 39 68 93 143
SC-SS-WR-F 25/70 75 79 82 84 88
SC-SS-WW-F | 24 27 39 68 93 143
SC-SS-WW-F 25/70 75 79 82 84 88
NOTAS GENERALES:
AJUSteS (_:lipOtenCia 1. Las luces estroboscépicas estan disefiadas para
producir, como minimo, un destello por
E \ Speaker Voltage segundo durante su “intervalo de tensién
LT 1=t | position | 25Vims | 70Vrms regulado”.
3 Uﬂ% H _ 118w 2. NFPA-72 especifica una frecuencia de destello
D m m de 1 a 2 destellos por segundo.
( m ¢ - 1w 3. Todos los ajustes de Candela representan una
F - 12W intensidad de luz estroboscépica minima eficaz,
BN
A 7_ segln la norma UL 1971.
E 118W 1w
L~
D 104W 2w
Wattage selector
[ 102W -
B 1w -
A 2w -

Datos técnicos

Propiedades generales

Propiedades fisicas

Altavoz/Altavoces con luz estroboscopica de la serie ‘ACEND’

Altavoz/Altavoces con luz estroboscopica de la serie ‘ACEND’

FUNCIONAMIENTO:

TEMPERATURA -32°F (0 °C)a 122 °F (50 °C)
DE FUNCIONAMIENTO: - solo para interiores
HUMEDAD RELATIVA: 95%
INTERVALO - 25/70 VRMS
DE TENSION DE - tomas de potencia seleccionables en campo:

de 1/8 vatios a 2 vatios

- Salidas de Candela seleccionables por

(EN MODO DE ESPERA)

POTENCIA DE SALIDA DE campo:
LUZ ESTROBOSCOPICA: 15cd | 30cd | 75cd | 10cd | 135cd | 185cd
VELOCIDAD DE DESTELLO
DE LALUZ 1-2Hz
ESTROBOSCOPICA:
GAMA DE FRECUENCIAS: - 300 Hz a 8000 Hz.
Compatible con los paneles de control de
SINCRONIZACION alarmas contra incendios (FACP) Cerberus
LS PRO de Siemens y la linea PADs de las
e e e fuentes de alimentacién de Siemens
POTENCIA DEL ALTAVOZ:

16 VDC, max.

EMISION DE SONIDO
DEL ALTAVOZ

Cinco (5) salidas de audio seleccionables en
campo
[ Ajuste de potencia (1/8W a 2W) |

Todos los aparatos estan fabricados con plasticos

MATERIAL: reciclables, respetuosos con el medio ambiente.

Altavoces: 846 gm

PESO:
Altavoces con luz estroboscopica: 846 gm

LED estroboscopico situado en una resistente lente

TIPODE LENTE:| ./ ~~,

Altavoces:

6,8" (17,2cm.) x 5,2" (13,2 cm.) x 2,0" (5,0 cm.)
Altavoces con luz estroboscépica:

6,8" (17,2 cm.) x 5,2" (13,2 cm.) x 2,5” (5,2 cm.)

DIMENSIONES:

Propiedades de montaje y cableado

Altavoz/Altavoces con luz estroboscopica de la serie ‘ACEND’

= Aplicaciones para montaje en pared
m(.?g;ﬁ;: = Caja posterior cuadrada de 10,2 cm (4”) (montaje en
: banda) o Caja posterior de superficie (montaje en
superficie)
TIPO DE o 4 ) .
CABLEADO: 12 - #18, American Wire Gauge (AWG)

Nota: Las cajas posteriores de montaje en superficie se piden
por separado.

Siemens
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Informacion para pedidos
MODELO | NUMERODE TIPO DE TIPODE | TIPO DE LUZ co';?_';gAE = ggm":&gx
PIEZA DISPOSITIVO | MONTAJE |ESTROBOSCOPICA|  coovry) FRONTAL
SC-SP-WR-F | S54361-F1-A1 PARED — Ninguno —
Altavoz
SC-SP-WW-F | S54361-F1-A2 PARED — Ninguno — BLANCO
SC-SS-WR-F | S54361-F3-A1 | p 0 conluz | PARED Borrar
SC-SS-WW-F | S54361-F3-A2 | estroboscopica | pagpp Borrar BLANCO FIRE
SMB-SS-WR || S54370-F58-A1 | Caja posterior de PARED - Ninguno - - Sin texto -
montura de [T T T T R e e
SMB-SS-WW [ $54370-F59-A1 superficie PARED — Ninguno — BLANCO - Sin texto -
Hardware relacionado
Modelo Numero de pieza |Descripcion Imagen

SCVR-SS-WR-EMG

554370-F39-A1

Cubierta de plastico rojo para altavoces montados en la
pared y altavoces/luces estroboscopicas con el texto
“EMERGENCY”

SCVR-SS-WW-EMG

S54370- F40-A1

Cubierta de plastico blanco para altavoces montados en
la pared y altavoces/luces estroboscopicas con el texto
“EMERGENCY”

ADNIDYIWIA

ADNIDHIWA

SCVR-SS-WR-ALR

554370-F43-A1

Cubierta de plastico rojo para altavoces montados en la
pared y altavoces/luces estroboscopicas con el texto
“ALERT”

SCVR-SS-WW-ALR

554370-F44-A1

Cubierta de pléstico blanco para altavoces montados en
la pared y altavoces/luces estroboscdpicas con el texto
“ALERT”

SCVR-SS-WR-AGT

S54370-F47-A1

Cubierta de plastico rojo para altavoces montados en la
pared y altavoces/luces estroboscopicas con el texto
“AGENT”

SCVR-SS-WW-AGT

S54370-F48-A1

Cubierta de plastico blanco para altavoces montados en
la pared y altavoces/luces estroboscopicas con el texto
“AGENT”

“ — = m— >

e |

[

| |
]

— = m o >

SCVR-SS-WR-HOF

554370-F51-A1

Cubierta de plastico rojo para altavoces montados en la
pared y altavoces/luces estroboscopicas con el logotipo
“CASA EN LLAMAS”

SCVR-SS-WW-HOF

554370-F52-A1

Cubierta de plastico blanco para altavoces montados en
la pared y altavoces/luces estroboscdpicas con el
logotipo “CASA EN LLAMAS”

(

&
-—w

SCVR-SS-WR-BNK

S54370-F54-A1

Cubierta de plastico rojo para altavoces montados en la
pared y altavoces/luces estroboscopicas sin texto

SCVR-SS-WW-BNK

$54370-F55-A1

Cubierta de plastico blanco para altavoces montados en
la pared y altavoces/luces estroboscopicas sin texto

=
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Hardware relacionado (continuacion)

Modelo Numero de pieza |Descripcion Imagen
STLENS-R S54370-F17-A1 Lente tran:slt_mda de plastico rojo para Iutj,es
estroboscadpicas de alarma contra incendios
STLENS-A S54370-F17-A2 Lente tran§lgmda de plastico ! para .Iuces
estroboscédpicas de alarma contra incendios
STLENS-B S54370-F18-A1 Lente tran§I90|da de plastico azul para Iuges
estroboscodpicas de alarma contra incendios
STLENS-G S54370-F18-A2 Lente tran:slt_mda de plastico verdg para I}Jces
estroboscodpicas de alarma contra incendios

AVISO: Lainformacion incluida en este documento solo tiene la finalidad de servir
como resumen y esta sujeta a cambios sin previo aviso.
Los productos que se describen aqui tienen hojas de instrucciones
especificas que incluyen informacion variada sobre especificaciones
técnicas, limitaciones y responsabilidad.

Las copias de las hojas de instrucciones de instalacion y el documento
General Product Warning and Limitations (Advertencia y limitaciones
generales del producto), que también contiene informacion importante, se
incluyen con el producto. Todos pueden solicitarse al fabricante.

Los datos incluidos en los tipos de documentacién mencionados
anteriormente deben cotejarse con un profesional del
ambito de la seguridad contra incendios antes de
configurar o usar el producto.

Siemens Industry, Inc.

S fiene prequntas o necesita asistencia adicional Infraestructura inteligente - Productos para edificios

respecto de problemas especificos del producto
relacionados con el funcionamiento correcto del equipo,
comuniquese con el fabricante.

2 Gatehall Drive  Parsippany, NJ 07054
Tel.: (973) 593-2600

Octubre de 2024
(NUEVO)

SIEMENS




