
GAMMA instabus 

房间执行器，24 路 

5WG1568-1AB81 

房间执行器，24 路 

● 集成多种输出功能：开关输出，窗帘 DC/AC 输出，风机输出和阀门输出 

● 标准 35 mm DIN导轨安装方式，DIN EN 60 715 

● KNX 总线供电 
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功能 

房间执行器是一个多路输出模块，集成了多种输出功能，有开关输出，窗帘 DC/AC 输出，风

机输出和阀门输出。根据需求可随意配置本模块的功能，比如一部分输出用于控制开关，一部

分输出用于控制窗帘，一部分输出用于控制风机等。不同输出通道的产品所带负载大小不同。 

设备中一个继电器表示一路输出，某些功能可能需要用到多个输出，比如 1 个窗帘 AC 输出

需要占用两路继电器输出，一个继电器用于控制正转，一个用于控制反转，而普通开关输出则

需要占用一路继电器输出即可。因此，在工程应用过程中，根据实际需求选择产品。且在产品

上方具备手动操作按钮，能较方便地应对工程调试。 

具体功能如下所示： 

开关输出 

连接一些电气负载，如照明，插座和加热控制。开关输出最多有 24 个通道，一路输出占用一

个继电器控制，及每路输出带有电子开关控制。 

● 普通开关 

● 时间功能 

– 延迟开/关功能 

– 闪烁开关功能，方便对灯具进行老化 

– 楼梯照明功能，开启楼梯照明后，一段时间自动关掉照明，配合传感器使用效果比较

好 

● 提供 8 个场景控制，由 1 byte 对象调用和存储 

● 逻辑运算：与、或、异或、门，最多有三个逻辑输入 

● 状态值查询回复，可方便从可视化设备上知道开关的当前触点状态 

● 强制操作功能，有两种数据类型可选：1 bit/2 bit，强制执行开或关的动作，拥有最高

优先级 

● 电热阀驱动器的控制 

● 供电电源恢复后继电器触点位置选择 

● 供电电源掉电后继电器触点位置选择 

● 手动开关输出 

窗帘 AC/DC 输出 

连接一些带电机的百叶窗、遮阳篷、卷帘、窗帘、垂直帘等，最多提供 12 个通道 AC 控制方

式（AC 230 V，1000 W 交流电机类型）或者 2 通道 DC 控制方式（直流电机控制类型）

。输出触点为方向向上和向下，在改变方向时暂停时间可通过参数设置。窗帘 AC 和 DC 的接

线方式不同，窗帘 AC 每通道占用两个继电器，而窗帘 DC 每通道占用四个继电器。 

● 向上/向下移动；开/关 

● 停止/调整百叶 

● 移动到位置 0……100%  

● 百叶调整到位置 0……100%（仅用于“Venetian Blind”工作模式） 

● 提供 8 个场景控制，由 1 byte 对象调用 

● 自动太阳防护 

● 安全防护功能 

● 当前位置状态恢复 

● 两种操作模式（“Venetian Blind”和“Shutter”） 

风机控制 

可连接单相的风机，支持多达 3 级风速调节，输出触点跟开关输出的相同。 

● 支持带 1 级，2 级，3 级风速的风机 
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● 风机有两种操作模式可选：步进开关和转向开关 

● 强制操作：使风速仅运行在所允许的风速范围内，拥有最高优先级 

● 自动操作：根据控制值自动运行风速，控制值由总线上的感应装置获得，可设置风速的最

小运行时间 

● 普通操作：手动控制风机的运行，如通过操作面板等 

● 带多级风速的风机可设置启动特性 

● 单级风速的风机可设置开/关延时或最小运行时间 

● 状态反馈，如自动操作状态，风机的开关状态，风速等 

● 总线上电或掉电行为的操作控制 

阀门控制 

可用于连接 2 管制或 4 管制盘管系统，制冷阀和加热阀分别采用单独继电器输出，有三种控

制类型：连续型（3 point, open and close）、PWM 开关型（continuous, PWM）和 2 点式

开关型（2 state-ON/OFF）。 

连续型是根据阀门的控制值来控制阀门的开度，可以完全打开或关闭阀门，也可以使阀门停在

某个中间位置，该控制类型适合驱动三线制的阀门。 

PWM 开关型只能使阀门完全打开或完全关闭两种状态，阀门根据控制值（1 byte）和 PWM 周

期进行循环开关操作，阀门开关区分常开型或常闭型，该控制类型适合驱动两线制的阀门。 

2 点式开关型跟 PWM 开关型类似，也是只能完全打开或完全关闭，不同在于它是根据总线上

的控制值（1 bit）直接开或关，通常适用于根据温差进行开关阀门控制的场合，及适合驱动

两线制的阀门。 

● 支持三种阀门控制类型 

● 对总线上的控制值进行监控，可发送故障状态 

● 阀门特性曲线修正（仅适用于连续型阀门） 

● 阀门自动调整功能（仅适用于连续型阀门） 

● 禁止/使能加热阀或制冷阀 

● 阀门位置状态反馈或查询 

● 对阀门进行手动或自动清洗，发送清洗状态 

型号概览 
 

产品编号 库存编号 描述 工作电压 

N 568/81 5WG1568-1AB81 房间执行器，24 路 DC 21…30 V，KNX 总线供电 

订购 

订购时，请注明产品数量、产品编号/库存编号和名称：例如N 568/81 (5WG1568-1AB81) 房

间执行器，24 路。 

产品文档 
 

标题 文档 ID 

安装说明 A6V13469666 

应用手册 A6V13469670 

CE 认证 A5W00277738A 

产品环境声明 A5W00269576A 

相关文档（如：环境兼容性申明，符合欧盟标准声明等）可从以下网址下载： 
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www.siemens.com/bt/download 

技术文档和 ETS 应用可以从 http://www.siemens.com/gamma-td（S 模式）下载。 

 

 
可以在以下网址 http://www.siemens.com/gamma-td 输入产品型号搜索技术文档。 

 

注意事项 

安全 

 

 警告 

 

国家安全法规 

不符合国家安全法规的行为可能会造成人身伤害或财产损坏。 

● 必须谨遵国家安全条款。 

 

 

工程 

 

 警告 

 

在设计和构建系统时，务必遵循产品安装和操作指南，并严格遵守国家相关法律法规。 

 

 

装配与安装 
 

● 房间执行器是模块化安装设备，为了方便安装到配电箱中，根据 EN 60 715 设计，能安

装在 35 毫米的 DIN 导轨上，设备采用螺丝接线柱实现电气连接，总线连接直接通过  

EIB 接线端子连接，系统供电除总线外不需要额外的电源电压。 

● 本设备必须由受过专业培训并经过授权的工程师安装和调试。 

● 请将设备远离强磁场、高温和潮湿环境。 

● 请勿将设备摔落在地上，同时避免硬物冲击。 

● 切勿用湿布或挥发性试剂擦拭本设备。 

● 请勿自行拆卸本设备。 
 

● 为了确保本产品的所有功能正确使用，必须在使用前先检查接线是否有问题。 

调试 

● 物理地址的分配以及参数的设定都可以使用带有 knxprod 文件的工程设计工具软件 ETS 

(版本 ETS4 以上）。 

● 在参数设置时要注意负载设备的技术特性，特别是窗帘驱动器、风机、阀门，涉及的技术

特性较多，某些技术特性是设备所固有的，如果设置不恰当，很可能会导致负载设备的损

坏，或运行不正确。 

操作和指示 

编程按键和红色 LED 用于分配物理地址。 

安装 

接线 

http://www.siemens.com/bt/download
http://www.siemens.com/gamma-td
http://www.siemens.com/gamma-td
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按键/LED 功能 

绿色 LED 闪 指示设备应用层工作正常 

手动操作按钮 开关输出 

输出 LED 指示输出状态 

手动/自动按钮 切换手动/自动操作模式 

手动/自动 LED 指示手动/自动模式状态 

废弃 

 

 

此符号或任何其他国家标签表明产品、其包装，以及（如适用）任何电池均

不可作为生活垃圾处置。删除所有个人资料，同时根据当地及国家法规在单

独的收集和回收机构处置废弃物。相关详细信息，请参见 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891/zh  

 

技术参数 
 

电源 

工作电压 

     静态电流 

     充电电流 

     静态功耗 

DC 21…30 V，KNX 总线供电 

< 12 mA 

< 20 mA 

< 360 mW 

 

KNX 接口 

KNX 总线连接端子 黑色/红色，0.6...0.8 mm 

最大通信对象数 532 

最大组地址数 1000 

最大联合表数 1000 

 

输出（每个输出可单独配置） 

输出端子 

● 线径 

● 扭矩 

使用拧线螺丝柱连接 

● 0.2...6 mm2 

● 0.8 Nm 

Un 额定电压 AC 230 V（50/60 Hz） 

In 额定电流及电容 10 A/105 μF（LED 负载最大 200 W） 

浪涌冲击电流 300 A/2 ms 

最大切换电流 20 A/AC 250 V 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479891/zh
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输出（每个输出可单独配置） 

机械寿命 > 1 x 10
6
 

电气寿命 > 5 x 10
4
 

最小适用负载（参考值） 100 mA/DC 5 V 

注意： 

对于继电器参数，以上负载只针对单只灯具，在多只灯具并联的情况下，所能带负载将会 

减少，虽然功率不变，但瞬间的冲击电流会增大，容易使继电器触点熔化。因此，在正常使用

时，以实测的电流为准，实测的最大冲击电流必须在允许的范围内。 
 

环境条件和保护分类 

外壳防护等级符合 EN 60529 IP20 

环境条件 

● 存储 ● 温度：-25...+55℃ 

湿度：< 93% 相对湿度（无结露） 

● 运输 ● 温度：-40...+70 °C 

湿度：< 93% 相对湿度（无结露） 

● 运行 ● 温度：-5...+45 °C 

湿度：< 93% 相对湿度（无结露） 

 

标准、指令和认证 

产品标准 EN 50428 

EN 60669-1, EN 60669-2-1 

EN IEC 63044-5-1，EN IEC 63044-5-2 

过电压等级 III 

污染等级 2 

欧盟认证 (CE) A5W00277738A * 

环境兼容性 产品环保声明文件 (A5W00269576A 
*
) 包含与环境兼容

性相关的产品设计和评估资料（RoHS 合规、材料 

成分、包装、环境效益、废弃处置等）。 

 

常规数据 

尺寸 mm（宽 x 高 x 深） 216 × 90 × 64 

不含包装重量/含包装重量 711 / 854 g 

材料和颜色 外壳：塑料，浅灰色 

*) 该文档可从网站下载：http://siemens.com/bt/download. 

http://siemens.com/bt/download
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图示 

接线示意图 
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标号 说明 

① 输出负载端子: 标示每种控制输出的接线方式 

②③ 通道输出的手动操作按钮和输出指示： 

● 按钮用于控制开关输出时，每通道对应1个按钮和指示灯，灯亮有输出,灭时无输出。 

● 按钮用于控制窗帘/百叶窗（AC/DC）时，短按 (1) 上移和 (2) 下移，长按停止移动/调整百叶

，在窗帘/百叶窗运行中，相应指示灯闪，当到达极限位置时，指示灯变常亮。（DC 输出时，

指示灯和按钮 (3) 和 (4) 未使用。) 

● 按钮用于控制风机时，按钮 (1) 开启 1 档风速，(2) 开启 2 档风速，(3) 开启 3 档风速，

长按任一按钮则关。按钮相应指示灯指示风速等级。 

● 按钮用于控制阀门时，2 管制下，按钮和指示灯 (1) 分别用于开/关阀门和指示阀门开/关状态

(阀门全开/全关)，(2) 未使用。4 管制下，按钮和指示灯 (1) 用于加热阀的开关和状态指示

，按钮和指示灯 (3) 用于制冷阀的开关和状态指示，(2) 和 (4) 未使用。对于三线阀（3 Poi

nt valve），输出 1 和 3 为开，输出 2 和 4 为关。 

④⑤ 手动/自动（Man.）切换按钮和指示： 长按此按钮切换手动/自动操作，指示灯亮为手动操作模式

，灭为自动操作模式。 

⑥⑦ 编程按键及 LED 指示灯：红灯指示编程物理地址，绿灯指示设备应用层运行正常。 

⑧ KNX总线连接端子 

注意： 

● 以上 ②③ 通道输出的按钮操作和指示仅在正常运行状态下的应用，即下载了数据库进入

应用后的操作。 

在无应用运行状态下，则默认普通继电器开关功能，同时做了互锁操作，即相邻通道的继

电器不能同时闭合，此状态仅应用于工程调试。 

● 进入手动操作状态后，总线控制报文被忽略（不执行）。以及切换到手动操作状态后，如

果没有进行通道按键的操作，保持现有运行状态；在有通道按键操作后，才执行手动操作

指令； 退出手动操作状态时，保持当前的运行状态，直至有接收到总线控制指令。（关

于手动操作的特殊处理，参见应用手册。） 

● 为了保证 AC 和 DC 的安全接线，特别注意以下说明： 

– 如果通道 17/18/19/20 用于直流窗帘，则通道 15/16/21/22/23/24 不能接入强电； 

– 如果通道 21/22/23/24 用于直流窗帘，则通道 15/16/17/18/19/20 不能接入强电。 

● 在产品数据库配置中，每四路继电器输出为一组控制输出，因此在实际工程应用中，负载

接线必须跟数据库的功能配置相结合考虑。 

https://www.siemens.com/download?A6V13469670
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尺寸 (mm) 

 

支持 

● 将操作指南和其他相关技术产品信息交付至客户处。 

● 将故障设备连同退货清单交付至当地的西门子办事处。 

● 如有技术问题，可联系： 

–  +49 (911) 895-7222 

–  +49 (911) 895-7223 

–  support.automation@siemens.com 

– http://www.siemens.com/supportrequest 

 

 

技术支持： 

http://www.siemens.com/supportrequest 

 

 

常见问题： 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/faq

FAQ

http://www.siemens.com/supportrequest
http://www.siemens.com/supportrequest
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/faq
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