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En cas d’ALARME FEU  
 

 

 Action Résultat 

1. Appuyer sur  <Arrêt signal sonore>  Le buzzer s’arrête. 

2. Lire l’origine du sinistre sur l’afficheur du terminal  
 

3.

Appuyer sur "Plus Options" : 
- si option « Afficher consigne » disponible, appuyer sur 

<3>,  
   Puis appuyer sur "Aller En arrière"  
- si option « Afficher consigne » non disponible, appuyer 

sur « C » 

 
Le message de consigne est affiché 
 
La localisation du Feu est affichée de nouveau 
 
La localisation du Feu est affichée de nouveau 

 Se rendre sur les lieux indiqués par l’afficheur et retrouver 
le détecteur ou le déclencheur manuel en alarme 
(voyant rouge clignotant) 

  Urgence :  
- Appliquer les procédures relatives à l’établissement. 
-  Procéder à l’évacuation générale du bâtiment : voir 

page suivante exploitation UGA20 
 
 Incident mineur : retourner au terminal, entrer votre mot 

de passe « xxxx » puis « OK » pour valider l’opération. 
 
Réarmer la centrale par appui sur la touche 

« Réarmement »   R .  
 
Effectuer un « Acquittement processus » sur l’UGA20 si 

présente : voir page suivante exploitation UGA20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système de détection incendie est remis à l’état de veille 
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Exploitation de l’Unité de Gestion d’Alarme UGA20 
 

 
 

 Action Résultat 

1.

 
URGENCE : 
Après intervention sur le sinistre, si une alarme 
« EVACUATION » est nécessaire, appuyer sur la touche 
« Commande évacuation » pendant au moins 3 
secondes  
 

Le voyant « Evacuation générale » s’allume 
Les sirènes sont commandées pendant 5 minutes sans possibilité 
d’arrêt 

2.

 
Incident mineur : 
Après intervention sur le sinistre si incident mineur ne 
nécessitant pas une évacuation appuyer sur la 
touche « Acquittement processus » pour arrêter le 
cycle d’évacuation générale 

 

 
 
Le voyant rouge « Alarme » de l’UGA20 s’éteint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOTA :  
Evacuation automatique : 
- en mode d’exploitation « Veille générale », si 
aucune action n’est faite sur la touche « Acquittement 
processus » dans un délai de                   minutes 
après l’apparition d’une alarme, les sirènes se 
mettent en fonction pendant 5 minutes sans 
possibilité d’arrêt (Normes et réglementations 
relatives aux ERP) 
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Exploitation de la fonction CMSI 
 

 
 

 Action Résultat 

 

Commande automatique 
La fonction CMSI est commandée automatiquement dès 
l’apparition d’une alarme qui commande aussi la Zone 
d’Alarme 
 
Commande manuelle 
Appuyer sur le BP ‘Commande de mise en sécurité » 

Les asservissements associés à cette fonction sont commandés. 
L’arrêt de cette commande est fait soit en même temps que les 
sirènes soit après une temporisation programmable à la mise en 
service. Le temps de fonctionnement de cette fonction ne sera 
jamais inférieur au temps de fonctionnement des sirènes 
d’évacuation. 
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Mise Hors service de Zones/Détecteurs 
L'exemple suivant représente une séquence d’exploitation possible : 

 

DANGER Les parties du système qui ont été mises Hors service ne permettent plus  
l’acquisition des alarmes et des dérangements! 
 Le feu peut s’étendre sans obstacles. 
 Les parties mises Hors service doivent être mises sous surveillance humaine. 
 Les parties mises Hors service doivent être remises En service le plus tôt possible. 

 

Mise Hors service d’une Zone (Mot de passe nécessaire) 

 Etape  Résultat 

1. Appuyer sur le bouton   pour ouvrir le menu 
principal, entrer votre code d’accès si nécessaire 
 

 Menu principal 
Quitter <C> 

Niveau d’accès 2.2

Résumé des messages
Fonctions 
Favoris 
Topologie 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Recherche élément 
Historique 
Accès 
Paramétrage 

(5)
(6)
(7)
(8)

Fonction 
En/Hors 

Toutes 
fonctions 

Test 
LED 

2. Appuyer sur <2> pour ouvrir le menu"Fonctions".

 Note: 
Le chiffre entre crochets <2>.... peut être entré 
avec les touches numériques <2> ….sous le 
bouton menu principal 

 Fonctions 
Quitter <C> 

Niveau d’accès 2.2

En / Hors 
Test 
Activé / désactivé 
Information 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Configuration 
Maintenance 
Toutes fonctions 

(5)
(6)
(7)

 
Fonction 
En/Hors 

Toutes 
 fonctions 

Test 
LED  

3. Appuyer sur <1> "En / Hors". 
 

Choisir catégorie élément 
Zone 
Site 
Section 
Détecteur 
Commande RT 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

4. Appuyer sur <1> "Zone". 
 

Entrer adresse 
 

Zone   --------- 
 

Confirmer <ok> / Quitter <C> 
Effacer <Touche haut> 

5. Entrer une adresse ou appuyer sur <ok> sans 
entrer d’adresse. 

 Note: 
L’exemple montre le résultat après confirmation 
avec <ok> sans entrer d’adresse. 



 

013 Zones 
 

 
 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

1 
2 
3 
4 

Salle électrique
Salle informatique, fx plancher

Salle informatique
Bureau

Exécuter 
commandes 

Afficher 
Topologie 

 

6. 

Faire défiler avec les boutons de 
navigation jusqu’à la Zone à mettre Hors service. 
La Zone sélectionnée est encadrée. 
 
Appuyer sur le bouton "Exécuter commandes". 

  
Choisir commande 
Evaluation d’alarme HORS 
HORS 
HORS/temporisation 
 

(1) 
(2) 
(3) 
     

7. Appuyer sur <2> "HORS".   Un message confirme l’exécution de la commande. 
 La Zone est Hors service. 
 Le voyant  "Hors service" s’allume. 
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Mise Hors service d’un détecteur (Mot de passe nécessaire) 

 Etape  Résultat 

1. Appuyer sur le bouton   pour ouvrir le menu 
principal, entrer votre code d’accès si nécessaire 
 

 Menu principal 
Quitter <C> 

Niveau d’accès 2.2

Résumé des messages
Fonctions 
Favoris 
Topologie 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

Recherche élément 
Historique 
Accès 
Paramétrage 

(5)
(6)
(7)
(8)

Fonction 
En/Hors 

Toutes 
fonctions 

Test 
LED 

2. Appuyer sur <4> pour ouvrir le menu"Topologie".

 Note: 
Le chiffre entre crochets <4>.... peut être entré 
avec les touches numériques <4> ….sous le 
bouton menu principal. 



 

Topologie 
Quitter <C> 

Niveau d’accès 2.2

Arbre détection 
Arbre physique 
Arbre commande 
 

(1) 
(2) 
(3) 

 

Fonction 
En/Hors  

Toutes  
fonctions  

Test 
LED 

3. Appuyer sur <1> "Arbre détection". 

 

001 Elément 
 

Arbre détection 

Site 
   

1 
 

Bâtiment
 

 Niveau 
Inférieur 

Plus  
Options 

4. Appuyer sur le bouton "Niveau Inférieur". 

 

005 Eléments 
Bâtiment 

 
 

Site 1 

Section 
Section 
Section 
Section 

1 
2 
3 
4 

Rez-de-chaussée
1er étage

1er étage / Salle informatique
2ème étage

Niveau 
supérieur 

Niveau 
Inférieur  

Plus 
Options 

5. 

 Faire défiler avec les boutons de 
navigation jusqu’à la Section où se trouve le 
détecteur à mettre Hors service.  
La Section sélectionnée est encadrée. 
 
Appuyer sur le bouton "Niveau Inférieur". 



 

005 Eléments 
Rez-de-chaussée 

              Section 1 

Zone 
Zone 
Zone 
Zone 

1 
2 
3 
4 

Hall de réception
Circulation

Magasin
Salle de réunion

Niveau 
supérieur  

Niveau 
Inférieur  

Plus  
Options 

6. Sélectionner la Zone où se trouve le détecteur à 
mettre Hors service et  appuyer sur le bouton 
"Niveau Inférieur". 



 

002 Eléments 
Hall de réception 

 Zone 1 

Détect. 
Détect. 
   

1 
2 
 

Entrée principale
Réception

 
Niveau 

supérieur  
 Plus   

 Options 

7. Sélectionner le détecteur et appuyer sur le bouton   
"Plus Options". 

  
 

Choix option 
Exécuter commandes 
Aller au lien 
 

(3) 
(4) 
 

8. Appuyer sur <3> "Exécuter commandes".   
 

Choisir commande 
HORS 
 
 

(1) 
 
 

9. Appuyer sur <1> "HORS".   Un message confirme l’exécution de la commande. 
 Le détecteur est Hors service. 
 Le voyant  "Hors service" s’allume. 
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Mise EN service de Zones / détecteurs (Mot de passe nécessaire) 

 

● S’il n’y a pas d’évènement avec une priorité supérieure, Hors service est directement affiché. Vous pouvez 
directement dans ce cas commencer à l’étape 3 ci-dessous. 

● Si un détecteur est seul dans une Zone, la Zone est affichée Hors service. 
● Si une Zone est seule dans une Section, la Section est aussi affichée Hors service. 
● Les détecteurs qui sont toujours en Alarme ne peuvent pas être remis EN service. 

 Etape  Résultat 

1. Appuyer sur le bouton  pour ouvrir le menu 
principal, entrer votre code d’accès si nécessaire. 
 
Appuyer sur  <1> "Résumé des messages". 
 

 Résumé des messages 
Quitter <C> 

Niveau d’accès 2.2

002 
003 
 

Hors service 
Information 

(4)
(9)

Fonction 
En/Hors  

Toutes 
 fonctions  

Test 
LED  

2. Appuyer sur <4> "Hors service".  2007-09-24   15:14 
002 Hors service 
Zone 1 
Hall de Réception 
Zone 2 
 Circulation 

  
 
 

HORS
001

HORS
002

Exécuter 
Commandes 

Passer en 
Affichage étendu 

Plus   
 Options  

3. 

 Faire défiler avec les boutons de 
navigation jusqu’au Hors service (Zone ou 
détecteur) que vous voulez remettre En service.  
Le Hors service sélectionné est encadré. 
Appuyer sur le bouton "Exécuter Commandes" 
et entrer votre mot de passe si nécessaire. 


 

 
 
 
 
 

Choisir commande 
EN 
HORS/temporisation 

(4) 
(5) 
 
 
 

4. Appuyer sur le bouton <4> "EN".   Un message confirme l’exécution de la commande. 
 Détecteur ou Zone mis En service. 
 Voyant  "Hors service" s’éteint, si plus d’autre Hors service. 

 

En cas de Dérangement 
 
 

 Etape  Résultat 

1. Appuyer sur le bouton <Arrêt signal sonore>   Le buzzer s’arrête. 

2. Identifier la cause du dérangement sur l’afficheur   

3. Aller sur le lieu du dérangement et réparer.  Quand le dérangement est éliminé, il est inscrit dans l’historique 
comme évènement terminé. 
 

 

Si le dérangement ne peut être éliminé contacter votre agence SIEMENS Building Technologies. 
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