
 

 

 

ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
 Contiene los siguientes componentes del sistema: 
 Unidad de Operación (modelos FCM2018-U3 o FCM2019-U3) 
 Módulo Terminal de Incendios (modelo FTI20001-U1)Módulo C-

WEB (modelo FN2001-U1) 
 Caja posterior con unidad de una altura o fila (modelos 

FHB2001-U1/R1 
 Puerta exterior con unidad de una altura o fila (FHD2001-U3 / R3) 
 Puerta interior (modelo FHD2005-U1) 

 Módulos de interfaz multiusuario del sistema principal 


 LEDs de estado del sistema Power (Alimentación), Alarm (Alarma), 

Supervisory (Supervisión), Silenced (Silenciado), Ground Fault 
(Fallo de conexión a tierra), Audibles On (Sonido activado)  y 
Trouble (Problema) > entre estos estados, el estado Alarm (Alarma) 
destaca por tener asociado un LED distintivo de mayores 
dimensiones 

 LED de desactivación parcial del sistema 
 Audible Status LEDs (‘On’ and ‘Silenced’) 
 10 LEDs activos 
 El modelo FCM2019-U3 contiene un (1) conjunto de 48 diodos 

emisores de luz (LEDs) 

 Menús de control del sistema 
 Menú contextual Help (Ayuda) 
 Botones de navegación de cuatro direcciones y capacidad de 

visualización ampliada 

 Teclas programables de gran tamaño para ofrecer al 
usuario opciones multiprogramación y secuencia de 
operación de control del sistema 
 Siete (7) botones auxiliares programables por el usuario 
 Las etiquetas deslizables aparecen junto a los botones de operación 

del sistema 

 FTI2001-U1 se conecta a una fuente de alimentación de 24 
VCC a través del terminal de tornillo 
 Los cables de lazo se conectan a la unidad de operación 

 En la pantalla aparecen ocho (8) líneas y 40 caracteres por 
cada fila 
 Visualización de texto sin formato con dos (2) líneas de 

información por cada evento Alarm (Alarma) 
 Teclas programables contextuales 
 Se puede almacenar la visualización adicional de textos de reacción 

específicos para la ubicación 
 Se muestran varios eventos de forma simultánea 

 Acceso operativo mediante contraseña para la operación 
de todo el sistema 
 Se permiten varios terminales de operador para cada sistema de 

detección de incendios [hasta 16 nodos como máx.] 

 Accesorios opcionales disponibles: 
 Fuente de alimentación auxiliar 
 Módulo RS-485 (modelo FCA2016-U1) 
 Terminal Remoto(modelo FT2014-U3/R3) 
 Terminal Remoto con control (modelo FT2015-U3/R3) 
 Módulo periférico remoto (modelo FCA2018-U1) 

 Pantalla LCD retroiluminada de 5.1 cm. —x— 12.1 cm. 

 Configuración del cableado de Estilo 4 y Estilo 7 

 Requiere el módulo C-WEB (modelo FN2001-U1) para la 
conexión C-NET 

 Conectividad de puerto Ethernet para configuración del sistema 
y transferencias del software - firmware 
 Compatible con el firmware integrado del sistema EEPROM 

 Puede configurarse para el control y la visualización global del 
sistema 

 Capacidad de control y notificación global 

 Indicación y operación del sistema 

 Funcionamiento cómodo, contextual y sensible al estado a 
través de teclas programables 

 Teclado alfanumérico 

 UL 864 9ª edición Listed; 
Aprobado FM, CSFM y FDNYC 

Ficha técnica

Modelos FTI2001-U1; FCM2018-U3; FCM2019-U3; FHB2001-U1 / R1; FHB2002-U1 / R1; 
FHD2001-U3 / R3; FHD2002-U3 / R3; FN2001-U1 y FHD2005-U1 

Terminal de Incendios y Equipamiento 

Respuestas para la infraestructura 

CerberusTM PRO 
Fire Safety & Security Products 

Seguridad contra incendios Cerberus PRO 

Descripción general del producto 
El Terminal de Incendios y equipamiento se conectan a la 
red C-WEB, que se puede configurar para la visualización 
global del sistema o para la visualización local de paneles 
específicos.  Esta configuración permite al operador 
controlar el sistema para reconocer eventos; controlar los 
circuitos de los aparatos de notificación (NAC) y resetear 
el sistema. 

 

El Terminal de Incendios y equipamiento permiten establecer 
la conexión con el módulo periférico remoto (modelo 
FCA2018-U1) y/o con los terminales remotos (modelos 
FT2014-U3/R3; FT2015-U3/R3). 

El Terminal de Incendios contiene la configuración del 
programa específica del sitio establecida a través de la 
herramienta de programación para la configuración 
personalizada. 
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fabricante. 

La información contenida en estos documentos debería consultarse antes de especificar o usar el 
producto.  Para obtener más información o asistencia sobre problemas concretos, póngase en contacto 
con el fabricante. 
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Especificaciones 
El Terminal de Incendios (modelo FT924) se compone de la 
placa del terminal de incendios (modelo FTI2001-U1); la 
unidad de operación (modelos FCM2018-U3 o FCM2019-U3) 
y una carcasa o gabinete con una unidad de una altura o fila. 

Cada terminal de incendios contiene una (1) pantalla LCD 
monocroma de 5.1 cm. —x— 12.1 cm. con adaptador de 
gráficos de vídeo (VGA) y diodos emisores de luz (LED) que 
indican el estado del sistema.  Sonará una alarma cuando se 
detecten eventos no reconocidos en el sistema. 

La pantalla está rodeada de teclas que sirven para controlar 
la información visualizada, así como para navegar por estas 
pantallas.  Las teclas también sirven para obtener ayuda y 
entrar en las funciones de los menús de cada unidad de 
operación. 

La pantalla de cada unidad de operación categoriza los 
eventos por tipo, ofreciendo una pestaña independiente 
para los eventos de Alarm (Alarma), Gas Alarm (Alarma de 
gas), Supervisory (Supervisión) y Trouble (Problema).  En 
cada pestaña de eventos se muestra la cantidad de eventos 
activos de cada tipo.  En la pantalla aparecen dos (2) líneas 
completas de mensaje de texto para cada evento. 

Cada evento puede tener un mensaje personalizado de 40 
caracteres en el que se describa la ubicación de un evento 
determinado.  Además del mensaje de texto, el sistema 
muestra la categoría del evento activo: (por ejemplo,  – 
Automatic Alarm (Alarma automática), Water Flow (Flujo de 
agua), Manual, etc.); la categoría dice más a los oficiales 
que intervienen que los números de modelos. 

Se pueden mostrar hasta dos (2) eventos al mismo tiempo.  
Cuando hay más de dos (2) eventos, las teclas de flecha 
hacia arriba y hacia abajo permiten al usuario final 
desplazarse hacia arriba y abajo en la lista de eventos.  Un 
indicador de progreso en el lateral de lista indica el tamaño 
de la lista de eventos y la ubicación en dicha lista.  Los 
eventos nuevos no reconocidos se marcan con un signo de 
exclamación parpadeante ("!"). 

Cada interfaz también ofrece un menú completo para 
ejecutar informes de estado del sistema (con una función de 
vista previa de impresión en la pantalla antes de enviar el 
informe a la impresora). 

Al menú Maintenance (Mantenimiento) se accede mediante 
contraseña.  Cuando el usuario final accede a este modo, se 
habilitará la pantalla LCD y se pedirá al usuario que introduzca 
una contraseña.  El control del sistema dentro del menú de 
mantenimiento utiliza botones táctiles de fácil lectura. 

El Terminal de Incendios y equipamiento están aprobados por 
FM (Nº de lista: 3010); CSFM (Nº de lista: 7165-0067:0259) y 
por FDNY (certificado de aprobación: Nº 6104). 

Intervalo de temperatura y humedad 
Los productos están listados por UL 864 9ª edición para un 
funcionamiento dentro de un intervalo de temperatura 
comprendido entre 0ºC y 49 ºC y una humedad relativa de  
93+/-2% a una temperatura de 32+/-2 °C. 

Documentación relacionada 
Producto Número de ficha técnica 

Carcasas S9807 

Referencias de pedido 
Número 

de modelo
Número de 

pieza 
Descripción 

FTI2001-U1 S54400-A58-A1 Terminal de incendios  
FCM2018-U3 S54400-C40-A2 Unidad de Operación 
FCM2019-U3 S54400-C41-A2 Unidad de Operación (con LED) 

FHB2001-U1 S54400-B47-A1 Caja posterior de la unidad de 
una altura, negra 

FHB2001-R1 S54400-B47-A2 Caja posterior de la unidad de 
una altura, roja 

FHB2002-U1 S54400-B48-A1 Caja posterior de la unidad de 
dos alturas, negra 

FHB2002-R1 S54400-B48-A2 Caja posterior de la unidad de 
dos alturas, roja 

FHD2001-U3 S54400-B45-A1 Puerta exterior de la unidad de 
una altura, negra 

FHD2001-R3 S54400-B40-A1 Puerta exterior de la unidad de 
una altura, roja 

FHD2002-U3 S54400-B32-A1 Puerta exterior de la unidad de 
dos alturas, negra 

FHD2002-R3 S54400-C53-A1 Puerta exterior de la unidad de 
dos alturas, roja 

 


